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Despre acest
document

Documentatie
asociata

Documentatie
suplimentara

Acest document a fost tradus in mai multe limbi. Din punct de
vedere legal, prevaleaza textul in limba engleza.

Documentul tradus in limbile din UE este disponibil:

# In zona de descércare a site-ului web Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads (Descércari) -> Manuals and
Datasheets (Manuale si fise tehnice) ->
Type: Ex Safety (Tip: Sigurantd Ex) Instruction (Instructiuni) (XA) ->
Text Search: (Cautare text:) ...

= In Device Viewer: www.endress.com -> Product tools (Instrumente
produs) -> Access device specific information (Accesare informatii
specifice dispozitiv) -> Check device features (Verificare caracteristici
dispozitiv)

ﬂ Dacd nu este incd disponibil, documentul poate fi comandat.

Acest document este parte integrantd a urmatoarelor instructiuni de
operare:

= [nstructiuni de operare: BAOO280R
= [nstructiuni de operare sintetizate: KAOO279R
= [nformatii tehnice: TIO0144R

Brosura privind protectia impotriva exploziei: CP00021Z/11

Brosura privind protectia impotriva exploziei este disponibila:

= Tn sectiunea Download (Descarcari) a site-ului web Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads (Descércéri) ->
Brochures and Catalogs (Brosuri si cataloage) -> Text Search
(Cautare text): CP00021Z

= Pe CD-ul pentru dispozitivele cu documentatie bazatd pe CD

Endress+Hauser
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Certificatele Certificat IECEx
producatorului Numdrul certificatului: KEM 10.0012X

Prin aplicarea numarului certificatului se atestd conformitatea cu
urmaétoarele standarde (in functie de versiunea dispozitivului)

= [EC 60079-0: 2017
= [EC 60079-11: 2011

Certificat ATEX

Numar certificat: KEMA 08ATEX0023 X
Declaratie de conformitate UE

Numdr declaratie: EC_00182

Certificat UKCA

Numar certificat: CML 21UKEX2994X
Declaratie de conformitate UKCA

Numar declaratie: UK_00399

Adresa Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
producatorului Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Germania
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Instructiuni de

siguranta:
|
Explosive : Explosive i Non-hazardous
hazardous i hazardous I area
areazone 0, 1, 2 ' areazonel, 2 !
|
EPL Ga, Gb, Gc ' EPL Gb, Ge :
i i
i i
i \
: B : Associated intrinsically
i 1 [safe apparatus with
€.g. Prgcess I | |max. electrical
transmitter i ! ‘ connection values
: .~ |(see tables)
|
Local potential equalization !
|
i
Active configuration :
+ -lalb
2 3 @ o
Terminals j _T !
2 and 3 :
|
Open Collector ocC ;
+ - ? |
|
S ;
Connecting an active current source e.g. !
a certified sensor with its own power :
supply and active current output ‘
! |Associated intrinsically
| .
) . ) ; |safe apparatus with
Passive configuration . |max. electrical
2 3 + - la 1Qb I |connection values
Terminals + o — ¢l(see tables)
2 and 3 !
Open Collector oC !
|
+ —_ |
|
S !
Connecting a passive current source e.g. !
certified 2-wire transmitter with additional :
loop power supply
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Instructiuni de
siguranta:
Instalarea

Instructiuni de
siguranta:
conditii de
utilizare specifice

Tabele cu
temperaturi

Date de racordare
electrica

Endress+Hauser

® Respectati instructiunile de sigurantd si instalare din instructiunile de
operare.

s [nstalati dispozitivul conform instructiunilor producdtorului si altor
standarde si norme valabile (de exemplu, EN/IEC 60079-14).

s Carcasa indicatorului trebuie conectatd la linia de egalizare a
potentialului.

= Tipul de protectie se modificd dupd cum urmeaza atunci cand
dispozitivele sunt conectate la circuite cu sigurantd intrinsecd
certificatd din categoria ib: Ex ib IIC.

= La conectarea la un circuit cu sigurantd intrinseca ib, nu actionati
transmitatorul de proces la Zona O.

» Indicatorul trebuie instalat astfel incét, chiar si in caz de incidente
rare, sd fie exclusd o eventuald sursad de aprindere din cauza
impactului sau a frecdrii dintre incintd si fier/otel.

= Circuitele indicatorului sunt izolate de carcasa acestuia in
conformitate cu EN/IEC 60079-11, capitolul 6.3.13.

Atunci cand carcasa este prevdzutd cu un invelis neconductiv, sarcinile
electrostatice asupra carcasei echipamentului vor fi evitate. Pentru mai
multe detalii, consultati instructiunile de siguranta.

Tip Clasa de temperatura Temperatura ambianta
RIA16 T6 -40°C<Ta<+50°C
T5 -40°C<Ta<+60°C
T4 -40°C<Ta<+85°C
Tip Date electrice
RIA16 Alimentare cu energie electrica Ui =30 Vpc
(Bornele +si -, + si 1b) li=100 mA
Pi=750 mW
Li=0mH
Ci=15,2nF
Colector deschis Ui =30 Vp
(Bornele 2 si 3) li=100 mA
Pi=375mW
Li=0mH
Ci=0nF
Categorie Tip de protectie (ATEX/IECEx) Tip
12(1)G Ex ib [ia] IIC T6...T4 Gb RIA16
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