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RMA42, ORMA42

Informacije o
dokumentu

PridruZena
dokumentacija

Dodatna
dokumentacija

Ovaj je dokument preveden na nekoliko jezika. Zakonski odreden
izvorni tekst samo na engleskom.

Dokument je dostupan preveden na jezike EU:

= U podrudju za preuzimanje na web lokaciji tvrtke Endress+Hauser:
www.endress.com -> Preuzimanja -> Upute i Liste podataka ->
Tip: Ex sigurnost Upute (XA) -> Pretraga teksta: ...

s U pregledacu uredaja: www.endress.com -> Alati proizvoda ->
Pristup uredaju specifi¢ne informacije -> Provjera funkcija uredaja

ﬂ Dokument se moZe naruciti ako jo§ uvijek nije dostupan.

Ovaj je dokument sastavni dio sljede¢ih uputa za uporabu:

= Upute za uporabu: BAOO278R
= Kratke upute za uporabu: KAOO286R
= Tehnicke informacije: TIO0150R

BroSura za zaStitu od eksplozije: CP00021Z/11

BroSura za zastitu od eksplozije je dostupna:

= Na podrudju za preuzimanje web stranice Endress+Hauser:
www.endress.com -> Preuzimanja -> BroSure i katalozi ->
Pretraga teksta: CPO0021Z

= Na CD-u za uredaje koji imaju CD dokumentaciju
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Certifikati
proizvodaca

Adresa
proizvodaca

Endress+Hauser

ATEX sertifikat
Certifikat broj: PTB 10 ATEX 2001

Dodavanjem broja certifikata potvrduje se sukladnost sa sljede¢im
standardima (ovisno o verziji uredaja)

= ENIEC 60079-0:2018
= EN 60079-11:2012

EU Izjava o sukladnosti
Deklaracijski broj: EC_00184
UKCA certifikat

Certifikat broj: CML 2 1UKEX2996
UKCA izjava o sukladnosti
Deklaracijski broj: UK_00402

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Njemacka
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RMA42, ORMA42

Sigurnosne upute:

Sigurnosne
napomene:
Ugradnja
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s Ugradite uredaj u skladu s uputama proizvodaca i bilo kojim drugim
vaZeéim standardima i propisima.

» Jedinica je pripadajudi elektri¢ni uredaj i moZe se ugraditi samo izvan
opasnog podrugja.

® Jedinica se mora ugraditi na nacin kojim ¢e se posti¢i minimalna
zaStita od ulaska IP 20.

= Prilikom ugradnje jedinice potrebno je paziti da postoji razmak od
najmanje 50 mm (radijus zone) do intrinzi¢no sigurnih prikljucaka.

s U aplikacijama za zonu 20/EPL Da ili 21/EPL Db samo senzori koji
ispunjavaju zahtjeve za kategoriju 1D ili 2D mogu se spojiti na
intrinzi¢no siguran ulazni krug.
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XAO0095R

Temperaturne

tablice

Podaci o
elektricnom
prikljucku
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RMA42, ORMA42 I (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Temperaturno podrucje Ta=-20do 60°C
RMA42, ORMA42 Il (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Krug napajanja Uy, =20do 253 VAC/DC 50/60 Hz
Prikljuéci L/+, N/-, PE
Impulsni i strujni izlaz 0/4 do 20 mA
Prikljuéci 015, 016 U, =250V
Prikljucci 025, 026 (opcionalno)
Otvoreni kolektor U,=30V
Prikljuéci D11, D12 Imax = 200 mA
Izlaz releja
Prikljuéci R11, R12, R13 Umax < 250 V¢ Imax<3 A
Prikljuéci R21, R22, R23 Umax < 30 Vpc Imax <3 A
CDI sucelja Uu=5Vv
U, =250V
2-Zi¢na petlja-napajanje (intrinzi¢no Uo<273V
sigurna) Io <96.5 mA
Prikljucci 11, 14, 12, 18 Po < 659 mW
Prikljuéci (opcionalni) 21, 24, 22, 28
Unutarnji kapaciteti Ci=8nF
Unutarnje induktivnosti Li=75uH
Maks. vrijednosti priklju¢ivanja  ExiallC | Co < 88 nF Lo <4 mH
ExiallB | Co< 683 nF Lo <17 mH
ExiallA | Co<2280nF Lo <34 mH
4-7i¢na petlja-napajanje (intrinzi¢no Uo<273V
sigurna) lo<91.1 mA
Prikljuéci 11, 12 Po < 622 mW
Prikljucci (opcionalni) 21, 22
Unutarnji kapaciteti Ci=8nF
Unutarnje induktivnosti Li=75uH
Maks. vrijednosti priklju¢ivanja  ExiallC | Co<70nF Lo <500 yH
ExiallB | Co<310nF Lo <2 mH
ExiallA | Co< 460 nF Lo <20 mH
4-7i¢na petlja-napajanje (intrinzi¢no Uo<273V
sigurna) Io < 5mA
Prikljucci 14, 18 Po < 34.2 mW
Prikljucci (opcionalni) 24, 28
Ui<28V
Ii < 100 mA
Pi < 650 mW




XA00095R

RMA42, ORMA42

RMA42, ORMA42 11 (1)G [Ex ia Ga] IIC
1I (1)D [Ex ia Da] IIIC
Unutarnji kapaciteti Ci=8nF
Unutarnje induktivnosti Li=75uH
Maks. vrijednosti priklju¢ivanja ~ ExialIC | Co <88 nF Lo <500 uH
ExiallB | Co<380nF Lo <2 mH
ExiallA | Co<540nF Lo <100 mH
RTD temperaturni ulaz (intrinzi¢no siguran) | Uo < 27.3 V
Prikljucci 15, 16, 17, 18112, 14 lo<22.1mA
Prikljucci (opcionalni) 25, 26, 27, 28122, Po< 151 mW
24
Unutarnji kapaciteti Ci=8nF
Unutarnje induktivnosti Li=75puH
Maks. vrijednosti priklju¢ivanja  ExiallC | Co <85 nF Lo <500 pH
ExiallB | Co <360 nF Lo<2mH
ExiallA | Co<530nF Lo <5mH
Temperaturni ulaz termoelementa Uo<273V
(intrinzi¢no siguran) Jo < 15.5 mA
Prikljuéci 17, 18 Po < 105.8 mW
Prikljucci (opcionalni) 27, 28
Ui<28V
li < 100 mA
Pi < 650 mW
Unutarnji kapaciteti Ci=8nF
Unutarnje induktivnosti Li=75uH
Maks. vrijednosti priklju¢ivanja ~ ExiaIlC | Co < 74 nF Lo<1mH
ExiallB | Co<370nF Lo <2 mH
ExiallA | Co <530 nF Lo < 100 mH
Strujni ulaz (intrinzi¢no siguran) Uo<273V
Prikljuéci 14, 18 lIo<5mA
Prikljuéci (opcionalni) 24, 28 Po <34.2 mW
Ui<28V
li <100 mA
Pi <650 mW
Unutarnji kapaciteti Ci=8nF
Unutarnje induktivnosti Li=75pH
Maks. vrijednosti priklju¢ivanja ~ ExiallC | Co <88 nF Lo <500 uH
ExiallB | Co<380nF Lo<2mH
ExiallA | Co<540nF Lo <100 mH
Ulaz napona (intrinzi¢no siguran) Uo<273V
Prikljuéci 13, 18 lo<5mA
Prikljucci (opcionalni) 23, 28 Po <34.2 mW
Ui<28V
Ii < 100 mA
Pi< 650 mW

Endress+Hauser



RMA42, ORMA42 XA00095R
RMA42, ORMA42 II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] HIC

Unutarnji kapaciteti Ci=8nF
Unutarnje induktivnosti Li=75uH
Maks. vrijednosti priklju¢ivanja ~ ExiallC | Co <88 nF Lo <500 yH

ExiallB | Co<380nF Lo <2 mH

ExiallA | Co <540 nF Lo <100 mH
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