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RMA42, ORMA42

Néhany sz6 errél
a dokumentumrol

Kapcsolodo
dokumentacio

Kiegészit6
dokumentacio

Ezt a dokumentumot t6bb nyelvre leforditottak. Joghatassal
kizaroélag az angol nyelvd forrdsszéveg rendelkezik.

Az EU nyelvekre leforditott dokumentum elérhet6:

= Az Endress+Hauser webhely let6ltési felilletén: www.endress.com ->
Downloads -> Manuals and Datasheets -> Type: Ex Safety Instruction
(XA) -> Text Search: ...

= A Device Viewer-ben: www.endress.com -> Product tools ->
Access device specific information -> Check device features

ﬂ A dokumentum megrendelhet$, amennyiben még nem all
rendelkezésre.

Ez a dokumentum a kévetkezé Uzemeltetési utasitas szerves részét
képezi:
= Hasznalati utmutaté: BAOO278R

= Rovid hasznalati utmutato: KAOO286R
= Miszaki informacié: TIO0O150R

Robbandasvédelmi prospektus: CP000217/11

A robbandasvédelmi prospektus elérheté:
s Az Endress+Hauser weblap letdltések feliiletén:
www.endress.com -> Letéltések ->
Prospektusok és katalégusok -> Szoveg keresése: CPO0021Z
s A CD-alapu dokumentéciéval rendelkezé eszkézékhoz: a CD-n
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Gyartoi ATEX tanusitvany
tanisitvanyok Tanusitvany szama: PTB 10 ATEX 2001

A tanusitvanyszam feltiintetése a kovetkezé szabvanyoknak vald

= ENIEC 60079-0:2018
= EN 60079-11:2012

EU-megfelel6ségi nyilatkozat
Nyilatkozat szama: EC_00184

UKCA tanusitvany

Tanusitvany szama: CML 2 1UKEX2996
UKCA megfeleléségi nyilatkozat
Nyilatkozat szdma: UK 00402

Gyart6 cime Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Németorszag
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XA00095R RMA42, ORMA42
Biztonsagi |
utasitasok: I
Explosive | Non-hazardous area
hazardous area :
Zone 0, 1, 2 / EPL Ga, Gb, Gc |
Zone 20, 21, 22 / EPL Da, Db, Dc :
e.g. certified
2-wire device :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
| L/+, N/-
|
| Note wiring scheme on device!
|
|
q TC us1v +1U>1v
| pA[
| Ineut T BT | R
+/-100m! 02..10V
: ; Typ K TN... E‘;ﬂo\cu v gg%{g)g
: LPS 2-W LPS 4-W
|
| =
| 4..20mA 0/4...20mA
| ‘Anelog Out oc Relay
04.20mA
| 0210V 30v7200mA
| Output oY Zi_ m T
| [0x5 Jox6] [D11 D12 ] [R2RxT [R<3]
A0050221
Biztonsagi = A gyartoi utasitasok és egyéb érvényes szabvanyok és eléirasok
utasitasok: szerint szerelje be a késziiléket.
Beépités = Az egység egy kapcsolodo elektromos késziilék, és csak a veszélyes

teriileten kiviil telepithetd.

= Az egységet ugy kell felszerelni, hogy minimadlisan IP 20 védettséget
érjen el.

= Az egyséq telepitésekor tigyelni kell arra, hogy a gyujtészikramentes
csatlakozoktol legaldbb 50 mm (zéna sugara) tavolsagban legyen.

s A 20/EPL Da vagy 21/EPL Db zéndkban torténé alkalmazas esetén
csak az 1D vagy 2D kategoéria kdvetelményeinek megfelel6 érzékel6k
csatlakoztathatok a gyujtészikramentes bemeneti dramkoérhoz.
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H6émérsékleti
tablazatok

Elektromos
csatlakoztatasi
adatok

Endress+Hauser

RMA42, ORMA42 11 (1)G [Ex ia Ga] IIC
1I(1)D [Ex ia Da] IIIC
Homeérsékleti tartomany Ta=-20..60°C
RMA42, ORMA42 Il (1)G [Ex ia Ga] IIC
1I(1)D [Ex ia Da] IIIC
Tapfesziiltség U, =20...253 VAC/DC 50/60 Hz
L/+, N/-, PE kapcsok
Impulzus- és daramkimenet 0/4 ... 20 mA
015, 016 kapcsok U, =250V
025, 026 kapcsok (opcionalis)
Nyitott kollektor U,=30V
D11, D12 kapcsok Imax = 200 mA
Relékimenet
R11, R12, R13 kapcsok Umax < 250 V¢ Imax<3 A
R21, R22, R23 kapcsok Umax < 30 Vpc Imax <3 A
CDI interfészek Uu=5Vv
U, =250V
2 vezetékes huroktéplalt Uo<273V
(gyujtoszikramentes) Io < 96.5 mA
11, 14, 12, 18 kapcsok Po < 659 mW
21, 24, 22, 28 kapcsok (opcionalis)
Bels6 kapacitasok Ci=8nF
Belsé induktivitasok Li=75uH
Max. csatlakozasi értékek ExiallC | Co<88nF Lo <4 mH
ExiallB | Co< 683 nF Lo <17 mH
ExiallA | Co<2280nF Lo <34 mH
4 vezetékes huroktaplalt Uo<273V
(gyujtoszikramentes) lo<91.1 mA
11, 12 kapcsok Po < 622 mW
21, 22 kapcsok (opcionalis)
Belsé kapacitasok Ci=8nF
Belsé induktivitdsok Li=75uH
Max. csatlakozasi értékek ExiallC | Co<70nF Lo <500 yH
ExiallB | Co<310nF Lo <2 mH
ExiallA | Co <460 nF Lo <20 mH
4 vezetékes huroktaplalt Uo<273V
(gyujtoszikramentes) Io < 5mA
14, 18 kapcsok Po <342 mW
24, 2.8 kapcsok (opcionalis)
Ui<28V
li< 100 mA
Pi< 650 mW




XA00095R

RMA42, ORMA42

RMA42, ORMA42 11 (1)G [Ex ia Ga] IIC
11(1)D [Ex ia Da] IIIC
Belsé kapacitasok Ci=8nF
Bels6 induktivitdsok Li=75uH
Max. csatlakozasi értékek ExiallC | Co<88nF Lo <500 uH
ExiallB | Co<380nF Lo <2 mH
ExiallA | Co <540 nF Lo <100 mH
RTD hémérséklet bemenet Uo<273V
(gyujtészikramentes) lo<22.1mA
15,16, 17, 18 és 12, 14 kapcsok Po <151 mW
25,26,27,28 és 22, 24 kapcsok
(opcionalis)
Bels6 kapacitasok Ci=8nF
Bels6 induktivitdsok Li=75uH
Max. csatlakozasi értékek ExialIC | Co<85nF Lo <500 yH
ExiallB | Co<360nF Lo <2 mH
ExiallA | Co<530nF Lo<5mH
Héelem hémérséklet bemenet Uo<273V
(gyujtoszikramentes) Io<15.5mA
17, 18 kapcsok Po < 105.8 mW
27, 28 kapcsok (opcionalis)
Ui<28V
Ii < 100 mA
Pi < 650 mW
Belsé kapacitasok Ci=8nF
Bels6 induktivitdsok Li=75uH
Max. csatlakozasi értékek ExiallC | Co<74nF Lo<1mH
ExiallB | Co<370nF Lo <2 mH
ExiallA | Co<530nF Lo < 100 mH
Arambemenet (gyujtoszikramentes) Uo<273V
14, 18 kapcsok lo<5mA
24, 28 kapcsok (opcionalis) Po <342 mW
Ui<28V
li < 100 mA
Pi <650 mW
Bels6 kapacitasok Ci=8nF
Bels6 induktivitasok Li=75pH
Max. csatlakozasi értékek ExiallC | Co<88nF Lo <500 puH
ExiallB | Co <380 nF Lo<2mH
ExiallA | Co <540 nF Lo <100 mH
Fesziiltségbemenet (gyujtoszikramentes) Uo<273V
13, 18 kapcsok lo<5mA
23, 28 kapcsok (opcionalis) Po < 34.2 mW
Ui<28V
li <100 mA
Pi < 650 mW
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RMA42, ORMA42 XA00095R
RMA42, ORMA42 Il (1)G [Ex ia Ga] IIC
1[(1)D [Ex ia Da] IIIC

Belsé kapacitasok Ci=8nF
Bels6 induktivitdsok Li=75uH
Max. csatlakozasi értékek ExiallC | Co<88nF Lo <500 yH

ExiallB | Co<380nF Lo<2mH

ExiallA | Co <540 nF Lo <100 mH
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