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Detector de nivel punctual pentru lichide In industria alimentara

Aceste instructiuni de operare sintetizate nu inlocuiesc instructiunile de operare aferente dispozitivului.
Informatii detaliate sunt furnizate in instructiunile de operare si alte documentatii.

Disponibile pentru toate versiunile de dispozitiv prin:
= [nternet: www.endress.com/deviceviewer
= Smartphone/Tabletd: aplicatia Endress+Hauser Operations

Instructiuni de siguranta de baza

Cerinte pentru personal cerinte stricte de igiend. Utilizarea incorectd a dispozitivului poate prezenta un

.. R ) . ) . pericol.
Personalul care efectueazd instalarea, punerea in functiune, diagnosticarea si

intretinerea trebuie si indeplineasci urmétoarele cerinte: Pentru a asigura rdmanerea dispozitivului in stare corespunzatoare pentru

durata de operare:

s Utilizati dispozitivul numai pentru fluide la care materialele care intrd in
contact cu fluidul prezintd un nivel adecvat de rezistenta

= Respectati valorile limitd, consultati sectiunea ,Date tehnice” din
instructiunile de operare

= Specialisti calificati si instruiti: trebuie sd detind o calificare corespunzatoare
pentru aceastd functie si activitate specifica

= S3 fie autorizati de cdtre proprietarul/operatorul instalatiei

= S3 fie familiarizati cu reglementérile federale/nationale

= Tnainte de a incepe activitatea, si citeasca si s& incerce s inteleaga
instructiunile din manual si din documentatia suplimentard, precum si
certificatele (in functie de aplicatie) Siguranta operationala

= S3 urmeze instructiunile si sd respecte conditiile de bazéd Pericol de rnire!

» Utilizati dispozitivul numai dacd este in stare tehnicé corespunzétoare, fara

Utilizarea prevazuta erori si defectiuni.
. . L o . . » Operatorul este responsabil pentru functionarea fara interferente a

Dispozitivul descris in acest manual poate fi utilizat numai ca un detector de nivel dispozitivului

punctual pentru lichide. Dispozitivul este adecvat pentru utilizare in zone cu

Montare
Procesul de montare este ilustrat In sectiunea urmétoare pe baza Este posibild instalarea in orice pozitie intr-un recipient, intr-o conductd sau intr-
configuratiilor de proba. Pentru informatii detaliate, consultati un rezervor, in urmédtoarele conditii:
instructiunile de operare. = Atunci cdnd este instalatd orizontal intr-un recipient, furca de reglare poate fi

amplasatd intr-un manson de instalare numai daca se utilizeaza lichide cu
vascozitate redusa (< 2000 mPa-s).

= Diametrul minim al mansonului de instalare: 50 mm (2,0 in)

= Selectati o lungime maximd pentru mansonul de instalare care sé permita

Cerinte de montare

A B introducerea liberd a furcii de reglare in recipient.
= Asigurati-va cd existd o distantd suficientd intre depunerea prevazutd de pe
L3 peretii rezervorului si furcd. Distanta recomandaté de la perete
>10 mm (0,39 in).
L4
. Conditii importante de proces
A-HIUE - e Presiune si temperaturd (maxime):
\ = Cu adaptor sudat
3 = +25 bar (+362 psi) la +150 °C (+302 °F)

= +40 bar (+580 psi) la +100 °C (+212 °F)
@732 mm| = In priza clientului

+40 bar (+580 psi) la +150 °C (+302 °F)

Altitudine de functionare:

Dispozitiv cu adaptor sudat Panéd la 2000 m (6600 ft) peste nivelul marii
Dispozitiv in priza clientului - o . ) ) ) . .
Garniturd plata In cazul garniturilor utilizate la locatia clientului, acordati atentie
Adaptor sudat specificatiilor privind temperatura si presiunea.

Furcd de reglare

Cu filet G 1": 66,4 mm (2,61 in) / Cu filet G %" 63,9 mm (2,52 in)
L2 Cufilet G 1": 48,0 mm (1,89 in) / Cu filet G %": 38,0 mm (1,5 in)
L3 Cufilet G 1" 66,4 mm (2,61 in)

L4 Cufilet G1“47,9 mm (1,8in)
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Montarea dispozitivului
Pentru montare este necesara o cheie cu capat deschis (32 mm).

ﬂ Pentru filetul NTP (ANSI B 1.20.1): utilizati material de etansare (PTFE)
daca este necesar.

ﬂ Pentru adaptorul sudat cu garniturd cu montaj incastrat: scoateti
garnitura platd furnizatd (1) de pe filet.

Pentru adaptor sudat cu orificiu de scurgere: asigurati-va cé orificiul de
scurgere este orientat in jos.

Alinierea furcii de reglare

Marcajele pentru specificatia materialului (de exemplu, 316L) sau
denumirea filetului (de exemplu, G 3/4") de pe dispozitiv sunt aliniate cu
deschiderea furcii de reglare si, prin urmare, ajutd la orientare.

A0047633

1 In conductd: aliniai deschiderea furcii de reglare paralel cu directia de curgere, astfel
incat lichidul sd poatd curge fard obstacole intre cele doud elemente ale furcii de
reglare.

Conexiunea electrica

Conexiunea cu fisa M12 este prezentatd in sectiunea urmétoare. Pentru alte
optiuni de conectare, consultati instructiunile de operare.

In conformitate cu IEC/EN61010, dispozitivul trebuie previzut cu un
disjunctor adecvat.

Alimentarea cu energie electrica

A0050834

2 Pentru instalarea orizontald intr-un recipient: aliniati furca de reglare astfel incat
ambele elemente ale furcii de reglare sd fie acoperite simultan cu lichid.

» Fixati dispozitivul cu un cuplu maxim de 30 Nm (22 1bf ft). De asemenea,
acordati atentie alinierii furcii de reglare atunci cand faceti acest lucru.

Siguranta minima

Alocarea bornelor Iesire MIN LED galben
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polaritatii.

3 fire c.c.-PNP
Integrat. In caz de inversare a polaritatii, dispozitivul este
dezactivat automat.

Conexiunea cu fisa M12

Versiune electronici Te_nsu.me de Consum de Consumul de 1 4
alimentare putere curent
L_ A0045075
3 fire c.c.-PNP 101a30Vec.c <975 mW <15mA A0051049
2 fire c.a./c.c. 201a 253V <850 mW <3,8mA
Indicator cu LED
Protectie impotriva 2 fire c.a./c.c.
inversarii polaritatii = Mod c.a.: dispozitivul este prevdzut cu protectie la polaritate
inversa.
= Mod c.c: In cazul polarittii inverse modul de siguranta
maxima este intotdeauna detectat. Verificati cablajul si
efectuati o verificare a functiilor inainte de punerea in 1 ey}
functiune. Dispozitivul nu este deteriorat in cazul inversarii /
53

A0047656

1 LED-ul este verde: dispozitivul este functional

2 LED-ul este galben: furca de reglare este acoperitd cu lichid

3 LED-ul este rosu: avertisment/este necesard intretinerea (LED-ul se aprinde
intermitent) sau eroare/defectiune la dispozitiv (LED-ul este aprins)

Siguranta maxima

Alocarea bornelor Iesire MAX LED galben
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Pe capacul carcasei metalice (IP69) nu existd niciun sistem de semnalizare
externd cu LED-uri.
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