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Liquiphant FTL33

Resumo das instrugdes de operacdo

Chave de nivel pontual para liquidos na industria alimenticia

Este resumo das instru¢ées de operacdo ndo substitui as instru¢ées de operacdo relativas ao equipamento.

Informagdes detalhadas s&o fornecidas nas instrugdes de operagéo e em outras documentacdes.

Disponivel para todas as versdes de equipamento através:
= [nternet: www.endress.com/deviceviewer
= Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations app

Instruc6es de sequranca basicas

Especificac¢bes para o pessoal

A equipe que faz a instalagdo, comissionamento, diagnéstico e a manutencéo
deve atender as seguintes especificagdes:

= Especialistas treinados e qualificados: devem possuir uma qualificagéo
relevante para esta funcéo e tarefa especifica

s Estarem autorizados pelo proprietario/operador da fabrica

= Estarem familiarizados com regulamentacdes federais/nacionais

= Antes de iniciar os trabalhos: ler e entender as instru¢ées no manual e
documentagdo complementar, assim como certificados (dependendo da
aplicagdo)

= Siga as instrugdes e esteja em conformidade com as condicdes basicas

Uso indicado

O equipamento descrito nesse manual pode ser utilizado apenas como uma chave
de nivel pontual para liquidos. O equipamento é adequado para uso em &reas

Instalacéao

O processo de instalacdo é ilustrado na se¢do a seguir com base nas
configuragdes de amostra. Para informagdes detalhadas, consulte as
Instrugbes de operagéo.

Requisitos de instalacdo

Equipamento com adaptador soldado

Equipamento no soquete do cliente

Vedagdo plana

Adaptador soldado

Diapasdo

Comrosca G 1": 66,4 mm (2,61 in) / Com rosca G %": 63,9 mm (2,52 in)
L2 ComroscaG 1" 48,0 mm (1,89 in) / Com rosca G %" 38,0 mm (1,5 in)
L3 ComroscaG 1" 66,4 mm (2,61 in)

L4 ComroscaG1"47,9 mm (1,8in)
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com requisitos de higiene rigorosos. O uso incorreto do equipamento pode
representar um risco.

Para garantir que o equipamento permaneca em condi¢ées adequadas de

operagédo durante sua vida util:

= Somente use o equipamento para meios onde as partes molhadas tenham um
nivel de resisténcia adequado

= Estar em conformidade com os valores limites, consulte a se¢do "Dados
técnicos' das Instrugdes de operagédo

Seguranca operacional

Perigo de ferimento!

» Opere 0 equipamento apenas se estiver em condicéo técnica adequada, sem
erros e falhas.

» O operador é responsével pela operagéo livre de interferéncias do
equipamento.

A instalagdo é possivel em qualquer posi¢do em um recipiente, tubo ou tanque

nas seguintes condicdes:

= Quando instalado horizontalmente em um recipiente, o diapaséo pode estar
localizado em um soquete de instalacdo apenas se liquidos com baixa
viscosidade (< 2 000 mPa-s) forem usados.

= Diametro minimo do soquete de instalagdo: 50 mm (2.0 in)

= Selecione um comprimento maximo para o soquete de instalacdo que permita
que o diapasdo se projete livcemente no recipiente.

= Certifique-se de que haja distancia suficiente entre a incrustacdo esperada na
parede do tanque e o diapaséo. Distancia recomendada da parede
>10 mm (0.39 in).

Condigées de processo importantes

Pressédo e temperatura (maxima):
= Com adaptador soldado
= +25 bar (+362 psi) a +150 °C (+302 °F)
= +40 bar (+580 psi) a +100 °C (+212 °F)
= No soquete do cliente
+40 bar (+580 psi) a +150 °C (+302 °F)

Altitude de operagéo:
Até 2 000 m (6 600 pés) acima do nivel do mar

Dé atencdo as especificagdes de temperatura e de presséo para as
vedacBes usadas nas instalac¢des do cliente.
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Instalacdo do equipamento
Uma chave de boca (32 mm) é necessaria para a instalagdo.

ﬂ Para a rosca NTP (ANSI B 1.20.1): utilize material de vedacéo (PTFE) se
necessario.

ﬂ Para o adaptador soldado com vedacdo de montagem flush: remova a
vedacdo plana (1) da rosca.

Para o adaptador soldado com furo de vazamento: certifique-se de que o
furo de vazamento estd apontado para baixo.

Alinhamento do diapasdo

As marcagdes para especificagdo do material (por ex. 316L) ou designagéo
da rosca (por ex. G 3/4") no equipamento estdo alinhadas com a abertura
do diapaséo e portanto ajudam na orientagéo.

A0047633

1 No tubo: alinhe a abertura do diapasdo paralelamente a diregdo da vazdo de maneira
que o liquido possa fluir livremente entre os dois elementos do diapasdo.

Conexdo elétrica

A conexdo com o conector M12 é apresentada na se¢éo a seguir. Para outras
opgdes de conexdo, consulte as instrugdes de operacéo.

De acordo com a IEC/EN61010, um disjuntor adequado deve ser fornecido
para o equipamento.

Fonte de alimentacédo
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2 Para instalagdo horizontal em um recipiente: alinhe o diapasdo de maneira que ambos
os elementos do diapasdo sejam cobertos com liquido simultaneamente.

» Fixe o equipamento com um torque méaximo de 30 Nm (22 Ibf ft). Também
preste atengéo ao alinhamento do diapasdo ao fazé-lo.

Seguranca minima

Esquema de ligagéo elétrica saida MIN LED amarelo
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= Modo CC: em casos de polaridade reversa o modo de
seguranga maxima é sempre detectado. Verifique a ligacdo
elétrica e execute a verificagdo da fungédo antes do
comissionamento. O equipamento néo ¢ danificado em caso
de polaridade reversa.

CC-PNP de 3 fios
Integrado. Em casos de polaridade reversa, o equipamento é
automaticamente desativado.

Conexdo com conector M12

Versiio eletronica Tenséo de alimentacio Consum? de Consumo de 1 4
energia corrente L Q045075
CC-PNP de 3 fios 10 para 30 Vec <975 mW <15mA A0051049
CA/CC de 2 fios 20 para 253V <850 mW <3.8mA
Indicador LED
Protecéo de polaridade | CA/CC de 2 fios
reversa = Modo CA: 0 equipamento tem protecéo contra polaridade
reversa.
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1 LED verde: o equipamento estd em operagdo

2 LED amarelo: o diapasdo estd coberto com liquido

3 LED vermelho: aviso/manutengdo necessdria (LED piscando) ou falha no equipamento
(LED aceso)

Seguranca maxima

Esquema de ligagéo elétrica Saida MAX LED amarelo

i B

G«l_/g

I
I
| L A0045070

A0051048

Na tampa do involucro metalico (IP69), ndo ha sinalizagdo externa através
de LEDs.
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