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gri = piesă care trebuie mutată
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Identificarea dispozitivului

Adecvat numai pentru Ra ≤ 3,2 μm 
(granulaţie 80); 
Ra ≤ 0,8 μm (granulaţie 180) 
parţial şlefuit; parţial acoperit.
Endress+Hauser
1.4301
(AISI 304)

52024631: G 2,
DIN lSO 228/l (316L)

52024630: 2 NPT,
ANSI B 1.20.1 (316L)

ro -



Endress+Hauser

5 mm

70 mm
4

ro - Scule necesare

Cheie 70 AF
Cheie cu locaş hexagonal 5 AF
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Date tehnice
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G 2
6

ro - Montare

Strângeţi bine 

G 2

52024631

Fibră elastomerică

61x68 mm
DIN 7603-A

min. 300 Nm, max. 600 Nm
(min. 220 lbf ft, max. 440 lbf ft)

1.

2.
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Strângeţi bine

2 NPT

52024630
Endress+Hauser

2.
2 NPT

PTFE

1.
ro -
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3.
trageţi
8

ro - Scoateţi partea superioară

= Alezaj

= Filet ~30 °

1. 2.
rotiţi
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Înălţime marcaj h inclusiv y
Endress+Hauser

*

*

1

2

280 mm
(11,02 in)

225 mm
(8,86 in)

h ≥

Notă!
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Furcă standard

Furcă scurtă

L = 155 mm (6,1 in):

L = 100 mm (3,94 in):
~1
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2.

ă de furtun
10
ro - Poziţionaţi partea superioară,
împingeţi Soliphant

* Marcaj sau opritor, de exemplu, clem

1.
*
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Fixaţi partea superioară în poziţie
Endress+Hauser

~30°
1. 2.
ro -



Endress+Hauser

9…10 Nm
(6,7…7,5 lbf ft)

3.
Strângeţi din nou
12
ro - Strângeţi bine partea superioară

1…2 h

9…10 Nm
(6,7…7,5 lbf ft)

1. 2.
Strângeţi şuruburile aşteptaţi
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Resetare punct de comutare

Rezervorul nu se află sub 

presiune!!!
Endress+Hauser

1.

2.

0

p = 0 bar / psiep = 0 bar / psie

ro -



Endress+Hauser

3.
14
ro - Scoateţi partea superioară

= Alezaj

= Filet

~30 °

1. 2.
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Scoateţi Soliphant
Endress+Hauser
1. 2.

Resetaţi punctul de 
comutare, 
consultaţi paginile 
de la 8 la 11

ro -



M = 1,79 kg (3,94 lbs)= 25 bar (360 psi)
71599486

www.endress.com/worldwide

T = max. 280 °C (max. 540 °F)a MWP


