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Liiteasiakirjat Kaikkai dokumentit ovat saatavana internetissä:
www.endress.com/Deviceviewer
(syötä laitekilvessä oleva sarjanumero).

Jos käännöstä ei vielä saatavissa, se voidaan tilata EU-kielillä.

Noudata käyttöönotossa laitteen käyttöohjeita:
www.endress.com/<tuotekoodi>, esim. TM131

Täydentävät
asiakirjat

Räjähdyssuojausesite: CP00021Z
Räjähdyssuojausesite on saatavana internetistä:
www.endress.com/Downloads

Valmistajan
todistukset

IECEx-sertifikaatti
Sertifikaatin numero: IECEx DEK 18.0056X
Todistuksen numeromerkintä osoittaa seuraavien standardien
noudattamisen (laiteversiosta riippuen)
• IEC 60079-0: 2011
• IEC 60079-1: 2014
• IEC 60079-26: 2014
• IEC 60079-31: 2013
ATEX-sertifikaatti
Sertifikaatin numero: DEKRA 18ATEX0103 X
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Ilmoituksen numero: EC_00740
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana internetistä:
www.endress.com/Downloads
UKCA-sertifikaatti
Sertifikaatin numero: CML 21UKEX11237X
UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Ilmoituksen numero: UK_00425

Valmistajan
osoite

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Germany

Turvallisuusohjee
t
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No marking means M20x1.5

See power supply

of transmitter:

U

(terminal block)

Voltage max. 10V DC

measuring current

< 1 mA

≤ 42 VDC

Current

consumption

≤ 30 mA

For remote

installation

Optional field enclosure, type TA30H:

Marking thread:

Hazardous area

Zone 1, 2

Zone 21, 22

EPL Gb, Gc

EPL Db, Dc

Hazardous area

Zone 1, 2

Zone 21, 22

EPL Gb, Gc

EPL Db, Dc

Hazardous area

Zone 1, 2

Zone 21, 22

EPL Gb, Gc

EPL Db, Dc

Approved cable gland

or conduit system
Approved cable gland

or conduit system

e.g. TM131e.g. TM111

Hazardous area

Zone 0, 1, 2

Zone 20, 21, 22

EPL Ga, Gb, Gc

EPL Da, Db, Dc

Hazardous area

Zone 1, 2

Zone 21, 22

EPL Gb, Gc

EPL Db, Dc

Hazardous area

Zone 0, 1, 2

Zone 20, 21, 22

EPL Ga, Gb, Gc

EPL Da, Db, Dc

Optional field enclosure, type TMT162:

Power supply wires

to transmitter

Non-hazardous area
Marking thread:

N               NPT1/2

M              M20x1.5

  A0046875

Turvallisuusohjee
t: Tulenkestävän
suojan asennus

• Noudata käyttöohjeiden asennus- ja turvallisuusohjeita.
• Asenna laite valmistajan antamien ohjeiden ja muiden voimassa

olevien standardien ja määräysten mukaan (esim. EN/IEC
60079-14).

• Lämpötilamittarin kotelo on liitettävä potentiaalin tasausjohtoon.
• Ainoastaan IEC/EN 60079-14:n kappaleessa 10, IEC/EN 60079-0:n

kappaleessa 16, IEC/EN 60079-1:n kappaleessa 13 määritetyn
mukaisia johtojen läpivientiaukkoja tulee käyttää.

• Tähän tarkoitukseen hyväksytyn läpivientiaukon läpi menevä tiiviste
tulee asentaa suoraan koteloon.
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• Tiivistä läpivientiaukot sertifioiduilla kaapeliläpivienneillä tai
sulkuelementeillä, joiden suojatyyppi on vähintään Ex db ja Ex tb ja
jotka soveltuvat ryhmälle IIC ja IIIC (suojausluokka IP6X).

• Ympäristön maksimilämpötilaa Ta ei saa ylittää anturin päässä.
• Jotta näytön koteloa voidaan käyttää ympäristön lämpötilassa alle

–20 °C, on käytettävä tähän sovellukseen sopivia kaapeleita ja
läpivientiaukkoja.

• Kun ympäristön lämpötila on yli +70 °C, käytä soveltuvia
lämpöeristettyjä kaapeleita tai johtoja, läpivientiaukkoja ja
tiivistysvuorauksia sovelluksen lämpötilassa yli +5 K ympäristön
lämpötilan.

• Käytön aikana kannen tulee olla ruuvattu kokonaan kiinni ja kannen
turvasalvan tulee olla kiinni.

• Lämpötilamittari on asennettava niin, että harvinaisissakaan
tapauksissa ei voi käydä niin, että kotelon ja raudan/teräksen välissä
pääsee syntymään kipinöintiä törmäyksen tai hankauksen johdosta.

LVAROITUS
Räjähdysvaarallinen ympäristö
‣ Älä avaa virranalaisen virtalähdepiirin sähköliitäntää

räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

Turvallisuusohjee
t: Pölysuojan
asennus

• Noudata käyttöohjeiden asennus- ja turvallisuusohjeita.
• Asenna laite valmistajan antamien ohjeiden ja muiden voimassa

olevien standardien ja määräysten mukaan (esim. EN/IEC
60079-14).

• Tiivistä läpivientiaukot sertifioiduilla kaapeliläpivienneillä, joiden
suojausluokka on vähintään Ex tb ja jotka soveltuvat ryhmälle IIIC
(suojausluokka IP6X).

• Lämpötilamittarin kotelo on liitettävä potentiaalin tasausjohtoon.
• Kun ympäristön lämpötila on yli +70 °C, käytä soveltuvia

lämpöeristettyjä kaapeleita tai johtoja, läpivientiaukkoja ja
tiivistysvuorauksia sovelluksen lämpötilassa yli +5 K ympäristön
lämpötilan.

LVAROITUS
Räjähdysvaarallinen ympäristö
‣ Älä avaa laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, kun laitteessa

on jännitteensyöttö (varmista, että kotelo on toimenpiteen aikana
suojattu vähintään suojausluokan IP6x suojalla).
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Turvallisuusohjee
t: erotusseinä

• Toimitetuissa suojataskuissa ei ole materiaaleja AISI316/W.1.4401,
AISI316L/W.1.4404, AISI 316Ti/1.4571, Hastelloy® C-276,
metalliseos 600 tai AISI446/W.1.4762.

• Asenna suojatasku erotusseinään IEC/EN 60079-26:n mukaisesti sen
perimmäisen sovelluksen mukaan.

• Käytä ainoastaan IEC/EN 60079-0:n kappaleen 8.3 täyttävistä
materiaaleista valmistettuja suojataskuja (esim. . AISI316/W.1.4401,
AISI316L/W.1.4404, AISI 316Ti/1.4571…).

Turvallisuusohjee
t:
erityisolosuhteet

• Tulenkestäviä liitoskappaleita ei pidä korjata.
• TM111:n lämpötila-anturit, joiden halkaisija on alle 6 mm, on

suojattava suojataskulla.
• TM111:n lämpötila-anturit, joissa on loppupääte f = D, E tai F on aina

suojattava suojataskulla.
• TMT131:n lämpötila-anturit on aina suojattava suojataskulla.
• Se varmistetaan huomioiden pahimman tapauksen prosessi- ja

ympäristön lämpötilat,
• että prosessiliitännän kärjen kotelon lämpötila ei ylitä armatuurin

ympäristön lämpötila-aluetta ja
• valinnaisesti käytettävän RBFF1NS -liitoksen lämpötila ei ylitä

käyttölämpötilaa –50 … +150 °C seuraavalla vaihtoehdolla:
 
TM131-a b c.....
c Lämpötilamittarin rakenne:
M Nippa-liitos liitäntä NPT½"
N Nippa-liitos-nippa -liitäntä NPT½"
 
• Asenna ainoastaan päälämpötilalähettimiä, jotka eivät ylitä

maksimitehohäviötä 2,2 W silloin, kun lämpötilan tuloluokitus ei
ylitä 10 VDC eikä 1 mA.

• Jotta varmistetaan, että lämpötila-armatuurin suojausluokka on IP6X,
käyttäjän on asennettava suojatasku tai vastaava komponentti
prosessipuolelle.

Lämpötilataulukot  
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Tyypin, sähköliitännän, lämpötilaluokan, pinnan maksimilämpötilan, ympäristön lämpötila-
alueen ja prosessin lämpötila-alueen suhde näytetään seuraavassa taulukossa.

Tyyppi Sähköliitäntä  1)
Lämpötilaluokka

/ maksimi
pintalämpötila

Ympäristön
lämpötila-alue

Prosessin
lämpötila-alue

Upotusläpimitta
3 mm, 6 mm dual

Prosessin
lämpötila-alue

Upotusläpimitta
6 mm

TM111
TM131

Riviliitin (1A) 2)

T6/T85 °C –50 … +70 °C –50 … +55 °C –50 … +68 °C

T5/T100 °C –50 … +80 °C –50 … +70 °C –50 … +83 °C

T4/T135 °C –50 … +120 °C –50 … +105 °C –50 … +118 °C

T3/T200 °C –50 … +120 °C –50 … +170 °C –50 … +183 °C

T2/T300 °C –50 … +120 °C –50 … +265 °C –50 … +278 °C

T1/T450 °C –50 … +120 °C –50 … +415 °C –50 … +428 °C

Irtojohtimet (0A)
tai lähetin
TMT71 (2C)
TMT72 (3A)
TMT82 (3C, 3D,
3F)
TMT84 (5A)
TMT85 (4A)
TMT180 (2A, 2B)
TMT131 (2H, 2I)
TMT86 (6B, 6C)

T6/T85 °C –40 … +65 °C –50 … +55 °C –50 … +68 °C

T5/T100 °C –40 … +80 °C –50 … +70 °C –50 … +83 °C

T4/T135 °C –40 … +85 °C –50 … +105 °C –50 … +118 °C

T3/T200 °C –40 … +85 °C –50 … +170 °C –50 … +183 °C

T2/T300 °C –40 … +85 °C –50 … +265 °C –50 … +278 °C

T1/T450 °C –40 … +85 °C –50 … +415 °C –50 … +428 °C

TM131

Lähetin
TMT162
(2D, 2E, 2F, 2G,
4B, 4C, 5B, 5C)
TMT142 (7A)

T6/T85 °C –40 … +55 °C –50 … +55 °C –50 … +68 °C

T5/T100 °C –40 … +70 °C –50 … +70 °C –50 … +83 °C

T4/T135 °C –40 … +80 °C –50 … +105 °C –50 … +118 °C

T3/T200 °C –40 … +80 °C –50 … +170 °C –50 … +183 °C

T2/T300 °C –40 … +80 °C –50 … +265 °C –50 … +278 °C

T1/T450 °C –40 … +80 °C –50 … +415 °C –50 … +428 °C

1) TM111 loppupääte h, TM131 loppupääte l.
2) kotelossa, jossa on suojakansi; TM111 loppupääte i / TM131 loppupääte m = A1, D1, H1, H3.

Sähkökytkentätie
dot

Tyyppi Sähkötiedot

TM111
TM131

Ub ≤ 42 VDC
Virrankulutus ≤ 30 mA
Etäasennus:
Jännitemaks. 10 VDC
Mittausvirta I < 1 mA
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Laiteluokka Suojaustaso (ATEX/IECEx) Tyyppi

II1/2G Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb TM131

II2G Ex db IIC T6...T1 Gb TM111

II1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db TM131

II2D Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db TM111
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