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Instrucdes de sequranca
Soliswitch FTE20

Chave de nivel pontual

ATEX, ExtbIIIC Txxx °C Db (gabinete)
[ECEx:  ExtallIC Txxx °C Da (processo)

Instrucdes de sequranca para
equipamentos elétricos em areas com
risco de explosdo
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Soliswitch FTE20 XAO01034F

Soliswitch FTE20

Chave de nivel pontual
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XA01034F

Soliswitch FTE20

Sobre este
documento

Documentacéo
associada

Documentacéo
adicional

Este documento foi traduzido para diversos idiomas. Juridicamente
estabelecido é apenas o texto original em inglés.

O documento traduzido em idiomas da UE esta disponivel:

= Na area de download do site da Endress+Hauser: www.endress.com
-> Downloads -> Manuais e Folhas de Dados ->
Tipo: Instrucdes de Seguranca Ex (XA) -> Pesquisa de texto:...

= No Device Viewer: www.endress.com -> Ferramentas de produtos ->
Informacdes especificas de Acesso ao equipamento -> Recursos de
verificacdo do equipamento

ﬂ Caso ainda ndo esteja disponivel, o documento pode ser solicitado.

Este documento é parte integrante destas Instru¢des de operacéo:

= Instrucdes de operacdo: BAO1069F
= Informac0es técnicas TIO1047F

Brochura sobre protecdo contra explosdo: CP00021Z/11

A brochura sobre protecdo contra exploséo esta disponivel:

= Na area de download do site da Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads -> Brochuras e Catdlogos ->
Pesquisa de texto: CPO0021Z

= No CD para equipamentos com documentac¢éo baseada em CD
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Soliswitch FTE20 XAO01034F

Certificados do Certificado IECEx
fabricante Ntmero do certificado: [ECEx FMG 12.0030X

A fixac8o do numero de certificado certifica a conformidade com as
seguintes normas (dependendo da versdo do equipamento).

= JEC 60079-0: 2017
= JEC60079-31: 2013

Certificado ATEX

Numero do certificado: FM 14ATEX0040 X

Declaracdo de Conformidade da UE

Numero da declaragdo: EC_00190

Certificado de UKCA (conformidade avaliada no Reino Unido)
Numero do certificado: CML 21UKEX3992 X

Declaragdo de Conformidade da UKCA

Numero da declaragdo: UK_00420, UK_00278

Endereco do Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
fabricante Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Alemanha
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XA01034F Soliswitch FTE20

Instrucdes de
seguranca:

Hazardous area Non-hazardous area

Zone 21, 22

DO NOT OPEN IN A POTENTIALLY
EXPLOSIVE ATMOSPHERE

//J‘%

see table Electrical
— | connection data

Local potential equalization

AD050500

Instrucdes de = Em conformidade com a instalagéo e as Instru¢des de seguranga nas

seguranca: Instru¢des de Operacéo.

Instalacdo = Instale o equipamento de acordo com as instru¢des do fabricante e
quaisquer outras normas e regulamentacdes validas (por ex., EN/IEC
60079-14).

= Vede bem as entradas para cabos com prensa-cabos certificados (min.
[P6X) IP6X conforme EN/IEC 60529.

= Durante a operacdo, a tampa deve ser totalmente rosqueada e a sua
trava de seguranca deve ser aplicada.

= Apos instalar e conectar a chave de fim de curso, verifique se o grau
de protecdo de pelo menos IP66 a EN/IEC 60529 foi alcan¢ado
(tampa firmemente rosqueada, instalacdo correta dos prensa-cabos).

= A chave de fim de curso de nivel deve ser conectada a linha de
equalizacdo de potencial..
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Soliswitch FTE20

XAO01034F

Instrucdes de
seguranca:
condi¢des
especiais de uso

Dados de conexdo
elétrica

Para evitar o risco de igni¢éo eletrostatica, superficies ndo metélicas
devem ser limpas com um pano umido.

A ATENCAO

Atmosfera explosiva

» Em uma atmosfera explosiva, ndo abra o equipamento quando a
tensdo estiver sendo fornecida (certifique-se de que a protecéo do
involucro IP6x seja mantida durante a operacéo).

Chave de nivel pontual

Fonte de alimentacéo Uy,

FTE20-xxxxxx 1 20 para 28 V¢
FTE20-xxxxxx2 24V, 50/60 Hz
FTE20-xxxxxx3 115V 50/60 Hz

FTE20-xxxxxx4

230 V¢ 50/60 Hz

Taxas da saida comutada

Max.
125 para 250 Vac 5 A
30Vpc8A

Carga de comuta¢do min.300 mW (5 V/5 A)

Categoria Tipo de protecdo (ATEX) | Tipo
112D Ex tb IIIC T110 °C Db FTE20 (Invélucro eletrénico em zona 21)
111D 111D Ex ta ITIIC T110°C Da FTE20 (Conex&o de processo em zona 20)

Tipo de protecéo (IEC)

Tipo

Ex tb IIIC T110 °C Db FTE20 (Involucro eletrénico em zona 21)
ExtallICT110°C Da FTE20 (Conexé&o de processo em zona 20)
Tipo Temperatura ambiente Temperatura maxima da superficie invélucro
eletrdnico (Zona 21 ou EPL Db)
FTE20 -20°C<Ta<+60°C T110°C
Endress+Hauser 7
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Soliswitch FTE20

Tipo Temperatura de processo | Temperatura maxima da superficie processo (Zona 20
ou EPL Da)
FTE20 -20°C<Tp<+60°C T110°C
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