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Bezpecnostni pokyny
Soliswitch FTE20

Limitni hladinovy spinac

ATEX,  ExtbIlIC Txxx °C Db (Pouzdro)
I[ECEx:  ExtallIC Txxx °C Da (Proces)

Bezpecnostni pokyny pro elektrické
pristroje uréené pro prostfedi
s nebezpecim vybuchu
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Soliswitch FTE20 XAO01034F

Soliswitch FTE20

Limitni hladinovy spinac
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XA01034F

Soliswitch FTE20

O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Doplnujici
dokumentace

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpe¢nosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni prfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, dokument lze objednat.

Tento dokument tvoti nedilnou souéast nasledujicich Navodu k obsluze:

= Navod k obsluze: BAO1069F
= Technické informace: TIO1047F

Prirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Prirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZeni -> BroZury a katalogy -> Textové
vyhledavani: CP00021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZzenou na CD

Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 XAO01034F

Osvédéeni Certifikat IECEx
vyrobce Cislo certifikatu: IECEx FMG 12.0030X

Umisténi ¢isla certifikdtu potvrzuje shodu s nasledujicimi normami
(v zavislosti na verzi zafizeni).

= JEC 60079-0:2017
= JEC60079-31:2013

Certifikat ATEX

Cislo certifikatu: FM 14ATEX0040 X
Prohlaseni o shodé EU

Cislo prohlageni: EC_00190

Certifikat UKCA

Cislo certifikatu: CML 21UKEX3992 X
Prohlaseni o shodé UKCA

Cislo prohlaseni: UK_00420, UK00278

Adresa vyrobce Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Némecko

Endress+Hauser 5



XA01034F Soliswitch FTE20

Bezpecnostni

pokyny:

Hazardous area Non-hazardous area

Zone 21, 22

DO NOT OPEN IN A POTENTIALLY

EXPLOSIVE ATMOSPHERE
S

| E—

see table Electrical
— | connection data

Local potential equalization

AD050500

Bezpecnostni = DodrZujte instalacni a bezpe¢nostni pokyny uvedené v navodu
pokyny: instalace k obsluze.
= Pristroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s veSkerymi dalSimi
platnymi normami a ptedpisy (napf. EN/IEC 60079-14).
= Radné utésnéte vstupy kabeld pomoci certifikovanych kabelovych
vyvodek (min. IP 6X) IP 6X podle EN/IEC 60529.
s Béhem provozu musi byt kryt zcela zasroubovan a musi byt zajiSténa
pojistka krytu.
= Po montaZi a pripojeni limitniho spinace zkontrolujte, Ze bylo
dosazeno stupné ochrany alespori IP 66 podle EN/IEC 60529 (pevné
pfisroubované viko, spravné namontované kabelové vyvodky).
= Limitni hladinovy spina¢ musi byt pripojen k vedeni ochranného
pospojovani.

6 Endress+Hauser



Soliswitch FTE20

XAO01034F

Bezpecnostni Aby se predeslo riziku vyskytu jisker v disledku statické elektfiny,
pokyny: Specialni  nekovové povrchy je zapotfebi ¢istit vihkou utérkou.
podminky pouZiti —
A VAROVANI
Prostfedi s nebezpeéim vybuchu
» Ve vybusném prosttedi neotevirejte zatizeni pod napétim (zajistéte,
aby bylo béhem provozu zachovano kryti pouzdra IP 6x).
Udaje
o elektrickém
pripojeni
Limitni hladinovy spina¢ Napajeci napéti U,
FTE20-xxxxxx1 20 ...28 V¢
FTE20-xxxxxx2 24V, 50/60 Hz
FTE20-xxxxxx3 115 V¢ 50/60 Hz

FTE20-xxxxxx4

230 V¢ 50/60 Hz

Jmenovité hodnoty spinaného vystupu

Max.

125 ...250 Vac 5 A

30 Vpc8A

Min. spinaci zatéz300 mW(5 V/5 A)

Kategorie Typ ochrany (ATEX) Typ

112D Ex tb IIIC T110 °C Db FTE20 (modul elektroniky v zéné 21)

11D 111D Ex ta IlIC T110°C Da FTE20 (procesni pfipojeni v zéné 20)

Typ ochrany (IEC) Typ

Ex tb IIIC T110 °C Db FTE20 (modul elektroniky v zoné 21)

Ex ta llIC T110°C Da FTE20 (procesni pfipojeni v zéné 20)

Typ Teplota okoli Maximalni teplota povrchu modulu s elektronikou
(z6éna 21 nebo EPL Db)

FTE20 -20°C<Ta<+60°C T110°C

Typ Procesni teplota Maximalni povrchova teplota procesu (zéna 20 nebo
EPL Da)

FTE20 -20°C<Tp<+60°C T110°C

Endress+Hauser
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