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Kapacitancia

Rovid kezelési utmutato

Ez az utmutaté Rovid hasznalati utmutato; nem helyettesiti a késziilékhez tartozo Hasznalati itmutatot.

A késziilékre vonatkozé részletes informdciok megtalalhatok a Hasznalati itmutatoban és a tobbi dokumentacioban:

Minden eszkdzverziohoz elérhet6 innen:
= Internet: www.endress.com/deviceviewer
= QOkostelefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

Alapvet6 biztonsagi utasitasok

A személyzetre vonatkozé kévetelmények

A beépitéssel, lizembe helyezéssel, diagnosztikaval és karbantartéassal foglalkozé
személyzetnek a kovetkezd kovetelményeknek kell megfelelnie:

s Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelel$ szakképesitéssel
rendelkeznek

s Rendelkeznek az izem tulajdonosanak/iizemeltetéjének engedélyével

s Ismerik a szévetségi/nemzeti szabalyozasokat

= A munka megkezdése elétt elolvassék és értelmezik az utmutato, a kiegészité
dokumentacio, valamint a tanusitvanyok szerinti utasitasokat (az
alkalmazastol fiiggéen)

s Betartjak az utasitdsokat és az alapvetd feltételeket

Az lizemeltetd személyzetnek a kovetkez kévetelményeknek kell megfelelnie:

= A feladat kdvetelményeinek megfelelé képzettséggel kell rendelkezniiik és
meghatalmazast kell kapniuk az tizem tizemeltet6jétél
= Kovetik a jelen utmutaté utasitasait

Rendeltetésszerii hasznalat

Felszerelés

Felszerelési kévetelmények
Oldaliranyu régzités 6mlesztett szilard anyagot tartalmazo tartélyra, pl. siléra

Egy miniattr kontaktor, magnesszelep vagy programozhato logikai vezérlé (PLC)
kozvetleniil csatlakoztathaté az egypontos szintkapcsolohoz.

1 Alkalmazasi példak

1 Tultéltés elleni védelem vagy felsé szint érzékelése (MAX)

Az eszkoz kizérolag egypontos szintkapcsoloként hasznalhaté poritott és
finomszemcsés 6mlesztett szilard anyagokhoz. A minimum vagy maximum
szintek észleléséhez hasznalatos. Az eszkdz csak olyan kézegekhez hasznalhatd,
melyekkel szemben az ezen anyagokkal érintkezésbe kerilé alkatrészek kelld
mértékben ellendlléak. Az izemidé-hatarértékeket nem szabad tallépni vagy
alulmulni, lasd a Miszaki informdciék kézikonyvet.

Uzembiztonsag

» Csak akkor muikddtesse az eszkozt, ha az megfeleld miszaki allapotban van
és hibamentes.
» Az lizemeltetd felel az eszkoz zavartalan mikodéséért.

Veszélyes teriilet

Az eszkoz veszélyes terileteken torténo alkalmazasakor a személyek vagy a

létesitmények veszélyeztetésének kikiiszobolése érdekében (pl. robbands elleni

védelem, biztonsagi berendezések):

» Az adattablan taldlhaté miszaki adatok alapjan ellenérizze, hogy a
megrendelt késziilék veszélyes tertileten torténd hasznalata engedélyezett-e.

2 Szdrazonfutds elleni védelem vagy also szint érzékelése (MIN)

Az eszkdz felszerelése

Sziikséges eszkozok

AF32 nyitott végi csavarkulcs
= Becsavaréskor csak a hatlapu csavarfejet megfogva forgassa.
= Nyomaték: 5 ... 12 Nm (3.7 ... 8.9 Ibf ft)

Felszerelési példak

520 (0.8) |

2 Meértékegység: mm (inch)
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A Szabvdnyos beépités kiilsé G 1"menetes adapterrel

B Ahol felhalmozéddsok jelenhetnek meg a silo faldn, G 1" belsémenetes adapter

Tovabbi beépitési valtozatokért lasd a Hasznalati utmutatét és a Miszaki

informéaciok kézikényvet.

Elektromos csatlakoztatas

Az eszKkoz csatlakoztatasa
Tépfesziiltség 12 ... 30 VDC

Egyéb beépitési médok az opcionalisan elérheté tartozékokkal

lehetségesek.
Csatlakozas tipusa Uzemmod (SIO méd gyari beallitassal)
M12 dugo MAX MIN

Az IEC/EN61010 szabvanynak megfeleléen egy megfelelé megszakitot kell

biztositani az eszkdzhoz.

Fesziiltségforras: nem veszélyes érintkezo fesziiltség vagy 2. osztalyu dramkér
(Eszak-Amerika).

= Az eszkozt egy olyan 500 mA-es finomszélas (lassu megszakitasu)
biztositékkal kell mtikddtetni, mely egyendramhoz hasznalhaté az IEC
60127-2 eldirasainak megfeleléen.

A kapcsolékimenetek elemzésétdl fliggéen a méréeszkoéz MAX vagy MIN

izemmoédban muikoédik.

Csatlakozas tipusa 10-Link egy kapcsol6kimenettel
M12 dugo 0.5A
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Séarga LED vilagit
Sarga LED nem vilagit
Kiils6 terhelés

Az lizembe helyezéssel kapcsolatos informaciokat lasd a Hasznalati
utmutatéban.

Endress+Hauser
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