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Disse anvisningene er en hurtigveiledning; de er ikke en erstatning for bruksanvisningen som gjelder enheten.

Du finner detaljert informasjon om enheten i bruksanvisningen og annen dokumentasjon:

Tilgjengelig for alle enhetsversjoner via:
= Internett: www.endress.com/deviceviewer
= Smarttelefon/nettbrett: Endress+Hauser Operations App

Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

Krav til personalet

Det stilles folgende krav til personer som utferer installasjon, idriftsetting,
diagnostikk og vedlikehold:

= [tillegq til generell fagutdanning ma de ha relevante kvalifikasjoner for denne
spesifikke funksjonen og oppgaven

= De ma vaere autorisert av anleggets eier/operater

= De ma vaere kjent med fgderale/nasjonale forskrifter

= For du starter arbeidet ma du lese og forsta anvisningene i handboken og
tilleggsdokumentasjon samt sertifikatene (avhengig av bruksomradet)

s Fplg anvisninger og overhold grunnleggende betingelser

Driftspersonalet ma oppfylle fglgende krav:

= Ma veere kvalifisert og autorisert av anleggsoperatgren for & oppfylle kravene
til oppgaven
= Fglg anvisningene i denne handboken

Tiltenkt bruk

Montering

Monteringskrav
Sideinstallasjon i beholder for faststoffmengder, f.eks. silo

En miniatyrkontaktor, en magnetventil eller en programmerbar logisk styring
(PLS) kan kobles direkte til nivabryteren.

1 Brukseksempler

1 Overfyllingsvern eller gvre nivddetektering (MAX)
2 Terrgangsbeskyttelse eller lavnivdregistrering (MIN.)

Enheten skal kun brukes som punktnivabryter for faststoffer i bulk i pulverform
og finkornet form. Den brukes til & detektere minimums- og maksimumsnivaer.
Enheten skal bare brukes for medier som de prosessfuktede materialene er
tilstrekkelig resistente overfor. Grenseverdiene for driftstiden kan ikke
overskrides eller underskrides, se teknisk handbok.

Driftssikkerhet

» Enheten skal bare brukes hvis den er i skikkelig teknisk stand og uten feil og
mangler.
» Operateren har ansvar for at driften foregér uten interferens.

Fareomrade

Slik eliminerer du fare for personer eller anlegget nar enheten brukes i det

farlige omradet (f.eks. eksplosjonsvern eller sikkerhetsutstyr):

» Basert pa de tekniske dataene pa typeskiltet ma du sjekke om den bestilte
enheten er tillatt for den tiltenkte bruken i fareomradet.

Montere enheten

Nedvendige verktay

Fastngkkel AF32
= Vri bare sekskantskruen nar du skrur i.
= Moment: 5 - 12 Nm (3.7 - 8.9 Ibf ft)

Installasjonseksempler

>20 (0.8)

2 Teknisk enhet: mm (in)
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A Standardmontering med ekstern G 1'-gjenget adapter
B Der det oppstar avleiringer pd siloveggen med intern G 1'-gjenget adapter

Du finner flere installasjonsvarianter i bruksanvisningen og den tekniske
handboken.

Elektrisk tilkobling

Koble til enheten

= Forsyningsspenning 12 - 30 VDC

s [samsvar med IEC/EN61010 mé maleinstrumentet ha egnet effektbryter.

= Spenningskilde: ikke-farlig kontaktspenning eller klasse 2-krets (Nord-
Amerika).

= Instrumentet méa drives med en 500 mA fintradet sikring (treg) som er egnet
for likestrem i henhold til IEC 60127-2.

= Avhengig av analysen av koblingsutgangene arbeider maleinstrumentet i
modusene MAX eller MIN.

Tilkoblingstype Driftsmodus

M12-plugg MAX MIN

s

Symbole Beskrivelse
r Gul LED tent
Bl Gul LED ikke tent
. Ekstern last
K

Andre installasjonsmetoder er mulige med tilbeher som er tilgjengelig

som ekstrautstyr.

Tilkoblingstype

Driftsmodus

Ventilplugg

N

7

Symboler Beskrivelse
e

. Gul LED tent
. Gul LED ikke tent
K Ekstern last

Dersom ventilkoblingen brukes: Avhengig av tilordningen av koblingen eller
kablingen av kabelen arbeider instrumentet enten i driftsmodusen MAX eller

MIN.

Du finner mer informasjon om idriftsetting i bruksanvisningen.

Endress+Hauser
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