
Ez az útmutató Rövid használati útmutató; nem helyettesíti a készülékhez tartozó Használati útmutatót.

A készülékre vonatkozó részletes információk megtalálhatók a Használati útmutatóban és a többi dokumentációban:
Minden eszközverzióhoz elérhető innen:
• Internet: www.endress.com/deviceviewer
• Okostelefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

Alapvető biztonsági utasítások

A személyzetre vonatkozó követelmények
A beépítéssel, üzembe helyezéssel, diagnosztikával és karbantartással foglalkozó
személyzetnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

• Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelelő szakképesítéssel
rendelkeznek

• Rendelkeznek az üzem tulajdonosának/üzemeltetőjének engedélyével
• Ismerik a szövetségi/nemzeti szabályozásokat
• A munka megkezdése előtt elolvassák és értelmezik az útmutató, a kiegészítő

dokumentáció, valamint a tanúsítványok szerinti utasításokat (az
alkalmazástól függően)

• Betartják az utasításokat és az alapvető feltételeket

Az üzemeltető személyzetnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

• A feladat követelményeinek megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük és
meghatalmazást kell kapniuk az üzem üzemeltetőjétől

• Követik a jelen útmutató utasításait

Rendeltetésszerű használat

Az eszköz kizárólag egypontos szintkapcsolóként használható porított és
finomszemcsés ömlesztett szilárd anyagokhoz. A minimum vagy maximum
szintek észleléséhez használatos. Az eszköz csak olyan közegekhez használható,
melyekkel szemben az ezen anyagokkal érintkezésbe kerülő alkatrészek kellő
mértékben ellenállóak. Az üzemidő-határértékeket nem szabad túllépni vagy
alulmúlni, lásd a Műszaki információk kézikönyvet.

Üzembiztonság
‣ Csak akkor működtesse az eszközt, ha az megfelelő műszaki állapotban van

és hibamentes.
‣ Az üzemeltető felel az eszköz zavartalan működéséért.

Veszélyes terület

Az eszköz veszélyes területeken történő alkalmazásakor a személyek vagy a
létesítmények veszélyeztetésének kiküszöbölése érdekében (pl. robbanás elleni
védelem, biztonsági berendezések):
‣ Az adattáblán található műszaki adatok alapján ellenőrizze, hogy a

megrendelt készülék veszélyes területen történő használata engedélyezett-e.

Felszerelés

Felszerelési követelmények
Oldalirányú rögzítés ömlesztett szilárd anyagot tartalmazó tartályra, pl. silóra

Egy miniatűr kontaktor, mágnesszelep vagy programozható logikai vezérlő (PLC)
közvetlenül csatlakoztatható az egypontos szintkapcsolóhoz.
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 1 Alkalmazási példák

1 Túltöltés elleni védelem vagy felső szint érzékelése (MAX)

2 Szárazonfutás elleni védelem vagy alsó szint érzékelése (MIN)

Az eszköz felszerelése

Szükséges eszközök
AF32 nyitott végű csavarkulcs
• Becsavaráskor csak a hatlapú csavarfejet megfogva forgassa.
• Nyomaték: 5 … 12 Nm (3.7 … 8.9 lbf ft)

Felszerelési példák

A B

≥20 (0.8)

G 1"

≥20 (0.8)

G 1"

 2 Mértékegység: mm (inch)
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A Szabványos beépítés külső G 1" menetes adapterrel
B Ahol felhalmozódások jelenhetnek meg a siló falán, G 1" belsőmenetes adapter

További beépítési változatokért lásd a Használati útmutatót és a Műszaki
információk kézikönyvet.

Egyéb beépítési módok az opcionálisan elérhető tartozékokkal
lehetségesek.

Elektromos csatlakozás
Az eszköz csatlakoztatása
• Tápfeszültség 12 … 30 V DC
• Az IEC/EN61010 szabványnak megfelelően egy megfelelő megszakítót kell

biztosítani az eszközhöz.
• Feszültségforrás: nem veszélyes érintkező feszültség vagy 2. osztályú áramkör

(Észak-Amerika).
• Az eszközt egy olyan 500 mA-es finomszálas (lassú megszakítású)

biztosítékkal kell működtetni, mely egyenáramhoz használható az IEC
60127-2 előírásainak megfelelően.

• A kapcsolókimenetek elemzésétől függően a mérőeszköz MAX vagy MIN
üzemmódban működik.
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Csatlakozás típusa Üzemmód
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A szelepdugó használata esetén: A csatlakozó kiosztásától vagy a kábelezéstől
függően az eszköz MAX vagy MIN módban üzemel.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos információkat lásd a Használati
útmutatóban.
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