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Kapcsolódó
dokumentáció

A teljes dokumentáció elérhető az Interneten:
www.endress.com/Deviceviewer
(adja meg az adattáblán szereplő sorozatszámot).

Az EU nyelvekre történő fordítás megrendelhető, amennyiben
még nem áll rendelkezésre.

A készülék üzembe helyezéséhez kérjük, vegye figyelembe a
készülékhez tartozó Használati útmutatót:
www.endress.com/<termékkód>, pl. TMT142

Kiegészítő
dokumentáció

Robbanásvédelmi brosúra: CP00021Z
A robbanásvédelmi brosúra elérhető az Interneten:
www.endress.com/Downloads

Tanúsítványok és
nyilatkozatok

EU-megfelelőségi nyilatkozat
Tanúsítvány száma: EC_00165 X
UKCA megfelelőségi nyilatkozat
Nyilatkozat száma: UK_00433
A tanúsítványszám feltüntetése a következő szabványoknak való
megfelelést igazolja (az eszköz verziójától függően)
• EN IEC 60079-0 : 2018
• EN 60079-15 : 2010
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető az Interneten:
www.endress.com/Downloads

Gyártó címe Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Németország
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Biztonsági
utasítások:
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Standard power supply

e. g. RN221N-A

See electrical connection data

Local potential equalisation

  A0048871

 1 A távadó beépítése

Biztonsági
utasítások:
Beépítés

• Tartsa be a jelen használati útmutató beépítési és biztonsági
előírásait.

• A gyártói utasítások és egyéb érvényes szabványok és előírások (pl.
EN/IEC 60079-14) szerint szerelje be a készüléket.

• A kábelbevezetéseket tanúsítvánnyal rendelkező
kábeltömszelencékkel kell tömíteni (min. IP6X) IP6X, az EN/IEC
60529 szerint.

• A távadó –20 °Calatti környezeti hőmérsékleten történő
működtetéséhez az erre a célra alkalmazható kábeleket,
kábelbevezetéseket és tömítőeszközöket kell használni.

• A terepi távadó házát csatlakoztatni kell a potenciálkiegyenlítő
vonalhoz.

• +70 °C feletti környezeti hőmérséklet esetén használjon megfelelő
hőálló kábelt vagy huzalokat, kábelbevezetéseket és tömítő
eszközöket Ta +5 K környezeti hőmérsékletre méretezve.

• A távadót úgy kell beépíteni és karbantartani, hogy ritkán
bekövetkező események alkalmával is kizárható legyen az ütközésből
vagy a burkolat és vas/acél közötti súrlódásból eredő gyújtóhatás.

• Dugaszolható csatlakozó (pl. TURCK PA csatlakozó) használata
esetén a 3. kategóriára és az üzemi hőmérsékletre vonatkozó
követelményeket be kell tartani.
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LFIGYELMEZTETÉS
Robbanásveszélyes környezet
‣ Robbanásveszélyes környezetben ne nyissa fel a készüléket, ha az

feszültség alatt van (ügyeljen arra, hogy a ház IP67 védelmi szintje
működés közben is fennmaradjon).

Hőmérsékleti
táblázatok

Kategória Védelmi típus Típus

II 3G Ex nA IIC T6…T4 Gc TMT162, TMT142

Típus Hőmérsékleti osztály Környezeti hőmérséklet

TMT162,
TMT142

T6 –40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

T5 –40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

T4 –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C

Elektromos
csatlakoztatási
adatok

Típus Védelmi típus Tápellátás
(+ és - kapcsok)

TMT162,
TMT142

Ex nA IIC T6…T4 Gc Ub = 11 … 40 VDC
Kimenet: 4 … 20 mA (HART® protokoll)
Áramfelvétel ≤ 23 mA

TMT162 Ex nA IIC T6…T4 Gc Ub = 9 … 32 VDC
Kimenet:
FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA®
Áramfelvétel ≤ 11 mA
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