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Hurtigveiledning

RNF22

71616522

Strem- og feilmeldingsmodul 24 Vp¢

Disse hurtigveiledningene er ikke en erstatning for bruksanvisningen som gjelder enheten.

Detaljert informasjon finnes i bruksanvisningen og annen dokumentasjon.

Tilgjengelig for alle enhetsversjoner via:
= Internett: www.endress.com/deviceviewer
s Smarttelefon/nettbrett: Endress+Hauser Operations-app

Grunnleggende sikkerhetsanvisning

Krav til personellet

Folgende krav stilles til personalet:

» Oppleerte, kvalifiserte spesialister mé ha en relevant kvalifikasjon for denne
spesifikke funksjon og oppgave.

» Er autorisert av anleggets eier/operater.

» Er kjent med foderale/nasjonale bestemmelser.

» For du starter arbeidet, ma du lese og forsta anvisningene i handboken og
tilleggsdokumentasjon, sé vel som sertifikatene (avhengig av bruksomradet).

» Folg anvisninger og overhold grunnleggende betingelser.

Tiltenkt bruk

Strem- og feilmeldingsmodul brukes til & levere forsyningsspenningen til DIN-
skinnens busskobling. Enheten er beregnet pa installasjon pa DIN-skinner i
samsvar med [EC 60715.

Produktansvar: Produsenten pétar seg ikke ansvar for skader som skyldes feil
bruk, eller at anvisningene i denne handboken har ikke blitt fulgt.

Driftssikkerhet

Fare for personskade!

» Bare bruk enheten hvis den er i skikkelig teknisk stand og uten feil og
mangler.

» Operateren har ansvar for at driften foregar uten interferens.

Mottakskontroll og produktidentifisering
Mottakskontroll

Kontroller folgende under mottakskontroll:

= Er bestillingskodene pa pakkseddelen og produktetiketten identiske?

= Ervarene uskadde?

= Samsvarer dataene pa typeskiltet med bestillingsinformasjonen pa
pakkseddelen?

Hvis én av disse betingelsene ikke oppfylles, ma du kontakte produsentens
salgskontor.

Produktidentifikasjon

Folgende alternativer er tilgjengelige for identifisering av enheten:

= Spesifikasjoner pé typeskiltet

= Utvidet bestillingskode med oversikt over instrumentets funksjoner pa
pakkseddelen

Montering

Monteringskrav

Fareomrade

For 4 eliminere fare for personer eller anlegget nér enheten brukes i

fareomradet (f.eks. eksplosjonsvern):

» Kontroller typeskiltet for & se om den bestilte enheten kan benyttes til sin
tiltenkte bruk i fareomradet.

» Overhold spesifikasjonene i den ekstra dokumentasjonen, som utgjer en
nedvendig del av denne bruksanvisningen.

Produktsikkerhet

Denne enheten er utformet i samsvar med god teknisk praksis for & oppfylle
moderne sikkerhetskrav, har blitt testet og sendt fra fabrikken i en driftsikker
tilstand.

Installasjonsanvisning

= Enhetens IP20-kapslingsgrad er beregnet pé et rent og tert milja.

= [kke eksponer enheten for mekanisk og/eller termisk pakjenning som
overskrider de spesifiserte grensene.

= Enheten er beregnet pa installasjon i et skap eller et lignende hus. Enheten
kan bare brukes som en installert enhet.

= For & beskytte mot mekanisk eller elektrisk skade mé enheten installeres i et
egnet hus med egnet kapslingsgrad i samsvar med IEC/EN 60529.

= Enheten oppfyller EMC-bestemmelsene for industrisektoren.

Produsentens navn og adresse

Navn pé produsent: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Produsentens adresse: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang

Modell/typereferanse: RNF22

Sertifikater og godkjenninger

For gyldige sertifikater og godkjenninger for enheten: Se dataene pa
typeskiltet

Godkjenningsrelaterte data og dokumenter:
www.endress.com/deviceviewer - (angi serienummeret)

| Mal

Endress+Hauser £7.]
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Bredde (B) x lengde (L) x hgyde (H) (med klemmer): 17.5 mm (0.69 in) x
116 mm (4.57 in) x 107.5 mm (4.23 in)

Monteringssted

Enheten er beregnet pé installasjon pa 35 mm (1.38 in) DIN-skinner i samsvar
med [EC 60715 (TH35).

Enhetens hus tilbyr grunnleggende isolasjon fra omkringliggende enheter for
300 Veff. Hvis flere enheter er installert side om side, ma dette tas i betraktning,
og ytterligere isolasjon ma tilveiebringes om nedvendig. Hvis tilgrensende enhet
ogsa tilbyr grunnleggende isolasjon, er ingen ytterligere isolasjon nedvendig.

» Ved bruk i fareomrader ma grenseverdiene for sertifikatene og
godkjenningene overholdes.

Viktige omgivelsesvilkar

-40-80°C
(~40 - 176 °F)

-20-60°C Oppbevaringstemper
(-4 - 140°F) atur

Omgivelsestemperat
uromrade

Elektrisk tilkobling

Tilkoblingskrav

En flattrekker er nedvendig for & opprette en elektrisk tilkobling til skrue- eller
innskyvingsklemmer.

AWG 24-14 AWG 24-14
0,25-2,5 mm? 0,25-2,5 mm?
% L == 1. 3. =
L ] 7 mm (0,28 2 § 10mm(039)
Y %
o B % & 1 t 2.

1 Elektrisk tilkobling med skrueklemmer (venstre) og innskyvingsklemmer (hoyre)

A\ FORSIKTIG

@deleggelse av deler av elektronikken
» Sl av stremforsyningen fer du installerer eller kobler til enheten.

@deleggelse eller feilfunksjon av deler av elektronikken
» A ESD - elektrostatisk utladning. Beskytt klemmene mot elektrostatisk
utladning.

Seerlige tilkoblingsanvisninger

= Beskyttelsessystemer for frakoblingsenheter og hjelpekrets med egnede AC-
eller DC-verdier ma tilveiebringes i bygningsinstallasjonen.

= En bryter/effektbryter ma tilveiebringes neer enheten og merkes klart som en

frakoblingsenhet for denne enheten.

En overstremsvernenhet (I < 16 A) ma tilveiebringes i installasjonen.

Alle spenningene ved inngangen, utgangen og reléutgangen er ekstra lave

spenninger (ELV).

Viktige tilkoblingsdata

Stremforsyning

Forsyningsspenning 24 Ve (-20% / +2.5%)

Forsyningsstrem til DIN-skinnens busskobling Tour: 3.75 A

Utgangsspenning for oyt Upn:0.8Vfor3.75 A

Sterste stremforbruk 3.75A

Beskyttelse mot omvendt polaritet og overspenning Ja, koblet fra via dioder

Sikring (utskiftbar) 5 A, treg

Kapslingsgrad IP 20 Overspenningskateg | I

orl

o

Forurensningsgrad Fuktighet 5-95 % Ingen

kondens

Altitude

<2000m (6562 ft)

Montere busskobling for DIN-skinne

Ved bruk av busskobling mellom DIN-skinne og stremforsyning mé&
koblingen settes p& DIN-skinnen F@R enheten monteres. Pase at modulen
og busskoblingen for DIN-skinnen er plassert riktig: Klipsen skal veere
nederst og koblingsstykke pa venstre side.

Installasjon av en DIN-skinneenhet

Enheten kan installeres i hvilken som helst posisjon (horisontalt eller vertikalt)
pa DIN-skinnen uten sideklaring fra omkringliggende enheter. Ingen verktay er
ngdvendige for installasjon. Bruk av endebraketter (type "WEW 35/1" eller
lignende) pé& DIN-skinnen anbefales for & feste enheten.

Reléutgangsdata
Kontakttype 1 omkobling
Kontaktmateriale Gull (Au)

50 Vac (2 A) /30 Ve
(2 A) /50 Vi (0.22 A)

Sterste omkoblingsspenning

Mer teknisk informasjon finnes i bruksanvisningen.

Hurtigveiledning for kabling

Fault Out
1 12 14

PWR2 PWR1

+24V GND +24V GND

Faultsignal

1= =
1:PWR| redundant single
2:LF | activated | deactivated

2 RNF22 klemmetilordning: strem- og feilmeldingsmodul

Stremforsyning

Stremmen kan leveres via klemme 1.1 og 1.2 for PWR1 eller 2.1 og 2.2 for
PWR2.

LES DETTE
Tapping av energi fra DIN-skinnens busskobling for videre distribusjon er
ikke tillatt.
» Forsyningsspenningen ma aldri kobles til direkte til DIN-skinnens
busskobling!

Forsyning til DIN-skinnens busskobling via klemmer

Enheter installert side om side kan kobles til ved hjelp av DIN-skinnens
busskobling som leveres sammen med enheten. Hvis dette brukes, ma du
kontrollere at modulen og DIN-skinnens busskobling er montert i riktig retning.

Endress+Hauser
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Visnings- og betjeningselementer

3 Visnings- og betjeningselementer

1 Innpluggbar skrue eller innskyvingsklemme
2 Stremforsyning 1 med grenn lysdiode 'On1"
3 Stremforsyning 2 med grenn lysdiode 'On2"
4  Feilangivelse med red lysdiode "Err"
Vedlikehold

Enheten krever ikke spesielt vedlikeholdsarbeid.

Endress+Hauser

5  Sikring

6 DIP-bryter

7 DIN-skinneklemme for DIN-skinnemontering
8  DIN-skinnens busskobling

Lokal betjening

Maskinvareinnstillinger/-konfigurasjon

Enhetsinnstillinger ved hjelp av DIP-bryteren mé foretas nar enheten er
stromles.

Alle DIP-brytere er satt til "II"-posisjonen nar enheten leveres fra fabrikken.

Foelgende innstillinger foretas via DIP-bryterne:
= 513 av feilmeldingen nar RNF22-innmatingsmodulen bare forsynes fra ett

strgmforsyningssystem (DIP 1)

= Sla gruppefeilpavisning av/pa for tilkoblede enheter (DIP 2)

DIP 1 II (fabrikkinnstilling)

1 Redundant drift Ett stremforsyningssystem

2 Gruppefeilmelding pa Gruppefeilmelding av
Rengjering

Du kan bruke en ren, terr klut til & rengjere enheten.
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