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Rovid kezelési utmutato
RIA14

Aramhurokba kapcsolhat6 terepi kijelzé

Ez a Révid hasznalati utmutaté nem helyettesiti az eszkdzhoz
tartozo Hasznalati utmutatot.

A részletes informéciokat a Haszndlati utmutato és egyéb
dokumentdcié tartalmazza.

Minden eszkodzvaltozathoz elérhetd innen:
= Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Qkostelefon/tablagép: Endress+Hauser Operations app
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2. www.endress.com/deviceviewer
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Order code:  XXXXX=XXXXXX
Ser.no.: XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXXXXXKCXX

I

Serial number

Endress+Hauser
Operations App

#Z Download on the
o App Store
ANDROID APP ON
P> Google Play

A0023555
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1.1 Szimbélumok

1.1.1 Biztonsagi szimbélumok

A\ VESZELY

Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa sulyos vagy halélos sértléshez vezet.

A FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa sulyos vagy haldlos sériiléshez vezethet.

A VIGYAZAT )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa kdnnyebb vagy kdzepes sulyossagu sériiléshez vezethet.

Endress+Hauser
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RIA14

ERTESITES

Ez a szimbolum olyan eljarasokat és egyéb tényeket jel6l, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sériilést.

1.1.2 Elektromos szimbélumok
Szimbdélum | Jelentés Szimbdélum | Jelentés
- Egyenaram ~o Valtakozo dram
g Egyendram és valtakozé dram | Foldcsatlakozas
— Foldelt kapocs, amely a kezel6t illetéen
egy foldelérendszeren keresztil van
foldelve.
Szimbélum Jelentés

S)

Potencialkiegyenlité csatlakozas (PE: védéfoldelés)

Foldel6 csatlakozok, melyeket minden mas csatlakozas kialakitasa el6tt foldelni kell.

A foldel6 csatlakozok a késziilék belsejében és kiilsején helyezkednek el:
= Belsd foldel6 csatlakozd: a potencialkiegyenlités a taphalézathoz van csatlakoztatva.
= Kiilsé foldel6 csatlakozo: a késziiléket az tizem foldel6 rendszeréhez csatlakoztatja.

1.1.3 Bizonyos tipusu informaciékra vonatkoz6 szimbélumok
Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés
Megengedett . . Elényben részesitett
Megengedett eljarasok, folyamatok Elényben részesitett eljardsok,
vagy tevékenységek. folyamatok vagy tevékenységek.
Tilos Tipp

X

Tiltott eljarasok, folyamatok vagy
tevékenységek.

Tovébbi informéacidkat jelez.

Dokumentdciéra val6 hivatkozas

Oldalra valé hivatkozés

& &

Abrara valo hivatkozas

Lépések sorrendje

r

Egy lépés eredménye

Szemrevételezés

Endress+Hauser
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1.1.4 Az abrakon 1év6 szimbolumok

Szimbdlum Jelentés Szimbélum Jelentés
1,2,3,. Tételszamok i, B, .. Lépések sorrendje
A B,C, .. Nézetek A-A,B-B, C-C, ... Szakaszok
A Veszélyes tertilet A Biztonsagos teriilet (nem veszélyes
teriilet)
1.2 Dokumentacié

A kapcsol6dé miiszaki dokumentdaci6 alkalmazasi tertiletének attekintéséhez olvassa el

az alabbiakat:

= Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): adja meg az adattablan szerepld

sorozatszamot

s Endress+Hauser Operations app: adja meg az adattablan szerepld sorozatszamot, vagy
olvassa be az adattablan 1évé matrix kodot.

1.2.1 A dokumentum funkcidja

A kovetkezd dokumentécié a megrendelt valtozat fiiggvényében elérhetd:

Dokumentumtipus

A dokumentum célja és tartalma

Muiszaki informacié (TI)

Tervezési segitség az On eszkozéhez
A dokumentum tartalmazza az eszkdz ¢sszes miszaki adatat és attekintést ad
az eszkdzhoz megrendelhet6 tartozékokrol és egyéb termékekrdl.

Révid hasznalati utmutaté (KA)

Utmutato, mely gyorsan elvezeti Ont az elsé mért értékekig
A Rovid hasznélati utmutaté minden lényeges informaciét tartalmaz az
atvételtdl az els6 tizembe helyezésig.

Hasznalati utmutaté (BA)

Az On referenciadokumentuma

A Haszndlati utmutaté tartalmazza az eszkéz életciklusanak kilénbozo
szakaszai soran sziikségessé valé informdciokat: a termék azonositaséra,
atvételére, tarolasara, felszerelésére, csatlakoztatasara, izemeltetésére,
izembe helyezésére, valamint a hibaelhdritasra, karbantartésra és
artalmatlanitasra vonatkozéan.

Eszkézparameéterek leirasa (GP)

Referenciaként szolgél a paraméterekhez

A dokumentum részletes magyarazatot ad minden egyes paraméterrél. A
leirds azoknak szol, akik annak teljes életciklusa alatt dolgoznak az eszkdzzel
és specidlis konfiguraciokat hajtanak végre.

Biztonsagi utasitasok (XA)

A jovahagyastol fiiggéen a veszélyes teriileteken alkalmazott elektromos
berendezésekre vonatkozé biztonsagi utasitasok is mellékelve vannak az
eszkozhoz. A Biztonsagi utasitdsok a Hasznélati utmutato szerves részét
képezik.

Az eszkozre vonatkozo Biztonsagi utasitasokkal (XA) kapcsolatos
informdciok az adattablan talalhatok.

Kiegészit6 eszkozfiiggé dokumentacié
(SD/FY)

Mindig szigoruan tartsa be a vonatkozo kiegészité dokumentéciéban szerepld

része.

Endress+Hauser
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Alapvetd biztonsagi utasitasok RIA14

2 Alapvet6 biztonsagi utasitasok
2.1 A személyzetre vonatkoz6 kévetelmények

A személyzetnek az alabbi kévetelményeket kell teljesitenie a feladatai elvégzése érdekében:

» Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelelé szakképesitéssel
rendelkeznek.

» Rendelkeznek az iizem tulajdonosanak/lizemeltet6jének engedélyével.

» Ismerik a szdvetségi/nemzeti szabalyozasokat.

» A munka megkezdése el6tt elolvassék és értelmezik az utmutato, a kiegészité
dokumentécio, valamint a tanusitvanyok szerinti utasitasokat (az alkalmazastél figgéen).

» Betartjak az utasitdsokat és az alapvet6 feltételeket.

2.2 Rendeltetésszerd hasznalat

s Az eszkdz egy érzékel6bemenettel rendelkezé konfiguralhato terepi kijelzé.

s Az eszkozt terepen torténd felszerelésre tervezték.

= A gyarté nem vallal felel6sséget a helytelen vagy a rendeltetésszertitél eltéré hasznélatbél
eredd karokeért.

= A biztonsagos iizemeltetés csak a Haszndlati utasitasok betartasa esetén garantalhaté.

s Csak a megengedett hémérsékleti tartomanyban mutkddtesse az eszkozt.

2.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszkdz0On és az eszkdzzel végzett munkak esetén:
» Viseljen a nemzeti el6irdsoknak megfelel6 egyéni védéfelszerelést.

2.4 Uzembiztonsag

Az eszkoz karosodasal
» Az eszkozt csak megfeleld és lizembiztos miszaki allapotban miikédtesse.
» Az lizemelteté felel az eszkdz zavartalan miikodéséért.

2.5 Termékbiztonsag

Ez a méréeszkoz a j6 muiszaki gyakorlatnak megfeleléen, a legmagasabb szintd biztonsagi
kovetelményeknek valé megfelelés szerint lett kialakitva és tesztelve, ezaltal biztonsagosan
Uzemeltetheté allapotban hagyta el a gyarat.

Megfelel az altaldnos biztonsagi eléirdsoknak és a jogi kdvetelményeknek. Az
eszkozspecifikus EU-megfelel6ségi nyilatkozatban felsorolt EU-irdnyelveknek is megfelel. A
gyart6 ezt a CE-jeldlés eszkdzon valo feltiintetésével erésiti meg.

6 Endress+Hauser
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3 Atvétel és termékazonositas

3.1 Atvétel

Az eszkdz atvételekor az aldbbiak szerint jarjon el:
1. Ellenérizze, hogy a csomagoldas sértetlen-e.

2. Ha sériilést észlel:
Az 6sszes sériilést azonnal jelentse a gyartonak.

3. Ne épitsen be sériilt alkatrészeket, maskiilénben a gyarté nem garantdlja az anyag
ellenallésagat vagy az eredeti biztonsagi kévetelményeknek valé megfelelést, és nem
véllal felel6sséget az esetleges kovetkezményekért.

Hasonlitsa dssze a csomag tartalmat a megrendelés tartalméaval.
Tavolitsa el az dsszes széllitaskori csomagoléanyagot.

Az adattablan feltiintetett adatok megegyeznek a szallitélevélen szereplé megrendelési
informdciokkal?

7. Mellékelve van a miiszaki dokumentécié és minden mas sziikséges dokumentum, pl.
tanusitvanyok?

ﬂ Ha ezen feltételek egyike nem teljesiil, forduljon az Ertékesitési kézponthoz.

3.2 Termékazonositas

Az eszkdz azonositdsahoz az aldbbi lehetéségek allnak rendelkezésre:

= Az adattablan feltiintetett jellemzék

= {rja be az eszkéz adattablajan talalhato sorozatszamot a Device Viewer alkalmazasba
(www.endress.com/deviceviewer): megjelenitésre keril az eszkozzel kapcsolatos minden
adat, valamint az eszkdzhoz mellékelt Miszaki dokumentacié attekintése.

= {rja be az adattablan feltiintetett sorozatszamot az Endress+Hauser Operations
alkalmazésba, vagy az Endress+Hauser Operations alkalmazas segitségével olvassa be az
adattablan 1évé 2-D matrix kédot (QR-kod): megjelenik az eszkozre és az eszkézhoz tartozoé
muszaki dokumentéciéra vonatkozé 6sszes informacio.

3.2.1 Adattabla
A megfelel6 eszkoz?

Az adattdblan az alabbi informaciok talalhatok az eszkdzrol:

= Gyartd azonositasa, eszkdz megjeldlése

= Rendelési kod

= Bévitett rendelési kod

= Sorozatszam

= Cimke neve (TAG)

= Muszaki értékek: tapfesziltség, aramfelvétel, kérnyezeti h6mérséklet, kommunikacio-
specifikus adatok (opcionélis)

= Védelmi fokozat

= Jovahagyasok szimbolumokkal

Endress+Hauser 7



Felszerelés RIA14

» Hasonlitsa dssze az adattablan szereplé adatokat a megrendeléssel.

3.2.2 A gyart6 neve és cime

A gyart6 neve: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

A gyart6 cime: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang vagy www.endress.com

3.3 Tarolas és szallitas
Tarolasi hémeérséklet: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Maximalis relativ paratartalom: < 95% az IEC 60068-2-30 szerint

Térolashoz és szallitdshoz gy csomagolja be az eszkodzt, hogy az iitésekkel és kiilsé
behatasokkal szemben megbizhatéan védve legyen. Az eredeti csomagolés nyujtja a
legjobb védelmet.

Térolas soran Kertilni kell a kévetkezd kérnyezeti hatasokat:
= Kozvetlen napfény

= Forr¢ targyak kozelsége

s Mechanikus rezgések

= Agressziv kozeg

3.4 Tanusitvanyok és jévahagyasok

A termék aktualis tanusitvényai és jovahagydasai a vonatkozé termékoldalon érhetok el:
www.endress.com

1. Valassza ki a terméket a sziirék és a keresémez6 segitségével.
2. Nyissa meg a termékoldalt.

3. Valassza a Downloads (letoltések) lehetdséget.

3.4.1 UL jévahagyas
Tovabbi informacid: UL Product ig™, keressen az ,E225237” kulcsszéra

4 Felszerelés

4.1 Felszerelési kovetelmények
Az eszkozt terepi hasznalatra tervezték.

A tajolast a kijelzé leolvashatdsaga hatarozza meg.

8 Endress+Hauser



RIA14 Felszerelés

Mukédési hémérséklet tartomanya:
= -40 .. +80°C (-40 ... +176 °F)
s -20...+80°C (-4 ... +176 °F) nyitott kollektorkimenet hasznalata esetén

A készlék felsé hémérséklethatar korili tartomanyban valé hasznalata csékkenti a
kijelz6 élettartamat.

AKijelz6 < =20 °C (-4 °F) hémérsékletek esetén lassan reagél.

<-30°C (-22 °F) h6mérséklet esetén nem garantalhato a kijelz6 leolvashatosaga.

Magassag 2000 m (6561.7 ft) tengerszint feletti magassagig
Tulfesziiltségi kategoéria II. tulfesziiltségi kategoria
Szennyezés mértéke Szennyezési fokozat: 2

4.1.1 Méretek

132 (5.2)
&
— = %
A s f/ 2
2 s o
b , o b
] B |||
A
110 (4.4) | 121 (4.8)
166 (65) |

A0011152

1 Eszkoz méretei; mm-ben megadva (inch)

4.1.2 Felszerelés helye

A felszerelés helyén az eszk6z megfelelé beépitéséhez sziikséges feltételekkel (mint a
kornyezeti hémérséklet, védelmi fokozat, klimaosztaly stb.) kapcsolatos informaciok a
»Muszaki adatok” fejezetben taldlhatok [& BAOOZ278R.

4.2 A mérieszkoz felszerelése

Az eszkdz kozvetleniil a falra vagy az opciondlis szerel6készlet > B 10 segitségével csére
szerelhetd.

A hattér-vilagitasos kijelz6 négy killénbdzé poziciéban régzitheté > B 9.

ﬂ Felszerelés el6tt feltétlentl tisztitsa meg és zsirozza meg a menetet.

Endress+Hauser 9
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4.2.1 A Kkijelz6 elforgatasa

A0023724

2 Terepi kijelz6, 4 kijelzési pozicié, 90™-o0s lépéskozokben szerelhetd fel

A kijelz6 90%-os lépéskozokben forgathato.
1. Tavolitsa el a fedélbilincset (1) és a haz fedelét (2).
2. Vélassza le a kijelzét (3) az elektronikai egységrél (4).
3. Forditsa a kijelz6t a kivant pozicidba, majd helyezze fel az elektronikai egységre.
4

Tisztitsa meg a menetet a haz fedelében és a haz alapjaban, és szilkkség esetén kenje
meg. (Ajanlott kenéanyag: Kliiber Syntheso Glep 1)

5. Csavarozza vissza a haz fedelét (2) az O-gytrtivel egyiitt, és illessze vissza a
fedélbilincset (1).
4.2.2 Felszerelés kozvetleniil a falra
Az eszkoz kozvetlen falra szerelésének eljarésa:
1. Furjon 2 lyukat (lasd: Méretek, > 1,B9)

2. Rogzitse fel az eszkozt a falra 2 csavarral 45 mm (0.2 in).

4.2.3 Csére torténé szerelés
A régzitékonzol 38 ... 84 mm (1.5 ... 3.3 in) kozotti atmérdjii csévekhez alkalmazhatd.

10 Endress+Hauser



RIA14 Felszerelés

A0011258

3 Az eszkdz csére torténd szerelése régzitékonzollal

1 Szerellemez
2 Régzitékonzol
3 2db M6 anya

1. A38..56mm (1.5.. 2.2 in) &tmérdji csovekre vonatkozik.
Csatlakoztassa a tartokonzolt a csére.

2. Nyomja a szerel6lemezt a tartékonzolra.

Rogzitse az eszkozt a tartokonzolra a mellékelt két anyacsavar (M6) segitségével. A
szerel6lemezre nincs sziikkség 56 ... 84 mm (2.2 ... 3.3 in) kézotti &tmérdji csovek
esetén.

4.3 Beépités utani ellenérzés
Az eszkoz felszerelése utan végezze el a kdvetkezé ellendrzéseket:

Késziilék allapota és specifikacioi Megjegyzések
Sérilt a mérdeszkoz? Szemrevételezés
A tomités sértetlen? Szemrevételezés

Az eszkoz biztonsagosan fel van régzitve a falra vagy a szerel6lemezre? -

Szilardan fel lett szerelve a haz fedele? -

Megfelel az eszkéz a mérési pont jellemzéinek (kornyezeti hémérséklet, mérési Lasd a ,Miszaki adatok” részben
tartomany stb.)?

Endress+Hauser 11
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5 Elektromos csatlakoztatas

5.1 Csatlakoztatasi kévetelmények

ERTESITES

Az elektronika egyes részeinek megsemmisiilése vagy meghibasodasa
» A ESD - Elektrosztatikus kistilés. Védje a kapcsokat az elektrosztatikus kistilés ellen.

AVIGYAZAT

Az elektronika alkatrészeinek megsemmisiilése
» Kapcsolja ki a tapfesziiltséget a késziilék beépitése és csatlakoztatésa el6tt.

ERTESITES

Az Ex jévahagyas érvényét vesziti helytelen csatlakoztatas estén
» Ha Ex-tanusitott eszkdzdket csatlakoztat, kérjiik, vegye figyelembe a jelen Haszndlati
utmutaté kiegészité Ex dokumentaciéjaban taldlhato utasitdsokat és kapcsolddasi rajzokat.

El6szér nyissa ki a késziilékhazat.

A0011259

4 A terepi kijelzé hdzdnak felnyitdsa
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Elektromos csatlakoztatas

5.2

Az eszkoz csatlakoztatasa

Open Collector

active

;|§",
O3}t
passive
= loop power
+| supply
+
Y

+
Y |—
-1 1
loop power
+| supply
+

A0051890

5 Terepi kijelz6 kapocskiosztdsa

Kapocs Kapocskiosztas Bemenet és kimenet
+ Meérési jel (+) 4 ... 20 mA Jelbemenet

- Meérésijel (-) 4 ... 20 mA Jelbemenet

1 Kapocs tovabbi miszerekhez Kiegészité kapocs

2 Digitalis hatarérték-kapcsolo (kollektor) Kapcsolokimenet

3 Digitalis hatarérték-kapcsold (emitter) Kapcsolokimenet

Az eszkoz kapocskiosztasa és csatlakozasi értékei is megfelelnek az Ex-valtozat jellemzdinek.
Az eszkoz kizarolag 4 ... 20 mA-es mérékorben valé haszndlatra lett kialakitva. Az dramkoérok

mentén mindenhol (a veszélyes teriileten belil és kivil is) potencialkiegyenlitést kell

biztositani.

Endress+Hauser
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Elektromos csatlakoztatas RIA14

5.3 Védelmi fokozat biztositasa

Az eszk6zok megfelelnek az IP67 dsszes kévetelményének. Ahhoz, hogy az eszkdz

felszerelését vagy szervizelését kévetéen garantélhato legyen ez a védelmi szint, alapvet6

fontossagu a kévetkezd pontok betartasa:

® A haz tomitésének tisztdnak és sértetlennek kell lennie, amikor behelyezi a horonyba. A
témitést meg kell tisztitani és meg kell szaritani vagy szlikség esetén ki kell cserélni.

= A csatlakoztatashoz hasznalt kdbeleknek a megadott kiils6 atmérével kell rendelkeznitik
(pl. M20 x 1.5, kdbelatméré 8 ... 12 mm (0.3 ... 0.47 in)).

= A kabelt egy hurokban vezesse a kabelbevezetés el6tt (- @ 6, B 14). Ez azt jelenti, hogy
a képz6ds nedvesség nem juthat be a témszelencébe. Ugy szerelje fel a mérdeszkézt, hogy a
kébelbemenetek ne felfelé nézzenek.

= A hasznalaton kiviili kdbelbevezetéseket cserélje le vakdugdkra.

= Ne tavolitsa el a tdmitégytriit a kdbelbevezetésbdl.

= A haz burkolatét és a kdbelbevezetést szorosan meg kell huzni.

M X

A0011260

6 Csatlakoztatdsi tippek az IP67 védelmi fokozat megtartdsdhoz

5.4 Csatlakoztatas utani ellenérzés

A berendezés elektromos bekotését kovetden végezze el az alabbi ellendrzéseket:

Késziilék allapota és specifikacioi Megjegyzés
Karosodtak a kabelek vagy az eszkdz? Szemrevételezés
Elektromos csatlakoztatas Megjegyzés

Teljesen el van szigetelve a kabelnyomvonal? Nincsenek hurkok és keresztezések? -

A felszerelt vezetékek nincsenek megfeszitve? -

A kapocskiosztas helyes? Hasonlitsa 6ssze a sorkapocs csatlakozasi rajzaval. > 5 B813

Minden csavar szorosan meg van huzva? Szemrevételezés
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Elektromos csatlakoztatas Megjegyzés
A kabeltomszelence megfelel6en szigetel? Szemrevételezés
Szorosan meg van hizva a haz fedele? Szemrevételezés

6 Mikodési lehet6ségek

6.1 A miikoédési lehet6ségek attekintése

6.1.1  Kijelzé

@ B @
\0 v
2 A /W

1]0

3////%%%%%@\\\

7 Terepi kijelz6 LC kijelzdje (hdttérvildgitdsos, 90 *-os lépéskdzékben felszerelve)

A0011157

1  Oszlopdiagramos kijelzés

la Tul alacsony jelzés

1b  Tul magas jelzés

2 Meért érték kijelzése, szamjegy magassdga 20.5 mm (0.8 in)
3 14 szegmensiti kijelzé a mértékegységekhez és tizenetekhez
4 ,Programozds zdrolva” szimbdlum
5 %" mértékegység
6  ,Hiba” figyelmezteté ikon

6.2 Belépés a kezel6meniibe a kezel6gombokkal

ERTESITES

A robbanasvédelem megsziinik, ha a haz nyitva van
» A paraméter konfigurdciénak a veszélyes tertileten kivil kell torténnie.
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A0011261

8 A terepi kijelzé kezelégombjai (,-", ,+”, ,E”)
ﬂ A konfigurdlés sordn a kijelz6nek csatlakoznia kell az elektronikai egységhez.

Tévolitsa el a haz fedelét
Téavolitsa el a kijelz6t
Az eszkdzon 1évo kezel6gombok hozzaférheték.

Konfiguralja az eszkdzt a kezel6gombok segitségével.

S S U =

Allitsa a kijelzét a kivant szégbe.

6.2.1 Navigacio
A kezel6panelek 2 szintre vannak felosztva.

Menii: killénféle mentielemek vélaszthaték ki az adott meniiszinten. Az egyes meniielemek a
kapcsolodo kezelési funkcidk dsszességét jelentik.

Kezelési funkcid: a kezelési funkcié a mikodési paraméterek 6sszességének tekinthetd. A
kezelési funkcidk az eszkdz tényleges muikddtetését vagy konfiguralasat végzik.

Kezel6gombok:

,E” gomb: Az ,E” gomb 3 masodpercnél hosszabb ideig térténé lenyomdasaval beléphet a

programozasi mentbe.

s Kezelési funkciok kivalasztasa.

= Ertékek alkalmazasa.

= Az ,E” gomb 3 masodpercnél hosszabb ideig térténé lenyomdasakor a kijelz6 kozvetleniil az
alaphelyzetre 1ép vissza. El6tte egy kérdés jelenik meg, hogy elmenti-e az eddig bevitt
adatokat.

s A bevitt adatok mentése.

16 Endress+Hauser



RIA14 Mikédési lehetéségek

,+ / =" valasztogombok:

= Meni kivélasztésa.

® Paraméterek és numerikus értékek konfiguréldsa.

= A kezelési funkci6 kivalasztasa utédn a ,+” vagy ,-” gombok segitségével lehet az értéket
megadni vagy a bedllitdst megvaltoztatni.

Ha a gombokat hosszabb ideig tartja lenyomva, akkor a szdmjegyek egyre névekvd
sebességgel valtoznak.

A ,program name” (program neve) és ,program version” (program verzija)
kezel6elemek esetén a + vagy - gombok lenyomasakor a kijelzés vizszintesen gordil,
mivel ezek a (7 jegyl) elemek nem jelenithet6k meg teljesen a 14 szegmensti kijelzén.

6.2.2 Programozas a kezelémeniiben

Menu
2.
Operating function
I
4.
+AE
+ | =]
EHEHE-EHE 3
|

A0051891

9 A terepi kijelzé programozdsa

Lépjen a kezel6émeniibe
Valassza ki a menit a ,+” vagy ,-” gombbal

Valassza ki a kezelési funkciot

S W N e

Adja meg a paramétereket a szerkesztési modban (adatok bevitele a ,,+” vagy ,-”,
jovahagyasa az ,E” gomb segitségével)

5. Visszalépés kozvetlentl az alaphelyzetre. Elétte egy kérdés jelenik meg, hogy elmenti-e
az eddig bevitt adatokat.

6. Lépjen ki a mentibéla ,+”/ ,-” gombbal. Egy kérdés jelenik meg, hogy elmenti-e a
bevitt adatokat.

Endress+Hauser 17



Mikodési lehetéségek RIA14

7. Er6sitse meg az adatok mentésére vonatkozé tizenetet. A ,+” vagy ,-” kezel6gombok
segitségével valasszon a yes/no lehetéségek kozill, és erésitse meg az ,E” gombbal.

6.3 Az eszkoz konfiguralasa

A kezel6eszkozokkel torténd eszkdzkonfiguraciora vonatkozo részletes informaécio a
Hasznalati utmutatéban talalhato.
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