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XA01802F-C

Liquiphant FTL41

Souvisejici
dokumentace

Doplnujici
dokumentace

Certifikaty
a prohlaseni

Drzitel certifikatu

Veskerd dokumentace je dostupnd na internetu:
www.endress.com/Deviceviewer
(zadejte sériové ¢islo z typového stitku).

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, 1ze objednat pfeklad do jazykt EU.

Pfi uvadéni zatizeni do provozu se fid'te navodem k obsluze, ktery se
vztahuje k pfistroji:

BA01893F

Prirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z

BroZura ochrany proti vybuchu je k dispozici na internetu:
www.endress.com / Ke staZeni

EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni:
EC00721

Prohla3eni o shodé EU je k dispozici na internetu:
www.endress.com / Ke staZeni

Certifikat o typové zkouSce EU

Cislo certifikatu:
KIWA 19ATEX0017X
Seznam pouZitych norem: Viz EU prohldseni o shodé.

IEC Prohlaseni o shodé

Cislo certifikatu:
[ECEx KIWA 19.0010X

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nésledujicimi normami
(v zavislosti na verzi pfistroje):

= [EC 60079-0:2017
= [EC 60079-1:2014
= [EC 60079-26:2021

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstrafRe 1
79689 Maulburg, Némecko

Adresa vyrobniho zévodu: Viz typovy Stitek.
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DalSi normy

Rozsifeny
objednaci kod
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Mimo jiné musi byt pfi instalaci dodrZeny nasledujici normy v jejich
aktudlni verzi:
s [EC/EN 60079-14: ,Vybusné atmosféry — Cast 14: Navrh, vybér
a zfizovani elektrickych instalaci®
s EN 1127-1: ,Vybudna prostfedi - Prevence a ochrana proti vybuchu -
Cast 1: Zakladni koncepce a metodika*

Roz$ifeny objednaci kéd je uveden na vyrobnim Stitku, ktery je
piipevnén na pfistroji tak, aby byl zfetelné viditelny. Dal$i informace
o vyrobnim §titku jsou uvedené v pfislusném néavodu k obsluze.

Struktura rozsifeného objednaciho kédu

FTL41 — kkkhkkkkkkhkkhkkk + A*B*C*D*E*F*G*“
(Typ (Zakladni (Volitelné specifikace)
pfistroje) specifikace)
* = Zastupny znak
Na této pozici je namisto zastupného znaku uvedena urcita
volitelnd mozZnost (¢islo nebo pismeno) zvolena ze zobrazenych
specifikaci.
Zdkladni specifikace

Vlastnosti, jeZ jsou zcela zdsadni pro dany pfistroj (povinné vlastnosti),
jsou specifikovany v zdkladnich specifikacich. Pocet pozic zavisi na poc¢tu
dostupnych vlastnosti. Zvolend moZnost dané vlastnosti mtZe byt
sloZena z nékolika pozic.

Volitelné specifikace

Volitelné specifikace popisuji dalsi vlastnosti pfistroje (volitelné
vlastnosti). Pocet pozic zavisi na po¢tu dostupnych vlastnosti. Pro
usnadnéni identifikace maji jednotlivé vlastnosti jednotnou strukturu
sloZenou ze 2 znakul (napt. JA). Prvni znak (identifika¢ni znak) oznacuje
skupinu vlastnosti a je tvofen €islici nebo pismenem (napf. J = zkouska,
certifikat). Druhy znak urcuje hodnotu, které oznacuje danou vlastnost
v prislugné skupiné (napf. A = material 3.1 (smacené dily), certifikat

o zkousce).

Podrobnéjsi informace o pfistroji jsou uvedeny v nésledujicich
tabulkach. Tyto tabulky popisuji jednotlivé pozice a identifika¢ni znaky
v roz§ifeném objednacim koédu, jeZ jsou relevantni pro nebezpeéné
oblasti.



XA01802F-C Liquiphant FTL41

Roz3ifeny objednaci kéd: Liquiphant

Nasledujici specifikace pfedstavuji vynatek ze struktury produktu

a pouZivaji se k pfifazeni:

= této dokumentace k pfistroji (pomoci rozsifeného objednaciho
kodu na vyrobnim Stitku);

= volitelnych moZnosti pfistroje uvedenych v dokumentu.

Typ pristroje
FTL41

Zdkladni specifikace

Pozice 1, 2 (schvaleni)

Zvolena moznost Popis

FTL41 BC ATEX 111/2 GEx dbIIC T6...T1 Ga/Gb
ATEX 112 GExdbIICT6..T1 Gb
IECEx Ex dbIIC T6...T1 Ga/Gb

IECEx Ex dbIICT6..T1 Gb

Polozka 3, 4 (Vystup)

Zvolena moznost Popis
FTL41 A2 FEL42, tfivodi¢ovy PNP 10-55 V DC
A4 FEL44, reléovy DPDT 19-253 V AC / 19-55 V DC kontakt 253 V /
6A
A8 FEL48, dvouvodicové provedeni NAMUR

Pozice 6 (kryt, material)

Zvolena moznost Popis

FTL41 B Jednoprostorovy; hlinik, lakovany

Zobrazeno naptiklad v tabulkach teplot
nasledovné:

6 Endress+Hauser
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Pozice 7 (elektrické pfipojeni)

Zvolena moznost Popis
FTL41 F Zavit M20, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P

G Zavit G 1/2 Y IP 66/68 NEMA typ 4X/6P

I Z&vit NPT 3/4, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P

Y Speciélni verze: zavit NPT 1/2, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P
1) Integrovana redukce M20 x 1,5 na G 1/2

Polozka 10 (Typ sondy)

Zvolena moznost Popis
FTL41 1 Kompaktni provedeni
2 ProdluZovaci trubka
3 Provedeni s kratkou trubkou

nasledovné:

Zobrazeno napfiklad v tabulkach teplot

Polozky 11, 12 (délka senzoru; material)

Zvolena moznost Popis

FTL41 A Kompaktni provedeni; 316L
BJ Provedeni s kratkou trubkou; 316L
ag | mm L, Ra < 3,2 pm / 126 pin; 316L
D] ... vL,Ra<3,2pum/ 126 pin; 316L

Volitelné specifikace

ID Px (integrované piislusenstvi)

Zvolena moznost

Popis

FTL41 PB

Ochranna stfiska, plast
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Bezpecnostni

pokyny:

vSeobecné

Bezpecnostni

pokyny:
Zvlastni podminky

= Pfistroj je uréen k pouZiti ve vybusném prosttedi podle definice
[EC 60079-0 nebo podle ekvivalentnich narodnich norem. Pokud
neni pfftomno potencidlné vybusné prostfedi nebo pokud byla pfijata
dalsi ochrannd opatfeni: Zafizeni miiZze byt provozovano podle
specifikaci vyrobce.
Pristroje vhodné pro oddéleni zén (oznacené Ga/Gb nebo Da/Db) jsou
vzdy vhodné k instalaci v méné kritické zéné (Gb nebo Db). Kviili
prostorovym omezenim nemusi byt odpovidajici oznaceni uvedeno na
vyrobnim Stitku.
Persondl musi spliiovat néasledujici podminky pro montaz, elektrickou
instalaci, uvddéni do provozu a udrZbu pfistroje:
s Vhodné kvalifikace pro jeho ulohu a tkoly, které vykonava.
s Proskoleni na ochranu proti vybuchu.
® Jsou seznameni s narodnimi pfedpisy.
Pristroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s narodnimi
pfedpisy.
NepouZivejte pfistroj mimo specifikovany rozsah elektrickych,
teplotnich a mechanickych parametrd.
PouZivejte pfistroj pouze v médiich, vii¢i kterym maji sméacené
materialy dostatecnou odolnost.
Zabrante vzniku elektrostatického naboje:
= Na plastovych povrsich (napf. kryt, snimaci prvek, specialni
lakovéani, namontované dodatecéné desky)
= [zolované kapacity (napf. izolované kovové desky)
= V tabulkach teplot vyhledejte pfislusny vztah mezi pfipustnou okolni
teplotou pro senzor nebo pfevodnik v z&vislosti na rozsahu aplikace
a teplotni tride.
s Upravy zatizeni mohou ovlivnit vlastnosti ochrany proti vybuchu
a musi je provadét persondl opravnény k témto ¢innostem spolecnosti
Endress+Hauser.

Povoleny rozsah okolni teploty na krytu elektroniky:
> B 11,Teplotni tabulky*.

s Pro zamezeni vzniku elektrostatického naboje: Neotirejte povrchy
suchou utérkou.
= Pokud byl na kryt nebo jiné kovové ¢asti aplikovan dodate¢ny ¢i
specialni natér nebo u adhezivnich desek:
= Respektujte nebezpeci zptisobené elektrostatickym nabojem a jeho
vybitim.
= Neinstalujte pfistroj do blizkosti procesti ( < 0,5 m) vytvarejicich
silné elektrostatické naboje.
= Predchézejte vzniku jisker v disledku néraz a tfeni.

Volitelnd specifikace, ID Px = PB
Zabraiite vzniku elektrostatického naboje na ochranné stfisce (napf.
tfenim, pfi ¢isténi, udrzbé, silném priitoku média).

Endress+Hauser



Liquiphant FTL41 XA01802F-C
Bezpecnostni .
pokyny: instalace I
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1
A Zonal
1 Nddrz; zéna 0, zéna_ 1
2 Modul s elektronikou
3 Pouzdro
4 Napdjeci jednotka
5 Vedeni ochranného pospojovdni
6  Lokdlnivyrovndni potencidlu

Endress+Hauser

= Pred zahajenim provozu:
» Radné prisroubujte kryt.
= Utdhnéte zajistovaci svorku na krytu.
= V potencidlné vybusném prostiedi:
= Neodpojujte elektricky konektor napéjeni pfi zapnutém ptistroji.
= Neotevirejte kryt svorkovnicového modulu a kryt modulu
s elektronikou.
= Trvald provozni teplota pfipojovaciho kabelu / kabelové vyvodky /
vstupu kabelu:
s Zdkladni specifikace, pozice 3, 4 = A2: > T, +35K
s Zdkladni specifikace, pozice 3, 4 = A4: > T, +40 K
s Zdkladni specifikace, pozice 3, 4 = A8: > T, +20K
= Pro dosaZeni stupné ochrany IP 66/68 proved'te nasledujici:
= Radné pfisroubuijte vicko.
= Spravné namontujte kabelovy pfivod.
= DodrZujte maximalni procesni podminky v souladu s ndvodem
k obsluze od vyrobce.
= Pfi stfedné vysokych teplotach vénujte pozornost tlakové
zatiZitelnosti priruby jako faktoru teploty.
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Liquiphant FTL41

Bezpecnostni

pokyny:
spoje Ex d

Bezpecnostni
pokyny: Zéna 0

Bezpecnostni

pokyny:
oddéleni zon
zoéna 0, zéna 1

10

= Nainstalujte pfistroj tak, aby béhem pouZivani nedoslo
k mechanickému poskozeni nebo tfeni. Vénujte pozornost zejména
podminkam pritoku a instalacim nadrZe.

= Podepfete prodluZovaci trubici pfistroje, pokud je oc¢ekavano
dynamické zatiZeni.

= PouZivejte pouze certifikované kabelové prichody vhodné pro danou
aplikaci. DodrZujte ndrodni pfedpisy a normy. V souladu s tim
neobsahuji pfipojovaci svorky Zadné zapalné zdroje.

s NepouZivané prichodky utésnéte schvalenymi utéstiovacimi
zaslepkami, jeZ odpovidaji danému typu ochrany. Plastova pfepravni
tésnici zaslepka nespliiuje tento poZadavek, a je proto potfeba ji
béhem instalace nahradit.

s Vestavénd kovova utésniovaci zatka je pfezkouména a schvélena pro
ochranu proti vybuchu typu Ex d ve spojeni s danym pfistrojem.

= P¥i provozu krytu pfevodniku pfi okolni teploté pod =20 °C pouZivejte
pfislusné kabely a kabelové priichodky povolené pro tuto aplikaci.

= P¥i pfipojovani skrz kabelovou prchodku schvalenou pro tento tcel
namontujte pfisluSnou tésnici jednotku pfimo na skfin.

= Vybaveni odolné vii¢i plamenu se vstupnimi otvory se zavity typu G
neni uréeno pro nové instalace, ale pouze za uc¢elem nahrady
vybaveni ve stavajicich instalacich. Aplikace tohoto vybaveni musi
vyhovovat mistnim poZadavkidm na instalace.

Vysokotlaky posuvny nipl

Vysokotlaké posuvné pouzdro lze pouZivat k pribéznému nastaveni
spinaciho bodu a je ur¢eno k oddéleni zén, pokud je fadné
namontovano (viz navod k obsluze).

Ochranné pospojovani

Zaclenite pfistroj do mistni sité ochranného pospojovani.

= V pfipadé potfeby nebo pochyb: VyZadejte si specifikace od vyrobce.
= Nehoflavé spoje nejsou uréeny k ptipadnym opravam.

V pfipadé pouZiti za jinych neZ atmosférickych tlakd a jinych nez
atmosférickych teplot: Senzoricka ¢ast piistroje schvélena pro zénu 0
nezpisobuje vznik Zadnych nebezpedi vzniceni.

Oddélujici sténa zon je vyrobena z nerezové oceli nebo vysoce
korozivzdorné slitiny o tloustce > 1 mm.

Endress+Hauser



Liquiphant FTL41 XA01802F-C

Tabulky teplot VSeobecné poznamky

Volitelnd specifikace, ID Px = PB
Pfi pouZiti ochranné stfisky: Snizte hodnoty T, pro P1, P2, P3
0l6K.

Popisné poznamky
Pokud neni uvedeno jinak, pozice se vZdy vztahuji k zakladni
specifikaci.

1. sloupec: pozice 3, 4 = ..., A4, A8

2. sloupec: Maximalni proudové zatizeni

3. sloupec: Teplotni t¥idy T6 (85 °C) az T1 (450 °C)

Sloupec P1 az P5: Polozka (hodnota teploty) na osach odlehceni
= T,: Okolni teplota v °C
= T, Procesni teplota v °C

T, |

(P1) P2

\

TP
Z6na 0, zéna_1
Zéna 1

Zona 0,
zéna 1

Endress+Hauser 11
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Liquiphant FTL41

A2 350 mA P1 P2 P3 P4 P5
T, T, T, I T, T, T, T, T, T,
T6 -40 70 70 70 75 70 75 -40 -40 -40
T5 -40 |70 70 70 90 70 90 -40 |-40 |-40
T4 -40 |70 70 70 125 |55 125 |-40 |-40 |-40
T3..T1 -40 70 70 70 150 45 150 -40 -40 -40
A4 2A P1 P2 P3 P4 P5
T, T, T, I T, T, T, T, T, T,
T6 -40 70 70 70 75 40 75 -40 -40 -40
T5 -40 |70 70 70 90 55 90 -40 |-40 |-40
T4 -40 |70 70 70 125 | 47 125 |-40 |-40 |-40
T3..T1 -40 70 70 70 150 38 150 -40 -40 -40
A8 P1 P2 P3 P4 P5
T, T, T, I T, T, T, T, T, T,
T6 -40 70 70 70 75 70 75 -40 -40 -40
T5 -40 |70 70 70 90 70 90 -40 |-40 |-40
T4 -40 |70 70 70 125 |70 125 |-40 |-40 |-40
T3..T1 -40 70 70 70 150 70 150 -40 -40 -40
Pripojovaci udaje Obecnd Napajeci obvod Vystup
specifikace,
Pozice 3, 4
A2 U=10..55Vpg Imax = 350 mA
Poax < 0,5 W
A4 U=19..253V, 50/60 Hz 2 bezpotencialové prepinaci
nebo 19 ... 55 Vp; kontakty; 2 AEx d
Phax <25 VAnebo<1,3W
A8 U=4..82Vp NAMUR; I = 3,8 mA

12
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