l;fé);;f?{(/éé/HU/O&ZB—OO Products Solutions Services

2023-01-31

Rovid kezelési utmutato
RID14

8-csatornas terepi kijelzé
PROFIBUS® PA protokollal

PIRIOIF] I M
BJu[s

Ez a Révid hasznalati utmutaté nem helyettesiti az eszkdzhoz
tartozo Hasznalati utmutatot.

A részletes informéciokat a Haszndlati utmutato és egyéb
dokumentdcié tartalmazza.

Minden eszkodzvaltozathoz elérhetd innen:
= Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Qkostelefon/tablagép: Endress+Hauser Operations app

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation



RID14

H
0]

2. www.endress.com/deviceviewer

Endress +Hauser (1]

Order code:  XXXXX=XXXXXX
Ser.no.: XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXXXXXKCXX

I

Serial number

Endress+Hauser
Operations App

#Z Download on the
o App Store
ANDROID APP ON
P> Google Play

A0023555

Endress+Hauser



RID14 Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

1 Néhany sz6 errél a dokumentumrol ........c.ovevuiiiiiiiiiiiiiiiinininininnenens 4
1.1 SzZIMDOIUMOK . ¢ vttt ettt ettt ettt ettt ettt et et e e e 4
2  Biztonsagi utasitdsoK ........ouiiuiiiiiiii i e 5
2.1 A személyzetre vonatkozo kévetelmeények . ... ..ot e e e e i, 5
2.2 Rendeltetésszerti hasznalat . . ..o v vttt ittt ettt et ettt e et 5
2.3 Munkahelyi DIZtonSsag . .« o oo i it e e e e e e i e 5
T U1 133 o) -1V 6
2.5 TerméEKDIZEONSAG « ¢ v v vttt ettt e e 6
3 Atvétel és terméKazonoSitas .. ..vuvuriiiiii i i e e 6
T N 6

3.2 TermeKAZOMNOSITAS . v v ot v vttt ettt ettt et ettt ettt 7
3.3 TArolds €S SZAIIIEAS « v v v vt vttt e e e e e e e e e e e e e 7
3.4  TanuUsitvanyok és JOVAhAgyASOK . . . oottt e e e e e 8
L Y 3 1=Y () =T 8
4.1  Felszerelési KOvetelmENYek . . o oo v ittt i i it e et i i e 8
4.2 AmEroeszkoz felszerelbse . . ...t e e e e e e e 9
4.3 Felszerelés Utdni elleNOrZES . . . v vttt ettt ettt et ettt et e e e e 11
5  Elektromos csatlaKoztatas .......c.ovuiuiniiiiniiiiiiii it iiiiiiiiiiieiaaeaenes 11
5.1  Csatlakozdsi kGvetelmenyek . . . ..ottt e e e e e e e e, 11
5.2 A méréeszKOz csatlakozZtatdsa « v o v v vt vttt ettt e e e 11
5.3 Védelmi fokozat DIZtOSItASA « v« v vt vt i it i e e e e e e e 16
5.4  Csatlakoztatds Utdni ellenOrzes . ..o vt ittt ittt ettt et e et 16
6 MUKOdEsi IehetSEgeK .vvuuieiiiiiii ittt 17
6.1 A miikodési lehetdségek AtteKINTESE « v vttt ittt i i i et i e e e e 17
6.2  Belépés a kezelémentibe a kezel6eszKOzzel . ..o v v vttt e e e e e e 19
6.3  HardverbedllltASOK « . o v v vttt ittt ettt ettt et et e e e e e 20
6.4 Az eszkOz KonfIQUIAlASa . .« oottt e e e e e e e e e 22

Endress+Hauser 3



Néhany sz6 errél a dokumentumroél RID14

1 Néhany sz6 err6l a dokumentumrél

1.1 Szimbdlumok

1.1.1 Biztonsagi szimbélumok

__
Ez a szimbdlum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyésa sulyos vagy haldlos sériilléshez vezet.

A FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagydsa sulyos vagy haldlos sértiléshez vezethet.

A VIGYAZAT
Ez a szimbélum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa kdnnyebb vagy kdzepes sulyossagu sértléshez vezethet.

Ez a szimbolum olyan eljardsokat és egyéb tényeket jeldl, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sérulést.

1.1.2 Elektromos szimbdélumok

Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés
-== Egyenaram ~o Véltakozo6 aram
~ Egyendram és valtakozo dram | Foldcsatlakozas

Foéldelt kapocs, amely a kezel6t illetéen
egy foldelérendszeren keresztiil van
foldelve.

Szimbdélum | Jelentés

@ Potencialkiegyenlit6 csatlakozas (PE: védéfoldelés)
Foldeld csatlakozok, melyeket minden mas csatlakozas kialakitasa elétt foldelni kell.

A foldeld csatlakozok a késziilék belsejében és kiilsején helyezkednek el:
= Belsé foldel6 csatlakozd: a potencidlkiegyenlités a tdphalézathoz van csatlakoztatva.
= Kiilsé foldeld csatlakozo: a késziiléket az tizem foldel6 rendszeréhez csatlakoztatja.

1.1.3 Bizonyos tipusu informacidkra vonatkoz6 szimb6lumok
Szimbélum | Jelentés Szimbélum | Jelentés
Megengedett . . Elényben részesitett
Megengedett eljarasok, folyamatok Elényben részesitett eljarasok,
vagy tevékenységek. folyamatok vagy tevékenységek.
Tilos ﬂ Tipp
Tiltott eljarasok, folyamatok vagy Tovabbi informéciokat jelez.
tevékenységek.
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Biztonsagi utasitasok

Szimbélum | Jelentés Szimbélum | Jelentés
Dokumentdciéra valé hivatkozas Oldalra valé hivatkozéas
Abraéra valo hivatkozés 1,2,3 Lépések sorrendje
Le Egy lépés eredménye @ Szemrevételezés

1.1.4 Az abrakon 1év6 szimbélumok
Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés
1,2,3,. Tételszamok i, B2, .. Lépések sorrendje
AB,C, .. Nézetek A-A,B-B, C-C, ... Szakaszok

72N

Veszélyes tertilet

A

Biztonsagos teriilet (nem veszélyes
teriilet)

2 Biztonsagi utasitasok

2.1 A személyzetre vonatkoz6 kovetelmények

A személyzetnek az alabbi kdvetelményeket kell teljesitenie a feladatai elvégzése érdekében:

» Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfeleld szakképesitéssel
rendelkeznek.

» Rendelkeznek az iizem tulajdonosanak/lizemeltet6jének engedélyével.

» Ismerik a sz6vetségi/nemzeti szabalyozasokat.

» A munka megkezdése elétt elolvassék és értelmezik az utmutato, a kiegészité
dokumentécio, valamint a tanudsitvanyok szerinti utasitasokat (az alkalmazastol fiiggéen).

» Betartjak az utasitdsokat és az alapvet6 feltételeket.

2.2 Rendeltetésszeri hasznalat

= Az eszk0z egy terepi kijelz6 terepi buszhoz val6 csatlakoztatashoz.

= Az eszkozt terepen torténd felszerelésre tervezték.

= A gyart6 nem vallal felel6sséget a helytelen vagy a rendeltetésszertitél eltéré hasznalatbol
eredd karokeért.

= A biztonsagos tizemeltetés csak a Hasznalati utasitasok betartasa esetén garantalhato.

= Csak a megengedett hémérsékleti tartomanyban miikddtesse az eszkozt.

2.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszkdzon és az eszkdzzel végzett munkak esetén:
» Viseljen a nemzeti el6irdsoknak megfelelé egyéni védéfelszerelést.

Endress+Hauser 5



Atvétel és termékazonositas RID14

2.4 Uzembiztonsag

Az eszkoz karosodasal
» Az eszkozt csak megfeleld és izembiztos miiszaki allapotban muikddtesse.
» Az lizemeltet6 felel az eszkdz zavartalan miikodéséért.

2.5 Termékbiztonsag

Ez a méréeszkoz a jo muiszaki gyakorlatnak megfeleléen, a legmagasabb szintd biztonsagi
kovetelményeknek valé megfelelés szerint lett kialakitva és tesztelve, ezaltal biztonsagosan
lzemeltetheté allapotban hagyta el a gyarat.

Megfelel az altaldnos biztonsagi eléirdsoknak és a jogi kdvetelményeknek. Az
eszkozspecifikus EU-megfelel6ségi nyilatkozatban felsorolt EU-irdnyelveknek is megfelel. A
gyarto ezt a CE-jelolés eszkdzon valo feltlintetésével erésiti meg.

3 Atvétel és termékazonositas

3.1  Atvétel
Az eszkoz atvételekor az aldbbiak szerint jarjon el:
Ellenérizze, hogy a csomagolas sértetlen-e.

Ha sértilést észlel:
Az 6sszes sériilést azonnal jelentse a gyarténak.

3. Ne épitsen be sériilt alkatrészeket, maskiilénben a gyarté nem garantdlja az anyag
ellenalloségat vagy az eredeti biztonsagi kévetelményeknek valé megfelelést, és nem
véllal felel6sséget az esetleges kovetkezményekeért.

4. Hasonlitsa 6ssze a csomag tartalméat a megrendelés tartalmaval.
Tévolitsa el az dsszes széllitdskori csomagoléanyagot.

Az adattdblan feltiintetett adatok megegyeznek a szallitolevélen szereplé megrendelési
informéciokkal?

7. Mellékelve van a miiszaki dokumentacié és minden mas sziikséges dokumentum, pl.
tanusitvanyok?

ﬂ Ha ezen feltételek egyike nem teljesiil, forduljon az Ertékesitési kézponthoz.

6 Endress+Hauser



RID14 Atvétel és termékazonositas

3.2 Termékazonositas

Az eszkdz azonositdsahoz az alabbi lehetéségek allnak rendelkezésre:

= Az adattdblan feltiintetett jellemzék

» [rja be az eszkéz adattabljan taldlhaté sorozatszamot a Device Viewer alkalmazasba
(www.endress.com/deviceviewer): megjelenitésre keriil az eszk6zzel kapcsolatos minden
adat, valamint az eszkdzhoz mellékelt Miszaki dokumentacié attekintése.

» [rja be az adattablén feltiintetett sorozatszamot az Endress+Hauser Operations
alkalmazasba, vagy az Endress+Hauser Operations alkalmazas segitségével olvassa be az
adattablan 1év6 2-D matrix kodot (QR-kod): megjelenik az eszkozre és az eszk6zh6z tartozo
muszaki dokumentaciora vonatkozo dsszes informacio.

3.2.1 Adattabla
A megfelel6 eszkoz?

Az adattéblan az alabbi informéciok talalhatok az eszkodzrél:

= Gyértd azonositasa, eszkdz megjeldlése

= Rendelési kod

= Bovitett rendelési kod

= Sorozatszam

= Cimke neve (TAG)

= Miszaki értékek: tdpfesziiltség, &ramfelvétel, kérnyezeti hémérséklet, kommunikacio-
specifikus adatok (opcionalis)

= Védelmi fokozat

= Jovahagyéasok szimbolumokkal

» Hasonlitsa dssze az adattablan szereplé adatokat a megrendeléssel.

3.2.2 A gyarté neve és cime

A gyart6 neve: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

A gyart6 cime: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang vagy www.endress.com

3.3 Tarolas és szallitas
Tarolasi hémeérséklet: =40 ... +80 °C (=40 ... +176 °F)
Maximalis relativ paratartalom: < 95% az IEC 60068-2-30 szerint

Térolashoz és szallitdshoz gy csomagolja be az eszkdzt, hogy az titésekkel és kiilsé
behatasokkal szemben megbizhatéan védve legyen. Az eredeti csomagolas nyujtja a
legjobb védelmet.

Térolas soran kertilni kell a kévetkezd kérnyezeti hatasokat:
= Kozvetlen napfény

= Forr¢ targyak kozelsége

s Mechanikus rezgések

= Agressziv kbzeg

Endress+Hauser 7



Felszerelés RID14

3.4 Tanusitvanyok és jévahagyasok

ﬂ Az eszkdzre érvényes tanusitvanyok és jovahagyasok: 1dsd az adattablan talalhaté
adatokat

ﬂ Joévahagyassal kapcsolatos adatok és dokumentumok: www.endress.com/deviceviewer -
(adja meg a sorozatszamot)
3.4.1 PROFIBUS

A terepi kijelzé sikeresen atment a PROFIBUS PA fizikai réteg tesztjén. ,Nem aktiv” busz
felhasznaloként nem zavarja a Profibus adatforgalmat.

4 Felszerelés

4.1 Felszerelési kovetelmények
A Kkijelzét terepi haszndlatra tervezték.

Mikoédési hdmérséklet tartomanya: -40 ... +80 °C (=40 ... +176 °F)

ERTESITES

Magas hémérsékleten a kijelz6 élettartama lecs6kken
» Ha lehetséges, ne hasznalja az eszkézt a felsé hdmérséklethatar kortli tartomanyban.

A kijelz6 < =20 °C (-4 °F) h6mérsékletek esetén lassan reagal.

A Kijelz6 leolvashatésaga nem garantalhaté < -=30 °C (=22 °F) hémeérsékleten.

Magassag 2000 m (6561.7 ft) tengerszint feletti magassagig
Tulfesziiltségi kategoria IL. tulfesziiltségi kategéria
Szennyezés mértéke Szennyezési fokozat: 2

8 Endress+Hauser



RID14 Felszerelés

4.1.1 Méretek

132 (5.2)

135 (5.3)
121l(4.8)

112 (4.4) |
166 (6.5 |

A0011152

1 A terepi kijelz6 méretei mm-ben (inch)

4.1.2 Felszerelés helye

A beépités helyén az eszkoz megfeleld beépitéséhez sziikséges feltételekkel (mint a kérnyezeti
hémérséklet, védelmi fokozat, klimaosztaly stb.) kapcsolatos informéciok a Hasznalati
utmutaté ,Miszaki adatok” fejezetében talalhatok .

4.2 A méréeszkoz felszerelése

Az eszkoOz kozvetleniil a falra szerelhet6 > 10. Csére szereléshez - 3,B10
rogzitékonzol is elérhetd .

A hattér-vilagitasos kijelzé négy kiilénbdz6 pozicidban rogzitheté > B 9.

4.2.1 A Kijelz6 elforgatasa

A0023724

2 Terepi kijelz6, 4 kijelzési pozicid, 90™os lépéskizbkben szerelhetd fel

Endress+Hauser



Felszerelés RID14

A kijelz6 90°-o0s 1épéskdzokben forgathato.
1. Tavolitsa el a fedélbilincset (1) és a haz fedelét (2).
2. Valassza le a kijelz6t (3) az elektronikai egységrél (4).
3. Forditsa a kijelz6t a kivant poziciéba, majd helyezze fel az elektronikai egységre.
4

Tisztitsa meg a menetet a haz fedelében és a haz alapjaban, és sziikkség esetén kenje
meg. (Ajanlott kenéanyag: Kliiber Syntheso Glep 1)

5. Csavarozza vissza a haz fedelét (2) az O-gytirtivel egytitt, és illessze vissza a
fedélbilincset (1).

4.2.2 Felszerelés kozvetleniil a falra
Az eszkdz kozvetleniil falra torténd felszereléséhez az alabbiak szerint jarjon el:
1. Furjon 2 lyukat.

2. Rogzitse az eszkozt a falra 2 csavarral (@ 5 mm (0.2 in)).

4.2.3 Csére torténé szerelés
A rogzitékonzol 1,5 és 3,3" kozotti atmérdji csévekhez hasznéalhato.

A kiegészit6 szerellemezt az 1,5" és 2,2" kozotti atmérdji csdévekhez kell haszndlni. A 2,2" és
3,3"kozotti atmérdji csévekhez nincs sziikség szerelélemezre.

Az eszkoz csére torténd felszereléséhez az aldbbiak szerint jarjon el:

A0011258
3 A terepi kijelzé csére torténd felszerelése 1,5"és 2,2" k6zotti dtmérdjii csévekhez valo
régzitékonzollal

1 Szerel6lemez
2 Régzitékonzol
3 2db M6 anya

10 Endress+Hauser



RID14 Elektromos csatlakoztatas

4.3 Felszerelés utani ellenérzés
A készilék beépitése utdn mindig végezze el az alabbi ellenérzéseket:

Késziilék allapota és specifikacioi Megjegyzések
Sérilt a méréeszkodz? Szemrevételezés
A tomités sértetlen? Szemrevételezés

Az eszkoz biztonsagosan rogzitve van a falhoz vagy a szerel6lemezhez? -

A héz fedele szorosan rogzitve van? -

Az eszkéz megfelel a mérési pont specifikacioinak, pl. kdrnyezeti hémérséklet stb.? | Lasd a 'Miiszaki adatok' részben

5 Elektromos csatlakoztatas
5.1 Csatlakozasi kovetelmények

ERTESITES

Az elektronika egyes részeinek megsemmisiilése vagy meghibasodasa
» A ESD - Elektrosztatikus kistilés. Védje a kapcsokat az elektrosztatikus kistilés ellen.

A FIGYELMEZTETES

A veszélyes teriileten helyteleniil csatlakoztatott berendezés robbanasveszélyes
» Ha Ex-tanusitott eszkdzoket csatlakoztat, kérjiik, vegye figyelembe a jelen Hasznalati

ERTESITES

Az elektronika ténkremehet, ha az egység nem megfeleléen van csatlakoztatva

» Kapcsolja ki a tapfesziiltséget a késziilék beépitése vagy csatlakoztatdsa el6tt. Ennek
figyelmen kiviil hagyasa az elektronika alkatrészeinek megsemmisiilését eredményezheti.

» Az oszlopcsatlakozé csak a kijelzé csatlakoztatdsara szolgal. Mds eszkézok csatlakoztatasa
az elektronika egyes alkatrészeinek ténkremeneteléhez vezethet.

Az eszkozok kétféleképpen csatlakoztathatok a PROFIBUS® PA-hoz:

= Hagyoményos kabeltémszelencén keresztiil
= Terepibusz-csatlakozon keresztil (opcionalis, kiegészitéként kaphato)

5.2 A méroeszkoz csatlakoztatasa

5.2.1 A kabel csatlakoztatasa a terepi kijelz6hoz
A terepi kijelz6 bekétéséhez a kdvetkezéképpen jarjon el:

Endress+Hauser 11



Elektromos csatlakoztatas RID14

A0012568

4 A terepi kijelzé hdzdnak felnyitdsa

1. Nyissa fel vagy tavolitsa el a kdbeltdmszelencét a terepibusz-csatlakoz6 hasznélatdhoz
(opciondlis kiegészito).

Téavolitsa el a fedélbilincset.

Téavolitsa el a haz fedelét.

Tévolitsa el a kijelz6t.

Téavolitsa el a csavarokat az elektronikai egységbél.

Tévolitsa el az elektronikai egységet.

Vezesse at a kdbelt a kabelbemeneten, vagy tekerje be a terepibusz-csatlakozét a hazba.
Csatlakoztassa a kabelt > 5 B13

Az 6sszeszerelés forditott sorrendben torténik.

S B B S B B B

12 Endress+Hauser



RID14 Elektromos csatlakoztatas

Bekotési utmutato

+
PROFIBUS’ PA

A0021496

5 Kapocskiosztds

Kapocs Kapocskiosztas

+ PROFIBUS® PA csatlakozas (+)

PROFIBUS® PA csatlakozas (-)

5.2.2 Csatlakoztatas PROFIBUS® PA-hoz

Az eszkozok kétféleképpen csatlakoztathatok a PROFIBUS® PA-hoz:
= Hagyomanyos kabeltdmszelencén keresztil
= Terepibusz-csatlakozén keresztiil (opcionalis, kiegészit6ként kaphatd)

ERTESITES

Az elektromos fesziiltség karosithatja az eszkozt és a terepibusz-kabelt

» Kapcsolja ki a tapfesziiltséget a késziilék beépitése vagy csatlakoztatésa elétt.

» Javasoljuk, hogy az egységet a foldel6csavarok egyikén keresztiil foldelje le.

» Ha a terepibusz-kdabel arnyékoldsa egynél tébb ponton van leféldelve a kiegészité
potencidlkiegyenlités nélkili rendszerekben, akkor a halézati frekvencidnak megfeleld
aramok keletkezhetnek, melyek karosithatjak a kabelt vagy az arnyékoldast. llyen esetekben
a terepibusz-kabel drnyékolasat csak az egyik oldalon kell féldelni, vagyis nem lehet a haz
féldel6kapcsahoz csatlakoztatni. A nem csatlakoztatott drnyékoldst szigetelni kell!

ﬂ Javasoljuk, hogy a terepi buszt ne hasznélja hagyoményos kébeltémszelencékkel. Ha csak
egy mérdeszkozt is lecserél egy késébbi idépontban, a buszkommunikaciot meg kell
szakitani.

Endress+Hauser 13



Elektromos csatlakoztatas RID14

Kabeltomszelence vagy bemenet
ﬂ Vegye figyelembe az altaldnos eljarastis > B 11

A0012571

6 Csatlakozds a PROFIBUS® PA terepibusz-kdbelhez
1 Kapcsok - terepi busz kommunikdcid és tdpelldtds

2 Belsé féldelékapocs

3 Kiilsé féldelékapocs

4

Arnyékolt terepibusz-kdbel

= A terepibusz-csatlakozas (1+ és 2-) kapcsai polaritasfiiggetlenek.
s Vezetd keresztmetszete:

Max. 2.5 mm? (14 AWG)
= A csatlakoztatdshoz mindig arnyékolt kabelt hasznaljon.

Terepibusz-csatlakoz6

Opcionalisan egy terepibusz-csatlakozé is becsavarozhat6 a terepi hazba a kabeltémszelence
helyett. A terepibusz-csatlakozok kiegészitéként rendelheték az Endress+Hauser-t6l (lasd a
,Kiegésziték” cimt részt a Hasznalati utmutatéban).

A PROFIBUS® PA csatlakozasi technologiaja lehetévé teszi a mérdeszkézok egységes
mechanikus csatlakozok, pl. T-boxok, csatlakozédobozok segitségével torténd csatlakoztatasat
a terepi buszhoz.

Ez az el6éregyartott eloszté modulokat és dugaszolhaté csatlakozékat alkalmazé

csatlakoztatési technoldgia jelentés elényodket kindl a hagyoményos vezetékekkel szemben:

= A terepi eszk6z6k a normal miikddés soran barmikor eltavolithatok, cserélheték vagy
hozzdadhaték. A kommunikacié nem szakad meg.

= A telepités és a karbantartas jelent6sen egyszertbb.

= A meglévé kabelinfrastruktura azonnal felhasznalhaté és bévithetd, példaul 4j csillag
elosztok 4 csatornds vagy 8 csatornds elosztémodulok felhasznaldsaval torténé
kiépitésekor.
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Tapvonal / T-box drnyékolds

Mindig jé EMC tulajdonsagokkal rendelkezé kabeltdmszelencéket hasznéljon, ahol lehetséges,
korbefutd kabelarnyékolassal (iriszrugd). Enhez minimalis potencidlkiilénbség, esetleg
potencidlkiegyenlités sziikséges.

= A PA kabel arnyékoldsa nem szakadhat meg.
= Az drnyékolds csatlakozasat mindig a lehet6 legrévidebbre kell kialakitani.

Idedlis esetben az iriszrugokkal ellatott kabeltomszelecéket kell hasznélni az arnyékolas
csatlakoztatéséara. A tomszelence belsejében talalhato iriszrugé koti 6ssze az arnyékolast a T-
box héazaval. Az arnyékolo fonat az iriszrug6 alatt helyezkedik el.

A pancélozott menet meghuzasakor az iriszrugd az arnyékoldshoz nyomaédik, ezaltal
vezet6képes érintkezés jon létre az drnyékolas és a fémhaz kozott.

A csatlakozodobozt vagy a dugaszolhaté csatlakozast az arnyékolas (Faraday-kalitka)
részének kell tekinteni. Ez killénésen vonatkozik a tavoli dobozokra, ha ezek egy dugaszolhaté
kébel segitségével vannak eqy PROFIBUS® PA eszk6zhoz csatlakoztatva. Ilyen esetekben
fémcsatlakozét kell haszndlni, ahol a kdbeldrnyékolds a csatlakozéhdzhoz van csatlakoztatva
(pl. végzarassal el6zetesen ellatott kabelek).

MZOXl 5/
NPT 1727

SW/AF 26

A0021497

7 Csatlakozék a PROFIBUS® PA terepi buszhoz valé csatlakoztatdshoz

Tiikiosztas / szinkédok

1 Terepibusz-csatlakozd D 7/8" csatlakoz6 D M12 csatlakozo

2 Terepi kijelz6 1.1 Barna vezeték: PA+ (1. kapocs) 1.1  Sziirke vezeték: arnyékolas
1.2 Zold-sarga vezeték: foldelés 1.2 Barna vezeték: PA+ (1. kapocs)
13 Kék vezeték: PA- (2. kapocs) 13 Keék vezeték: PA- (2. kapocs)
1.4 Sziirke vezeték: drnyékolas 1.4 Zold-sarga vezeték: foldelés
1.5 Pozicionalo kulcs 1.5 Pozicionalo kulcs
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Csatlakozé miiszaki adatai:
= Védelmi fokozat: IP 67 (NEMA 4X)
= Kornyezeti hémeérséklet: -40 ... +105 °C (=40 ... +221°F)

5.3 Védelmi fokozat biztositasa

Az eszk6zok megfelelnek az IP 67 védelmi fokozat kdvetelményeinek. A kévetkezé pontok

betartasa kotelez6 annak biztositasa érdekében, hogy az IP 67 védelem garantélt legyen a

beépités vagy a szervizelés utan:

® A haz tomitésének tisztdnak és sértetlennek kell lennie, amikor behelyezi a horonyba. A
témitést meg kell tisztitani, meg kell szaritani vagy ki kell cserélni.

= A csatlakozokabeleknek a megadott kiilsé atméréjiieknek kell lennitk (pl. M16 x 1,5,
kabelatmér6 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.39 in)).

= Cserélje ki az 6sszes hasznalaton kiviili kdbelbemenetet vakdugoéra.

s A kébelbemeneti tomitést nem szabad eltavolitani a kdbelbemenetrél.

= A haz fedelét és a kdbelbemeneteket biztonsédgosan le kell zarni.

= Oly mddon épitse be az eszkézt, hogy a kédbelbemenetek lefelé nézzenek.

5.4 Csatlakoztatas utani ellenérzés

A késziilék elektromos beépitésének befejezése utdn hajtsa végre a kévetkezo ellenérzéseket:

Késziilék allapota és specifikacioi Megjegyzések

A kébelek és az eszkoz sértetlenek (vizudlis ellenérzés)? -

Elektromos csatlakoztatas Megjegyzések
A tapfesziiltség megfelel az adattablan szereplé értékeknek? 9...32 Vpe
A felhasznalt kabelek megfelelnek a megadott specifikéciéknak? Terepibusz-kabel, l1asd a

Hasznélati utmutatot

A kabelek nincsenek megfeszitve? -

A tapfesziiltség és a jelkdbelek megfelel6en vannak csatlakoztatva? > B13

Minden csavaros kapocs szorosan meg van huzva, és a rugoés kapcsok csatlakozésai -
ellendrizve lettek?

Minden kébelbelépési pont hasznalatban van, megfeleléen meg van hizva és szigetelve | -
van? A kébelek ,vizcsapdaval” lettek elhelyezve?

Minden hazfedél fel lett szerelve és biztonsdgosan lett rogzitve? -

Minden 6sszekétéelem (T-dobozok, csatlakozodobozok, csatlakozok stb.) megfelelgen -
csatlakozik egymashoz?

Minden terepibusz-szegmens mindkét végén le van zérva egy busz terminétorral? -

A terepibusz-kébel max. hossza a terepibusz-specifikacioknak megfelel6en lett Lasd a kabelspecifikaciokat
figyelembe véve? a Hasznalati utmutatéban
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Miikodési lehet6ségek

Elektromos csatlakoztatas

Megjegyzések

A ledgazéasok max. hossza a terepibusz-specifikdcioknak megfeleléen lett figyelembe
véve?

A terepibusz-kabel teljesen arnyékolt (90%) és megfeleléen van foldelve?

6 Miikodési lehet6ségek

6.1 A miikodési lehetdségek attekintése

6.1.1  Kijelzé

<= [ [N
1

8 A terepi kijelzé folyadékkristdlyos kijelzdje

[

értékjelzéssel
2 Meért érték kijelzése, ,Rossz mért érték dllapot” dllapotjelzés
3 14 szegmensti kijelz6 a mértékegységekhez és iizenetekhez
4 ,Kommunikdcié” szimbdlum
5 A paraméterek nem médosithatok” szimbdélum
6 %" mértékegység
7 ,Bizonytalan mért érték dllapot” szimbdlum

A0012574

Oszlopdiagramos kijelzés 10%-os lépéskozzel, tul alacsony (1a tétel) és tul magas (1b tétel)

A hattér-vilagitasos LCD kijelzé oszlopdiagramot (0-100) és nyilakat tartalmaz a mérési
tartomany feletti vagy alatti mért értékek jelzésére. Az analog folyamatértékek, a digitalis
allapot és a hibakddok a 7 szegmenst teriileten jelennek meg. Itt legfeljebb 8 érték jelenithet6
meg 2 és 20 mésodperc kozotti valtakozasi idével. Egyszert szoveg jelenitheté meg a 14

Endress+Hauser
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szegmensbdl allé tertleten (a széveg legfeljebb 16 karakterbél allhat, és sziikség esetén
gorgethetd).

A kijelz6 a mért érték minéségét is megjeleniti. Ha a kijelzett érték allapota ,good” (jo) (0x80-
as vagy magasabb érték), akkor nem vilagit szimbolum, és a kijelzé normal tizemallapotban
marad. Ha a kijelzett érték allapota ,uncertain” (bizonytalan) (0x40 és 0x7F kozotti érték), az
,2Uncertain measured value status” (bizonytalan mért érték allapot) szimbélum vilagit. Ha az
allapot ,bad” (rossz) (0x40 alatti érték), akkor a kijelz6 7 szegmensti teriiletén ,BAD” felirat
és azon csatorna szama jelenik meg, ahol a rossz érték kozzétételre kertlt. A csatorna szdma
is megjelenik a 14 szegmensbél &ll6 tertleten.

6.1.2 Miikodési lehetéségek
Két lehet6ség all a kezeld rendelkezésére az eszkéz konfiguraldsara és tizembe helyezésére:
1. Konfiguraciés programok

Az eszkozspecifikus paraméterek konfiguraldsa a szerviz interfészen (CDI) keresztil torténik.
Erre a célra egy specilis eszkozilleszté (DTM) all rendelkezésre az FDT operacios programhoz
(pl. DeviceCare, FieldCare) - 19.

A DTM-f4jl letoltheté: www.endress.com/download - Select device driver (eszkozilleszté
kivalasztasa) - Type (tipus) - Select product root (termékalap kivalasztasa).

2. Miniatiir kapcsolok (DIP-kapcsolok) kiilonféle hardverbeallitasokhoz

A kovetkezé hardverbedllitdsokat végezheti el a terepibusz-interfészen az elektronikai modul
miniattr kapcsoloival (DIP-kapcsolokkal) > B 20:

= Bedllitds annak meghatarozasara, hogy a mtkddtetés DIP-kapcsolokkal vagy tavolrdl, a
DTM-en keresztil lehetséges

= Azon buszfelhasznalok cimének bedllitdsa, akiknek az értékeit meg kell jeleniteni

= Ofszet konfigurélasa
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A0021500

9 Hardverkonfigurdcié DIP-kapcsolékkal

1 ON kapcsolddllds
2 OFF kapcsolddllds
3 Irdsvédelem

ﬂ Csak 2 kijelzési érték konfiguralhaté a DIP-kapcsolokkal torténé miikodtetés esetén.

Feliigyeleti lizemmoéd
A terepi kijelz6 kizarolag felligyeleti eszkézként miikodik, azaz nem jelenik meg a buszon
sajat cimmel rendelkezé aktiv felhasznaléként és nem néveli a busz forgalmat.

A terepi kijelzé elemzi a buszon 1év6 aktiv eszkdzoket. A cimuk segitségével ezek az eszkdzok

DTM tizemelés haszndlata esetén akar 8, DIP-kapcsolos tizemelés esetén legfeljebb 2

csatornahoz rendelheték hozza.

ﬂ A PROFIBUS protokollon keresztiili mikodtetés nem lehetséges, mivel a kijelz6 csak
feliigyeleti funkciéval rendelkezik!

6.2 Belépés a kezel6meniibe a kezel6eszkézzel

ERTESITES

A robbanasvédelem megsziinik, ha a haz nyitva van
» Az eszkozt a veszélyes teriileten kivil kell konfiguralni.

Az eszkoz FieldCare Device Setup szoftverrel torténd konfiguralasahoz csatlakoztassa az
eszkozt a szadmitdgépéhez. Ehhez sziiksége lesz egy specidlis interfészadapterre, a Commubox
FXA291-re (lasd a Hasznélat utmutato ,Kiegészit6k” c. részét).

Dugja be az interfészkabel négytis csatlakozdjat az eszkdz megfeleld aljzatdba, illessze be a
szamitégép USB-csatlakozojat egy szabad USB-nyilasba.
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A PC konfiguracios szoftver segitségével térténé konfiguralassal kapcsolatban tovdbbi
informaciokat a Hasznalati itmutatéban talal.

Ha a DTM-mel rendelkezé PROFIBUS PA kijelzét CDI interfészen keresztiil konfiguralja,
akkor a buszon keresztiil nem szabad tapellatast biztositani!

Az eszkdzzel vald kapcesolat 1étrehozésahoz a miikédést a DIP-kapcsoldk segitségével
,Remote” (Tavoli) allasba kell allitani. Ezenkiviil a DIP-kapcsoldkkal engedélyezhet6 és
letilthaté irdsvédelmet le kell tiltani, hogy a terepi kijelzé paraméterei a DTM-en
keresztill médosithaték legyenek.

A DIP-kapcsolék leirasa a ,Hardverbedllitdsok” c. részben taldlhaté > B 20.

6.3 Hardverbeallitasok

A hardveres irasvédelem a terepi kijelz6n beluli DIP-kapcsolokkal kapcsolhato be és ki. Ha az
irdsvédelem engedélyezve van, a paraméterek nem modosithatok.

Az irdsvédelem aktudlis allapota a ,Locking status” (Zaroldsi allapot) paraméterben jelenik
meg.
A DIP-kapcsol6 beéllitasdhoz az aldbbiak szerint jarjon el:

Tavolitsa el a haz fedelét, és tavolitsa el a kijelz6t > 4 B 12

2. Sziikség szerint konfiguralja a DIP kapcsolét. ,ON” bekapcsolva = funkci6 be van
kapcsolva, ,OFF” bekapcsolva = funkci6 ki van kapcsolva.

Csatlakoztassa a kijelz6t az elektronikdhoz.

4. Zarjale ésrogzitse a haz fedelét.

ON

OFF

A0021499

10 A terepi kijelz6 hardveres konfigurdldsa

— lr)atar fAddress Set 7 All 7 7 DIP
ON
(O 2 | | | ] Il Il Il ]
1 2 4 8 16 32 64 Offset Al2  Write Remote
protect

A0051892

11 A DIP-kapcsolok kiosztdsa

20 Endress+Hauser



RID14 Mikédési lehetéségek

6.3.1 Az irdsvédelem be- és kikapcsolasa

Az irasvédelem be- és kikapcsolédsa a ,, WRITE LOCK” DIP-kapcsoléval térténik. Ha az
irasvédelem aktiv (, WRITE LOCK” ,ON”), akkor a paraméterek nem modosithatok. Az
irdsvédelem aktudlis allapota a ,Locking status” (Zarolasi allapot) paraméterben jelenik meg.
Ha az irdsvédelem aktiv (, WRITE LOCK” ,ON”), akkor egy lakat szimbolum vilagit a kijelzén.

6.3.2 Valasztas a DIP-kapcsoldkkal és a tavvezérléssel torténé miikodtetés kozott

ﬂ Ha az eszkézt DIP-kapcsoldkkal mikodtetik, akkor is csak 2 érték jelenik meg, még akkor
is, ha kordbban tobb kijelzési értéket allitottak be a konfiguracids szoftverben.

Az oszlopdiagram nem jelenik meg, ha az eszkdzt DIP-kapcsolékkal muikddtetik.
A ,Remote/DIP” DIP-kapcsol6 segitségével a felhasznalok meghatarozhatjak, hogy a
konfigurélas a helyszinen a DIP-kapcsolok hasznalataval, vagy tavolrol a DTM és PC
konfiguracios szoftver segitségével végezhetd. Ha a kapcsold ,OFF” (tavoli) allasban van, a

»WRITE LOCK” kivételével az 6sszes kapcsold le van tiltva. Ha a kapcsol6 ,ON” &llasban van,
akkor az 6sszes DIP-kapcsolé miikédik, és a DTM-en keresztiili mikdédtetés nem lehetséges.

6.3.3 A buszcim beallitasa

A DIP-kapcsolokkal bedllithat6 annak a Profibus PA méréeszkdznek a cime, amelynek értékeit
meg szeretné jeleniteni a terepi kijelzén.

A buszcim konfiguralasa a kévetkezéképpen térténik:

1. Az ,All/AI2” DIP-kapcsolé segitségével véalassza ki, hogy a konfiguralt cim az 1. analog
bemenetre (a kapcsolé ,ON”-ra allitva) vagy a 2. analog bemenetre (a kapcsolé ,OFF”-ra
allitva) vonatkozik.

2. Allitsa az ,Address/Offset” DIP-kapcsolét ,ON” allasba, a kijelezni kivant mér6eszkoz
buszcime az 1-64 DIP-kapcsolokkal &llithaté be. Ervényes cimtartomény: 0-125

3. Allitsa a ,Set” DIP-kapcsolét ,OFF” allasbol ,ON” allasba az eszkéz cimbeallitasanak
elfogadésa érdekében. A bedllitdsok csak akkor keriilnek elfogaddsra, ha a ,Set”
kapcsolot ,,OFF”-rél ,,ON”-ra 4llitjdk. Amennyiben bekapcsolt irdsvédelem mellett ugy
kapcsolja be az eszkdzt, hogy a ,Set” kapcsolé ,ON” &lldsban van, vagy a ,Set” kapcsolot
,OFF”-rél ,ON” 4llasba helyezi, az nem eredményez semmilyen valtozast.

Ha az dsszes DIP-kapcsolé a cimre van beallitva, a 127-es cim konfiguralhaté. Ez térli a
csatorna beallitasait. A kordbban beéllitott csatorna ilyen médon ismét letilthato.

A 126-0s cim nem érvényes a sziikséges adatcsere telegramhoz (Data Exchange
Telegram). Az eszkoz konfiguraciés hibat jelenit meg ezzel a cimmel.
6.3.4 Ofszet konfiguralasa

A DIP-kapcsol6 segitségével bedllithaté a megjelenitendd érték elsé bajtjanak indexe (ofszet)
az adatforras beallitott buszciméhez viszonyitva.
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A beallités a kévetkez6képpen torténik:

1.

6.4

Az ,Al1/AI2” DIP-kapcsol6 segitségével valassza ki, hogy a konfiguralt ofszet az 1.
analog bemenetre (a kapcsold ,ON”-ra allitva) vagy a 2. analog bemenetre (a kapcsold
,OFF”-ra allitva) vonatkozik.

Allitsa az , Address/Offset” DIP kapcsolot ,OFF” llasba, hogy konfiguraljon eqy indexet
(eltolas) az 1. analég bemenethez vagy a 2. analég bemenethez. Allitsa be ezt az indexet
(offset) az 1-64 DIP kapcsolokkal. Ervényes cimtartomany: 0-127 kézétt.

Allitsa a ,Set” DIP-kapcsolét ,OFF” allasbél ,ON” allasba az eszkdz ofszetbeallitdsanak
elfogadésa érdekében. A beédllitdsok csak akkor keriilnek elfogaddsra, ha a ,Set”
kapcsolot ,,OFF”-rol ,ON”-ra allitjdk. Amennyiben bekapcsolt irdsvédelem mellett ugy
kapcsolja be az eszkdzt, hogy a ,Set” kapcsold ,ON” &lldsban van, vagy a ,Set” kapcsolot
,OFF”-rél ,,ON” allasba helyezi, az nem eredményez semmilyen valtozast.

Az eszkoz konfiguralasa

Az eszkoz konfiguralasara vonatkozo részletes informacio a Hasznalati utmutatoban
talalhato.
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