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iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86 XAO01155T

Povezana
dokumentacija

Dodatna
dokumentacija

Certifikati in
izjave

Imetnik
certifikata

Endress+Hauser

Vsa dokumentacija je na voljo prek spletne povezave:
www.endress.com/Deviceviewer
(vnesete serijsko Stevilko s tipske ploscice).

Ce dokument $e ni na voljo, lahko narogite njegov prevod v
evropske jezike.

Pri prevzemu naprave v obratovanje upostevajte pripadajoca navodila za
uporabo naprave:
www.endress.com/<koda izdelka>, npr. TMT86

Brosura o protieksplozijski zas¢iti: CPO0021Z

BroSura o protieksplozijski zas¢iti je na voljo na spletni povezavi:
www.endress.com/Downloads

Izjava EU o skladnosti
Stevilka izjave: EC_00187

Stevilka certifikata, ki je dodana, potrjuje skladnost z naslednjimi
standardi (odvisno od izvedbe naprave).

= ENIEC 60079-0: 2018
= EN 60079-11: 2012

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni povezavi:
www.endress.com/Downloads
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XA01155T

iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86

Varnostna
navodila
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1 Vgradnja pretvornika za glavo instrumenta
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iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86 XAO01155T
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Varnostna = Upostevajte vgradna in varnostna navodila, ki so sestavni del navodil
navodila: za uporabo.
Vgradnja = Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca in vsemi drugimi

veljavnimi standardi ter predpisi (npr. EN/IEC 60079-14).

= Na voljo mora biti ohiSje, ki ustreza stopnji zas¢ite IP20 v skladu s
standardom EN/IEC 60529 ali vi$ji stopnji v skladu z namenom
uporabe in pogoji okolice.

= Naprava je primerna samo za prikljucitev na certificirano lastnovarno
opremo s protieksplozijsko za3¢ito vsaj Ex ic.

= Ce s0 izpolnjeni pogoji Ui > Uo, (Ii > Io), Ca > Ci + Ckabla in La > Li +
Lkabla, omogoca koncept energijsko omejene instalacije (Ex ic)
prikljucitev energijsko omejenih naprav ali povezanih energijsko
omejenih naprav v skladu s konceptom podjetja.

= UpoStevajte veljavne smernice pri povezovanju lastnovarnih
tokokrogov (npr. EN/IEC 60079-14, dokazovanje lastne varnosti).
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XA01155T iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86

Varnostna Naprava (prikljuéna glava) mora biti povezana z vodom za izenacevanje
navodila: elektriénega potenciala.
Pretvornik za
glavo
instrumenta
Varnostna Pri namestitvi se prepricajte, da je razmik med lastnovarnimi tokokrogi
navodila: in tokokrogi brez notranje zascite vsaj 50 mm.
Pretvornik za
montaZo na DIN-
letev
Varnostna = V nevarnih obmogjih ni dovoljeno uporabljati vmesnika CDI naprave
navodila: za nastavitev.
Posebni pogoji = Napravo je treba za¢ititi pred elektrostati¢no naelektritvijo in/ali
razelektritvijo.
Temperaturne
tabele
Tip (kataloska koda) Temperaturni razred Temperatura okolice
T6 -52°C<Ta<+58°C
TMTB82 -xxA 1 XXXXXXXXX
TMT82-XXA2XXXXXXXXX T5 -52°C<Ta<+75°C
brez displeja
T4 -52°C<Ta<+85°C
T6 -40°C<Ta<+55°C

TMT82-XxXA 1 XXXXXXXXX
TMT82-xXA2XXXXXXXXX T5 -40°C<Ta<+70°C
z displejem (TID10)

T4 -40°C<Ta<+85°C
TMT84-xXxA 1XXXXXXXXX T6 -40°C<Ta<+55°C
TMT84-XXA2XXXXXXXXX N N
TMT85-XXA 1 XXXXXXXXX T>5 -40°C<Ta<+70°C
TMT85-XXA2XXXXXXXXX Ta _40°C < Ta < +85°C
brez displeja
TMT84-xxA 1XXXXXXXXX T6 -40°C<Ta<+55°C
TMT84-XXA 2 XXXXXXXXX 5 .
TMT85-xxA 1XXXXXXXXX T5 -40°C<Ta<+70°C
TMT85-XXA 2 XXXXXXXXX T4 —40°C < Ta < +85°C
z displejem (TID10)

T6 -52°C<Ta<+58°C
TMTB@-xxAlxxxxxxx 5 _52°C<Ta<+75°C
brez displeja

T4 -52°C<Ta<+85°C
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iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86

XAO01155T

Tip (kataloska koda) Temperaturni razred Temperatura okolice
T6 -40°C<Ta<+55°C
TMT86-XxXxA 1XXXXXXX B N
z displejem (TID10) > ~40C<Ta<+70C
T4 -40°C<Ta<+85°C
TMT7x-xxx 1 XXXX T6 -50°C<Ta<+55°C
L2022x-xxx1XXXX B N
Pretvornik za glavo instrumenta » o0 C<Tas<+70C
brez displeja T4 -50°C<Ta<+85°C
TMT7x-xxx 1 XXXX T6 -40°C<Ta<+55°C
L2022x-xxx1XXXX B N
Pretvornik za glavo instrumenta TS 40 C<Ta<+70C
z displejem (TID10) T4 -40°C<Ta<+85°C
TMT7x-XXX2XXXX T6 -50°C<Ta<+43°C
L2022X-XXX2XXXX
TMT7X-XXX3XXXX T5 -50°C<Ta<+58°C
LZOZZX-?{XXBXXXX T4 -50°C < Ta < +85°C
Pretvornik za montaZo na DIN-letev

Podatki o
elektricéni
prikljuéitvi

Tip

Elektri¢ne lastnosti

TMT82 HART®
Kataloska koda:
TMT82-XxXA1XXXXXXXXX
TMT82-XX A2 XXXXXXXXX

Napajanje

(prikljucni sponki + in -)

Tokokrog senzorja

(sponke 3 do 7)

Najv. prikljuéne vrednosti

ExiclIC
ExiclIB
ExicllA

Ui <42 Vpce

li = brezpredmetno (tokovno
krmiljen tokokrog)

Pi = brezpredmetno

Ci = zanemarljivo majhna

Li = zanemarljivo majhna

Uo < 7.6 Vpc
Io<13mA
Po <24.7 mW

Lo=10mH Co=1pF
Lo=50mH Co=4.5pF
Lo=50mH Co=6.7 uF
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XA01155T iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86

Tip Elektri¢ne lastnosti

TMT71, TMT72 Napajanje

L20221,L20222

Opcija narocila: (prikljué¢ni sponki + in -) Ui <30 Ve

TMT7x-xxx 1xXXX [i <100 mA

L2022x-xxx 1 XxXxX Pi =800 mW (izvedba za glavo
(pretvornik za glavo instrumenta), instrumenta)
TMT7X-XXX2XXXX Pi =700 mW (izvedba za DIN-
L2022X-XXX2XXXX letev)

TMT7x-XXxX3XXXX Ci = zanemarljivo majhna
L2022X-XXX3XXXX Li = zanemarljivo majhna

(pretvornik za montaZo na DIN-letev)
Tokokrog senzorja

(sponke 3 do 6) Uo < 4.3 Vpe
lo < 4.8 mA
Po<52mW

Najv. priklju¢ne vrednosti

ExiclIC Lo=50mH Co=3pF
ExiclIB Lo=100mH Co=18pF
ExicIIA Lo=100mH Co =48 pF
Tip Elektric¢ne lastnosti
TMT84, Napajanje
TMT85
(prikljucni sponki + in -) FISCO: ali:
Ui < 17.5 Vpe Ui < 32 Vpe
Ii = brezpredmetno li<1lmA
(tokovno krmiljen tokokrog)
Ci<5nF
Li=2.75yF

Velja za prikljucitev na sistem Fieldbus v skladu s konceptom FISCO

Tokokrog senzorja

(sponke 3 do 7) Uo< 7.2 Vpe
lo <259 mA
Po <46.7 mW
Ci<5nF
Li = zanemarljivo majhna

Najv. priklju¢ne vrednosti

ExiclIC Lo=20mH Co=0.97 pF
Ex icIIB Lo =50 mH Co=4.6 yF
ExiclIA Lo =100 mH Co=6pF
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iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86 XAO01155T

Tip Elektric¢ne lastnosti
TMT86 Napajanje
(prikljucni sponki + in -) FISCO:
Ui < 17.5 Vpe
li <380 mA

Ci = zanemarljivo majhna
Li = zanemarljivo majhna

Velja za prikljucitev na sistem Fieldbus v skladu s konceptom FISCO

Tokokrog senzorja

(sponke 3 do 7) Uo < 3.71 V¢
lo<5.24mA
Po < 4.86 mW

Najv. kombinirane priklju¢ne vrednosti

ExiclIC Lo=50 mH Co=4pF

ExicIIB Lo =100 mH Co=24pF

ExicllA Lo =100 mH Co =64 pF
Kategorija Vrsta zascite Tip (kataloska koda)

TMT8x-XXA 1 XXXXXXXXX

TMT8xX-XXA2XXXXXXXXX

TMT7x-xxx1XXXX

113G ExicIICT6...T4 Ge L2022x-xxx1XxXxXX

TMT7x-XXX2XXXX

L2022X-XXX2XXXX

TMT7x-XXX3XXXX

L2022X-XXX3XXXX
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