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Soliswitch FTE20 Fontos dokumentum informaciok

1 Fontos dokumentum informaciék
1.1 A dokumentum funkciéja

A jelen Haszndlati utmutat6 tartalmazza az eszkéz életciklusédnak kiilonb6z6 szakaszai soran
szlikségessé valo informécidkat: a termék azonositaséra, atvételére, tarolasara, felszerelésére,
csatlakoztatdsara, izemeltetésére, izembe helyezésére, valamint a hibaelhdritasra,
karbantartésra és artalmatlanitasra vonatkozoan.

1.2 Dokumentum egyezmények

1.2.1 Biztonsagi szimb6lumok

Ez a szimbélum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa sulyos vagy halélos sértiléshez vezet.

A\ FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa sulyos vagy halélos sértiléshez vezethet.

A VIGYAZAT

Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyésa kdnnyebb vagy kézepes sulyossagu sériiléshez vezethet.

Ez a szimbolum olyan eljarasokat és egyéb tényeket jel6l, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sériilést.

1.2.2 Elektromos szimbélumok

Szimboélum Jelentés

== Egyenaram

Véltakozo6 dram

Egyendram és valtakozé dram

Foldcsatlakozas
Foldelt kapocs, amely a kezelét illetéen egy féldelérendszeren keresztiil van foldelve.

Potencialkiegyenlit csatlakozas (PE: védéfoldelés)
Foldeld csatlakozok, melyeket minden mas csatlakozés kialakitésa el6tt foldelni kell.

@ - e

A foldelé csatlakozok a késziilék belsejében és kiilsején helyezkednek el:
= Bels6 foldel6 csatlakozd: a potencialkiegyenlités a tAphalézathoz van csatlakoztatva.
= Kiilso foldeld csatlakozé: a késziiléket az tizem foéldeld rendszeréhez csatlakoztatja.
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Fontos dokumentum informaciok

Soliswitch FTE20

1.2.3 Bizonyos tipusu informaciékra vonatkozé szimbélumok
Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés
Megengedett . . Elényben részesitett
Megengedett eljarasok, folyamatok Elényben részesitett eljardsok,
vagy tevékenységek. folyamatok vagy tevékenységek.
Tilos ﬂ Tipp
Tiltott eljarasok, folyamatok vagy Tovébbi informéacidkat jelez.
tevékenységek.

Dokumentdcidra val6 hivatkozas

Oldalra valé hivatkozés

& =

Abrara valé hivatkozés i, &, B Lépések sorrendje
Le Egy lépés eredménye > Szemrevételezés
1.2.4 Az abrakon 1év6 szimbo6lumok
Szimbdlum Jelentés
1,2,3 Tételszamok
i, 2, 8. Lépések sorrendje
AB,C, ... Nézetek
A-A,B-B, C-(C, ... Szakaszok
é Veszélyes teriilet
A veszélyes tertiletet jelzi.
& Biztonsagos teriilet (nem veszélyes teriilet)
Nem veszélyes teriiletet jelez.
1.2.5 Eszk6z szimbélumok
Szimbélum | Jelentés

| I

A0011220

Lapos csavarhtzé

O&

A0011221

Imbuszkulcs

=

A0011222

Nyitott vég villaskulcs

Qo

A0013442

Torx csavarhuzé

Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 Biztonsagi utasitasok

2 Biztonsagi utasitasok

2.1 A személyzetre vonatkoz6 koévetelmények

A beépitéssel, izembe helyezéssel, diagnosztikaval és karbantartassal foglalkozé

személyzetnek a kévetkezd kovetelményeknek kell megfelelnie:

» Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelelé szakképesitéssel
rendelkeznek.

» Rendelkeznek az iizem tulajdonosanak/lizemeltet6jének engedélyével.

» Ismerik a szdvetségi/nemzeti szabalyozasokat.

» A munka megkezdése el6tt elolvassék és értelmezik az utmutato, a kiegészité
dokumentécio, valamint a tanusitvanyok szerinti utasitasokat (az alkalmazastol fiiggéen).

» Betartjak az utasitdsokat és az alapvet6 feltételeket.

Az lizemeltet6 személyzetnek a kévetkezd kovetelményeknek kell megfelelnie:

» A feladat kévetelményei szerinti utasitasokat és felhatalmazast kell kapniuk az tizem
tulajdonosatol/tizemeltetdjétél.

» Kovetik a jelen utmutat6 utasitasait.

2.2 Rendeltetésszeri hasznalat

Az Soliswitch FTE20 csak egypontos szintkapcsoloként hasznalhaté meghatérozott émlesztett
szilard anyagokhoz (lasd: Miszaki adatok > B 26).

» Az eszkozt csak a telepitést kévetéen szabad lizemeltetni.
= A gyart6 nem véllal felel6sséget a helytelen vagy a nem rendeltetésszert hasznalatbél
eredé karokért. Az eszkdzt semmilyen médon nem szabad &talakitani vagy modositani.

2.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszkdzon és az eszkdzzel végzett munkak esetén:
» Viseljen a nemzeti el6irdsoknak megfelel6 egyéni védoéfelszerelést.

2.4 Uzembiztonsag

Sériilésveszély!
» Csak akkor mikddtesse az eszkézt, ha az megfelel6 miiszaki allapotban van és hibamentes.
» Az lizemeltetd felel az eszkdz hibamentes mikddésének biztositdsaért.

Az eszk6z modositasa

Az eszkdz jogosulatlan modositdsai nem megengedettek, és el6re nem lathaté veszélyekhez
vezethetnek:
» Ha ennek ellenére modositasra van sziikség, forduljon az Endress+Hauser-hez.
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Atvétel és termékazonositas Soliswitch FTE20

3 Atvétel és termékazonositas

3.1 Atvétel

Az engedélyezett kdrnyezeti és taroldsi feltételeknek valé megfelelés kotelezs. A pontos
muszaki adatok a ,Muszaki adatok” részben talédlhatok - 22.

Az aru atvételekor a kévetkezdket ellendrizze:

= A csomagolas vagy a tartalom megsérilt-e?

= Hidnytalan-e a csomag? Hasonlitsa 0ssze a csomag tartalmat a megrendel6lapon szerepld
informaciokkal.

3.2 Termékazonositas

3.2.1 Adattabla

Endress+Hauser {31

1 8
x Soliswitch Made in Germany 2012 87484 Nesselwang /

2 Ord. cd.:  FTE20-xx0xx/xx
3¥ Ser. no.:  XXXXXXXXXXX
| Ext. ord. cd.: FTE20-XXXXXXXXXXXX

230VAC~-50/60Hz 3.5VA IP66 ‘ contact ratings max.
4 Ta= -20°C ... + 60°C Ifj 50VAC. 164 7
5 — FM 14ATEX0040
112D Ex tb I1IC T110°C Db (Enclosure) c € 3 %
6— 111D Ex ta IlIC T110°C Da (Process) =)
g Inst. per XA01034F/09/A3/xx.xx ©

A0017317

1]

1 A Soliswitch FTE20 adattdbldja (példa)

Rendelési kéd

Sorozatszdm

Bdvitett rendelési kod

A hdz dramelldtdsa és IP védelme
Kérnyezeti hémérsékleti tartomdny
Engedélyek

Kimeneti értékek

Gydrtds éve, a gydrto cime

O NN WN =

3.2.2 A gyart6 neve és cime

A gyart6 neve: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

A gyart6 cime: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang vagy www.endress.com

6 Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 Szerelési eljaras

3.3 Tarolas és szallitas

Vegye figyelembe a kdvetkezéket:

= Oly médon csomagolja be az eszkozt, hogy az védelmet nyujtson a tarolés és szallitas
hatasaival szemben. Az eredeti comagolas nyujtja a legjobb védelmet.

= Az engedélyezett tarolasi hémérséklet =20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F).

4 Szerelési eljaras

4.1 Beépitési feltételek
A helyes és hibas beépitési pozicidk be lettek jelélve > & 2, B 7.

Az eszkdzt védeni kell a kozvetlen napfénytél. Az id6jarasallo védéburkolat tartozékként
kaphatd, lasd a ,Tartozékok” részt - 30.

A késziilék méretei a ,Miiszaki adatok” részben talalhatok > 18, B 27.

A0021567

2 Az egypontos szintkapcsolo orientdcioi, méretek mm-ben (inch)

Engedélyezett orientaciok Tiltott orientaciok
1: Felulrél figgélegesen 6: A szilard anyagok aramlasi irdnyaban
2 Ferdén felilrél 7: Tul nagy a csatlakoztatasi tavolsag
3: Oldalrél 8: Hossztengely szerint vizszintesen
4 Oldalrdl, a leess szilardanyagok ellen védétetével >300 mm (11.8 in)
ellatva
5: Alulrdl (az eszkozt védeni kell a sokk tipusu
terhelésekt6l)

Endress+Hauser 7



Szerelési eljaras Soliswitch FTE20

Koérnyezeti hémérsékleti tartomany
-20...60°C (-4 ... 140°F)

Kozeg hémérsékleti tartomanya

-20..80°C (-4 ... 176 °F)

Az opcionalis jelz6lampa mechanikai terhelése

Az opciondlis jelz6lampat védeni kell a mechanikai terhelés ellen (iitési energia > 17J).

Tovabbi informaciét a ,Miszaki adatok” részben talal > 25.

4.2 Beépitési utasitasok

ERTESITES

A késziilék karosodhat, ha a beépités soran nem megfeleléen kezeli

» Ne forgassa el a hazat a folyamatcsatlakozas meghuzésahoz. Miutan a
folyamatcsatlakoztatds meg lett hizva, a haz olyan médon igazithaté, hogy a
kébelbevezetések lefelé mutassanak.

A0017361

3 A szabvdnyos verzi6 beépitése

1 Régzitse a tomitdgyiiriit (1), 60x48x3 mm (2,36x1,89x0,12 inch).

2 Helyezze be a forgdlapdtot a csatlakozékarimdba (3). Megjegyzés: iigyeljen a csatlakozds maximdlis
karimamélységére. A szabvdnyos forgolapdttal a karimds csatlakozdsokba térténd beépités <
40 mm (1.57 in) hiivelyhosszig megengedett. > 40 mm (1.57 in) hiivelyhosszig csak a csuklos
forgolapdtos vdltozat haszndlhato. A forgélapdtot erd nélkiil kell behelyezni.

3 Huzza meg az anydt az AF 60 villdskulccsal (2).

ERTESITES

A csuklés forgolapatos késziillék nem miikédik megfeleléen, ha a szallitasi zar régzitve
van.
» Beépités el6tt tavolitsa el a széllitasi zarat (mdanyag halo a forgdlapat koriil).

8 Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 Szerelési eljaras

A0017363

4 A csuklds forgélapatos vdltozat felszerelése

1 Rogzitse a tomitégyiiriit (1), 60x48x3 mm (2,36x1,89x0,12 inch).
2 Csusztassa a forgélapdtot a csatlakozdékarimdba (3).
3 Huzza meg az anydt az AF 60 villdskulccsal (2).

4.2.1 A haz megfelel6 helyzetbe forgatasa

A0017364

5 A hdz megfeleld pozicidja

4.2.2 A karimas valtozat beépitése
A karimas valtozat tartozékként kaphatd. A méretek a ,,Miiszaki adatok” részben talalhatok .

Endress+Hauser



Szerelési eljaras Soliswitch FTE20

A0018473

6 A karimds vdltozat beépitése

1 Rogzitse a 60x48x3 mm-es (2,36x1,89x0,12 inch) tomitdgytirtit (1), és helyezze be a forgélapdtot a

csatlakozékarimdba.
2 Huzza meg az anydt (2) az AF 60 villdskulccsal.
3 Rdgzitse az eszkézt 4 csavarral (nem része a csomagnak).

4.2.3 Az idéjarasallé védéburkolat felszerelése

Az id6jarasallo véddburkolat tartozékként érhet6 el, és az egypontos szintkapcsold
szétszerelése nélkil telepitheté. A méretek a ,,Miszaki adatok” részben taldlhatok .

10 Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 Szerelési eljaras

A0017698

7 Aziddjdrdsdllo védéburkolat felszerelése

ﬂ Az eszkdz napfénytél vald védelme érdekében oly modon gondoskodjon az idéjarasalld
védéburkolatrél, hogy az optimalis drnyékot biztositson az eszkdz szdmara.

4.2.4 Veszélyes teriileteken térténé beépités

Az egypontos szintkapcsold veszélyes helyen térténd telepitésekor a fedél felnyilasanak
megel6zése érdekében a rogzité csavart meg kell huzni.

A veszélyes teriiletre vonatkozé tovabbi beépitési utasitasokat a késziilék killén Ex
dokumentéciojaban talélja (opciondlis).

A0017368

8  Afedélrégzitécsavarjdnak meghuzdsa. Ez eqy kombindlt csavar; a T10 Torx csavarhtizé
alternativdjaként lapos csavarhuzé is haszndlhato.

Endress+Hauser 11



Bekotés Soliswitch FTE20

4.3 Beépités utani ellenérzés

= A tomitések sértetlenek?

= Biztonsagosan roégzitve van a folyamatcsatlakozas?

= A kdbelbevezetések lefelé mutatnak és meg vannak huzva?

= A fedél biztonsdgosan le van zarva és a rogzité csavar szorosan meg van huzva?

5 Bekotés

5.1 Csatlakoztatasi utmutato

A FIGYELMEZTETES

Veszély! Elektromos fesziiltség!
» A késziilék teljes csatlakoztatési folyamatanak a késziilék fesziiltségmentesitett
allapotaban kell megtérténnie.

A VIGYAZAT

Ugyeljen a tovabbi mellékelt informaciokra

» Avédsfoldeld vezetéket minden mas kapcsolat kialakitasa elétt kell csatlakoztatni.

» A késziilék tizembe helyezése el6tt ellendrizze, hogy a tdpfesziiltség megfelel-e az
adattablan feltiintetett értékeknek.

» Biztositson megfelelé kapcsolot vagy hélozati megszakitot a beépitési épiiletben. Ezt a
kapcsolét a késziilék kozelében kell elhelyezni (konnyen elérheté helyen), és halézati
megszakitoként kell megjeldlni.

» A tapkabelen tulterhelés elleni védelem (névleges dramerésség < 10 A) kialakitdsa
szlikséges.

ERTESITES

A magas hémérséklet karosithatja a kabeleket és a késziiléket
» Olyan kabeleket hasznéljon, amelyek a kérnyezeti h6meérsékletet 10 °C (18 °F)-kal
meghalad6 hémérsékletekhez is megfelelGek.

ERTESITES

Az IP66 védelem nem biztositott abban az esetben, ha a mellékelt védésapkakat

hasznaljak a kabelbevezetésekhez

» A mellékelt véddsapkak arra lettek kialakitva, hogy megvédjék az eszkozt a
szennyez&déstdl a szallitds és a tarolas soran. Hasznaljon megfeleld vakdugét minden
olyan kabelbemenet lezarasahoz, amely nincs hasznalatban mikédés kdzben.

Ha egy régebbi Soliswitch FTE3x-et uj FTE20 tipusu eszkdzre cserél, vegye figyelembe,
hogy a kabelnek a csatlakozéhoz vezetd szabad végei hosszabbak, mint a régi verzio6
esetében (kb.5...6 cm (1.97 ... 2.36 in)).

12 Endress+Hauser



Soliswitch FTE20

Bekotés

5.2 Bekotési utmutato

9 Az egypontos szintkapcsold kapocskiosztdsa

A0017295

Szimboélum Leiras Szimbolum Leiras
€] Védéfoldelés H1 Csatlakozas az tires/tele allapotészlelés
N (AC) N/L- jelzéshez (opcionalis)

’ Tapellatas
L- (DC) 11 Valtoérintkezd
L1 (AC), 12 Normalisan zart érintkezés

Tépellatas

L+ (DC) 13 Normalisan nyitott érintkezés

Endress+Hauser
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Soliswitch FTE20

Bekotés
52.1 Kapcsolasi allapotok
1
A
v
® =
13
B
N \/ / 12 _I
—R= 1~
SN 13
c
12 ]
® -
13
A0017628
1 =Jelz6lampa 2 = Telit6dés 3 =Utantoltés | Atengelyforog | Belsé vilagitas
(opcionalis, csak jelzése jelzése
nem-Ex)
A KI KI BE IGEN BE
B BE BE KI NEM BE
C (csak opcionalis | KI BE KI NEM Villog
forgasellendrzéss
el)
Endress+Hauser
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Soliswitch FTE20

Bekotés

5.2.2 A kabel behelyezése

10 A hdz fedelének eltdvolitdsa és a kdbelek behelyezése

A0017367

11 A kdbelek csatlakoztatdsa a csatlakozékhoz

5.3 Csatlakoztatas utani ellendrzés

A0017366

Eszkoz allapota és specifikaciéi

Megjegyzések

Kérosodtak-e a kébelek vagy az eszkdz?

Szemrevételezés

Elektromos csatlakoztatas

Megjegyzések

A tapfesziiltség megegyezik az adattablan szerepl
adatokkal?

> E1,B6

A csatlakoztatott kdbelek megfelel6en vannak
csatlakoztatva és nincsenek megfesziilve?

A kabeltomszelencék szorosan meg vannak hizva?

Endress+Hauser
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Mikodtetés Soliswitch FTE20

6 Mikodtetés

A FIGYELMEZTETES
A késziilék nem robbanasvédett, ha a haz nyitva van.
» A késziilék veszélyes tertiileten csak akkor nyithaté fel, ha fesziiltségmentesitve lett. Ezért
az eszkozt csak fesziiltségmentes allapotban vagy a veszélyes tertileten kiviil szabad
Uzemeltetni.

6.1 A Kkapcsolasi kiiszob beallitasa (érzékenység)

A kapcsolasi kiiszob 3 fokozatban allithaté egy feliilrél hozzaférheté kezeléelem segitségével.

A kiiszobérték a miikodés alatt is bedllithatd (a nem veszélyes teriileten):

= Minimum: 80 g/1 (4.99 1b/ft3)

= Harom fokozatban allithaté be az 6mlesztett szildrd anyagok stirtiségétél fiiggéen: alacsony,
kozepes (gyari alapértelmezés), magas

A0017352

12 A kapcsoldsi kiiszob bedllitdsa

A kapcsolasi nyomas beallitasa

1. Mozgassa a mikodteté elemet az éramutat6 jarasaval ellentétes iranyban, a képen
lathaté modon.

2. Mozgassa a mukddtetd elemet a kivant helyzetbe, és hagyja, hogy a helyére kattanjon.

6.2 Forgomozgas kijelzése

A tengely forgé mozgésat a forgolapat meghajtotengelyére szerelt racsnis tarcsa jelzi. A
kdénnyebb lathatésdg érdekében a latéteret egy LED vildgitja meg. A fedél lezart allapotédban a
tarcsa, és ezaltal a tengely forgé mozgésa is ellenérizhet6 a belsé tér fedelén 1évé ellenérzo
nyilason keresztil.
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Soliswitch FTE20 Miikodtetés
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A0017353

13 Betekintd iiveg a forgémozgds ellenérzésére

6.3 Jelz6lampa (opcionalis)
Az egypontos szintkapcsold opciondlisan olyan jelzélampéval szerelhet6 fel, amely a
forgdlapat ledllasa esetén elkezd vilagitani.

6.4 A belsé6 kapcsol6 tesztelése

Ha a burkolat fel van nyitva, akkor a belsé kapcsolé motorkikapcsolasi funkciéja ugy
ellenérizhetd, hogy egy csavarhuzot helyez az elektronika fedelében taldlhato nyildsba és a
fogantyut a nyil irdnyaba mozgatja.

A0017369

14 A bels6 kapcsold tesztelése

6.5 Vonalfigyelés szakadasok vagy révidzarlat észlelésére

A tartozékként kaphaté RLN22 NAMUR levalasztékapcsold atjatszo és az ellenallasos
csatoléelem a vezetékek vonalszakadédsainak és rovidzarlatok megfigyelésére hasznalhaté. Ezt

Endress+Hauser 17



Mikodtetés Soliswitch FTE20

a feltigyeleti funkcidt részletesebben az NE2 1 ajanlasok (User Association of Automation
Technology in Process Industries (NAMUR)) ismertetik.

RLN22 [ PLC

Sensor / Field
=
B

Resistive
coupler

i ) ®  RAAMAARN
y 4 l:--..--

A . Input Output &

e (1.2 or 2.1 mA) (binary)

Fault Power supply
signal 24V DC

A0045583

15 NAMUR hatdrérték-érzékelés FTE20 forgdlapdtos egypontos szintkapcsoléval, vonalfigyeléssel a
veszélyes teriileten

Miikodési elv:

Hibamentes miikddés kozben az FTE20 a kapcsoléérintkez6jét hasznalja, hogy bindris jelet
kildjén a vezérléegységnek. A NAMUR érzékel6 viselkedését az FTE20 kapocsdobozéban
hasznalt ellenallasos csatoldelem szimulalja.

Rs Rp

&
dlis:

AD045584
16  Ellendllds dramkér vonalfeliigyelethez (zdrlat és vezetékszakadds)

Rs: 1kQ
Rp: 10kQ

18 Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 Uzembe helyezés

A NAMUR érzékel6k szabélyozott &rammal mikddnek, és négy allapotuk van, igy az érzékeld
hibait egy analog kiértékel6 egység (RLN22) is észlelheti. Ezt néha ,zart &ramkori
aramelvnek” is nevezik. A NAMUR érzékel6k négy allapotot tudnak felvenni a kimeneten:

= 0 mA adramerdsség: hibadllapot, vezetékszakadas

s Aramerésség <1.2 mA: FTE20 készenall, kapcsoloérintkezé nyitva

s Aramerésség >2.1 mA: FTE20 készenall, kapcsoloérintkezé zarva

s Aramerésség maximum értéke >6 mA: hibaallapot, révidzarlat

A hibaallapotok az RLN22-n 1év6é LED-eken keresztil jelennek meg, és ha a DIN-sines
buszcsatlakozo6 van hasznalatban, kollektiv hibaiizenetként keriilnek tovabbitasra az RNF22
tdpegységnek és hibaiizenet-modulnak. Hibaiizenet esetén az RNF22 kimeneti reléje
arammentes allapotba kapcsol.

7 Uzembe helyezés
7.1 Beépités- és csatlakoztatas utani ellendérzés

Ellenérzé listak:
= Beépités utdni ellenérzés > B 12
= (Csatlakoztatas utani ellenérzés—> 15

7.2 A kapcsolasi nyomas beallitasa (érzékenység)

A kapcsolasi kiiszob 3 fokozatban igazithat6 az émlesztett szildrd anyagok témegéhez a

fellilrél hozzaférheté miikodtetdelem segitségével (lizemelés kozben is lehetséges):

= Minimum: 80 g/1 (4.99 Ib/ft?)

= Harom fokozatban &llithaté be az 6mlesztett szilard anyagok stiriségétdl fiiggden: alacsony,
kozepes (gyari alapértelmezés), magas

7.3 A késziilék bekapcsolasa

A téapfesziiltség bekapcsoldsat kovetden a tengely elkezd forogni. A forgémozgas kiviilrél
megfigyelheté.
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Hibaelhéritas

Soliswitch FTE20
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17 Ablak a forgdmozgds megfigyeléséhez

8 Hibaelharitas

A0017353

Az egypontos szintkapcsold funkcionalis vizsgélata a belsé kapcsolo tesztelésével

> W14, B17

8.1 Egypontos szintkapcsol6 forgasellendrzéssel

Az alabbi tablazat a forgasellendrzéssel ellatott egypontos szintkapcsold tultoltés elleni
védelemre vonatkozé kimeneti jeleit mutatja.

Az egypontos szintkapcsolo forgdsellendrzése (opciondlis)

Tépellatas motor A ,tele” érzékel6 Belsé fény
kimeneti jele
Be A tengely forog - Be
Normal miikodés Be A tengely nem forog, | Tele Be
a forgolapét el van
fedve
Be A tengely nem forog, | Tele Villog
a forgolapat nincs
Hiba esete elfedve
Ki Tele Ki

Ha a forgésellen6rz6 rendszer hibat észlel, akkor ,tele” riasztést jelez, és az elektronikdban
elhelyezett jelz6fény villog.

20
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Soliswitch FTE20 Karbantartés

Az egypontos szintkapcsol6 funkcionalis tesztelése
Miikédtesse a belsé kapcsolot

1. Helyezzen be egy csavarhuzét vagy mas alkalmas szerszamot az elektronika fedelének
nyilasaba, és mozgassa a jelzett irdnyba, lasd a belsé kapcsold tesztelését
> ®14,817.

“ A kapcsolé mukdodik, és az Ures/tele riasztas visszaall.

2. Varjameg, amiqg a hibaérzékelési id6 le nem telik (kb. 25 s).

"= Ha a hibaérzékelési id6 alatt nem észlel forgémozgast, a késztlék ismét tele vagy
ures riasztast jelez és az elektronikéban elhelyezett jelzéfény villogg.

9 Karbantartas

Az eszkdz nem igényel specidlis karbantartdsi munkékat.

9.1 Tisztitas

Egy tiszta, széraz ruhéval lehet tisztitani az eszkozt.

10  Javitas

10.1  Altalanos megjegyzések

Kialakitdsa miatt az eszkéz nem javithato.

10.2  Potalkatrészek

Az eszkdzhoz jelenleg kaphato potalkatrészek:
http://www.products.endress.com/spareparts_consumables. Alkatrészek rendelésénél mindig
adja meg az eszkdz sorozatszamat!

Modell Rendelési kod
Kiilsé burkolat 71418346
Karimas valtozat 71418347
Csuklos forgolapét, 304 71418318
Dupla forgélapat 71418342
Kétélhosszabbitas 71418345
Univerzalis csuklos kotélhosszabbito készlet 71572490
Jelz6lampa 71418344
Izzokészlet, E14 24-28 VDC/24 VAC, 5 db 71528394
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Miiszaki adatok Soliswitch FTE20

Modell Rendelési kod
Izzokészlet, E14 115 VAC, 5 db 71528395
Izzokészlet, E14 230 VAC, 5 db 71528396

10.3  Visszakiildés
Az eszkoz biztonsdgos visszajuttatdsara vonatkozo kovetelmények az eszkdz tipusatél és a
nemzeti jogszabalyoktol fiiggéen valtozhatnak.

1. Tovébbi informdciokért tekintse meg a weboldalt:
https://www.endress.com/support/return-material
L~ Valassza ki a régiot.

2. Az eszkdz visszakuldésekor az eszkdzt ugy csomagolja be, hogy az az titésekkel és kiilsé
behatasokkal szemben megbizhatoan védett legyen. Az eredeti csomagolas nyijtja a
legjobb védelmet.

10.4  Artalmatlanitas

Ha azt az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) hulladékairol szolo 2012/19/EU
iranyelv el6irja, a terméket a megadott szimbolummal kell megjel6lni a WEEE hulladékok
szelektalatlan haztartasi hulladékként val¢ artalmatlanitdsanak minimalizélasa érdekében.
Az ilyen jeloléssel ellatott termékeket ne selejtezze szelektalatlan kommunaélis hulladékként.
Ehelyett az ilyen hulladékot kiildje vissza a gyart6 szamara, az alkalmazando feltételekkel
torténd artalmatlanitas céljabol.

11 Miiszaki adatok

11.1 Bemenet

11.1.1  Mért valtozo
Szint (az orientaciéval és a hosszal dsszhangban)

11.1.2  Mérési tartomany

A mérési tartomany a késziilék beépitési helyétél és a tengely megvalasztott hosszusagatél
75...300 mm (2.95 ... 11.81 in) vagy a kotélhosszusagtol fiigg, melynek max. értéke
2000 mm (6.56 ft).

22 Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 Mdszaki adatok

11.2 Kimenet

11.2.1 Kimen6 jel

Binéris

11.2.2  Kapcsolékimenet
Miikodés

Egy lebegé valtoérintkezét kapesol.

Kapcsolasi jelleg
Be/ki

Kapcsolasi id6
A forgolapat nyugalmi helyzetét6l a kapcsolasi jel kiadasaig: 20°, mely 3.5 s-nek felel meg

Kapcsolasi kapacitas

= Az EN 61058 szerint: 250 V AC 5E4, 6(2) A
= Az UL 1054 szerint: 125 ... 250 VAC, 5 A

= 24VDC 3A

= Min. kapcsolasi terhelés 300 mW (5 V/5 mA)

ﬂ Egy >100 mA &ram aktivaldsa utan az I <100 mA kapcsolasi &ramu kapcsolasi funkcio
nem garantalhato.

11.3  Tapellatas

11.3.1 Kapocskiosztas

Szimboélum Leiras Szimbolum Leiras
€] Védétfoldelés H1 Csatlakozas az Ures/tele allapotészlelés
N (AC) N/L- jelzéshez (opcionalis)

' Tépellatas
L- (DC) 11 Valtoérintkezd
L1 (AC), 12 Normalisan zart érintkezés

Tépellatas

L+ (DC) 13 Normalisan nyitott érintkezés

11.3.2  Téapfesziiltség

24V DC£15%

24V AC+10%, 50/60 Hz
115V AC £10%, 50/60 Hz
230 VAC+10%, 50/60 Hz

ﬂ A tapkabelen tulterhelés elleni védelem (névleges aramerésség < 10 A) kialakitasa
szlikséges.

11.3.3  Fogyasztas
Max. 3.5 VA
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Miiszaki adatok

Soliswitch FTE20

11.3.4 Terminalok
Termindlok rugés termindlkialakitdssal

Engedélyezett kdbel keresztmetszetek

AWG az UL/CUL/kcmil szerint

Merev 0.2 ... 2.5mm? (24 ... 14 AWG)
Rugalmas 0.2..2.5mm? (24 ... 14 AWG)
Rugalmas érvéghiivellyel miianyag hiively nélkul 0.5...2.5mm? (22 ... 14 AWG)
Rugalmas érvéghiivellyel és mianyag hivellyel 0.5 ... 1.5 mm? (22 ... 16 AWG)

ﬂ 10 °C (18 °F)-kal a kornyezeti hémérséklet felett alkalmazhato kabeleket kell alkalmazni.

11.4  Mikdodési jellemzék

11.4.1 Tengelysebesség

1 min!

11.4.2  Erzékenység

Egy feliilrél elérheté mikddtetéelem segitségével lehet bedllitani > B 29.

= Minimum: 80 g/1 (4.99 lb/ft?)
s Az dmlesztett szildrd anyagok suriiségétél fiiggéen harom fokozatban allithaté: alacsony,
kozepes (alapértelmezett), magas

11.4.3 Mechanikai élettartam

500000 kapcsolasi miivelet

11.5 Felszerelés

11.5.1 Felszerelési helyzet

Beépitési helyzet > 2,B7

Megengedett

Nem engedélyezett

Megjegyzések

Felulrél figg6legesen

Ferdén felilrél

A kédbelbevezetésnek lefelé kell
mutatnia

Oldalrol

A kabelbevezetésnek lefelé kell
mutatnia; a leesd szilard anyagok
elleni védéburkolattal a beépitési
helyzett6l fliggéen

Alulrél (az eszkdzt védeni kell a
sokk tipusu terhelésekt6l)

A kédbelbevezetésnek lefelé kell
mutatnia

24

Endress+Hauser



Soliswitch FTE20 Mdszaki adatok

Megengedett Nem engedélyezett Megjegyzések

A szildrd anyagok dramldsi irdnyaban

A beépitési aljzat tul hosszu

Hossztengely szerint vizszintesen
>300 mm (11.8 in)

11.5.2  Specidlis szerelési utasitasok

A tengelyre juté oldaliranyu terhelés
Max. 60 N

A kotélre juto terhelés
Max. 1500 N

Uzemi nyomas (absz.)
0.5...2.5bar (7.25 ... 36.3 psi)

A burkolat forgathaté 360 °
A kabelbevezetések iranyahoz kell beallitani (lefelé)

Kabelbemenetek

Az eszkdzh6z mellékelt porvédd sapkak csak a szallitas és a térolés alatti védelmet szolgéljak.
A késziilék tizembe helyezésekor a nem hasznalt kabelbevezetést egy vakdugoval (IP65) zarja
le.

Opcionalis jelz6lampa mechanikus terhelése

Az opciondlis jelz6lampat védeni kell a mechanikai igénybevétel ellen (becsapodasi energia >
1]).

A csatlakozas maximalis karimamélysége

Szabvényos forgolapat esetén a karimas csatlakozasokba torténo beépités < 40 mm (1.57 in)
htivelyhosszig megengedett, > 40 mm (1.57 in) hosszak esetén a beépités csak a csuklos
forgdlapatos valtozattal megengedett. A forgélapat behelyezését eré alkalmazasa nélkul kell
végrehajtani.

11.6 Koérnyezet

Az eszkdzt védeni kell a kozvetlen napfénytél.

Az id6jarasallo védsburkolat tartozékként kaphato, lasd a ,, Tartozékok” részt - 30.
A DIN EN 6054-1 szerint nem jelzett 6sszes érték.

11.6.1 Kornyezeti hémérsékleti tartomany
-20..60°C (-4 ... 140°°F)

11.6.2  Tarolasi hGmérséklet
-20...60°C (-4 ... 140°F)

11.6.3  Klimaosztaly
EN60654-1, C2 osztaly
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Miiszaki adatok Soliswitch FTE20

11.6.4 Védelmi fokozat
IP66

11.6.5 Utésallosag
Az EN 60068-2-27 szerint: 30 g

11.6.6  Rezgésallésag
Az EN 60068-2-64 szerint: 0,01 g2/Hz

11.6.7 Elektromagneses dsszeférhet6ség

Az elektroméagneses 6sszeférhetéség az EN 61326 valamennyi vonatkozé kévetelményével
6sszhangban van. A részletekért 1dsd a Megfelel6ségi nyilatkozatot.

= Interferenciamentesség: az IEC 61326-1 szerint, ipari kérnyezet
= Interferenciakibocsatés: az IEC 61326-1 szerint, B osztaly

11.6.8 Elektromos biztonsag
I. osztalyu berendezések, II. talfesziiltségi kategéria, 2. szennyezési fok

11.6.9 Magassag
<2000 m (6560 ft) MSL felett

11.7 Folyamat

11.7.1 Kozeg hémérsékleti tartomanya
-20..80°C (-4 ...176°F)

11.7.2  Folyamat nyomastartomanya
< 1.5 bar (21.8 psi) tulnyomas (pl. amikor a sil6 fel van téltve)

11.7.3  Szilard témeg
>80 g/1 (4.99 Ib/ft?)

11.7.4 Szemcseméret
<50 mm (1.97 in)
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Soliswitch FTE20 Miiszaki adatok

11.8  Miiszaki felépités

11.8.1 Kialakitas, méretek
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18 Az egypontos szintkapcsolo méretei, mm-ben (inch)

1 Jelzéldmpa (opciondlis)
2 Kotélhosszabbitdssal elldtott vdltozat, révidithetd
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19 A forgélapdt méretei - sztenderd és csuklos, tengely- és kotélhosszabbitds esetén, méretek mm-
ben (inch)

Méretek a verziétol fiiggéen

A Folyamatcsatlakozas NPT 1%", NPT 1%", G 14"

L Tengely hossza 75 ...300 mm (2.95...11.81in)

11.82  Sily

Valtozat/rész Témeg (kb.)
Tengellyel 100 mm (3.94 in), milanyag folyamatcsatlakozas 800¢g (1.76 1b)
Tengellyel 100 mm (3.94 in), fém folyamatcsatlakozas 1600 g (3.531b)
Csuklos forgolapat 1109 (0.241b)
Kotélhosszabbitas 755 g (1.66 1b)

11.8.3  Anyagok

Megnevezés Anyag
Burkolat Polikarbonat
Csavaros kupak Poliamid
Fedéltomités Szilikon

Burkolat/folyamatcsatlakozé tomités | Viton

Folyamattomités Szintetikus/szerves szélas elasztomer tomités (azbesztmentes)
Az NPT-véltozatoknak nincs folyamattomitésiik, és a menetet a vevének a
helyszinen kell témitenie, pl. Teflon szalag hasznalataval.
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Soliswitch FTE20 Mdszaki adatok

Megnevezés Anyag

Tengely 1.4305 /303

Kétélhosszabbitas 1.4401/ 316

Forgolapat (sztenderd/csuklos) 1.4301 /304

Tengelytémités NBR

Folyamatcsatlakozasok Rozsdamentes acél 1.4305 / 303 vagy PBT

11.8.4 Kabelbevezetések
2 x kébel tomszelence, M20 x1.5
(opcionalisan 1 x kébel témszelence M20 x 1.5 és jelzélampa)

Engedélyezett kdbelatmérd
5..9mm (0.2 ...0.35in)

11.9 Kezelhet6ség

11.9.1 Helyi kezelés

Forgomozgas kijelzése

A tengely forgd mozgdaséat a forgélapat meghajtétengelyére szerelt fényvisszaverd lemez jelzi,
és a meghajto-/csatlakozdburkolat betekinté nyildsan keresztil ellenérizhet6. A kdnnyebb
észlelhet6ség érdekében a lemez latéterét egy LED vilagitja meg.

Ha a forgésellenérzés (opciondlis) hibét észlel, a LED villogni kezd.

A kapcsolasi kiiszob beallitasa (érzékenység)

A kapcsolasi kiiszob 3 fokozatban igazithaté az émlesztett szildrd anyagok témegéhez a

feliilrél hozzaférheté miikodtetéelem segitségével (lizemelés kozben is lehetséges):

s Minimum: 80 g/1 (4.99 lb/ft3)

= Harom fokozatban 4llithaté be az émlesztett szilard anyagok stiriségétél fiiggéen: alacsony,
kozepes (gyari alapértelmezés), magas

11.10 Tanusitvanyok és jovahagyasok
Az eszkdzre érvényes tanusitvanyok és jéovahagyasok: 1dsd az adattablan talalhaté
adatokat

ﬂ Jovahagyassal kapcsolatos adatok és dokumentumok: www.endress.com/deviceviewer -
(adja meg a sorozatszamot)

11.11 Tartozékok

A késziilékhez kiilénféle tartozékok kaphatok, melyek az eszkdzzel egyidejileg vagy az
Endress+Hausert6l utélagosan is megrendelhet6k. A kérdéses rendelési kodrél kérjen
részletes tajékoztatast a helyi Endress+Hauser értékesitési kozponttol, vagy keresse fel az
Endress+Hauser honlapjat: www.endress.com.
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Soliswitch FTE20

11.11.1 Eszkézspecifikus tartozékok

Tartozék Leiras
Karimas kivitel, beleértve a > 150 (5.91) -
tomitést és anyacsavart a h o
folyamatcsatlakozashoz - 120 (4- 72) > - 2 (0-08)
|
A ‘
i€ | &
218 (0.71)

150 (5.91)
120 (4.72)

<l

@48](1.89)

—
-

® 20

Rendelés tartozékként a termékszerkezetben

A0018472

A karimds csatlakozds méretei, mm-ben (inch)

1d6jarasallo védséburkolat

A méréberendezés id6jaras és a napfény kéros hatasaitél valé védelmét szolgalja, ha az
egy silo tetejére van felszerelve.
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A0017694

A védéburkolat méretei, mm-ben (inch)
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Miiszaki adatok

Tartozék

Leiras

Ellenallasos csatoléelem a
vonalfeltgyelethez
Rendelési sz.: 71505353

Rezisztiv csatoldelem, 1K/10K Ohm (1 db) vonalfeltigyelethez; az FTE20
kapocsdobozéaba torténd beépitéshez;

* @ Rs =
_ % _

A0045584

Rs: 1kQ
Rp: 10kQ

RLN22 NAMUR Egycsatornas 24 V DC Namur levalasztokapcsold jelismétld reléérintkezével

levélasztokapcesold jelkimenetként a kapcsolészekrény DIN-sinre szereléséhez. Bemenet

jelismétld kozelségérzékel6khoz, lebegé érintkez6khoz vagy ellenallasaramkorrel rendelkezd

vonalfeltigyelethez érintkez6khoz. Figyeli a vezetékhibakat, példaul vezetékszakadasokat vagy mechanikus
kapcsoléérintkezdék rovidzarlatait. Az eszkdz alkalmas robbanasveszélyes kérnyezetben
torténd hasznalatra és az IEC 61508 szabvany szerinti SIL 2-ig terjed6 védelmet nyujt.
Részletekért lasd: RLN22: TI0O1560K ,Miiszaki informaciok”
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