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Medfølgende dokumentation Dette dokument er en integreret del af betjeningsvejledning BA00444C, BA01225C, BA01570C og
BA01954C.

Dokumentation Kompetencebrochure CP00021Z
• Eksplosionsbeskyttelse: Retningslinjer og generelle principper
• www.endress.com

Producentcertifikat EU-overensstemmelseserklæring

Erklæringsnummer:
EU00906
EF-overensstemmelseserklæringen kan findes:
I downloadområdet på Endress+Hauser-webstedet:
www.endress.com -> Downloads -> Erklæringer -> Type: EF-erklæring -> Produktrod: ...

Andre standarder Anvendte standarder:

ATEX
• EN 60079-11:2012
• EN IEC 60079-0:2018
IECEx
• IEC 60079-0:2017
• IEC 60079-11:2011

Identifikation Typeskiltet giver følgende oplysninger om instrumentet:
• Producent-id
• Ordrekode
• Udvidet ordrekode
• Serienummer
• Firmware-version
• Omgivende betingelser
• Indgangs- og udgangsværdier
• Aktiveringskoder
• Sikkerhedsoplysninger og advarsler
• Kapslingsklasse
• Ex-mærker
• Certifikatnummer

‣ Sammenhold oplysningerne på typeskiltet med bestillingen.

Typekode

ATEX

Type Version

CM442
CM444
CM448
CM442R
CM444R
CM448R
CM44P

BM * * ** * *** +*

II (1) G [Ex ia Ga] IIC Ingen Ex-relevans

https://www.endress.com
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IECEx

Type Version

CM442
CM444
CM448
CM442R
CM444R
CM448R
CM44P

IE * * ** * *** +*

[Ex ia Ga] IIC Ingen Ex-relevans

Certifikater og godkendelser

-mærkning

Produktet opfylder kravene i de harmoniserede europæiske standarder. Det overholder derfor
lovkravene i EU-direktiverne. Producenten bekræfter med -mærkningen, at instrumentet er testet
og i orden.

Med denne overensstemmelseserklæring garanterer producenten, at produktet opfylder
bestemmelserne i ATEX-direktivet 2014/34/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet
2011/65/EU. Overholdelse bekræftes med overholdelse af de standarder, som fremgår af
overensstemmelseserklæringen.

Ex-godkendelser

ATEX
CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P

0 II (1) G [Ex ia Ga] IIC
Certifikatnummer: TÜV 20 ATEX 8597 X

IECEx
CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P

0 [Ex ia Ga] IIC
Certifikatnummer: IECEx TUR21.0004X

Udpeget organ

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Sikkerhedsanvisninger 2DS Ex-i-modulet og den tilhørende integration i Liquiline CM442-, CM444-, CM448-, CM442R-,
CM444R-, CM448R- og CM44P-transmitteren i henhold til denne betjeningsvejledning overholder
kravene i eksplosionsbeskyttelsesdirektivet 2014/34/EU for tilknyttet udstyr.

De anvendte harmoniserede standarder og normative dokumenter fremgår af EU-
overensstemmelseserklæringen.

• 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet i Liquiline CM442-, CM444-, CM448-, CM442R-,
CM444R-, CM448R- og CM44P-transmitteren er tilknyttet udstyr.

• Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R og CM44P skal opsættes i et
ikke-farligt miljø.

• Kun egensikkert elektrisk udstyr må sluttes til den egensikre digitale sensorindgang. Indgangen er
velegnet til:
• udstyrsgruppe II, udstyrskategori 1G til brug i Zone 0 med udstyrsbeskyttelsesniveau Ga.
• Egensikre Memosens-sensorer og Memosens-kablet kan tilsluttes og placeres i Zone 0, 1, 2.

• Kun velegnede sensorer må tilsluttes og anvendes som beskrevet i betjeningsvejledningen.
Se endvidere kapitlet Tilslutningsdata. →   7

• Velegnede sensorer og Memosens-kablet er markeret med en rød ring.
• 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet må kun sluttes til SELV-signaler (Safety Extra Low

Voltage) eller PELV-signaler (Protective Extra Low Voltage).
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• Alle kredsløb – undtagen lysnetkredsløbet (instrumentets og relætilslutningens strømforsyning) –
som forbindes direkte med Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R og
CM44P med et integreret 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodul, skal være SELV-signaler (Safety
Extra Low Voltage). De skal overholde standarderne for SELV- eller PELV-kredsløb, eller de direkte
forbundne enheder skal overholde standarderne i IEC 60950-serien, IEC 61010-1 eller en
tilsvarende teknisk standard.

• Det omgivende temperaturområde for 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet skal overholdes
som nærmere angivet i temperaturtabellerne. →   6

• Transmitteren må udelukkende anvendes til faste installationer. Kablerne skal være uden
trækpåvirkning og skal være forbundet korrekt.

• Fastgør kabelforskruningerne, så de ikke bliver løse, og monter tætningerne direkte på huset.
Kabelforskruningerne og kabelindgangene skal være lækagetætte. Det sikres ved at tilspænde
kabelforskruningen og kabelmøtrikkerne med et tilspændingsmoment på 2 Nm, når kablerne er
ført gennem forskruningen.

• Vær opmærksom på de angivne nominelle værdier for indgangs- og udgangskredsløb i
betjeningsvejledningen.

• Det er ikke tilladt at ændre instrumentets konfiguration og hardware. Eksplosionsbeskyttelsen kan
i givet fald ikke garanteres. Ændringer forringer sikkerheden og Ex-godkendelsen. Dette gælder
for alle transmitterens moduler, herunder alle ikke-egensikre moduler.

• Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af producentens servicepersonale. Der må kun
bruges originale reservedele.

• Ved tilslutning af ledninger til modulerne er det vigtigt at sikre, at der er en afstand på mindst 50
mm i alle retninger mellem egensikre klemmer og ikke-egensikre klemmer. Til dette formål
anvendes separatorelementet, som sikrer den nødvendige afstand mellem egensikre og ikke-
egensikre moduler. Separatorelementet må ikke fjernes.

• Installation, tilslutning til strømforsyningen, ibrugtagning, inspektion og vedligeholdelse af
instrumenterne skal udføres af kvalificeret personale, som er uddannet til at udføre arbejde på Ex-
enheder i overensstemmelse med gældende forordninger, f.eks. IEC 60079-14, -17, -19.
Anvisningerne i betjeningsvejledningen SKAL følges.

Temperaturtabeller Instrument/modul Omgivende temperatur Ta

2DS Ex-i-modul -20 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
(-4 °F ≤ Ta ≤ 185 °F)

CM442-BM
CM442-IE
CM44P-BMFIH
CM44P-IEFIH
CM444-BM
CM444-IE
CM448-BM
CM448-IE

-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C 1)

(-4 °F ≤ Ta ≤ +122 °F) 1)

CM442R-BM
CM442R-IE
CM44P-BMDIN
CM44P-IEDIN
CM444R-BM
CM444R-IE
CM448R-BM
CM448R-IE

0 °C ≤ Ta ≤ +50 °C 1)

(32 °F ≤ Ta ≤ +122 °F) 1)

1) Det omgivende temperaturområde for Liquiline CM44x(R)-transmitteren med integrerede 2DS Ex-i-
moduler er lavere pga. transmitterens indvendige opvarmning.
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Tilslutning Krav til montering

A

B

1 2

3

  A0045235

A Ikke-farlige områder
B Zone 0, 1, 2
1 Liquiline CM442-, CM444-, CM448-, CM44P-**FIH-transmitter med integreret 2DS Ex-i-modul
2 Liquiline CM442R-, CM444R-, CM448R-, CM44P-**DIN-transmitter med integreret 2DS Ex-i-modul
3 Egensikre instrumenter og sensorer med godkendelse til tilslutning til 2DS Ex-i-modulet

Tilslutningsdata

Tilslutningsdata for 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet, som er egensikkert tilknyttet udstyr
og integreret i Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R og CM44P.

Egensikker digital indgang: [Ex ia IIC]
(2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodul modulklemme 87i, 88i, 97i, 98i)

Maks. udgangsspænding Uo 5 V

Maks. udgangsstrøm Io 112 mA

Maks. effekt Po 165 mW

Maks. intern kapacitans Ci 5,2 µF

Maks. intern induktans Li 0 µH

Maks. ekstern kapacitans Co Svarende til xYK10, xYK20 1) og CLS50D + kabellængde på maks. 100 m

Maks. ekstern induktans Lo Svarende til xYK10, xYK20 1) og CLS50D + kabellængde på maks. 100 m

1) x ... C eller O eller OC

Maks. tilladte spænding for ikke-egensikre tilslutninger på CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R,
CM448R og CM44P

Maks. udgangsspænding Um ≤ 250 VAC rms
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Monterbare instrumenter og kabler

Kun følgende godkendte instrumenter må sluttes til den digitale sensorindgang:
• Memosens kabel xYK10 1), xYK20 1) (med Ex-certificering)

Tilslutning af Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P som
tilknyttet udstyr med 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet og egensikre Memosens xYK10- 1)

og xYK20-kabler 1) udgør et certificeret system.
• Digital Memosens-sensor/andre Memosens-instrumenter

Digitale Memosens-sensorer og andre instrumenter, som overholder de angivne elektriske
parametre for Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P med 2DS
Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.
Digitale Memosens-sensorer/Memosens-instrumenter undtagen xLS50D 1) sluttes til de egensikre
Memosens xYK10- 1) og xYK20-kabler 1) via en induktiv grænseflade.

• Digital sensorsimulator xYP03D 1)

De instrumenter, som fremgår af følgende certifikater, samt andre instrumenter, som overholder de
angivne parametre, kan sluttes til 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.

ATEX
• xYK10 1) og xYK20 1) iht. BVS 04 ATEX E 121 X
• xYP03D 1) iht. BVS 12 ATEX E 008
• xLS50D 1) iht. BVS 12 ATEX E 048 X
IECEx
• xYK10 1) og xYK20 1) iht. IECEx BVS 11.0052X
• xYP03D 1) iht. IECEx BVS 12.0007
• xLS50D 1) iht. IECEx BVS 14.0004X
Ud over disse instrumenter/sensorer kan certificerede egensikre Memosens 2.0-sensorer (f.eks.
CPS11E-BA*) med certificerede egensikre Memosens CYK10-/CYK20-kabler (med en kabellængde
på maks. 100 m) også sluttes til Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R,
CM44P med 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.
De tilsluttede sensorer skal have en sikkerhedsrelateret maksimal indgangseffekt Pi (180 mW), som
er højere end den sikkerhedsrelaterede maksimale udgangseffekt Po, der er beskrevet ovenfor.
Certifikatnumrene for disse sensorer er ikke angivet her. Læs mere i betjeningsvejledningen til
sensoren.

Modulintegration

Generelle oplysninger
• Ex-certificerede instrumenter må kun vedligeholdes eller repareres af producentens service

personale.
• Alle relevante standarder, nationale forordninger for farlige områder og

sikkerhedsanvisningerne i de tilhørende betjeningsvejledninger og certifikater SKAL
overholdes.

• Brug kun originale reservedele fra producenten.
• Vær opmærksom på instrumentbetegnelserne på typeskiltet ved bestilling af reservedele.

Dele må kun udskiftes med identiske dele eller dele, som er godkendt til det bestemte formål.
• Det er ikke tilladt at ændre instrumentets konfiguration og hardware.

Eksplosionsbeskyttelsen kan i givet fald ikke garanteres. Ændringer forringer sikkerheden og
Ex-godkendelsen. Dette gælder for alle transmitterens moduler, herunder alle ikke-egensikre
moduler.

• Alle reparationer og tilpasninger, der udføres på instrumentet, skal dokumenteres.
2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet må kun integreres i transmitteren med 2DS Ex-i-
modulhuset.

Liquiline CM442, CM442R
• Et enkelt 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodul kan integreres i en Liquiline CM442, CM442R-

transmitter.
• Separatorelementet skal være mellem de ikke-egensikre moduler og 2DS Ex-i-

sensorkommunikationsmodulet. Separatorelementet sikrer en afstand på mindst 50 mm hele
vejen rundt mellem ikke-egensikre klemmer og egensikre klemmer. 2DS Ex-i-
sensorkommunikationsmodulet skal integreres på plads 2

1) x ... C eller O eller OC



Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P XA02419C

Endress+Hauser 9

Liquiline CM444, CM444R, CM44P, CM448, CM448R
• Det er muligt at integrere to 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmoduler i en Liquiline CM444-,

CM444R-, CM44P-transmitter. Det er muligt at integrere op til tre 2DS Ex-i-
sensorkommunikationsmoduler i en Liquiline CM448-, CM448R-transmitter. Separatorelementet
skal være mellem de ikke-egensikre moduler og 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.
Separatorelementet sikrer en afstand på mindst 50 mm hele vejen rundt mellem ikke-egensikre
klemmer og egensikre klemmer.

• Separatorelementet integreres mellem plads 4 og 5 uafhængigt af modulernes konfiguration.
• 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet kan anbringes på plads 5, 6, 7. Hvis der er et integreret

2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodul i CM44x-transmitteren, må der ikke være et ikke-
egensikkert modul på plads 5, 6, 7.

• Tomme pladser til venstre for separatorelementet (plads 2, 3, 4) skal tildækkes med et
blinddæksel.

• Tomme pladser til højre for separatorelementet (plads 5, 6, 7) skal tildækkes med et blinddæksel.

Montering af separatorelementet

Følgende krav gælder for montering af separatorelementet:
• Vær særligt opmærksom på den mekaniske stabilitet ved montering af separatorelementet.
• For alle instrumentversioner gælder installationsanvisningerne for separatorelementet for både

det ikke-egensikre modul og 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.
• 2DS Ex-i-modulet monteres først.
• Dernæst monteres separatorelementet på det ikke-egensikre modul ved siden af. Moduldækslet

skal anbringes mellem separatorelementets omrids, og krogene skal anbringes mellem
moduldækslets mellemstykker.

• Det ikke-egensikre modul med separatorelementet indsættes derefter på pladsen ved siden af 2DS
Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.
Fastlåsningselementerne skal være helt fastgjorte i startpositionerne.

Galvanisk isolering

2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulets sensorkredsløb er isoleret i forhold til alle ikke-egensikre
kredsløb på Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P op til den
angivne maksimale spænding Um.

2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulets to egensikre sensorkredsløb er isoleret i forhold til
jordpotentiale med ≥ 500 VAC rms.

2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulets to egensikre sensorkredsløb er ikke galvanisk isoleret i
forhold til hinanden (se nedenstående tegning).

BN

WH

GN

YE

Sensor 12DS Ex-i

Sensor 2

Non-Ex modules

+

-

A

B

BN

WH

GN

YE

+

-

A

B

87i

88i

97i

98i

87i

88i

97i

98i

  A0045630

 1 Um = 250 V, [Ex ia Ga] IIC

Hvis systeminstallationen kræver to egensikre kredsløb, som er isoleret i forhold til hinanden, skal
de to sensorkredsløb installeres på to forskellige 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmoduler.
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Tilslutning af sensorkredsløb

Egensikre digitale sensorer må kun sluttes til de sensorindgange på 2DS Ex-i-
sensorkommunikationsmodulet, som er markeret med blåt.

9
8

i9
7

i8
8

i8
7

i
9

8
i9

7
i8

8
i8

7
i

BN

WH

GN

YE

Sensor

BN

WH

GN

YE

Sensor

2DS

Ex-i

  A0045631

For at undgå sammenblanding mellem egensikre og ikke-egensikre kredsløb kan ikke-egensikre
sensorer ikke bruges sammen med en transmitter med egensikre sensorkredsløb. De tilhørende
klemmer er deaktiveret.

Den egensikre sensors kabelafskærmninger skal sluttes til jordpotentiale ved transmitterens
monteringsskinne. Der må kun være en enkelt tilslutning mellem kabelafskærmningen og
potentialudligningssystemet.

Egensikker ledningsføring

Ledningsføringen for egensikre og ikke-egensikre kabler og tilslutninger skal overholde kravene i
IEC/EN 60079-14.

Kabelforskruningerne skal anbringes, så de sikrer en effektiv adskillelse mellem egensikre og ikke-
egensikre kabler og tilslutninger. På instrumenter med felthus er det kun tilladt at anvende
kabelforskruninger (4, 8, B, F, G, I) til installation af egensikre sensorkredsløb.

Der skal være en afstand på mindst 50 mm hele vejen rundt mellem egensikre og ikke-egensikre
klemmer. Dette sikres ved hjælp af et separatorelement.

Det anbefales at føre egensikre og ikke-egensikre kabler i to forskellige retninger for at sikre optimal
adskillelse mellem kredsløbene.
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Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P har to forskellige
klemlister til jordtilslutning. De kan bruges til at adskille kabelafskærmningerne for egensikre
kredsløb fra kabelafskærmningerne for ikke-egensikre kredsløb.

CM442, CM444, CM448, CM44P-BMFIH, CM44P-IEFIH

BA

  A0047418

 2 Åbent instrument (CM442)

A B

  A0045721

 3 Åbent instrument (CM444, CM448, CM44P-BMFIH, CM44P-
IEFIH)

A: Ikke-egensikker ledningsføring
B: Egensikker ledningsføring for 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet

Kabelindgange CM442, CM444, CM448, CM44P-BMFIH, CM44P-IEFIH

Identifikation af kabelindgangen på husbasen Egnet forskruning

B, C, H, I, 1-8 M16x1,5 mm/NPT3/8"/G3/8

A, D, F, G M20x1,5 mm/NPT1/2"/G1/2

E -

 M12x1,5 mm

H 5 6 7 8 I

GF

E
D

C

A

1 2 3 4 B

A B

  A0045661

 4 A: Ikke-farligt område, B: Farligt område

Anbefalet tildeling

1/2/3
5/6/7

Skal ikke bruges

4/8
B/F/G/I

Egensikre sensorer

A Strømforsyning

C RS485 Out eller M12 Ethernet

D Strømudgange og -udgange,
relæer

H RS485 In eller M12 DP/RS485

E Skal ikke bruges

Kabler til det farlige og ikke-farlige område må ikke krydses i huset. Vælg en velegnet
kabelindgang til tilslutningen.
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CM442R, CM444R, CM448R, CM44P-BMDIN, CM44P-IEDIN

A B

  A0045633

A B

  A0045632

A: Ikke-egensikker ledningsføring
B: Egensikker ledningsføring for 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet
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