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関連資料 本書は、以下の取扱説明書に付随するものです。
iTHERM® TM411：TI01038T/09

補足資料 防爆冊子：CP00021Z
防爆冊子は弊社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手可能：
www.endress.com → ダウンロード →「カタログ」→ テキスト検索：
CP00021Z

製造者証明書 日本 適合証明書
合格証番号：CSAUK 19JPN065X
以下の規格に対する適合証明となる合格証番号が貼付されます（機器
バージョンによる）
• JNIOSH-TR46-1:2015
• JNIOSH-TR46-6:2015
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安全上の注意事項  

  A0019348-JA

安全上の注意事
項：一般

• 取扱説明書に記載されている設置および安全上の注意事項を順守
してください。

• 製造者の説明書およびその他の有効な規格や規制（例：JNIOSH-
TR-44）に従って機器を設置してください。

• 温度計のハウジングは、現場の電位平衡に接続するか、または、接
地された金属製の配管またはタンクにそれぞれ取り付ける必要が
あります。

• 非金属部が付属するコンプレッションフィッティング（例：TK40）
を使用すると、金属システムに取り付けた場合の確実な接地は保証
されません。つまり、現場の電位平衡に対して追加の安全な接続を
確立する必要があります。

• プラグインコネクタ（例：Weidmüller 社製 PA コネクタ）を使用
する場合は、それぞれのカテゴリと動作温度の要件を順守しなけれ
ばなりません。

本質安全に関する
安全上の注意事
項：設置

• 取扱説明書に記載されている設置および安全上の注意事項を順守
してください。

• 製造者の説明書およびその他の有効な規格や規制（例：JNIOSH-
TR-44）に従って機器を設置してください。

• IEC 60529 に準拠した保護等級 IP20 以上の IP マークが付いた、適
切な温度計/エンクロージャにセンサを取り付けます。
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• 使用する伝送器の安全上の注意事項に従ってください。
• 表示器（TID10 型）は、Zone 1（EPL Gb）または Zone 2（EPL Gc）

にのみ設置することが可能です。
• カテゴリ ib 認証の本質安全回路に機器を接続すると、保護タイプ

は Ex ib IIC に変わります。
本質安全回路 ib に接続した場合、IEC 60079-26 に準拠したサーモ
ウェルのないセンサは Zone 0 で使用しないでください。

• デュアルセンサを接続する場合は、電位平衡が同じ現場の電位平衡
に確保されていることを確認してください。

• 直径 3 mm のインサートまたは接地されたインサート（例：タイプ
TS111）を現場の電位平衡に接続しなければなりません。

• 直径 3 mm のインサートまたは接地されたインサート（例：タイプ
TS111）の場合は、電気的に絶縁された本質安全電源を使用する必
要があります。

安全上の注意事
項：Zone 0

• 大気条件下における爆発性蒸気/空気の混合雰囲気でのみ、機器を
使用してください。
• –20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
• –0.08 MPa ≤ p ≤ 0.11 MPa

• 爆発性混合雰囲気が存在しない場合、または EN 1127-1 に準拠し
て追加の保護対策が講じられている場合、伝送器は製造者の仕様に
従って大気条件下以外でも使用できます。

• 本質安全回路と非本質安全回路間の電気的絶縁機能を備えた関連
機器を推奨します。

安全上の注意事
項：特別条件

万が一、事故が発生した場合でも、ハウジングと鋼鉄間の衝撃や摩擦
による発火源が排除されるように、温度計を取り付けなければなりま
せん。

安全上の注意事
項：隔壁

温度計は、その最終用途に応じて IEC 60079-26 に準拠する隔壁に取
り付けてください。

温度表  

組込変換器の特性値以下の最大電気特性を有する、本質安全の関連電源ユニット
変換器 Ui Ii Pi Ci Li
TMT82 30 V 130 mA 800 mW 0 0

防爆型式 型名
Ex ia IIC T4 Ga/Gb iTHERM® TM411
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組込変換器での温度等級における周囲温度とプロセス温度との相関関係：
型名 組込変換器 温度等級 ハウジング周囲温度範囲

iTHERM®
TM411

TMT82 T4 –50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C

表示器付き TMT82 T4 –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C

型名 組込変換器 インサート直径 プロセス温度範囲 Tp センサ温度等級/最
高表面温度

iTHERM®
TM411 TMT82

3 mm、3 mm デュア
ル
または 6 mm デュア
ル

–50 °C ≤ Tp ≤ +116 °C T4

6 mm –50 °C ≤ Tp ≤ +116 °C T4

プロセス温度の決定（Pi ≤ 50 mW の場合）：
インサート直径 熱抵抗（Rth）、Pi ≤

50 mW の場合
プロセス温度の計算式（Tp）

3 mm、3 mm デュアル
または 6 mm デュアル

274K/W
 Tp < Tclass

 1)-Tol. 2)Tol.-(Rth x P0
 3)

6 mm 144K/W

1) 温度等級の入力、例：T6 の場合は 85 °C（K）
2) IEC60079-0 第 26.5.1.3 章の公差入力：T6 / T5 / T4 / T3 の場合は 5 K、T2 / T1 の場合は 10 K
3) 本質安全温度入力の P0（例：TMT182 での測定回路の場合、P0 = 6.6 mW）

T6 および 6 mm インサートの計算例：Tp < Tclass - Tol. - (Rth x P0)
Tp < 85 °C(K) - 5K - (144K/W x 6.6 mW)
Tp < 79.04 °C
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