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Wirbelfrequenz-Durchflussmesser nach dem Vortex-Prinzip als Flanschgerät mit integrierter Nennweitenreduzierung ohne Hilfsenergie mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:
- vibrationsunempfindlicher, kapazitiver Sensor zur Erfassung der Wirbelablösefrequenz
- verschmutzungsunempfindlicher Sensor
- Messbereich und Ausgänge frei einstellbar
- verankerter und geschweißter Staukörper
- Versorgung über Messumformerspeisegerät
- Integrierte einfache oder zweifache Nennweitenreduzierung bei gleicher Genauigkeit
- Optional: Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts im eingebauten Zustand ohne Prozessunterbrechung
	

Bauform: 			Kompaktgerät
ODER	Getrennt-Variante mit Kabellänge Standard 5m (max. 30m)
	ODER	Kompaktgerät mit externer Anzeige FHX50 bis max. 200m
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Messaufnehmer

Nennweite: 			- einfach reduziert (R-Typ): DN25…DN200
				- zweifach reduziert (S-Typ): DN40…DN250

Nenndruck: 			PN 10 bis PN40
					
Werkstoffe
- Rohr-/Staukörper: 		Edelstahl 1.4435

- Umformergehäuse: 		Alu-Druckguss, lackiert

- Dichtung: 			Graphit
ODER	Viton
ODER	Gylon
ODER	Kalrez

Mediumstemperatur: 		-40°C...+260°C
			ODER	-200°C...+400°C

Schutzart: 			IP67


Messumformer

Messgenauigkeit:		+/- 1% v. Messwert für Gase/Dampf; +/- 0.75% v. M. für Flüssigkeiten

Ein-/Ausgänge:   	1x 0/4...20 mA Stromausgang HART 
ODER	1x 0/4...20 mA Stromausgang HART + 1x Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
ODER	1x 0/4...20 mA Stromausgang HART + 1x 4…20mA Stromausgang 
ODER	Profibus PA + 1x Schalt-/Statusausgang

Schutzart:			IP 67

Zulassung: 			optional: ATEX; DGRL/ PED

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser Prowirl R 200
