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Liiteasiakirjat Tämä asiakirja on BA01988C-käyttöohjeiden olennainen osa.

Täydentävät
asiakirjat

CP00021Z-esite
• Räjähdyssuojaus: Ohjeet ja yleiset periaatteet
• www.endress.com

Valmistajan
todistus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tunniste Laitekilpi sisältää seuraavat laitetiedot:
• Valmistajan tunnistustiedot
• Tilauskoodi
• Laajennettu tilauskoodi
• Sarjanumero
• Turvallisuustiedot ja varoitukset
• Ex-merkintä vaarallisen alueen versioissa

‣ Vertaa laitekilven tietoja tekemääsi tilaukseen.

Tyyppikoodi

ATEX

Tyyppi Versio

xPS47D
xPS77D

BA * * ** * +*

x = C, O, OC
Ei Ex koskeva

II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga Ei Ex koskeva

Tyyppi Versio

xPS97D BA * * ** * +*

x = C, O, OC
Ei Ex koskeva

II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga Ei Ex koskeva

IECEx

Tyyppi Versio

xPS47D
xPS77D

IA * * ** * +*

x = C, O, OC
Ei Ex koskeva

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga Ei Ex koskeva
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Tyyppi Versio

xPS97D IA * * ** * +*

x = C, O, OC
Ei Ex koskeva

Ex ia IIC T4/T6 Ga Ei Ex koskeva

Todistukset ja hyväksynnät

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tällä vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja varmistaa, että
tuote täyttää eurooppalaisen EMC-direktiivin 2014/30/EU ja ATEX-
direktiivin 2014/34/EU. Vaatimustenmukaisuus varmistetaan
noudattamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa listattuja
standardeja.

Vaarallisissa tiloissa käytön hyväksynnät

CPS47D / CPS77D:

0 II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

CPS97D:

0 II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga

Laite täyttää "Räjähdysvaarallisten ympäristöjen IEC-
sertifiointijärjestelmän" vaatimukset. Tämä varmistetaan täyttämällä
IECEx-sertifikaatissa listatut standardit. IECEx-sertifikaatti on
nähtävissä verkkosivulla: www.iecex.com.

CPS47D / CPS77D:
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

CPS97D:
Ex ia IIC T4/T6 Ga

Tarkastuslaitos
DEKRA EXAM GmbH

Turvallisuusohjee
t

Induktiiviset Memosens ISFET pH-anturit CPS47D, CPS77D, CPS97D
soveltuvat käytettäviksi räjähdysvaarallisella alueella seuraavien
mukaan:
• IECEx-sertifikaatti IECEx BVS 19.0056X muutokset sisältäen
• EC-tyyppitarkastustodistus BVS 19 ATEX E 062 X
Vastaava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tämän asiakirjan
liitteenä.
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• Anturia ei saa käyttää sähköstaattisesti kriittisissä
prosessiolosuhteissa. Merkittäviä höyry- ja pölypilviä, jotka
vaikuttavat suoraan Memosens-anturin päähän, tulee välttää.

• Antureita ei saa käyttää prosessiolosuhteissa, joissa anturi ja
liitäntäjärjestelmä saattavat latautua sähköstaattisesti. Anturin
käyttöä prosessin kanssa kosketuksissa olevassa nestemäisessä
väliaineessa ja 10 nS/cm:n minimijohtavuudessa ei pidetä
ongelmallisena suhteessa sähköstaattiseen lataukseen.

• Ex-suojatut digitaaliset anturit, joissa käytetään Memosens-
teknologiaa, tunnistaa oranssinpunaisesta renkaasta
kytkentärasiassa.

• Laitteita ja antureita käytettäessä on noudatettava
räjähdysvaarallisilla alueilla käytettävien sähköjärjestelmien
säädöksiä (EN/IEC 60079-14).

• Käyttöohjeissa kuvattuja sähköliitäntämenettelyjä on noudatettava.
• Laite on kehitetty ja valmistettu 26.2.2014 päivätyn direktiivin

2014/34/EU mukaan ja täyttää myös seuraavat standardit:
• EN IEC 60079-0:2018 / IEC 60079-0:2017

Räjähdysvaaralliset ympäristöt
Osa 0: Laitteisto - yleiset vaatimukset

• EN 60079-11:2012 / IEC 60079-11:2011 + Corrigendum:2012
Räjähdysvaarallisissa ympäristöissä käytettävät sähkölaitteet
Osa 11: Luonnostaan vaaraton "i"
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Lämpötilatauluko
t

Anturi Lämpötilaluokka Prosessilämpötila Tp Ympäristölämpötila Ta

Minimi Maksimi Minimi Maksimi

CPS47D
CPS77D

T3 –15 °C (5 °F) 135 °C (275 °F) –15 °C (5 °F) 70 °C (158 °F)

T4 –15 °C (5 °F) 115 °C (239 °F) –15 °C (5 °F) 75 °C (167 °F)

110 °C (230 °F) 80 °C (176 °F)

100 °C (212 °F) 85 °C (185 °F)

90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F)

T6 –15 °C (5 °F) 65 °C (149 °F) –15 °C (5 °F) 65 °C (149 °F)

CPS97D T4 –15 °C (5 °F) 110 °C (230 °F) –15 °C (5 °F) 80 °C (176 °F)

100 °C (212 °F) 85 °C (185 °F)

90 °C (194 °F) 90 °C (194 °F)

T6 –15 °C (5 °F) 65 °C (149 °F) –15 °C (5 °F) 65 °C (149 °F)

Yllä olevaa lämpötilataulukkoa sovelletaan vain seuraavissa
asennusolosuhteissa, jotka on kuvattu seuraavassa kuvassa →   8.
Jos asennusolosuhteet eivät täyty, prosessin enimmäislämpötila Tp ei
saa ylittää ympäristön enimmäislämpötilaa Ta.

Liitäntä Ex-erittely
• CPSx7D-tyypin ISFET pH -anturit on hyväksytty EU-

tyyppitarkastustodistuksen BVS 19 ATEX E 062 X mukaan ja ne
soveltuvat käytettäviksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Vastaava
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tämän asiakirjan liitteenä.

• Hyväksytyissä digitaalisissa ISFET pH -antureissa on luonnostaan
vaaraton tulo seuraavalla parametriasetuksella:

Parametrit Arvo

Pi 180 mW

Hyväksytyt CPSx7D-tyypin digitaaliset ISFET pH -anturit on liitettävä
Memosens-mittauskaapeliin luonnostaan vaarattomalla tulolla
seuraavalla parametrilla:

Parametrit Arvo

Po Enintään 180 mW
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Asennusedellytyk
set
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 1 Asennusedellytykset

1 Raja
2 Etäisyys pistokepään (alempi reuna) ja prosessiväliaineen välillä ilman

rengasta ja työntökaulusta
3 Prosessilämpötila Tp

4 Ympäristölämpötila Ta
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