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1  Néhány szó erről a dokumentumról

1.1  Figyelmeztetések

Információstruktúra Jelentés

LVESZÉLY
Okok (/következmények)
Ha szükséges, a meg nem felelés
következményei (ha releváns)
‣ Korrekciós intézkedés

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt.
A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést
eredményez.

LFIGYELMEZTETÉS
Okok (/következmények)
Ha szükséges, a meg nem felelés
következményei (ha releváns)
‣ Korrekciós intézkedés

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt.
A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést
eredményezhet.

LVIGYÁZAT
Okok (/következmények)
Ha szükséges, a meg nem felelés
következményei (ha releváns)
‣ Korrekciós intézkedés

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt.
A helyzet el nem kerülése könnyebb vagy súlyosabb sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS
Ok/helyzet
Ha szükséges, a meg nem felelés
következményei (ha releváns)
‣ Művelet/megjegyzés

Ez a szimbólum olyan helyzetekre figyelmeztet, amelyek anyagi károkhoz
vezethetnek.

1.2  Alkalmazott szimbólumok

Szimbólum Jelentés

További információk, tippek

Megengedett vagy ajánlott

Nem megengedett vagy nem ajánlott

Hivatkozás az eszköz dokumentációjára

Hivatkozás az oldalra

Hivatkozás az ábrára

 Egy lépés eredménye
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1.3  Alkalmazott szimbólumok

1.3.1  Az eszközön lévő szimbólumok

Szimbólum Jelentés

Hivatkozás az eszköz dokumentációjára
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2  Alapvető biztonsági utasítások

2.1  A személyzetre vonatkozó követelmények
• A mérőrendszer felszerelését, üzembe helyezését, üzemeltetését és karbantartását csak

szakképzett műszaki személyzet végezheti el.
• A műszaki személyzetnek az adott tevékenységek elvégzésére vonatkozó meghatalmazást

kell kapnia a létesítmény üzemeltetőjétől.
• Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelő végezheti el.
• A műszaki szakembereknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a jelen Használati

útmutatót, és be kell tartaniuk az abban foglalt utasításokat.
• A mérési pontban fellépő hibákat csak meghatalmazással rendelkező és speciálisan képzett

személyzet javíthatja ki.
A mellékelt Használati útmutatóban nem ismertetett javítások csak közvetlenül a gyártó
telephelyén vagy a szakszerviz által végezhetőek.

2.2  Rendeltetésszerű használat
A szerelvény kizárólag folyékony közegben való használatra készült.
A CYA251 áramlási szerelvény 40 mm (1.57 in) átmérőjű nitrát/SAC-, zavarosság- és
oxigénérzékelők csövekbe és tömlőkbe való beépítésére szolgál.
Műszaki felépítésüknek köszönhetően nyomás alatt álló rendszerekben működtethetők (lásd
a műszaki adatokat).
A készülék rendeltetésszerűtől eltérő használata veszélyezteti az emberek és a teljes
mérőrendszer biztonságát, ezért tilos.
A gyártó nem felel a nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2.3  Munkahelyi biztonság
Ön, mint felhasználó felelős a következő biztonsági feltételek teljesítéséért:
• Beépítési útmutató
• Helyi szabványok és előírások
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2.4  Üzembiztonság

A teljes mérési pont üzembe helyezése előtt:
1. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelő-e.
2. Győződjön meg róla, hogy az elektromos kábelek és a tömlőcsatlakozások sértetlenek-e.
3. Sérült terméket ne működtessen, és biztosítsa a véletlen indítás ellen.
4. A sérült termékekre címkézze fel hibásként.

Működés közben:
‣ Ha a hibák nem javíthatóak ki:

a terméket ki kell kapcsolni, és biztosítani véletlen indítás ellen.

2.5  Termékbiztonság
A terméket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a legmodernebb biztonsági
követelményeknek, tesztelték, és biztonságosan üzemeltethető állapotban hagyta el a gyárat.
Megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a nemzetközi szabványoknak.

3  Termékleírás

3.1  Termékkivitel

3.1.1  Mérőrendszer
A teljes mérőrendszer a következőket tartalmazza:
• Flowfit CYA251 áramlási szerelvény
• Távadó, pl. Liquiline CM442
• 40 mm érzékelő, pl. CUS50D
• Mérőkábel
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1 2

3

4

5

6

  A0037719

 1 Példa egy mérőrendszerre

1 Folyamatcső
2 Liquiline CM442 távadó
3 Mérőkábel
4 Visszatérő vonal elzárószeleppel
5 CYA251 áramlási szerelvény 40 mm-es érzékelővel
6 Bemenet elzárószeleppel

4  Átvétel és termékazonosítás

4.1  Átvétel
1. Ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e.

 A csomagolás bármilyen sérülése esetén értesítse a szállítót.
A probléma megoldásáig tartsa meg a sérült csomagolást.

2. Ellenőrizze, hogy a tartalom sértetlen-e.
 A csomag tartalmának bármilyen sérülése esetén értesítse a szállítót.

A probléma megoldásáig tartsa meg a sérült árut.
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3. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e.
 Hasonlítsa össze a szállítási dokumentumokat a megrendeléssel.

4. Tároláshoz és szállításhoz oly módon csomagolja be a készüléket, hogy az megbízható
védelmet nyújtson az ütődések és a nedvesség hatásaival szemben.
 Az eredeti csomagolás nyújtja a legjobb védelmet.

Ügyeljen az engedélyezett környezeti feltételeknek való megfelelésre.
Ha bármilyen kérdése van, forduljon a szállítóhoz vagy a helyi értékesítési központhoz.
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4.2  Termékazonosítás

4.2.1  Adattábla
Az adattáblán az alábbi információk találhatók az eszközről:
• A gyártó azonosítása
• Rendelési kód
• Bővített rendelési kód
• Sorozatszám
• Környezeti és folyamatkörülmények
• Biztonsági információk és figyelmeztetések

‣ Hasonlítsa össze az adattáblán szereplő adatokat a megrendeléssel.

4.2.2  Termékazonosítás

Termékoldal
www.endress.com/cya251

A rendelési kód értelmezése
A termék rendelési kódja és sorozatszáma a következő helyeken található:
• Az adattáblán
• A szállítási iratokban

A termékkel kapcsolatos információk beszerzése
1. Lépjen az www.endress.com oldalra.
2. Hívja elő a keresést (nagyító).
3. Adjon meg egy érvényes sorozatszámot.
4. Keresés.

 A termékszerkezet egy felugró ablakban jelenik meg.
5. A felugró ablakban kattintson a termékképre.

 Egy új ablak (Device Viewer) nyílik meg. Az eszközre vonatkozó összes információ,
valamint a termék dokumentációja megjelenik ebben az ablakban.

Gyártó címe
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

4.2.3  Tanúsítványok és engedélyek

DGRL- 2014/68/EU / PED- 2014/68/EU
A szerelvény a legjobb mérnöki gyakorlatnak megfelelően, a Nyomástartó berendezésekre
vonatkozó 2014/68/EU rendelet 4. cikk, 3 bekezdésével összhangban lett legyártva és ezért
nem szükséges CE-jelöléssel ellátni.

http://www.endress.com/cya680
https://www.endress.com
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4.2.4  A csomag tartalma
A csomag az alábbiakat tartalmazza:
• A megrendelés szerinti áramlási szerelvény változat (beleértve a kiválasztott

érzékelőadaptereket és folyamatcsatlakozásokat)
• Megrendelt tartozékok
• Adapter visszacsapó szeleppel (csak az opcionális tisztításhoz, 6 mm (0.24 in) csatlakozás a

sűrített levegőhöz)
• 1 tubus kenőanyag (az O-gyűrűkhöz)
• Használati útmutató
Az áramlási szerelvény leszállításakor a tisztítóport és a tisztítócsatlakozás vakdugókkal van
ellátva.
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5  Beépítés

5.1  Beépítési feltételek

5.1.1  Méretek

A szerelvénytest méretei

42
(1.65)

X

3
5

 (
1

.3
8

)

144 (5.67)

7
9

(3
.1

1
)

83 (3.27)

  A0042530

 2 Az alapeszköz méretei mm-ben (inch)

X a CAS80E esetén (rögzítőgyűrűvel): 220 mm (8.66 in)
X az összes többi érzékelő esetén: 217 mm (8.54 in)
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Méretek adapterrel

Z
Z

2
1

  A0043276

 3 Adapter alapváltozatban (balra) és CAS80E-hez (jobbra)

Méretek adapterrel a változattól függően, mm-ben (inch)

Érzékelőadapter Z1 Z2

CAS51D 2 mm (0.08 in) 468 (18.43) -

CAS51D 8 mm (0.31 in) 471 (18.54) -

CAS51D 40 mm (1.57 in) 477 (18.78) -

COS51D
COS41

284 (11.18) -

COS61D
COS61
COS31

326 (12.83) -

CUS51D 332 (13.07) -

CUS50D 360 (14.2) -

CAS80E 2 mm (0.079 in) (az
érzékelő kinyúlik az adapterből)

490 mm (19.29 in) -

CAS80E 10 mm (0.39 in) (az
érzékelő kinyúlik az adapterből)

513 mm (20.2 in) 3 mm (0.12 in)

CAS80E 50 mm (1.97 in) (az
érzékelő kinyúlik az adapterből)

533 mm (20.98 in) 23 mm (0.91 in)
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A folyamatcsatlakozások méretei

X

YY

X

  A0042531

Csatlakozások X Y

NPT ¾” belső menet 83 (3.27) 50.5 (1.99)

G ¾ belső menet 83 (3.27) 50.5 (1.99)

DN20/d25 ragasztható csap 83 (3.27) 50.5 (1.99)

ANSI 1” karima 50 (1.97) 115 (4.53)

D20 tömlő 137 (5.39) 50.5 (1.99)

G1¼ külső menet 61 (2.40) 44.5 (1.75)

DN50/d63 ragasztható csap 0 (0) 63 (2.48)
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5.2  A szerelvény beépítése

5.2.1  Beépítési utasítások
Ahhoz, hogy a bypass ágon lévő szerelvényben áramlás alakuljon ki, a p1 nyomásnak
magasabbnak kell lennie a p2 nyomásnál. Ez a főágra szerelt mérőperem segítségével érhető
el.

p1 p2 p1 > p2

1

  A0037716

 4 Példa a bypasszal és a főágba épített mérőperemmel történő csatlakoztatásra

1 Mérőperem
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p1 p2 p1 > p2

1

  A0037717

 5 Példa a bypasszal és a főágba épített mérőperemmel történő csatlakoztatásra (a szerelvény 90°-kal
elforgatva, bemenet alul)

1 Mérőperem

A főágról induló leágazócsövek esetében nem szükséges megnövelni a nyomást.
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  A0037718

 6 Csatlakozási példa, nyitott kimenet

Az áramlási szerelvény bemeneti és kimeneti csatlakozása mindig azonos.
A bemeneti és kimeneti oldalt nem az áramlási szerelvény határozza meg, és ezért az adott
alkalmazásnak megfelelően választható ki.
Az áramlási szerelvény csövekhez és tömlőkhöz való csatlakozásra van kialakítva.

A beszerelés helyén szükséges:

Szükséges alkatrészek Alkalmazás

2 elzárószelep Bypass megoldás

1 elzárószelep Megoldás nyitott kimenettel

Mérőperem a főágban Bypass megoldás

Szennyszűrő (500 μm vagy finomabb) Ha a közeg durva szennyeződéseket tartalmaz

Nyomáscsökkentő szelep Ha a közegnyomás meghaladja a megengedett értéket
→   38

Fali tartóegység a szerelvény rögzítéséhez →   35 Tömlőcsatlakozás

Cső- vagy tömlőcsatlakozások a szerelvényhez Minden változat
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5.2.2  A szerelvény fali tartóegységgel történő felszerelése

116

(4.57)

1
1

  A0037723

 7 Fali tartóegység

1 STST 10 × 60 függesztőcsavar (a fali szerelőkészlet tartalmazza)

Tartsa be a maximális megengedett közegnyomást a szerelvényre és az érzékelőre
vonatkozóan.
Ha a közegnyomás meghaladja a megengedett maximális értéket, helyezzen el egy
nyomáscsökkentő szelepet az áramlási szerelvény elé. A megengedett közegnyomás a
hőmérséklettől függ →   38.

Az áramlási szerelvény bypassba történő szerelése
1. Szereljen fel egy elzárószelepet az áramlási szerelvény be- és kimeneti oldalán. Ez

folyamat befolyásolása nélkül teszi lehetővé az érzékelő tisztítását vagy más
karbantartási feladatok elvégzését.

2. A szerelvényt függőleges, felfelé néző helyzetben, vagy 90°-kal elforgatva szerelje fel.
Győződjön meg arról, hogy a szerelvény és a bemenet elhelyezése lehetővé teszi az
automatikus légtelenítést.

3. Kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozóidomokkal alakítsa ki a
közegcsatlakozást.

4. Ha a közeg durva szennyezőanyag-részecskéket tartalmaz, helyezzen el egy szűrőt az
áramlási szerelvény elé.
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Az áramlási szerelvény egy nyitott végű elágazócsőre való felszerelése.
1. Szereljen fel egy elzárószelepet az áramlási szerelvény bemeneti oldalára.
2. A szerelvényt függőleges, felfelé néző helyzetben, vagy 90°-kal elforgatva szerelje fel.

Győződjön meg arról, hogy a szerelvény és a bemenet elhelyezése lehetővé teszi az
automatikus légtelenítést.

3. Kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozóidomokkal alakítsa ki a
közegcsatlakozást.

4. Ha a közeg durva szennyezőanyag-részecskéket tartalmaz, helyezzen el egy szűrőt az
áramlási szerelvény elé.

5.3  Az érzékelő felszerelése

5.3.1  Előkészület

  A0043284

 8 Példa adapterre

A szerelvényre különböző érzékelőkhöz való adaptereket
lehet felszerelni. Az adapter megjelenése a használt
érzékelőtől függ.
Rendelkezésre álló adapterek: →   35

Az átfolyószerelvény belseje nem szimmetrikus.
A különbséget a következőképpen azonosíthatja kívülről: kiszállításkor a szerelvény alsó
bemenete egy vakdugóval van lezárva.
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2

3

4

1

  A0038390

 9 Szerelvénytest az alsó csatlakozóanyával és vakdugóval

1 Belső O-gyűrű „felső”
2 Belső O-gyűrű „alsó”
3 Vakfedél
4 „Alsó” csatlakozóanya

ÉRTESÍTÉS
Elégtelen kenés a CAS80E-n
Az alkatrészek károsodása
‣ Győződjön meg arról, hogy a tömítőkorong tömítése megfelelően meg van-e kenve.

Az érzékelő előkészítése a felszereléshez
1. Enyhén kenje meg az érzékelőfejen lévő O-gyűrűt.
2. Lazítsa meg az „alsó” csatlakozóanyát, és távolítsa el a vakdugót.
3. Ellenőrizze, hogy van-e kenőanyag az átfolyószerelvény „alsó” belső O-gyűrűjén.
4. Csavarozza vissza a vakdugót és az „alsó” csatlakozóanyát, és kézzel húzza meg.
5. Ellenőrizze, hogy van-e kenőanyag az átfolyószerelvény „felső” belső O-gyűrűjén.
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5.3.2  Érzékelők beépítése (kivéve CAS51D és CAS80E)

1

2

3

4

  A0043612

 10 Szerelőhüvely

1 Csatlakozóanya
2 Záró anyacsavar
3 Érzékelőadapter
4 Érzékelő

1 1

1

2

1

2

  A0038394

 11 CUS51D

1 Vevő
2 LED

1. Vezesse be az érzékelőt az érzékelőadapterbe.
2. Az érzékelőt az ellenanya kézi meghúzásával rögzítse az érzékelőadapterbe.
3. Helyezze be az érzékelőt az átfolyószerelvénybe.
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4. A CUS50D érzékelő esetében: úgy igazítsa be az érzékelőt, hogy a mérőrés az áramlás
irányába nézzen.


  A0036370

 12 Az áramlás iránya

5. A CUS51D érzékelő esetében: Igazítsa be az érzékelőt →   11,  21. Keresse meg
mindkét LED-et (ezek szögben vannak felszerelve, és világos burkolattal rendelkeznek).
Úgy igazítsa be az érzékelőt, hogy a tisztítócsatlakozás a LED-es oldalon legyen (lásd a
nyilat).

6. A COS61 és a COS51D érzékelők esetében: a COS61 és a COS51D oxigénérzékelők
esetében nem kell speciális beállítást végezni.

Csak a védőelemmel ellátott 40 mm-es oxigénérzékelőkre vonatkozóan: a
lerakódások elkerülése és az érzékelőn belüli egységes áramlás biztosítása érdekében
csavarja ki a védőelemet az érzékelőből.

7. Csavarozza a helyére a csatlakozóanyát az átfolyószerelvényen és kézzel húzza meg.
8. Csak a tisztítási opció megrendelése esetén: a tisztítófúvókát úgy helyezze a tisztítási

csatlakozóba, hogy a fúvóka nyílása felfelé nézzen. A tisztítófúvókát egy AF 17 mm-es,
nyitott végű villáskulcs segítségével rögzítse, és húzza meg a tisztítócsatlakozás
csatlakozóanyáját.
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5.3.3  A CAS51D érzékelő beszerelése

1

2

3

4

  A0038392

 13 Szerelőhüvely

1 Csatlakozóanya
2 Záró anyacsavar
3 Érzékelőadapter
4 Érzékelő

  A0043285

 14 CAS51D 2 mm (0.08 in) / 8 mm (0.31 in)

Hézag a tisztítócsatlakozással ellentétes irányban

  A0043694

 15 CAS51D 40 mm (1.57 in)

Hézag a tisztítócsatlakozás irányában
A tisztítófúvóka csavarkulcs-síkjai 90°-kal az érzékelő felé
fordítva
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1. Vezesse be az érzékelőt az érzékelőadapterbe.
2. Az érzékelőt az ellenanya kézi meghúzásával rögzítse az érzékelőadapterbe.
3. Helyezze be az érzékelőt az átfolyószerelvénybe.
4. Érzékelő 2 mm (0.08 in) vagy 8 mm (0.31 in) réssel: igazítsa be az érzékelőt. A

menetes nyílást (a rés hátulján) pontosan a tisztítási csatlakozásnál kell elhelyezni. Ez
biztosítja a közeg mérőrésen keresztüli áramlását.

5. Csak a tisztítási opció megrendelése esetén: csavarozza be a tisztítófúvókát (maximum
0,2 Nm (0,15 lbf ft)) az érzékelő menetes nyílásába, és finoman húzza meg. Húzza meg
a tisztítócsatlakozáson lévő csatlakozóanyát.

6. Érzékelő 40 mm (1.57 in) réssel: igazítsa be az érzékelőt. A rést pontosan a tisztítási
csatlakozásnál kell elhelyezni. Ez biztosítja a közeg mérőrésen keresztüli áramlását.

7. Csak a tisztítási opció megrendelése esetén: a tisztítófúvókát úgy helyezze a
tisztítócsatlakozóba, hogy a fúvóka nyílásai felfelé és lefelé nézzenek. A tisztítófúvókát
egy AF 17 mm-es, nyitott végű villáskulcs segítségével rögzítse, és húzza meg a
tisztítócsatlakozás csatlakozóanyáját.

8. Csavarozza a helyére a csatlakozóanyát az átfolyószerelvényen és kézzel húzza meg.

5.3.4  A CAS80E érzékelő felszerelése

A szerelvény előkészítése a CAS80E érzékelőhöz

1.

2.

3.

4.

  A0043029

1. Csavarja le a „felső” csatlakozóanyát.
2. Csavarozza le az „alsó” csatlakozóanyát.
3. Távolítsa el az „alsó” vakdugót.
4. Távolítsa el a zárókorongot a tisztítófúvókáról.
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A CAS80E érzékelő felszerelése előre beépített rögzítőgyűrűvel

A CAS80E tájolása

  A0043527

 16 CAS80E 2 mm (0.08 in) / 10 mm (0.39 in)

Hézag a tisztítócsatlakozással ellentétes irányban

  A0043528

 17 CAS80E 50 mm (1.97 in)

Hézag a tisztítócsatlakozás irányában
A tisztítófúvóka csavarkulcs-síkjai 90°-kal az érzékelő felé
fordítva

1.

2.

4.

2.

3.

  A0042734

1. Helyezze az előre beépített rögzítőgyűrűvel ellátott érzékelőt az átfolyószerelvénybe.
 Érzékelő 2 mm (0.08 in) vagy 10 mm (0.39 in) réssel: igazítsa be az érzékelőt. A

menetes nyílást (a rés hátulján) pontosan a tisztítási csatlakozásnál kell elhelyezni.
Ez biztosítja a közeg mérőrésen keresztüli áramlását.
Érzékelő 50 mm (1.97 in) réssel: igazítsa be az érzékelőt. A mérőrést pontosan a
tisztítócsatlakozásnál kell elhelyezni. Ez biztosítja a közeg mérőrésen keresztüli
áramlását.

2. Csavarozza fel a „felső” csatlakozóanyát és húzza meg kézzel.
3. Szerelje fel az „alsó” tömítőkorongot.
4. Csavarozza fel az „alsó” csatlakozóanyát és húzza meg kézzel.
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A rögzítő gyűrű utólagos felszerelése a CAS80E érzékelőre

1.

2.

5.

4.

3.

A B

  A0042729

A A CAS80E, 2 mm és a CAS80E, 10 mm beigazítása
B Az 50 mm-es CAS80E beigazítása

1. Helyezze a „felső” csatlakozóanyát az érzékelőre.
2. Helyezze a rögzítőgyűrűt az érzékelőre úgy, hogy a kúpos oldal felfelé nézzen.
3. Igazítsa a rögzítőgyűrűt az érzékelőn lévő jelöléshez.

 (A) CAS80E 2 mm és CAS80E 10 mm: igazítsa a rögzítőgyűrű hátulján lévő
mélyedést a jelöléshez.
(B) CAS80E 50 mm: igazítsa a rögzítőgyűrű elején lévő rést a jelöléshez.
Lásd az érzékelő Használati útmutatójában található információkat.

4. Lazítsa meg a rögzítőgyűrűn lévő M5 csavart egy imbuszkulcs segítségével (kb. 5 Nm
nyomatékkal).

ÉRTESÍTÉS
Elégtelen kenés!
A tömítés sérülése!
‣ Győződjön meg arról, hogy a tömítőkorong tömítése megfelelően meg van-e kenve.

5. Nyomja rá a „felső” tömítőkorongot az érzékelőre egészen az adapterig.
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6.

8.

9.

7.

  A0042732

6. Helyezze az érzékelőt a szerelvénybe.
 Érzékelő 2 mm (0.08 in) vagy 10 mm (0.39 in) réssel: igazítsa be az érzékelőt. A

menetes nyílást (a rés hátulján) pontosan a tisztítási csatlakozásnál kell elhelyezni.
Ez biztosítja a közeg mérőrésen keresztüli áramlását.
Érzékelő 50 mm (1.97 in) réssel: igazítsa be az érzékelőt. A rést pontosan a
tisztítási csatlakozásnál kell elhelyezni. Ez biztosítja a közeg mérőrésen keresztüli
áramlását.

7. Csavarozza fel a „felső” csatlakozóanyát és húzza meg kézzel.
8. Szerelje fel az „alsó” tömítőkorongot az érzékelőre.
9. Csavarozza fel az „alsó” csatlakozóanyát és húzza meg kézzel.

A CAS80E (2 mm) vagy CAS80E (10 mm) tisztítófúvókája esetén előfordulhat, hogy az
érzékelő tisztítócsatlakozása és a szerelvény tisztítócsatlakozása nem illeszkedik!

Állítsa be a CAS80E (2 mm) vagy a CAS80E (10 mm) tisztítócsatlakozását
Az érzékelőn és a szerelvényen lévő tisztítócsatlakozásnak pontosan egymás felett kell
elhelyezkednie.
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1.

2.

4.3.

5.

6.

  A0043691

1. Csavarja le a „felső” csatlakozóanyát.
2. Kicsit lazítsa meg a rögzítőgyűrűn lévő M5 csavart egy imbuszkulcs segítségével.
3. Igazítsa a rögzítőgyűrűt a csavarfejhez a tisztítócsatlakozás irányába.
4. Igazítsa egymáshoz az érzékelő tisztítócsatlakozásának és a szerelvény

tisztítócsatlakozásának nyílását.
5. Lazítsa meg a rögzítőgyűrűn lévő M5 csavart egy imbuszkulcs segítségével (kb. 5 Nm

nyomatékkal).
6. Csavarozza fel a „felső” csatlakozóanyát és húzza meg kézzel.

5.4  Beépítés utáni ellenőrzés
‣ A beszerelés után ellenőrizze az összes csatlakozást, biztosítva azok rögzítését és

szivárgásmentességét.

6  Üzembe helyezés
LFIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély a közeg kilépésekor!
‣ Mielőtt ráadná a nyomást a szerelvényre, ellenőrizze, hogy a közeg megfelelően van-e

csatlakoztatva.
‣ Ellenkező esetben ne használja a szerelvényt a folyamathoz.
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A sűrített levegős tömlő csatlakoztatása a tisztítófúvókához
Az áramlási szerelvény opcionálisan egy tisztítófúvókával van ellátva.

‣ A sűrített levegős tömlőt a mellékelt adapteren (G¼-től 6 mm-ig) keresztül csatlakoztassa
a tisztítófúvókához, egy visszacsapó szeleppel.

Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy:
1. A szerelvényen és a folyamatcsatlakozáson minden tömítés megfelelően illeszkedik .
2. Az érzékelő megfelelően van felszerelve és csatlakoztatva →   19.
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7  Karbantartás
LFIGYELMEZTETÉS

A közeg vagy a tisztítófolyadék kijutása sérülésveszélyt jelent!
‣ Miden karbantartási feladat előtt ellenőrizze, hogy a folyamat csővezetékei legyenek

megfelelően nyomásmentesítve, valamint legyenek kiürítve és kiöblítve.
‣ Kapcsolja ki a tisztítóegységet, mielőtt az érzékelőt eltávolítaná a közegből.

7.1  Karbantartási feladatok

7.1.1  Tisztítószer

LFIGYELMEZTETÉS
Halogéneket tartalmazó szerves oldószerek
Korlátozott bizonyíték a rákkeltő hatásra vonatkozóan! Hosszú távú veszélyt jelent a
környezetre!
‣ Ne használjon halogéneket tartalmazó szerves oldószereket.

LFIGYELMEZTETÉS
Tiokarbamid
Lenyelve ártalmas! Korlátozott bizonyíték a rákkeltő hatásra vonatkozóan! A születendő
gyermekre vonatkozó lehetséges kockázat! Hosszú távú veszélyt jelent a környezetre!
‣ Viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt és megfelelő védőruházatot.
‣ Kerülje a szemmel, szájjal és bőrrel való érintkezést.
‣ Kerülje a környezetbe való kijuttatást.

A leggyakoribb szennyeződések és az egyes esetekben használt tisztítószerek az alábbi
táblázatban találhatók.

Ügyeljen a tisztítandó anyagok anyagi összeférhetőségére.

A szennyeződés típusa Tisztítószer

Zsírok és olajok Meleg víz vagy felmelegített (lúgos) anyagok,
amelyek felületaktív anyagokat vagy vízben oldódó
szerves oldószereket (p l. etanol) tartalmaznak

Vízkőlerakódások, fém-hidroxid
felhalmozódás, liofób biológiai
felhalmozódás

Kb. 3% sósav

Szulfidlerakódások 3% sósav és tiokarbamid keveréke (kereskedelmi
forgalomban kapható)

Fehérjefelhalmozódás 3% sósav és pepszin keveréke (kereskedelmi
forgalomban kapható)

Rostok, szuszpendált anyagok Nagynyomású víz, esetleg felületaktív anyagok

Könnyű biológiai felhalmozódás Nagynyomású víz
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‣ A szennyeződés típusának és mértékének megfelelő tisztítószert válasszon.

7.1.2  A szerelvény tisztítása
A stabil és megbízható mérések biztosítása érdekében a szerelvényt és az érzékelőt
rendszeresen meg kell tisztítani. A tisztítási folyamat gyakorisága és intenzitása a közegtől
függ.

1. Távolítsa el az érzékelőt.
2. A szennyeződés mértékétől függően tisztítsa meg a szerelvényt →   30.

 A könnyebb szennyeződéseket és lerakódásokat a megfelelő tisztítószerekkel
távolítsa el →   30.
A makacsabb szennyeződéseket egy puha kefe és a megfelelő tisztítószer
segítségével távolítsa el →   30.
Nagyon makacs szennyeződés esetén az alkatrészeket áztassa oldószeres oldatba.
Ezután egy kefével tisztítsa meg az alkatrészeket.

Például ivóvíz esetén a jellemző tisztítási intervallum 6 hónap.
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7.1.3  Cserélje ki az O-gyűrűket

LVIGYÁZAT
A közeg maradéka és a magas hőmérséklet miatti sérülésveszély
‣ A közeggel érintkező alkatrészek kezelése során biztosítson megfelelő védelmet a közeg

maradékaival és magas hőmérséklettel szemben. Viseljen védőszemüveget és
védőkesztyűt.

A megfelelő csereintervallumok nagymértékben függnek a folyamattól.

Előkészület:
1. Állítsa le a folyamatot. Ügyeljen a maradék közegre, a maradék nyomásra és a

megemelkedett hőmérsékletre.
2. Teljesen távolítsa el a szerelvényt a folyamatcsatlakozásról.
3. Távolítsa el az érzékelőt.
4. Tisztítsa meg a szerelvényt →   31.

  A0043277

 18 Az O-gyűrűk helyzete a vakdugóval ellátott
szerelvényen

  A0043049

 19 Az O-gyűrűk helyzete a tömítőkorongokkal
ellátott szerelvényen

1. Vigyen fel egy vékony réteg kenőanyagot az új O-gyűrűkre (pl. Syntheso Glep1).
2. Az új O-gyűrűket a megfelelő hornyokba helyezze el.
3. A szerelvény visszaszerelése.
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8  Javítás

8.1  Pótalkatrészek
A pótalkatrészkészletekről bővebb információt az interneten, a „Pótalkatrész-kereső eszköz”
segítségével talál:
www.endress.com/spareparts_consumables

1

2

2

2

2

2

2

2

3

1

4

  A0043051

 20 Pótalkatrészek

1 Csatlakozóanya
2 O-gyűrű készlet
3 Tisztítófúvóka csatlakozóanya
4 Adapter CAS80E-hez

8.2  Visszaszállítás
Amennyiben a termék javítást vagy gyári kalibrálást igényelne, illetve ha nem megfelelő
terméket rendeltek vagy szállítottak, a terméket vissza kell küldeni a gyártó részére. ISO-
tanúsítvánnyal rendelkező cégként, valamint a törvényi előírások értelmében, az
Endress+Hauser köteles bizonyos eljárások betartására, olyan visszaküldött termékek kezelése
során, amelyek kapcsolatba kerültek a közeggel.

Az eszköz gyors, biztonságos és szakszerű visszaküldése érdekében:

‣ A www.endress.com/support/return-material weboldalon talál tájékoztatást az eszközök
visszaküldésének módjával és feltételeivel kapcsolatban.

http://www.endress.com/support/return-material
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8.3  Ártalmatlanítás
‣ Vegye figyelembe a helyi előírásokat!
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9  Tartozékok
Az alábbiakban a jelen dokumentáció kiadásának idején rendelkezésre álló legfontosabb
tartozékok kerülnek felsorolásra.

‣ Az itt nem szereplő tartozékokról a Szerviztől vagy az Értékesítési központtól kérhet
tájékoztatást.

9.1  Eszközspecifikus tartozékok
Tisztítófúvóka
• Az érzékelő automatikus tisztításához
• CAS51D érzékelőhöz (2 mm (0.08 in) vagy 8 mm (0.31 in) rés)

CAS80E érzékelőhöz (2 mm (0.08 in)10 mm (0.39 in)
Rendelési szám: 71144328

• CAS51D (40 mm (1.57 in) rés) és CAS80E (50 mm (1.97 in) rés) érzékelőhöz
Rendelési szám: 71144330

• CUS51D, COS51D, COS61D, COS61, COS31, COS41 érzékelőkhöz
Rendelési szám: 71144331

• CUS50D érzékelőhöz
Rendelési szám: 71424819

1

  A0038383

 21 CYA251 tisztítófúvókával

1 Tisztítófúvóka

Érzékelőadapter
• Adapter az alábbi érzékelők felszereléséhez:
• COS61D, COS61, COS31 érzékelőkhöz

Rendelési szám: 71144333
• COS41, COS51D érzékelőkhöz

Rendelési szám: 71144334
• CUS50D érzékelőhöz

Rendelési szám: 71420151
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• CUS51D érzékelőhöz
Rendelési szám: 71144335

• CAS51D érzékelőhöz (2 mm (0.08 in) rés)
Rendelési szám: 71144337

• CAS51D érzékelőhöz (8 mm (0.31 in) rés)
Rendelési szám: 71144338

• CAS51D érzékelőhöz (40 mm (1.57 in) rés)
Rendelési szám: 71144340

• CUS52D érzékelőhöz
Rendelési szám: 71248647

• CAS80E érzékelőhöz
Rendelési szám: 71475982

1

  A0038384

 22 CYA251 érzékelő adapterrel

1 Érzékelőadapter

Fali tartóegység
• Fali szerelőkészlet CYA251-hez
• Rendelési szám: 71144369
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116

(4.57)

1
1

  A0037723

 23 Fali szerelőkészlet, méretek mm-ben (inch)

1 STST függesztőcsavar, 10 × 60 mm

CYA251 készlet: tömítőkészlet
Rendelési szám: 71162868
CYA251 készlet: vakdugó tisztítása
Rendelési szám: 71162872
Készlet: 10x hatszögletes G1” anya
Rendelési szám: 71448687
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10  Műszaki adatok

10.1  Környezet

10.1.1  Környezeti hőmérséklet
0 … 60 °C (32 … 140 °F)

10.1.2  Tárolási hőmérséklet
0 … 60 °C (32 … 140 °F)

10.2  Folyamat

10.2.1  Folyamat-hőmérséklet
0-tól 60 °C-ig (32-től 140 °F-ig), fagymentes

10.2.2  Üzemi nyomás
Maximum 6 bar (87 psi) 20 °C-on (68 °F)
Maximum 4 bar (58 psi) 50 °C-on (122 °F)
Maximum 2 bar (29 psi) 60 °C-on (140 °F)

10.2.3  Nyomás-/hőmérséklet-névértékek
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 24 Nyomás-/hőmérséklet-névértékek
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10.2.4  Áramlás
Az alkalmazott érzékelőtől és az érzékelő tulajdonságaitól függően. Az adatok vízre
vonatkoznak.

Tipikus értékek: Oxigénérzékelőkre kb. 200 l/óra (53 gal/óra)
Zavarosság- és UV-érzékelőkre kb. 100 l/óra (26,5 gal/óra)

Minimum érték: A mérendő paramétertől függ, de olyannak kell lennie, hogy a mért értékek
továbbra is reprezentatívak legyenek.

Maximális érték:Nem ajánlott a 300 l/h (80 gal/óra) feletti üzemelés.

10.3  Műszaki felépítés

10.3.1  Méretek
→ „Beépítés” rész

10.3.2  Súly
1.5 … 1.8 kg (3.3 … 4.0 lbs), a változattól függően

10.3.3  Anyagok

O-gyűrűk EPDM
Karima (nem érintkezik a közeggel) PP
Átfolyótartály, folyamatcsatlakozók, adapter, csatlakozóanya PVC
Visszacsapó szelep Műanyag
Rögzítőgyűrű a CAS80E-hez (nem érintkezik a közeggel) 1,4404
Információ az 1907/2006 33/1):
A szerelvény PVC részei a DOTE (CAS 15571-58-1) SVHC anyagot tartalmazzák, több mint
0,1 tömegszázalékban.
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10.3.4  Folyamatcsatlakozás

A

B

C

D

E

F

G
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A G1¼ külső menet, PVC
B ANSI 1” karima, PP, fekete
C DN20/d25 ragasztható csap (D25 menetes), PVC *
D D20 PVC tömlő **
E G ¾” belső menet, PVC
F NPT ¾” belső menet, PVC
G DN50/d63 ragasztható csap ***
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Tétel Megnevezés Megfelelő

C * Ragasztható csap PVC csőhöz PVC cső 25 mm (0.98 in) külső átmérővel

D ** Tömlőcsatlakozás DN 20 mm (0.78 in) tömlő

G *** Ragasztható csap PVC csőhöz PVC cső 63 mm (2.48 in) külső átmérővel



Tárgymutató Flowfit CYA251

42 Endress+Hauser

Tárgymutató

A
A csomag tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Adattábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ártalmatlanítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Átvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az érzékelő felszerelése . . . . . . . . . . . . . . 19

B
Beépítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ellenőrzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Beépítési feltételek . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Biztonsági utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . 6

CS
Cserélje ki a tömítéseket . . . . . . . . . . . . . 32
Cserélje ki az O-gyűrűket . . . . . . . . . . . . . 32

E
Ellenőrzés

Beépítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

F
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

H
Használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

K
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

M
Méretek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mérőrendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Műszaki felépítés . . . . . . . . . . . . . . . 39

R
Rendeltetésszerű használat . . . . . . . . . . . . 6

SZ
Szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

T
Termékazonosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tisztítószer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

V
Visszaszállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33





www.addresses.endress.com

*71501268*
71501268


	Tartalomjegyzék
	1 Néhány szó erről a dokumentumról
	1.1 Figyelmeztetések
	1.2 Alkalmazott szimbólumok
	1.3 Alkalmazott szimbólumok
	1.3.1 Az eszközön lévő szimbólumok


	2 Alapvető biztonsági utasítások
	2.1 A személyzetre vonatkozó követelmények
	2.2 Rendeltetésszerű használat
	2.3 Munkahelyi biztonság
	2.4 Üzembiztonság
	2.5 Termékbiztonság

	3 Termékleírás
	3.1 Termékkivitel
	3.1.1 Mérőrendszer


	4 Átvétel és termékazonosítás
	4.1 Átvétel
	4.2 Termékazonosítás
	4.2.1 Adattábla
	4.2.2 Termékazonosítás
	4.2.3 Tanúsítványok és engedélyek
	4.2.4 A csomag tartalma


	5 Beépítés
	5.1 Beépítési feltételek
	5.1.1 Méretek

	5.2 A szerelvény beépítése
	5.2.1 Beépítési utasítások
	5.2.2 A szerelvény fali tartóegységgel történő felszerelése

	5.3 Az érzékelő felszerelése
	5.3.1 Előkészület
	5.3.2 Érzékelők beépítése (kivéve CAS51D és CAS80E)
	5.3.3 A CAS51D érzékelő beszerelése
	5.3.4 A CAS80E érzékelő felszerelése

	5.4 Beépítés utáni ellenőrzés

	6 Üzembe helyezés
	7 Karbantartás
	7.1 Karbantartási feladatok
	7.1.1 Tisztítószer
	7.1.2 A szerelvény tisztítása
	7.1.3 Cserélje ki az O-gyűrűket


	8 Javítás
	8.1 Pótalkatrészek
	8.2 Visszaszállítás
	8.3 Ártalmatlanítás

	9 Tartozékok
	9.1 Eszközspecifikus tartozékok

	10 Műszaki adatok
	10.1 Környezet
	10.1.1 Környezeti hőmérséklet
	10.1.2 Tárolási hőmérséklet

	10.2 Folyamat
	10.2.1 Folyamat-hőmérséklet
	10.2.2 Üzemi nyomás
	10.2.3 Nyomás-/hőmérséklet-névértékek
	10.2.4 Áramlás

	10.3 Műszaki felépítés
	10.3.1 Méretek
	10.3.2 Súly
	10.3.3 Anyagok
	10.3.4 Folyamatcsatlakozás


	Tárgymutató

