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O dokumentu Ta dokument je preveden v več jezikov. Pravno veljavno je le
izvirno besedilo v angleščini.

Dokument je preveden v jezike članic Evropske unije in je na voljo:
• Na spletni strani s prenosi podjetja Endress+Hauser:

www.endress.com -> Downloads -> Manuals and Datasheets ->
Type: Ex Safety Instruction (XA) -> Text Search: …

• V pregledovalniku naprav "Device Viewer": www.endress.com ->
Product tools -> Access device specific information -> Check device
features

Če dokument še ni na voljo, ga lahko naročite.

Povezana
dokumentacija

Ta dokument je sestavni del navodil za uporabo:
TI00435F/00

Dodatna
dokumentacija

Brošura o protieksplozijski zaščiti: CP00021Z/11
Brošura o protieksplozijski zaščiti je na voljo:
• na spletni strani za prenos datotek družbe Endress+Hauser:

www.endress.com -> Downloads -> Brochures and Catalogs -> 
Text Search: CP00021Z

• na zgoščenki pri napravah, ki uporabljajo dokumentacijo na
zgoščenkah

Certifikati
proizvajalca

EU izjava o skladnosti

Številka izjave:
EG09013

Izjava o skladnosti EU je na voljo:
na spletni strani za prenos datotek družbe Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads -> Declaration -> 
Type: EU Declaration -> Product Code: ...

EU certifikat o pregledu tipa

Številka certifikata:
EG 09 013 X
Seznam uporabljenih standardov: glejte EU izjavo o skladnosti.
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Naslov
proizvajalca

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Nemčija
Naslov tovarne, v kateri je bil izdelek proizveden: glejte tipsko ploščico.

Drugi standardi Med drugim je treba za pravilno vgradnjo opreme upoštevati tudi
naslednje standarde:
• IEC/EN 60079-14: "Eksplozivne atmosfere – 14. del: Načrtovanje,

izbira in namestitev električnih inštalacij"
• EN 60079-17: "Eksplozivne atmosfere – 17. del: Pregledovanje in

vzdrževanje električnih inštalacij"
• EN 60079-19: "Eksplozivne atmosfere – 19. del: Popravilo, tehnični

pregled in obnova opreme"
• EN 1127-1: "Eksplozivne atmosfere – preprečevanje eksplozije in

zaščita – 1. del: Osnovni pojmi in metodologija"

Razširjena
kataloška koda

Razširjena kataloška koda je navedena na tipski ploščici, ki je na
napravo pritrjena tako, da je njena vsebina dobro čitljiva. Dodatne
informacije o tipski ploščici najdete v pripadajočih navodilih za uporabo
(dokument Operating Instructions).

Sestava razširjene kataloške kode

FQG6x – ************* + A*B*C*D*E*F*G*..

(Tip
naprave)

(Osnovne
specifikacije)

(Dodatne specifikacije)

* = Rezervirano mesto
Na tem mestu je navedena izbrana možnost (številka ali črka)
glede na specifikacijo opreme.

Osnovne specifikacije
Najpomembnejše značilnosti naprave (zahtevane značilnosti) so zajete
v osnovne specifikacije. Število mest je odvisno od števila zajetih
značilnosti. Izbrana možnost določene značilnosti lahko vključuje več
mest.

Dodatne specifikacije
Dodatne specifikacije označujejo dodatne značilnosti naprave
(značilnosti glede na izbiro). Število mest je odvisno od števila zajetih
značilnosti. Za značilnosti se uporablja 2-mestna označitev, ki omogoča
lažjo identifikacijo (npr. JA). Prva oznaka (ID) predstavlja skupino
značilnosti in je lahko številka ali črka (npr. J = test, certifikat). Druga
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oznaka določa vrednost, ki predstavlja značilnost znotraj skupine (npr.
A = 3.1 material (deli v stiku z medijem), certifikat kontrole).

Podrobnejše informacije o napravi najdete v naslednjih tabelah. V teh
tabelah so opisana posamezna mesta in ID-oznake, ki jih vključuje
razširjena kataloška koda in se navezujejo na nevarne predele.

Razširjena kataloška koda: vsebnik vira sevanja

Naslednje specifikacije opredeljujejo del produktne strukture in se
uporabljajo za povezovanje:
• te dokumentacije z napravo (z uporabo razširjene kataloške

kode na tipski ploščici)
• opcij naprave, ki so navedene v tem dokumentu

Tip naprave
FQG61, FQG62

Osnovne specifikacije

Mesto 3 (izvedba)

Izbrana
opcija

Opis

FQG6x L Pnevmatsko preklapljanje, certifikat ATEX + obešanka za zaklep (OFF),
zaščita ATEX II 2 G Ex h IIB T4 Gb

N Pnevmatsko preklapljanje, certifikat ATEX + dvojni oring > višja raven
zaščite pred prahom/vlago + obešanka za zaklep (OFF) + zaščita
ATEX II 2 G Ex h IIB T4 Gb

Dodatne specifikacije
Opcije, namenjene uporabi v nevarnih območjih, niso na voljo.
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Varnostna
navodila: Splošno

• Upoštevajte vgradna in varnostna navodila, ki so sestavni del navodil
za uporabo.

• Osebje mora izpolnjevati naslednje pogoje za vgradnjo, električno
priključitev, prevzem v obratovanje in vzdrževanje naprave:
• Ustrezno mora biti usposobljeno za svoje naloge in opravila, ki jih

izvaja.
• Obvladovati mora področje protieksplozijske zaščite.
• Seznanjeno mora biti z nacionalnimi predpisi.

• Napravo vgradite v skladu z navodili proizvajalca in nacionalnimi
predpisi.

• Naprave ne uporabljajte zunaj električnih, toplotnih in mehanskih
parametrov, ki so bili določeni.

• Spremembe na napravi lahko vplivajo na protieksplozijsko zaščito in
jih lahko izvedejo samo osebe, ki jih je za takšno delo pooblastilo
podjetje Endress+Hauser.

Varnostna
navodila:
Posebni pogoji

• V primeru dodatnih oziroma drugih posebnih prevlek na ohišju ali
ostalih kovinskih delih:
• Upoštevajte, da obstaja nevarnost statične naelektritve in

razelektritve.
• Ne drgnite površin s suho krpo.

• Preprečite nabiranje elektrostatičnega naboja:
• Na površinah plastičnih delov (npr. ohišja, senzorskega elementa,

posebnih prevlek, dodatno nameščenih ploščic itd.).
• Na izoliranih kapacitivnih delih (npr. izolirane kovinske plošče).

• Naprave ne uporabljajte v medijih ali okoljih, kjer lahko nastaja
statična naelektritev na prevlečenih in plastičnih površinah.

• Preprečite iskrenje, ki lahko nastane zaradi trenja in udarcev.
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Varnostna
navodila:
Vgradnja

A

2 2

1

4

3

  A0033545

 1

A Cona 1, cona 2
1 Bližinska stikala Ex ia
2 Certificirana združena naprava
3 Dovod stisnjenega zraka
4 Izenačevanje potencialov

• Primernost radiometrične merilne metode in same naprave za
uporabo v eksplozijsko nevarnih območjih mora potrditi upravitelj
postroja v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

• Naprave ne uporabljajte v okoljskih pogojih, ki lahko povzročajo
korozijo na napravi ali v pnevmatskem aktuatorju.

• V okoljih, kjer obstaja možnost eksplozije, ne odklapljajte priključka
za dovajanje stisnjenega zraka.

• Uporabljajte le originalne nadomestne dele podjetja Endress+Hauser,
ki so namenjeni napravi.
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• Pnevmatskega aktuatorja ni dovoljeno popravljati, možna je le
njegova zamenjava v celoti.

• Za ohranitev protieksplozijske zaščite obešanke menjajte samo z
enakimi nadomestnimi deli enakih materialov (oglejte si originalne
nadomestne dele podjetja Endress+Hauser).

• Preprečite prekomerne tresljaje na napravi.

Izenačevanje potencialov
Napravo vključite v lokalni sistem za izenačevanje električnih
potencialov.

Pnevmatski aktuator in pritrdilni deli
Določeno na podlagi vrste zaščite: zaščita s konstrukcijsko varnostjo "c"
• Sredstvo za upravljanje: samo stisnjen zrak.
• Oskrba s stisnjenim zrakom: 3.5 do 6 bar. Najvišji procesni tlak 6 bar

ne sme biti presežen.
• Kakovost stisnjenega zraka: ISO 8573-1 Razred 3 ali boljši.

Maksimalna velikost delcev: 40 µm. Tlačna točka rosišča: 10 K pod
obratovalno temperaturo, kar ustreza rosišču pri –20 °C.

• Redno preverjajte kakovost stisnjenega zraka in morebitno prisotnost
puščanja.

• Najvišja temperatura stisnjenega zraka ne sme nikoli preseči najvišje
temperatura okolice +80 °C.

• Življenjska doba aktuatorja: največ 150.000 preklopnih ciklov.
Aktuator je treba ob koncu njegove življenjske dobe zamenjati.

• Odpiranje ohišja pnevmatskega pogona je prepovedano.
• Dovoljena pogostnost preklopnih ciklov: 2 cikla na minuto pri največ

10 ciklih na uro.
• Na pnevmatski aktuator je prepovedano priklapljati tlačne posode z

neomejeno razpoložljivostjo sredstva.
• Z ustreznimi ukrepi preprečite adiabatno krčenje in udarne valove v

inštalaciji za stisnjen zrak, če to zahteva sistem.
• Dušilni nepovratni ventil je nastavljen v tovarni in fiksiran s

sredstvom proti odvitju. Nastavitve ni dovoljeno spreminjati.
• Upoštevajte navodila za vzdrževanje in zagotavljanje varnosti v

navodilih za uporabo.
• V okoljih, kjer obstaja možnost eksplozije, ne izvajajte montaže in

demontaže.
• Vrzel med indikacijskimi ploščami:

• Jedki materiali in vnetljivi delci naj bodo odmaknjeni na varno
mesto

• Ne drgnite površin z materiali, ki povzročajo večje trenje



XA01633F-C Vsebnik vira sevanja FQG61, FQG62

10 Endress+Hauser

3

1

6

5

2 2

4

4

2

  A0033546

 2

1 Priključna doza za bližinska stikala
2 Kabelske uvodnice
3 Izpustni ventil
4 Priključek za izenačevanje potencialov
5 Indikacijski plošči
6 Dušilni nepovratni ventil za priključitev stisnjenega zraka

Bližinska stikala, priključna doza
Vrsta zaščite: zaščita opreme z lastno varnostjo "ia"

• Bližinsko stikalo za stikalni položaj "ON": priključni sponki 1, 2
• Bližinsko stikalo za stikalni položaj "OFF": priključni sponki 3, 4

• Naslednji priključni podatki (tokokrog Ex ia) veljajo za obe
lastnovarni bližinski stikali: Ui = 16 V, Ii = 52 mA, Pi = 169 mW,
Ci = 90 nF, Li = 100 µH.

• Pri medsebojnem povezovanju lastnovarnih tokokrogov upoštevajte
ustrezne smernice.

• Če so bližinska stikala povezana s certificiranimi lastnovarnimi
tokokrogi z zaščito kategorije Ex ib, se vrsta zaščite signalnih
tokokrogov spremeni v Ex ib.

• Pri povezovanju lastnovarnih tokokrogov upoštevajte veljavne
nacionalne predpise in smernice.

• Uporabite povezovalni kabel, ki je primeren za stalno delovno
temperaturo najmanj 85 °C. Presek vodnikov večji od 0.1 mm2.

• Ne odstranjujte ali premikajte priključnih blokov, izolacijskih zaslonk
ali pritrdilnih elementov.

• Ne vgrajujte dodatnih komponent.
• Za ohranitev stopnje zaščite ohišja IP65/67 poskrbite za pravilno

namestitev pokrova priključne doze in kabelskih uvodnic.
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1    2   3    4
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 3

A Uvod kabla za tokokrog stikalnega položaja "ON"
B Uvod kabla za tokokrog stikalnega položaja "OFF"

Temperaturne
tabele

Temperaturni razred Območje temperature okolice

T4 –20 °C ≤ Ta ≤ +80 °C 1)

1) Pri uporabi opcijske oznake RFID upoštevajte omejitve (glejte ločeno dokumentacijo)
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