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Hinweise zum
Dokument

Zugehorige
Dokumentation

Ergidnzende
Dokumentation

Herstellerbe-
scheinigungen

Dieses Dokument wurde in mehrere Sprachen iibersetzt. Rechtlich
verbindlich ist ausschliefllich der englische Ausgangstext.

Das in EU-Sprachen tbersetze Dokument ist verfuigbar:

= Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com -> Downloads -> Technische Dokumentationen ->
Typ: Sicherheitshinweise (XA) -> Textsuche: ...

= Im Device Viewer: www.endress.com -> Online Tools ->
Von der Seriennummer zur Geradteinformation & Dokumentation
(Device Viewer) -> Geratemerkmale tiberpriifen

ﬂ Falls noch nicht vorhanden, kann das Dokument bestellt werden.

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitun-
gen:

BA01271P/00

Explosionsschutz-Broschiire: CP00021Z/11

Die Explosionsschutz-Broschiire ist verfiigbar:

= Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com -> Downloads -> Broschiiren und Kataloge ->
Textsuche: CPO0021Z

= Bei Geraten mit Dokumentation auf CD: Auf der CD

EU-Konformitéatserklarung
Nummer der Erklérung:

EC_00069

Die EU-Konformitétserklarung ist verfiigbar:

Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com -> Downloads -> Erkldrungen ->
Typ: EU Erkldrung -> Produktwurzel: ...

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Zertifikatsnummer:
SEV 14 ATEX 0134

Liste der angewendeten Standards: Siehe EU-Konformitatserklarung.
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Herstelleradresse

Weitere Normen

Erweiterter
Bestellcode

Endress+Hauser

IEC-Konformitétserkldarung

Zertifikatsnummer:
IECEx SEV 14.0008

Das Anbringen der Zertifikatsnummer bescheinigt die Konformitét mit
den folgenden Normen (abhéngig von der Gerateausfithrung):

= [EC 60079-0:2017
= [EC60079-11:2011
= [EC 60079-26: 2014

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrafe 1
79689 Maulburg, Deutschland

Adresse des Fertigungswerks: Siehe Typenschild.

Fir die fachgerechte Installation sind unter anderem die folgende

Normen in ihrer aktuellen Version zu beachten:

= [EC/EN 60079-14: "Explosionsgefdhrdete Bereiche - Teil 14:
Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen"

s EN 1127-1:"Explosionsfdhige Atmosphéren - Explosionsschutz -
Teil 1: Grundlagen und Methodik"

Der erweiterte Bestellcode (Extended order code) wird auf dem Typen-
schild dargestellt, das auf dem Gerat gut sichtbar angebracht ist.
Weitere Informationen zum Typenschild: Siehe Betriebsanleitung.

Aufbau des erweiterten Bestellcodes

PMCZl: _ kkkkkkkkkhkkhkhkk *REACEANDNIERALTXOX
PMP2x + A*B*C*D*E*F*G™..
(Gerdtetyp) (Grundspezifikatio- (Optionale
nen) Spezifikationen)

* = Platzhalter
An diesen Positionen wird eine Option dargestellt (Zahl oder
Buchstabe), die aus der Spezifikation gewahlt wurde.

Grundspezifikationen

In den Grundspezifikationen werden diejenigen Merkmale festgelegt,
die fur das Geréat zwingend notwendig sind (Muss-Merkmale). Die
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Anzahl der Positionen ist abhangig von der Anzahl der verfiigbaren
Merkmale. Die gewéhlte Option eines Merkmals kann dabei aus mehre-
ren Positionen bestehen.

Optionale Spezifikationen

In den optionalen Spezifikationen werden zuséatzliche Merkmale fiir das
Gerat festgelegt (Kann-Merkmale). Die Anzahl der Positionen ist
abhéngig von der Anzahl der verfiigharen Merkmale. Um die Merkmale
zu identifizieren, sind sie zweistellig aufgebaut (z.B. JA). Die erste Posi-
tion (Kennung) steht fiir eine Merkmalsgruppe und besteht aus einer
Zahl oder einem Buchstaben (z.B. ] = Test, Zeugnis). An zweiter Posi-
tion wird der Wert dargestellt, der fiir das Merkmal innerhalb der
Gruppe steht (z.B. A = 3.1 Material (mediumberiihrt), Abnahmepriif-
zeugnis).

Nahere Informationen zum Gerat den folgenden Tabellen entnehmen.
Sie beschreiben die einzelnen Ex-relevanten Positionen und Kennungen
innerhalb des erweiterten Bestellcodes.

Erweiterter Bestellcode: Cerabar

Die folgenden Angaben bilden einen Auszug aus der Produkt-

struktur ab und dienen der Zuordnung:

= Dieser Dokumentation zum Gerét (anhand des erweiterten
Bestellcodes auf dem Typenschild).

® Der im Dokument angegebenen Gerédteoptionen.

Gerdtetyp
PMC21, PMP21, PMP23

Grundspezifikationen

Position 1, 2 (Zulassung)

Gewdéhlte Option Beschreibung

PMC21 BA ATEX 111/2 G ExiaIIC T4 Ga/Gb
PMP2x

BB ATEX 112 GExiallC T4 Gb

IA IECEx ExialIC T4 Ga/Gb

Position 3 (Ausgang)

Gewdéhlte Option Beschreibung

PMC21 1 4..20mA
PMP2x

Endress+Hauser
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Sicherheitshin-
weise: Allgemein

Sicherheitshin-
weise: Besondere
Bedingungen

Endress+Hauser

Position 4 (Elektrischer Anschluss)

Gewdéhlte Option Beschreibung

PMC21 A Kabel 5 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.
PMP2x

Kabel 10 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.

C Kabel 25 m, IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl.

Stecker M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.

Ventilstecker ISO4400 NPT1/2, IP65 NEMA Type 4X Encl.

M
u Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.
\
N

PMP23 Stecker M12, IP66/69 NEMA Type 4X Encl.

Optionale Spezifikationen
Keine Ex-relevanten Optionen vorhanden.

= Das Personal muss fiir Montage, elektrische Installation, Inbetrieb-
nahme und Wartung des Geréts folgende Bedingungen erftillen:
= Verflgt tiber Qualifikation, die seiner Funktion und Tatigkeit
entspricht
® [st ausgebildet im Explosionsschutz
® [st vertraut mit den nationalen Vorschriften
= Gerédt gemaf} Herstellerangaben und nationaler Vorschriften
installieren.
= Geréat nur fir Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberithren-
den Materialien hinreichend besténdig sind.
s Elektrostatische Aufladung vermeiden:
= Von Kunststoffflachen (z.B. Gehause, Sensorelement, Sonderlackie-
rung, angehéngte Zusatzschilder, ..)
= Von isolierten Kapazitdten (z.B. isolierte metallische Schilder)

= Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung: Oberflachen nicht
trocken reiben.
= Bei zusatzlicher oder alternativer Sonderlackierung des Geh&uses
oder anderer metallener Oberflachen oder bei geklebten Schildern:
= Gefahr von elektrostatischer Auf- und Entladung beachten.
= Nicht in der Nahe von Prozessen installieren (< 0,5 m), in denen
starke elektrostatische Aufladungen entstehen.
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Sicherheitshin-
weise:
Installation

Lz ]

A0031218

i3]
b

Zone 1

Behdlter; Zone 0

Bescheinigtes zugehdriges Betriebsmittel
Transmittergehduse
Potentialausgleichsleitung
Potentialausgleich

[C RNV SN

Eigensicherheit

= Beim Zusammenschalten des Geréts mit bescheinigten eigensicheren
Ex ib-Stromkreisen mit Explosionsgruppe IIC oder IIB: Ziindschutzart
andert sich in Ex ib IIC oder Ex ib IIB. Beim Anschluss eines eigensi-
cheren Ex ib-Stromkreises: Sensor nicht in Zone O einsetzen.

= Der eigensichere Eingangsstromkreis des Geréts ist erdfrei. Seine
Spannungsfestigkeit von min. 500 Vg ist gegen Erde ausgefiihrt.

Potentialausgleich

Kann der Potentialausgleich durch die Installation nicht sichergestellt
werden: Metallgeh&duseteile zur Vermeidung von elektrostastischer
Aufladung in den Potentialausgleich einbeziehen.

Endress+Hauser
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Sicherheitshin-
weise: Zone 0

Temperaturtabel-
len

Anschlusswerte

Endress+Hauser

= Bei explosionsfdhigen Dampf-Luft-Gemischen: Gerdt nur unter atmo-
sphérischen Bedingungen betreiben.
= Temperatur: -20 ... +60°C
= Druck: 80 ... 110 kPa (0,8 ... 1,1 bar)
= Luft mit normalem Sauerstoffgehalt, tiblicherweise 21 % (V/V)

s Wenn keine explosionsfdhigen Gemische vorliegen oder Zusatzmaf3-
nahmen getroffen sind: Gerdt gemaf3 seiner Herstellerspezifikation
auch aufBerhalb der atmosphérischen Bedingungen betreibbar.

® Zugehérige Gerdte mit galvanischer Trennung zwischen eigensiche-
ren und nicht eigensicheren Stromkreisen bevorzugen.

Temperatur- Prozesstemperatur T, Umgebungstemperatur T,
klasse (process) (ambient): Gehduse

T4 <100°C -40°C<T,<+70°C

Elektrische Daten

U <30V
[,< 100 mA
P,<08W
C<11,6nF
L=0
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