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Medfølgende
dokumentation

Dette dokument er en integreret del af betjeningsvejledning BA01797C
og BA01845C

Tilsigtet brug
Til brug i farlige områder (eksplosive atmosfærer).
Liquiline Compact CM82 og CM72 er sløjfedrevne transmittere til
væskeanalyse inden for alle områder af procesteknik.
Enhederne er designet til brug i følgende industrier:
• Life science
• Den kemiske industri
• Vand og spildevand
• Fødevarer
• Kraftværker
• Andre industrianvendelser
Brugen af transmitteren afhænger i vid udstrækning af den anvendte
sensor.
Vær derfor opmærksom på indholdet i afsnittet om tilsigtet brug i
betjeningsvejledningen. Brug af enheden til andre formål end det
beskrevne udgør en trussel for menneskers sikkerhed og for hele
målesystemet og er derfor ikke tilladt.
Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert
brug eller brug til andet end det tilsigtede formål.

Supplerende
dokumentation

Kompetencebrochure CP00021Z
• Eksplosionsbeskyttelse: Retningslinjer og generelle principper
• www.endress.com

Producentens
certifikater

Overensstemmelseserklæring
Med denne overensstemmelseserklæring garanterer Endress+Hauser,
at produktet overholder bestemmelserne i ATEX-direktivet
2014/34/EU. Overholdelse bekræftes med overholdelse af de
standarder, som fremgår af overensstemmelseserklæringen.

Identifikation ATEX IECEx

Certifikatnummer TÜV 18 ATEX 8194 X IECEx TUR 18.0037X

Kapslingsklasse 1G: ia Ga
2D: ia Db

ia Ga
ia Db
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ATEX IECEx

Mærkning II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga
II 2D Ex ia IIIC T85°C/T135°
Db

Ex ia IIC T6/T4 Ga Ex ia
IIIC T85°C/T135° Db

Certificeringsorgan TÜV Rheinland TÜV Rheinland

Kun de godkendelser, som er angivet på typeskiltet, gælder for CM82-
og CM72-transmitteren.

Typeskilt
Typeskiltet findes udvendigt på huset. Typeskiltet indeholder følgende
oplysninger:
• Producentens navn og adresse og producentens logo
• Instrumenttype/ordrekode
• Ex-mærkning (eksplosionsbeskyttelse) iht. de påkrævede standarder
• Referencenummer for tredjepartsleverandøren af QA-test –

serienummer, produktionsår
• Godkendelsesnr.
• Omgivende temperatur
• CE-mærkning (ATEX-versioner)

Producentens
adresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

Yderligere
standarder

Anvendte standarder:
ATEX: EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
IECEx: IEC 60079-0 : 2011, IEC 60079-11 : 2011

Udvidet
ordrekode

Opbygning af den udvidede bestillingskode

Instrumenttype
Instrumentet og instrumentdesignet er angivet i afsnittet
"Instrumenttype" (produktroden).

Grundlæggende specifikationer
De funktioner, der er helt grundlæggende for instrumentet
(obligatoriske funktioner), er angivet i de grundlæggende
specifikationer. Antal positioner afhænger af det antal funktioner, der
findes. Den valgte option for en funktion kan bestå af flere positioner.
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Valgfri specifikationer
De valgfri specifikationer beskriver ekstra funktioner for instrumentet
(valgfri funktioner). Antal positioner afhænger af det antal funktioner,
der findes. Funktionerne har en 2-cifret opbygning, som gør det
nemmere at foretage identifikation (f.eks. JA). Det første ciffer (ID) står
for funktionsgruppen og består af et tal eller et bogstav (f.eks. J = Test,
Certifikat). Det andet ciffer er den værdi, der står for funktionen i
gruppen (f.eks. A = 3.1 materiale (våde dele), kontrolcertifikat).

Generelle
sikkerhedsanvisni
nger

Transmitteren overholder kravene i direktiv 2014/34/EU for udstyr til
anvendelse i eksplosive atmosfærer og er velegnet til brug i farlige
områder.
De anvendte harmoniserede standarder og normative dokumenter
fremgår af EU-overensstemmelseserklæringen.
Transmitteren overholder kravene i "IEC-certificering for eksplosive
atmosfærer" og er velegnet til brug i farlige områder.
Transmitteren er en egensikker elektrisk enhed, som er velegnet til:
• Udstyrsgruppe II, udstyrskategori 1G til brug i Zone 0 med

udstyrsbeskyttelsesniveau Ga.
• Udstyrsgruppe II, udstyrskategori 2D til brug i Zone 21 med

udstyrsbeskyttelsesniveau Db. Det er afgørende at have en egensikker
strømforsyning, som opfylder Ex ia-kravene. Det er muligt at tilslutte
egensikre Memosens-sensorer, som er placeret i Zone 0.

Ved installation i Zone 0/Zone 21 skal CM82- og CM72-transmitteren
og de tilhørende stik beskyttes mod elektrostatisk ladning.
Sensorens procestemperatur afhænger af sensorens temperaturklasse
og kan afvige fra det omgivende temperaturområde for CM82/CM72.
Der skal træffes relevante forholdsregler for at sikre overensstemmelse
mellem temperaturen for CM82/CM72 og procestemperaturen.
Installation, tilslutning til strømforsyningen, ibrugtagning, inspektion,
vedligeholdelse og reparation af enheden skal udføres af kvalificeret
personale, som er uddannet til at udføre arbejde på Ex-instrumenter
iht. gældende bestemmelser, f.eks. EN 60079-14, -17, -19 eller
JNIOSH-TR-44 for Japan, og i overensstemmelse med denne
betjeningsvejledning.
Certificerede CM82/CM72-transmittere er mærket med en rød ring.
Der må kun tilsluttes sensorer, som er designet til den brug, der
fremgår af betjeningsvejledningen.
Velegnede Memosens-sensorer, som kan placeres i Zone 0, er mærket
med en rød ring.
De nominelle værdier for indgangenes og udgangenes kredsløb skal
overholdes.
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Transmitteren må kun sluttes til en velegnet strømforsyning.
Vedligeholdelse og reparation må kun udføres af servicepersonale eller
af særligt uddannet og autoriseret personale.
Japan: Transmitteren opfylder kravene i JNIOSH-TR-46-standarderne
og er velegnet til brug i farlige områder.

Temperaturtabell
er

CM82- og CM72-transmittere er velegnede til brug i følgende
omgivende temperaturområder:
epl Ga:
• Temperaturklasse T6: - 20 °C ≤Ta≤55 °C (-4 °F ≤Ta≤131 °F)
• Temperaturklasse T4: - 20 °C ≤Ta ≤80 °C ( -4 °F≤Ta ≤176 °F)
epl Db:
• Temperaturklasse T85 °C: - 20 °C ≤Ta ≤55 °C (-4 °F ≤Ta≤131 °F)
• Temperaturklasse T135 °C: - 20 °C≤Ta ≤80 °C ( -4 °F≤Ta ≤176 °F)

Tilslutningsdata Ex-specifikation, strømudgang

GN/YE

BU

WH

+

–

GN/YEGNDGY

  A0040059

Strømudgange: BU+, WH- ledere

Egensikkert strømforsynings- og signalkredsløb (ia-kredsløb)

Maks. indgangsspænding Ui 30 V

Maks. indgangsstrøm Ii 100 mA

Maks. indgangsstrøm Pi 750 mW

Maks. intern kapacitans Ci 7 nF (inklusive 15 m (49 ft) kabel)

Maks. intern induktans Li 20 uH (inklusive 15 m (49 ft) kabel)

Tilslutning af Memosens-sensorer

Memosens-grænseflade, egensikkert sensorkredsløb med Ex ia IIC-beskyttelse

Maks. udgangsstrøm Po 105 mW 105 mW

Til tilslutning til certificerede Memosens-sensorer med indgangsparameter Pi.



Liquiline CM82 og CM72 XA01948C

Endress+Hauser 11

Memosens-grænsefladen muliggør tilslutning til certificerede
Memosens-sensorer. CM82/CM72 har galvanisk isolering i forhold til
Memosens-sensorer. Isoleringsspændingen er 500 Vrms. Den
galvaniske isolering svarer til en isolering, som er modstandsdygtig over
for interferens (spidsværdi på 60 V spænding) i overensstemmelse med
kravene til egensikkerhed.

Tilslutningsdiagr
am

4...20 mA

PLC etc.

non-hazardous area Zone 0

1

2

3

4

  A0040055

 1 Installation i farligt område: CM82/CM72 og sensor i atmosfære med
eksplosiv gas

1 Sensor med velegnet Ex-beskyttelse
2 Transmitter Liquiline Compact CM82 eller CM72
3 Ex ia-certificeret strømforsyning og signalkredsløb (4 til 20 mA), f.eks. aktiv

barriere RN221N
4 Programmable Logic Controller osv.
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4...20 mA

PLC etc.

non-hazardous area Zone 21

Zone 0

1

2

3

4

  A0040056

 2 Installation i farligt område: CM82/CM72 i atmosfære med eksplosivt
støv (Zone 21) og sensor i atmosfære med eksplosiv gas (Zone 0)

1 Sensor med velegnet Ex-beskyttelse
2 Transmitter Liquiline Compact CM82 eller CM72
3 Ex ia-certificeret strømforsyning og signalkredsløb (4 til 20 mA), f.eks. aktiv

barriere RN221N
4 Programmable Logic Controller osv.
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