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XA00196F-D

Nivotester FTW325

Informacje o
niniejszym
dokumencie

Dokumentacja
uzupelniajaca

Dokumentacja
uzupelniajgca

Certyfikaty

producenta

ﬂ Ten dokument zostat przettumaczony na kilka jezykéw. Prawnie
obowigzuje wylgcznie tekst Zrodtowy w jezyku angielskim.

Przettumaczony na jezyki unijne dokument jest dostepny:

= do pobrania ze strony internetowej Endress+Hauser pod adresem:
www.endress.com-> Do pobrania -> Karty katalogowe i instrukcje
obstugi-> Typ: Instrukcje dot. bezpieczenstwa Ex (XA) ->
Wyszukiwanie tekstowe: ...

= Za pomocg narzedzia Device Viewer: www.endress.com -> Narzedzia
-> Dostep do wszystkich danych dotyczacych urzadzen -> Sprawdzi¢
cechy urzadzenia

ﬂ Jesli nie jest jeszcze dostepny, mozna go zamowic.

Niniejsza dokumentacja stanowi integralng cze$¢ nastepujacych
instrukcji obstugi:

KAQ00199F/00, TIO0373F/31

Broszura dot. zabezpieczenia przeciwwybuchowego: CP00021Z/11

Broszura dotyczaca zabezpieczenia przeciwwybuchowego jest dostepna:

= Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem:
www.pl.endress.com -> Do pobrania -> Katalogi i broszury ->
Wyszukiwanie tekstowe: CPO0021Z

= Na plycie CD dla przyrzadéw z dokumentacjg dostarczong na plycie
CD

Deklaracja zgodnosci UE
Nr deklaracji zgodnosci:

EG02048

Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna:

Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem:
www.pl.endress.com -> Co pobrania -> Deklaracja ->
Typ: Deklaracja EU -> Kod przyrzadu: ...

Certyfikat badania typu UE

Numer certyfikatu:
DMT 02 ATEXE 203 X

Lista zastosowanych norm: patrz Deklaracja zgodnos$ci UE.

Endress+Hauser
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Adres producenta

Inne normy

Rozszerzony
kod zaméwieniowy

Endress+Hauser

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Niemcy

Adres zaktadu producenta: patrz tabliczka znamionowa.

Dla zapewnienia poprawnosci montazu nalezy przestrzega¢ m.in.

wymagan nastepujacych norm (w ich aktualnej wersji):

= PN-EN 60079-14: "Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 14: Projektowanie,
dobér i montaz instalacji elektrycznych"

= PN-EN 1127-1:"Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem - Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka"

Rozszerzony kod zamoéwieniowy jest podany na tabliczce znamionowej,
przymocowanej do urzgdzenia w taki sposob, aby byta wyraznie
widoczna. Dodatkowe informacje dotyczace tabliczki znamionowej
podano w instrukcji obstugi dotaczonej do urzadzenia.

Struktura rozszerzonego kodu zaméwieniowego

FTW325 _ kkkkkkkkkkkkk + A*B*C*D*E*F*G*..
(Typ (Specyfikacja (Specyfikacja
urzqdzenia) podstawowa) opcjonalna)
* = Znak zastepczy

W tym miejscu zamiast tego znaku wyswietlana jest opcja (liczba
lub litera) wybrana ze specyfikacji przyrzadu.

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa zawiera absolutnie niezbedne cechy przyrzadu
(pozycje wymagane). Liczba tych pozycji zalezy od liczby dostepnych
cech. Wybrana opcja cechy moze sktadac sie z kilku pozycji.

Specyfikacja opcjonalna

Specyfikacja opcjonalna opisuje dodatkowe cechy przyrzadu (cechy
opcjonalne). Liczba tych pozycji zalezy od liczby dostepnych cech. Dla
utatwienia identyfikacji cechy majg strukture 2-znakowg (np. JA).
Pierwszy znak (ID) jest liczbg lub literg i okresla skrét grupy cech (np. J
= Testy, Certyfikaty). Drugi znak to warto$¢ okreslajgca ceche w danej
grupie (np. A = Swiadectwo odbioru 3.1 dla materiatu (czesci
zwilzane)).

W tabelach ponizej podano szczegétowe informacje o przyrzadzie. W
tabelach podano identyfikatory (ID) oraz poszczegélne pozycje
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rozszerzonego kodu zaméwieniowego dla wersji przeznaczonych do
stosowania w strefach zagrozonych wybuchem.

Rozszerzony kod zaméwieniowy: Nivotester

ﬂ Ponizsze specyfikacje odnoszg sie do struktury kodu
zamowieniowego i stuzg do przypisania:
= niniejszej dokumentacji do danego urzadzenia (za pomocg
rozszerzonego kodu zamoéwieniowego na tabliczce
znamionowej),
= opcji zamoéwieniowych urzadzenia wymienionych w niniejszym
dokumencie.

Typ urzqdzenia
FTW325

Specyfikacja podstawowa

Poz. 1 (Dopuszczenia)

Wybrana opcja Opis

FTW325 C ATEX 11 (1) G |Ex ia Ga] 1IC, WHG
ATEX 11 (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG

Pozycja 2 (Obudowa)

Wybrana opcja Opis

FTW325 2 do montazu na szynie, 22.5mm, 2-kanatowy

Pozycja 3 (Zasilanie)

Wybrana opcja Opis
FTW325 A 85-253 V AC
B 20-30V AC/ 20-60 VDC

Poz. 4 (Wyjscie sygnalowe)

Wybrana opcja Opis
FTW325 1 1x zestyk standardowy SPDT + 1x zestyk alarmu SPST
Specyfikacja opcjonalna

Brak dostepnych opcji przeznaczonych do stosowania w strefach
zagrozonych wybuchem.
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Wskazéwki
dotyczace
bezpieczenstwa:
Informacje ogdlne

Endress+Hauser

= Personel wykonujgcy montaz, podiaczenie elektryczne, uruchomienie
i konserwacje urzadzenia musi spelnia¢ nastepujace wymagania:
= Posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania konkretnych

zadan i petnionych funkcji

= By¢ przeszkolony w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
s Posiadac znajomos$¢ obowigzujgcych przepisow

= Nalezy przestrzegac instrukeji dotyczacych montazu i bezpieczenstwa,
podanych w instrukcji obstugi.

= Instalowac urzadzenie zgodnie ze wskazéwkami producenta i
obowigzujacymi przepisami.

= Nie dopusci¢ do przekroczenia podanych parametréw elektrycznych,
termicznych i mechanicznych.

= Zabezpieczy¢ urzadzenie przed gromadzeniem sie tadunkéw
elektrostatycznych.
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Wskazéwki
bezpieczenstwa:
Montaz
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Sonda do sygnalizacji poziomu, wersja Ex ia IIC/IIB
Uziemienie

Urzqdzenie nadrzedne / podrzedne

Przekaznik sygnalizacji poziomu 1

Przekaznik sygnalizacji poziomu 2 / Przekaznik alarmowy
Zasilanie
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A Min. 6 mm

1 Stykiiskrobezpieczne
2 Nivotester FTW325

3 Inny typ, inny produkt

= W celu zapewnienia stopnia ochrony wynoszgcego co najmniej [P55
zabezpieczy¢ urzadzenie przed pytem i wilgocia, np. zainstalowac w
sterowniach lub w odpowiedniej obudowie ochronne;j.

= Urzadzenie klasyfikowane jest jako wyposazenie towarzyszace:
stosowac wylgcznie poza obszarami zagrozonymi wybuchem.

= Jesli obwdd iskrobezpieczny podtgczony do urzadzenia przechodzi
przez Strefe 20 lub Strefe 21 zagrozong wybuchem pytéw, urzadzenia
podiaczone do tego obwodu powinny spetnia¢ wymagania dla
kategorii 1 D lub 2 D i posiadaty odpowiednie certyfikaty.

= Zapewni¢ minimalny odstep izolacyjny miedzy zaciskami
iskrobezpiecznymi a nieiskrobezpiecznymi réwny 50 mm.

= Montujgc urzadzenie z urzgdzeniami innych typéw i innymi
produktami na jednej szynie DIN, nalezy zachowaé odstepy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami.

= Montujgc urzadzenie wraz z urzgdzeniami innych producentéw
nalezy zachowywad stopien ochrony obudowy.

Iskrobezpieczenstwo

= Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych tgczenia
obwodéw iskrobezpiecznych.

= [skrobezpieczne obwody wejsciowe sg separowane galwanicznie od
innych obwod6éw do maks. wartosci napiecia znamionowego 375 V.

= Wszystkie urzadzenia podtgczone do obwodoéw iskrobezpiecznych
powinny by¢ podtgczone do linii wyréwnania potencjatow.
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Tabele Temperatura otoczenia
temperatur - - - -
Pojedyncze urzadzenie -20°C<T,<+60°C
Urzadzenia zamontowane szeregowo -20°C<T,<+50°C
Parametry Obwéd zasilania
podtaczenia — —
lektrveznedo Zaciski: Napiecie AC U=85..253V, 50/60 Hz
elektryczneg 1,2 P<52VA
Napiecie DC U=20..60Vp
U=20...30Vyc, 50/60 Hz
P<12W
P<2,0VA
Obwdéd sygnatowy
Przekaznik sygnalizacji poziomu | U< 250V, <2 A, P <500 VA przy cos ¢ >0,7
Zaciski: U<40Vpe, [<2A,P<80W
Kanat 1 (CH1): 4, 5,6
Kanat 2 (CH2): 15, 16, 17 )
Przekaznik alarmowy
Zaciski:
15, 16,171
1) w zaleznosci od konfiguracji

10 Endress+Hauser
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Obwdd czujnika
Zaciski: Parametry podtgczenia U, < 13,8V
Kanat 1 (CH1): 9 elektrycznego: I, <155 mA
Kanat 2 (CH2): 8V P,< 116 mW
Uziemienie: 7
Charakterystyka trapezowa
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Ga] IIB
[Ex ia Da] IIC
L, G L, Co
Maks. pojemno$¢ 0,5 mH 730 nF 2,0 mH 2,8 yF
zewnetrzna przy maks.
indukeyjnosci 1,0 mH 610 nF 5,0 mH 2,1 pF
zewnetrznej
Maks. pojemnosé 100 mH 760 nF 100 mH 49 pF
zewnetrzna lub maks.
indukcyjnosé
zewnetrzna
W przypadku stosowania grupy [Ex ib Gb] IIC [Ex ib Gb] IIB
ochrony przeciwwybuchowej
|Ex ib Gb] IIC/IIB zastosowanie jest L, Co L, Co
ograniczone do 11 (2) G Maks. pojemnos¢ 100mH | 760 nF 100mH | 4,9 yF
zewnetrzna lub maks.
indukcyjnosé
zewnetrzna

1) w zaleznosci od konfiguracji

Warto$ci maks. pojemnosci zewnetrznej i indukcyjnosci dla Grupy
IIB majg zastosowanie w przypadku zagrozen wybuchem pytu.
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