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Despre acest
document

Acest document a fost tradus în mai multe limbi. Din punct de
vedere legal, prevalează textul în limba engleză.

Documentul tradus în limbile din UE este disponibil:
• În zona de descărcare a site-ului web Endress+Hauser:

www.endress.com -> Downloads (Descărcări) -> Manuals and
Datasheets (Manuale şi fişe tehnice) ->
Type: Ex Safety (Tip: Siguranţă Ex) Instruction (Instrucţiuni) (XA) ->
Text Search: (Căutare text:) …

• În Device Viewer: www.endress.com -> Product tools (Instrumente
produs) -> Access device specific information (Accesare informaţii
specifice dispozitiv) -> Check device features (Verificare caracteristici
dispozitiv)

Dacă nu este încă disponibil, documentul poate fi comandat.

Documentaţie
asociată

Acest document este parte integrantă a următoarelor instrucţiuni de
operare:
• TI00121F/00 (11362Z)
• TI00122F/00 (11363Z)
• TI00298F/00, KA00240F/00 (11375Z)
• TI00325F/00, KA00241F/00 (11961Z)

Documentaţie
suplimentară

Broşură privind protecţia împotriva exploziei: CP00021Z/11
Broşura privind protecţia împotriva exploziei este disponibilă:
• În secţiunea Download (Descărcări) a site-ului web Endress+Hauser:

www.endress.com -> Downloads (Descărcări) -> 
Brochures and Catalogs (Broşuri şi cataloage) -> Text Search
(Căutare text): CP00021Z

• Pe CD-ul pentru dispozitivele cu documentaţie bazată pe CD

Certificatele
producătorului

Declaraţie de conformitate UE

Număr declaraţie:
EG02050

Declaraţia de conformitate UE este disponibilă:
În secţiunea Download (Descărcări) a site-ului web Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads (Descărcări) -> 
Declaration (Declaraţie) -> 
Type: EU Declaration (Tip: Declaraţie UE) -> Product Code (Cod
produs): ...
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Certificat de examinare de tip UE

Număr certificat:
TÜV 02 ATEX 1951 X
Listă de standarde aplicate: Consultaţi Declaraţia de conformitate UE.

Adresa
producătorului

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germania
Adresa fabricii: Consultaţi plăcuţa de identificare.

Alte standarde Pentru instalarea corespunzătoare trebuie respectate, printre altele,
următoarele standarde în versiunea lor actuală:
• IEC/EN 60079-14: „Atmosfere explozive - Partea 14: Proiectarea,

selectarea şi montarea instalaţiilor electrice”
• EN 1127-1: „Atmosfere explozive - Prevenirea şi protecţia împotriva

exploziilor - Partea 1: Concepte de bază şi metodologie”

Cod de comandă
extins

Codul de comandă extins este indicat pe plăcuţa de identificare, care
este aplicată pe dispozitiv astfel încât să fie perfect vizibilă. În
instrucţiunile de operare asociate sunt furnizate informaţii
suplimentare despre plăcuţa de identificare.

Structura codului de comandă extins

1136xZ,
11375Z,
11961Z

– ************* + A*B*C*D*E*F*G*..

(Tip de
dispozitiv)

(Specificaţii de
bază)

(Specificaţii opţionale)

* = Substituent
În această poziţie, o opţiune (număr sau literă) selectată din
specificaţii este afişată în locul substituenţilor.

Specificaţii de bază
Caracteristicile care sunt absolut esenţiale pentru dispozitiv
(caracteristicile obligatorii) sunt specificate în specificaţiile de bază.
Numărul de poziţii depinde de numărul de caracteristici disponibile.
Opţiunea selectată a unei caracteristici poate cuprinde diverse poziţii.
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Specificaţii opţionale
Specificaţiile opţionale descriu caracteristicile suplimentare pentru
dispozitiv (caracteristici opţionale). Numărul de poziţii depinde de
numărul de caracteristici disponibile. Caracteristicile au o structură de 2
cifre pentru a facilita identificarea (de exemplu, JA). Prima cifră (ID)
reprezintă grupul de caracteristici şi constă dintr-un număr sau o literă
(de exemplu, J = Test, Certificat). A doua cifră constituie valoarea care
reprezintă caracteristica din cadrul grupului (de exemplu, A = 3.1
material (părţi umede), certificat de inspecţie).

Informaţii mai detaliate despre dispozitiv sunt furnizate în următoarele
tabele. Aceste tabele descriu poziţiile şi ID-urile individuale din codul de
comandă extins, care sunt relevante pentru locaţiile periculoase.

Cod de comandă extins: detectarea limitei conductive

Următoarele specificaţii reproduc un fragment din structura
produsului şi sunt utilizate pentru a atribui:
• Această documentaţie dispozitivului (utilizând codul de

comandă extins de pe plăcuţa de identificare).
• Opţiunile dispozitivului specificate în document.

Tip de dispozitiv
11362Z, 11363Z

Specificaţii de bază

Poziţia 1 (omologare)

Opţiune selectată Descriere

1136xZ A ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, WHG

P ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb

Poziţia 2 (aplicaţie)

Opţiune selectată Descriere

1136xZ 1 FTW325

8 Instrument nespecificat
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Poziţia 10 sau 11 (Componente electronice, ieşire)

Opţiune selectată Descriere

1136xZ A 1) Neselectat

B EW11Z; monitorizarea liniei

1) Numai în conexiune cu poziţia 1 = P

Specificaţii opţionale
Nu sunt disponibile opţiuni specifice locaţiilor periculoase.
 

Următoarele specificaţii reproduc un fragment din structura
produsului şi sunt utilizate pentru a atribui:
• Această documentaţie dispozitivului (utilizând codul de

comandă extins de pe plăcuţa de identificare).
• Opţiunile dispozitivului specificate în document.

Tip de dispozitiv
11375Z, 11961Z

Specificaţii de bază

Poziţia 1 (omologare)

Opţiune selectată Descriere

11375Z P ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb

Q ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, WHG

11961Z A ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6, WHG, XA
Ţineţi cont de instrucţiunile de siguranţă (XA) (încărcare
electrostatică)!

P ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, XA
Ţineţi cont de instrucţiunile de siguranţă (XA) (încărcare
electrostatică)!

Poziţia 2 (aplicaţie)

Opţiune selectată Descriere

11961Z R Pentru utilizare cu FTW325

S Pentru utilizare cu FTC325

11375Z
11961Z

X Instrument nespecificat
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Specificaţii opţionale
Nu sunt disponibile opţiuni specifice locaţiilor periculoase.

Instrucţiuni de
siguranţă:
Generale

• Dispozitivul este destinat utilizării în atmosfere explozive aşa cum
este definit în cadrul IEC 60079-0 sau în standardele naţionale
echivalente. Dacă nu sunt prezente atmosfere potenţial explozive sau
dacă s-au luat măsuri de protecţie suplimentare: dispozitivul poate fi
acţionat în conformitate cu specificaţiile producătorului.

• Personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru
montarea, realizarea instalaţiei electrice, punerea în funcţiune şi
întreţinerea dispozitivului:
• Să fie calificat corespunzător pentru rolul şi sarcinile pe care le
îndeplineşte

• Să fie instruit în ceea ce priveşte protecţia împotriva exploziei
• Să fie familiarizat cu reglementările naţionale

• Să instaleze dispozitivul conform instrucţiunilor producătorului şi
reglementărilor naţionale.

• Să nu utilizeze dispozitivul în afara parametrilor electrici, termici şi
mecanici specificaţi.

• Utilizaţi acest dispozitiv numai în fluide pentru care materialele
umezite sunt suficient de rezistente.

• Evitaţi încărcarea electrostatică:
• A suprafeţelor din plastic (de exemplu, carcasei, elementului

senzorului, stratului special de lac, plăcilor suplimentare ataşate, ..)
• A elementelor izolate (de exemplu, plăcilor metalice izolate)

Instrucţiuni de
siguranţă:
Condiţii speciale

• Pentru flanşe uşoare din metal sau suprafeţele flanşelor (de exemplu,
titan, zirconiu), evitaţi scânteile cauzate de impact şi de frecare.

• Sondele acoperite cu un material neconductiv pot fi utilizate cu gaze
din Grupul IIC dacă se evită încărcarea electrostatică (de exemplu,
prin fricţiune, curăţare, întreţinere, debit puternic al fluidului).
Aceste sonde sunt marcate prin simbolul de avertizare „Evitaţi
sarcina electrostatică”.

• Pentru a evita încărcarea electrostatică: nu frecaţi suprafeţele
utilizând o lavetă uscată.

• În cazul lăcuirii speciale suplimentare sau alternative a carcasei sau a
altor piese metalice sau pentru plăci adezive:
• Ţineţi cont de pericolul de încărcare şi descărcare electrostatică.
• Nu instalaţi în apropierea proceselor (≤ 0,5 m) care generează

sarcini electrostatice puternice.
Tip de dispozitiv 11362Z, 11363Z
Evitaţi scânteile cauzate de impact şi de frecare.
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Instrucţiuni de
siguranţă:
Instalarea

7

7

8

3

2

4

A

1

5 6

  A0042810

 1

A Zona 1
1 Rezervor; zona 0
2 11362Z, 11363Z, 11375Z, 11961Z
3 Inserţie electronică
4 Incintă
5 Aparat asociat certificat
6 Alimentare cu energie electrică
7 Linie de egalizare de potenţial
8 Egalizare de potenţial

• Sonda trebuie să rămână montată pe parcursul desfăşurării tuturor
testelor de presiune reglementare ale recipientului.

• Instalaţi dispozitivul pentru a exclude orice deteriorare mecanică sau
frecare în timpul aplicării. Acordaţi o deosebită atenţie condiţiilor de
debit şi fitingurilor rezervorului.
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Protecţie la supratensiune
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 2 Dimensiuni în mm

A Zona 1, zona 2
B Zona 0
1 Rezervor
2 Sondă
3 Inserţie electronică
4 de ex. furtun metalic, conductă metalică
5 Protecţie la supratensiune, de ex. HAW562
6 Împământare prin intermediul şinei superioare sau al incintei metalice de

protecţie 51003750
7 Cablu cu ecranare sau teacă metalică
8 Aparat asociat certificat
9 Linie de egalizare de potenţial ≥4 mm2 Cu
10 Izolaţie (opţională)
11 Egalizare de potenţial
12 Protecţie catodică (Tensiune obiect)
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• Dacă este necesară o protecţie la supratensiune împotriva
supratensiunilor atmosferice: niciun alt circuit nu poate părăsi incinta
în timpul funcţionării normale fără măsuri suplimentare.

• Pentru instalaţiile a căror protecţie la supratensiune trebuie să
respecte reglementări sau standarde naţionale, instalaţi dispozitivul
folosind protecţie la supratensiune (de exemplu, HAW56x de la
Endress+Hauser).

• Respectaţi instrucţiunile de siguranţă privind protecţia la
supratensiune.

Instrucţiuni de
siguranţă: Zona 0,
Zona 1

• Versiune cu separarea zonelor: separarea zonelor realizată de
conexiunile de proces.

• Versiuni ale conexiunii de proces:
• Filet
• Flanşă

• Conexiune de proces cu filet:
• Pas filet ≥ 0,7
• Cuplare filet ≥ 5 rotaţii
• Adâncime de înşurubare ≥ 8 mm

• Asiguraţi instalarea etanşă a conexiunilor de proces.
• După montarea şi conectarea sondei, este esenţial să asiguraţi
etanşeitatea la conexiunea de proces a IP67.

• Garnitură furnizată: adecvată pentru intervale de temperatură de la
–50 la +200 °C.

• Este responsabilitatea operatorului instalaţiei să asigure etanşeitatea
în vecinătatea conexiunii de proces.

Tabele cu
temperaturi

Tip de dispozitiv Clasa de temperatură Temperatura maximă a fluidului

toate cu monitorizarea liniei T6 Temperatură ambiantă ≤ 70 °C

toate T6 ≤ 85 °C

T5 ≤ 100 °C

T4 ≤ 135 °C

11961Z T3 ≤ 200 °C
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