1  
Durchflussarmatur

für LF-Sensoren zum Einbau in Rohrleitungen „Bypass“ oder „Online, mit folgender Ausrüstung:

Prozessanschluss: 

Innengewinde G ½“
Mediumsberührende

Werkstoffe: 


PP
Länge: 



160 mm
Durchmesser:


80 mm 

Elektrodeneinbauplätze: 
1
Druck- und Temperaturbereich: max. 6 bar Druck, max. 90°C
Fabr.: 



Endress + Hauser

Typ: 



Flowfit CLA 752
