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Biztonsagi utasitasok
Memosens CYK10

CYK10 mérokabel

Kiegészités a BAOO118C-hez

A veszélyes tertileteken alkalmazott elektromos
berendezésekre vonatkozo biztonsagi utasitasok
ATEXII 1G Exia [IC T3/T4/T6 Ga

[ECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
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Kapcsol6dé Ez a dokumentum a BAOO118C Hasznalati utmutaté szerves részét
dokumentacié képezi.
Dokumentacié CP00021Z prospektus

= Robbandasvédelem: iranyelvek és altalanos alapelvek
= www.endress.com

Tanusitvanyok A tanusitvanyok és megfelelségi nyilatkozatok elérheték az
Endress+Hauser weboldal Letoltések (Downloads) feliiletén:

www.endress.com/download

EU-megfelel6ségi nyilatkozat
EC_00830

EU-tipusvizsgalati tandsitvany
BVS 04 ATEXE 121 X

IECEx tanusitvany
IECEx BVS 11.0052X

Azonositas Az adattéblan az alabbi informécidk talalhatok az eszkézrél:
= A gyarto6 azonositasa
= Rendelési kéd
= Bovitett rendelési kod
= Sorozatszam
= Biztonséagi informdcidk és figyelmeztetések
= Ex cimkézés a veszélyes teriileteken hasznélt verzidkhoz

» Hasonlitsa 6ssze az adattablan szereplé adatokat a megrendeléssel.

Tipuskéd
ATEX
Tipus Valtozat
CYKl 0 E **x * *kk

I 1GExialICT3/T4/T6 Nincs Ex relevancia

4 Endress+Hauser
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IECEx

Tipus Valtozat

*

CYK10 I x

Exia lIC T3/T4/T6 Ga Nincs Ex relevancia

Tanusitvanyok és jévahagyasok

Megfeleléségi nyilatkozat

Ezzel a megfelel6ségi nyilatkozattal a gyart6 garantélja, hogy a termék
megfelel a 2014/30/EU EMC iranyelv és a 2014/34/EU ATEX iranyelv
eléirasainak. A megfeleléséget a megfeleldségi nyilatkozatban felsorolt
eléirasok betartasa garantalja.

Ex jévdhagyds

CYK10:
& 1 1GExiallC T3/T4/T6 Ga

CYK10:
ExiaIIC T3/T4/T6 Ga

Bejelentett szervezet
DEKRA EXAM GmbH

IECEx és ATEX

A Memosens induktiv érzékel6kabel csatlakozasi rendszer a
kévetkezéket tartalmazza:

= [ECEx-/ ATEX-jévdhagyassal rendelkezé érzékel6k

= CYK10 mérdkabel

Robbanasveszélyes kornyezetekben térténé mérési alkalmazasokra
vonatkoz6 jévahagyassal rendelkezik, az aldbbi szabvanyoknak
megfeleléen:

= JECEx BVS 11.0052 X jévahagyas

= EU-tipusvizsgélati tanusitvany BVS 04 ATEX E 121 X moédositasokkal
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Hoémérsékleti
tablazatok

Csatlakoztatas

s Az érzékelbket és a kdbeleket tilos elektrosztatikus szempontbol
kritikus folyamatkoértilmények kozott izemeltetni. Kertlje a
kozvetlentl a csatlakozérendszerre haté erés g6z- vagy poraramokat.

= A Memosens CYK10 mérékébel , valamint annak dugaszolhat6 fejét
meg kell védeni az elektrosztatikus kisiilések ellen, ha az dthalad az
Ex 0. zénan.

s A Memosens kabelek veszélyes teriiletre készitett valtozatai egy
narancssarga/voros gylrivel rendelkeznek.

= A maximadlis megengedett kdbelhossz 100 m.

» Az eszkdzOk és az érzékel6k hasznélatakor a veszélyes kérnyezetben
hasznalt elektromos rendszerekre vonatkozo szabalyozéas (EN/IEC
60079-14) teljes kori betartasa kotelezd érvényti.

A vezetékek bekotésekor vegye figyelembe a robbandasveszélyes
teriiletekre vonatkozé biztonsagi utasitasokat.

Kabelek Kornyezeti h6mérsékleti tartomany T,
T3 T4 T6

CYK10-G**a,a=1,2 -15°C(5°F)<Ta< | -15°C(5°F) < Ta | -15°C (5°F) <
CYK10-1**a,a=1, 2 35°C (275 °F) <120°C (248°F) | Ta<
70°C (158°F)

Ha a hémérséklet nem magasabb mint a fent megadott kérnyezeti
hémeérséklet, a kdbelen az adott hdmérsékleti osztalyra érvénytelen
hémeérséklet nem lép fel.

Ex specifikacié

A jovahagyott CYK10 kabel a Liquiline CM42 (pl. FSDG1
érzékelémodullal felszerelt) vagy Liquiline CM44 (pl. 2DS Ex-i
kommunikaciés modullal felszerelt) tavadok ATEX-/IECEx-
jovahagyassal rendelkez6 gyujtészikramentes kimeneti dramkoéreihez
vald csatlakoztatédsra szolgal. A kébel alternativaként olyan eszkézokkel
is hasznélhatd, amelyek ATEX/IECEx Ex jovahagydssal rendelkeznek.
Ezeknek a kévetkez6 maximalis értékekkel meghatarozott, Memosens
gyujtészikramentes érzékel6kimenettel kell rendelkeznitik. Kiilénosen a
jovahagyott, gyujtoszikramentes érzékel6kimenet kapacitdsa nem
haladhatja meg az alabb feltiintetett belsé induktivitas és kapacitds
értékeket:

1. Entitasparaméter-készlet 2. Entitasparaméter-készlet

Up=5,1V Up=5,04V

I, =130 mA I, = 80 mA

P =166 mW (linearis kimeneti gorbe) Py =112 mW (trapezoidalis kimeneti gorbe)

Endress+Hauser
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1. Entitasparaméter-készlet 2. Entitasparaméter-készlet
C=15pF Ci=14,1pF
L,=95uH L, =237,2 yH

A Memosens CYK10 teljesitménykorlatozott adatkabelhez energia-
korlatozott (meghatarozott P; értékkel rendelkezd) Memosens
érzékel6k induktiv csatoldssal torténé csatlakoztatdsa megengedett, a
kovetkezd érték figyelembevételével:

Maximalis kimeneti teljesitmény P, 178 mW

Az elektromos bekotést a Haszndlati utasitas eléirdsainak megfelel6en
kell elvégezni.
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Beépitési
feltételek
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A0031034
Memosens adatkdbel a 0. zéndban

Veszélyes teriilet, 0. zona
Veszélyes tertilet, 1. zéna

Nem veszélyes teriilet
Ex-tanusitvdnnyal rendelkezé CM42 tdvado vagy gyujtészikramentes

kimeneti teljesitménnyel rendelkezé tdvadd > B 6
ATEX-/IECEx-jévdhagydssal rendelkez6Memosens érzékeld

CYK10
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Memosens adatkdbel az 1. zondban

Veszélyes teriilet, 1. zona

Nem veszélyes teriilet
Ex-tanusitvdnnyal rendelkezé CM42 tdavado vagy gyujtészikramentes

kimeneti teljesitménnyel rendelkezé tdvado > B 6
ATEX-/IECEx-jévdhagydssal rendelkez6Memosens érzékeld

CYK10
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