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Sékerhetsftoreskrifter
Memosens CYK10

Matkabel CYK10

Tillagg till BAOO118C

Sakerhetsinstruktioner for elektrisk utrustning som
anvands i explosionsfarliga omraden

ATEXII 1G Exia [IC T3/T4/T6 Ga

[ECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
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Memosens CYK10

Tillhorande
dokumentation

Dokumentation

Certifikat

Identifikation

Detta dokument &r en del av bruksanvisningen BAOO118C.

Kompetensbroschyr CP00021Z
= Explosionsskydd: Riktlinjer och allménna principer
= www.endress.com

Certifikat och forsdkran om ¢verensstdmmelse finns att ladda ner pa
Endress+Hausers webbplats:

www.endress.com/download

EU-forsidkran om 6verensstimmelse
EC_00830

EU-typintyg
BVS 04 ATEXE 121 X

IECEx-certifikat
[ECEx BVS 11.0052X

Markskylten innehdller f6ljande information om din enhet:

= Tillverkaridentifiering

= Orderkod

= Utékad orderkod

= Serienummer

= S&kerhetsinformation och varningar

= Ex-markning pé utféranden fér explosionsfarliga omréden (ATEX)

» Jamfoér informationen p& markskylten med din order.

Typkod
ATEX
Typ Version
CYK 1 0 E **k * *kk

II1G Ex ia [IC T3/T4/T6 Ej Ex-klassade

Endress+Hauser
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Sédkerhetsinstrukt
ioner
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IECEx
Typ Version
CYKI O I *k * *kk

ExiaIIC T3/T4/T6 Ga Ej Ex-klassade

Certifikat och godkdnnanden

Férsdkran om éverensstimmelse

Med denna férsdkran om 6verensstdmmelse garanterar tillverkaren att
produkten ¢verensstdmmer med foreskrifterna i det europeiska EMC-
direktivet 2014/30/EU och ATEX-direktivet 2014/34/EU.
Overensstimmelsen verifieras av att standarderna som finns beskrivna
i férsakran om dverensstdmmelse efterfoljs.

Godkédnnande for explosiva miljéer

CYK10:
& 1 1GExiallC T3/T4/T6 Ga

CYK10:
ExiaIIC T3/T4/T6 Ga

Anmailt organ
DEKRA EXAM GmbH

IECEx och ATEX

Memosens-systemet for anslutning av induktiv sensorkabel, bestdende
av:

= [ECEx-/ ATEX-godkanda sensorer

= Matkabel CYK10

ar godkand fér méatapplikationer i explosiva atmosférer enligt
= [ECEx-godkdnnande BVS 11.0052 X
s EU-typintyg BVS 04 ATEX E 121 X med &ndringar



XA02800C Memosens CYK10
= Sensorerna och kablarna fér inte anvéndas under elektrostatiskt
kritiska processférhdllanden. Undvik att utsédtta anslutningssystemet
for direkta starka strémmar av dnga eller damm.
s Memosens-matkabeln CYK10 och dess instickshuvud maste skyddas
mot elektrostatisk laddning om de passerar Ex-zon O.
= Versioner av Memosens-kablar fér explosionsfarliga omréden har en
orange/rdd ring.
= Max. tilldten kabelldngd &r 100 m.
= Overensstdmmelse med foreskrifterna for elinstallationer i
explosionsfarliga omraden (EN/IEC 60079-14) &r obligatoriskt vid
anvéndning av enheter och sensorer.
Félj transmitterns och sensorns sékerhetsinstruktioner fér
explosiva miljder vid kabeldragning.
Temperaturtabell Kablar Omgivningstemperaturomrade T,
er
T3 T4 T6
CYK10-G**a,a=1,2 -15°C(5°F) <Ta< | -15°C(5°F) < Ta | -15°C (5°F) <
CYK10-I**a, a=1, 2 35°C (275 °F) <120°C (248°F) | Ta<
70°C (158 °F)
Om omgivningstemperaturen inte ligger utanfér de
omgivningstemperaturer som anges ovan kommer inga ogiltiga
temperaturer for de enskilda temperaturklasserna att férkomma vid
kabeln.
Anslutning Ex-specifikation

Den godkénda CYK10-kabeln anvands for att ansluta till den ATEX-/
[ECEx-godkédnda egensakra sensorutgdngskretsen pa transmitter
Liquiline CM42 (t.ex. med sensormodul FSDG1) eller Liquiline CM44
(t.ex. med kommunikationsmodul 2DS Ex-i). Alternativt kan kabeln
anvandas med enheter som &r certifierade med ATEX/IECEx-
godkénnande for explosiva miljoer. Dessa méste ha en egenséker
Memosens-sensorutgang med féljande maximala varden. Framforallt
far den certifierade egensékra sensorutgangen inte ¢verskrida den
effektiva inre induktansen och kapacitansen enligt de varden som
anges nedan:

1. Entity parameteruppsattning 2. Entity parameteruppsattning

Up=51V Up=5,04V

I[p=130mA Ip=80mA

Py =166 mW (linjar utgdngskurva) Pg =112 mW (trapetsformad utgangskurva)
Endress+Hauser
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1. Entity parameteruppsattning

2. Entity parameteruppsattning

C=15yF

Ci =141 pF

L =95uH

L =237,2 uH

Anslutningen av energibegransade Memosens-sensorer (med
definierad P;) till den effektbegrdnsade Memosens-datakabeln CYK10
med en induktiv koppling &r tilldten om hénsyn tas till fdljande varde:

Max. uteffekt Py

178 mW

Elanslutningen méste utféras enligt anvandarinstruktionerna.
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Installationsbetin
gelser
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A0031034
Memosens-datakabel i Zon 0

Explosionsfarligt omrdde Zon O

Explosionsfarligt omrdde Zon 1

Icke explosionsfarligt omrdde

Ex-certifierad transmitter CM42 eller transmitter med en egensdker uteffekt
> B6

ATEX-/IECEx-godkdndMemosens-sensor

CYK10
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Memosens-datakabel i Zon 1

Explosionsfarligt omrdde Zon 1

Icke explosionsfarligt omrdde

Ex-certifierad transmitter CM42 eller transmitter med en egensdker uteffekt
> Be6

ATEX-/IECEx-godkdndMemosens-sensor

CYK10
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