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Tietoja tésta asiakirjasta FieldEdge SGC500

1 Tietoja tastd asiakirjasta
1.1 Asiakirjan tarkoitus

Nama kayttoohjeet siséltavat kaikki laitteen kayttéidn eri vaiheisiin liittyvat tiedot: tuotteen
tunnistaminen, tulotarkastus, sdilytys, asentaminen, kytkentd, toiminta, kdyttédnotto,
vianhaku, huolto ja kéytdstéd poistaminen.

1.2 Kaytettavat kuvakkeet

1.2.1 Turvallisuussymbolit

A\ VAARA
Téamaé symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jattdminen voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

A VAROITUS
Té&maé symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jattdminen voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

A HUOMIO

Tamaé symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jattdminen voi
aiheuttaa lievia tai keskivaikeita vammoja.

HUOMAUTUS

Tamaé symboli siséltda tietoja menettelytavoista ja muista asioista, jotka eivat aiheuta
tapaturmavaaraa.

1.2.2 Tietyntyyppisia tietoja koskevat symbolit

Symboli Tarkoitus

Sallittu
Sallitut menettelytavat, prosessit tai toimet.

' Etusijainen
Etusijaiset menettelytavat, prosessit tai toimet.

Kielletty
Kielletyt menettelytavat, prosessit tai toimet.

Vinkki
[Imoittaa lisétiedoista.

Asiakirjaviite.

Sivuviite.

Kuvaviite.

vE Db E @ e

IImoitus tai yksittdinen vaihe, joka tulee huomioida.
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FieldEdge SGC500

Turvallisuuden perusohjeet

Symboli Tarkoitus

i, B, B Toimintavaiheiden sarja.
Ly Toimintavaiheen tulos.
[2] Apua ongelmatilanteessa.
(~°) Silmamaéarainen tarkastus.

1.2.3 Kuvien symbolit

Symboli Tarkoitus Symboli Tarkoitus
1,2,3,.. Kohtien numerot 1,2,3.. Toimintavaiheiden sarja
A B,C, .. Néakymat A-A, B-B, C-C, Kappaleet

Turvallinen tila (ei-
réjahdysvaarallinen tila)

f Réjahdysvaarallinen tila %

13 Asiakirjat

FieldEdge SGC500
= Kiyttdohjeet BAO2035S
= Tekniset tiedot TI01525S

1.4 Rekisterdidyt tavaramerkit

HART®
FieldComm Groupin Austinissa Yhdysvalloissa rekisterdity tavaramerkki

WirelessHART®
FieldComm Groupin Austinissa Yhdysvalloissa rekisterdity tavaramerkki

PROFIBUS®
PROFIBUS-kayttajédorganisaation rekisterdity tavaramerkki, Karlsruhe, Saksa

EtherNet/IP™
Trademark of ODVA, Inc.

2 Turvallisuuden perusohjeet

2.1 Henkil6kuntaa koskevat vaatimukset

Asennus-, kdyttéonotto-, vianmaadritys- ja huoltohenkilékunnan on taytettava seuraavat

vaatimukset:

» Koulutetuilla ja pétevilla ammattilaisilla téytyy olla asiaankuuluva péatevyys kyseiseen

toimenpiteeseen ja tehtévéan.

Endress+Hauser



Turvallisuuden perusohjeet FieldEdge SGC500

v

Laitoksen omistajan/kéyttdjan valtuuttama.

Tunnettava kansainvéliset/maakohtaiset sd&nnokset.

Ennen kuin ryhdyt téihin, lue kdyttdohjeen ja lisdasiakirjojen ohjeet ja todistukset
(sovelluksesta riippuen) l&pi ja varmista, ettd ymmaérréat niiden siséllén.

» Noudata ohjeita ja varmista, ettd kayttéolosuhteet vastaavat méarayksia.

vy

Kayttohenkilokunnan on téytettdvé seuraavat vaatimukset:

» Laitoksen omistaja/kéyttdja on kouluttanut ja valtuuttanut heidat tehtédvéén sen
asettamien vaatimusten mukaan.

» Noudata tdman ohjekirjan neuvoja.

2.2 Kayttotarkoitus

FieldEdge SGC500 on asennettava, liitettdvé ja maaritettdva tdmén kéyttéoppaan ohjeiden
mukaan.

FieldPort SGC500 ei ole hyvaksytty kéytettavéksi rdjadhdysvaarallisissa tiloissa.

2.3 Tyo6paikan turvallisuus

Laitteen luona ja kanssa tehtavissé tdissa:
» Pue vaadittavat henkildsuojaimet kansainvalisten/maakohtaisten sdanndstéjen mukaan.

2.4 Kayttéturvallisuus

Loukkaantumisvaara!

» Kéyta laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa eiké siiné ole héiri6ita
eikd vikoja.

» Kéyttéja on vastuussa laitteen héiriottémastd toiminnasta.

Laitteeseen tehtévit muutokset

Luvattomat muutokset laitteeseen ovat kiellettyjé ja ne voivat johtaa ennalta arvaamattomiin
vaaroihin:
» Jos téstd huolimatta muutoksia taytyy tehdé, ota yhteytta Endress+Hauseriin.

2.5 Tuoteturvallisuus
SGC500 tayttaa sovellettavien EY-direktiivien méaardykset ja silld on CE-merkki.

2.6 IT-turvallisuus

Takuu on voimassa vain siiné tapauksessa, ettd laitteen asennus ja kéyttd tapahtuu
kayttdohjeissa kuvattujen ohjeiden mukaan. Laite on varustettu turvallisuusmekanismeilla,
jotka suojaavat laitteen asetusten tahattomilta muutoksilta.

IT-turvallisuustoimet yhdessa kayttéjien turvallisuusstandardien kanssa, joiden tarkoituksena
on antaa lisiturvaa laitteelle ja tiedonsiirrolle, on kdyttdjien itse pantava toimeen.
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FieldEdge SGC500 Tuotekuvaus

3 Tuotekuvaus

3.1 Toiminto

FieldEdge SGC500 mahdollistaa teollisuuslaitoksen kenttalaitteiden liitdnnan
Netilion Cloudiin. Tiedonsiirto tehtaan internetyhteyden kautta. Netilion Servicesin
tarvitsemat tiedot luetaan sddnnéllisesti kenttélaitteista ja tallennetaan Netilion Cloudiin.

Kéayta seuraavien palvelujen kautta ldhetettyja tietoja:
= Netilion Connect tai
= Netilion Services

Netilion Connect
Léahetetty tieto voidaan noutaa suoraan ohjelmistokayttéliittymén (REST JSON Application
Programming Interface (API)) kautta ja se voidaan integroida kayttdjasovellukseen.

ﬂ Ohjelmointirajapinta (API) tarjotaan kdytt6on osana Netilion Connect -tilausta.

Netilion Services
Lahetetyt tiedot mahdollistavat digitaaliset Netilion Services -palvelut, kuten Analytics,
Health, Library ja Value.

3.2 Sovellus
FieldEdge SGC500 koostuu laitteistosta ja Endress+Hauserin ohjelmistosta.

FieldEdge liitt&4 kentén Netilion Cloudiin. FieldEdge on asennettu laitekaappiin
automaatiojdrjestelméén ja se on liitetty pysyvésti kentén verkkoon ja toisen verkon kautta
internetiin. Kenttélaitteista luetut tiedot tulkitaan ja l&hetetdén Netilion Cloudiin
internetyhteyden kautta.

Endress+Hauserin ohjelmisto tarjoaa seuraavaa:

= Vain luku -liitdnté kenttélaitteisiin erilaisten kenttévéylaprotokollien ja
kenttédyhdyskaytévien kautta.
Lisavarusteiset kenttélaitteiden kirjoitusoikeudet on dokumentoitu Netilion Servicesiin ja
edellyttavat kayttajan vahvistusta.

= Tietojen prosessointi ja salattu tietojen valitys ainoastaan Netilion Cloudiin.

= Erityinen datanhankinta on tarkoitettu digitaalisiin palveluihin, jotka kayttdjé on tilannut
Netilionista.

= Automaattiset paivitykset ajetaan taustalla: turvallisuuspdivitykset, ohjelmistomuutokset ja
toiminnalliset parannukset.

Maarayksia ei ole annettu internetin kautta vastaanotettavista tiedoista, joten niiden
tulo tulee estda jérjestelméan palomuurilla. Reititys kenttéverkkoon ei ole mahdollista.

3.3 Lisensointimalli

Field Edge SGC500 voidaan tilata vain lisdvarusteena yhdessé Netilion-tilauksen kanssa
osoitteesta www.netilion.endress.com tai https://developer.netilion.endress.com/discover.
Tilausmaksu maksetaan vuosittain. Tilauksen paattdmisen jalkeen SGC500 on hévitettdva
turvallisesti tai palautettava Endress+Hauserille. Jos laitteisto on viallinen, Endress+Hauser
antaa tilalle toisen laitteen, jos laitetta ei pystyta korjaamaan.

Endress+Hauser 7



Tuotekuvaus FieldEdge SGC500

3.4 Jarjestelmdn rakenne
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1 Verkon arkkitehtuuri

Endress+Hauserin kenttdlaitteet ja kolmannen osapuolen kenttdlaitteet
Kenttdvdyldn tietoyhteys

Tuetut kenttdyhdyskdaytavdt muunnettaessa Fieldbus-protokollasta IP-protokollaan
Ethernet-tietoyhteys

FieldEdge SGC500, lukee kenttdlaitetiedon ja ldhettdd sen turvallisesti Netilion Cloudiin
WAN-internetyhteys - https, liitdntd laitoksen puolella

Netilion Cloud

https internetyhteys

Netilion Services: Netilion Service -sovellus perustuu internet-selaimeen

10 Kayttdgjdsovellus

11 Netilion Connect: Application Programming Interface (API)

12 Teollinen Ethernet

O 0O N W

= Lisatiedot Netilion Connectista, katso:
https://developer.netilion.endress.com/discover
= Lisatiedot Netilion Servicesista, katso:
https://netilion.endress.com

3.5 Tietoyhteys ja tietojenkasittely

Tuettu kenttavaylan tietoyhteys Liitanta FieldEdgeen

HART Fieldbus kenttdyhdyskaytavan kautta Ethernet-liitdntdan

WirelessHART

8 Endress+Hauser



FieldEdge SGC500

Tuotekuvaus

Tuettu kenttavaylan tietoyhteys Liiténta FieldEdgeen

PROFIBUS

EtherNet/IP Suoraan teollisen Ethernet-yhteyden kautta
FieldEdge Liittdminen Netilion Cloudiin

FieldEdge SGC500

Internetyhteys: WAN - https

Endress+Hauser



Tuotekuvaus

FieldEdge SGC500

3.6

Tuotteen malli
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FieldEdge SGC500

Kayttdjdn kytkentitila

LED-valot

Vahti

Moottoriajoneuvon kdynnistys (ei kdytossd)
SD-korttipaikka (ei kdytdssd)

Virta-LED

HDD-kovalevy-LED

PAALLE-kytkin

Audioliitdntd (ei kdytossd)

USB 3.0 (ei kdytossd)

CAN-vdyld (ei kaytdssd)

DIO (ei kaytdssd)

RS-232/422/485 COM -portit (ei kdytossd)
Virtaldhde

GbE LAN

GbE LAN (ei kdytdssa)

GbE LAN

Nayttoportti (ei kaytdssd)

Endress+Hauser



FieldEdge SGC500 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

4 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

4.1 Tulotarkastus

= Tarkasta pakkaus kuljetuksen aikana mahdollisesti tulleiden nékyvien vaurioiden varalta.
= Vaurioiden valttdmiseksi pura pakkaus varovaisesti.
= Ota kaikki asiakirjat talteen.

Jarjestelméé ei saa ottaa kayttdon, jos pakkauksen siséllén todetaan olevan vaurioitunut.
Noudata ohjeita osoitteessa https://netilion.endress.com/legal/terms-of-service. Palauta
SGC500, kun Endress+Hauser pyytdd sen palauttamista. Kayté alkuperdistd pakkausta aina,
kun mahdollista.

ﬂ Laite vaihdetaan Endress+Hauserin ohjeistuksen mukaan ja se palautetaan ainoastaan
pyydettdessa.

4.1.1 Toimitussisalto

Toimitussisaltd on seuraava:

= SGC500

1 x virtariviliittimen vélikappale

1 x kiinnike DIN-kiskoasennusta varten
1 x polysuojakorkki

1 x asiakirja

4.2 Tuotteen tunnistetiedot

4.2.1 Laitekilpi

Fi
[
®
3
o
Manufactured ?
by OnLogic for Endress+Hauser £z s
3
FieldEdge SGC500 [TITITR %
MAC LAN1: 4¢:38:d5:10:7d:14 ﬂ‘}: H
4,,MAC LAN2: 4¢:38:d5:10:7d:15 . 8
MAC LANS: 4c¢:38:d5:10:7d:16 S/N: PC000624520 3

3 SGC500:n laitekilpi

1 QR-koodi Netilion-ohjeeseen
2 Endress+Hauserin sarjanumero
3 Endress+Hauserin tuotenimi
4 LAN-liitantéjen MAC-osoitteet

ﬂ Ala kayta LAN 2 MAC -osoitetta, koska kyseinen portti ei ole kaytdssa.

Endress+Hauser 11



Asentaminen FieldEdge SGC500

4.2.2 Valmistajan osoite

Laitteisto Ohjelmisto

OnLogicin Endress+Hauserille valmistama Endress+Hauser Process Solutions AG
OnLogic Christoph Merian-Ring 12

35 Thompson St, South CH-4153 Reinach

Burlington, VT Switzerland

05403 www.endress.com

United States

4.3 Varastointi ja kuljetus
ﬂ Kayta tuotteen kuljetuksessa aina alkuperdispakkausta.

43.1 Ympéristén lampétila-alue
-25..70°C(-13 .. 158°F)

4.3.2 Varastointildmpétila
-40..80°C (-40...176 °F)

433 Kosteus
0...90 %, ei-kondensoiva

4.3.4 Varahtelynkestavyys

Testattu seuraavien mukaan
= [EC 60068-2-64
s MIL-STD-810G

4.3.5 Iskunkestévyys

Testattu seuraavien mukaan
= [EC 60068-2-27
s MIL-STD-810G

5 Asentaminen

5.1 Asennusedellytykset

Huomioi seuraavat seikat oikean SGC500:n toiminnan varmistamiseksi:
= Sydttdjannite 9 ... 36 Vp¢

= Ympériston lampotila-alue =25 ... 70°C (=13 ... 158 °F)

= Suhteellinen kosteus O ... 90 % ei-kondensoiva

s Térindnkestavyys IEC 60068-2-64:n mukaan

ﬂ Kun valitset SGC500:n sijainnin, varmista, ettd liitdnta internetiin ja kenttaverkkoon on
mahdollista.

12 Endress+Hauser



FieldEdge SGC500 Asentaminen

5.2 Laitteen asentaminen
SGC500:n mitat: 56 mm (2.20 in) - 154 mm (6.06 in) - 119 mm (4.69 in)

i =

]

d

=
119 (4.69) 154 (6.06)

4 SGC500:n mitat, tekninen mittayksikké: mm (in)

Asennus DIN-kiskoihin
1. Kiinnitd SGC500:n mukana toimitettu DIN-kiskon kiinnike.
2. Asenna SGC500 DIN-kiskoon jérjestelméakaapissa.

ﬂ SGC500:n ympérilla tulee olla riittavasti tilaa ldmmon hajaantumista varten.

5.3 Asennuksen jalkeen tehtédva tarkastus

Ovatko asennetut komponentit ehjid (silmamaérainen tarkastus)?

Vastaavatko kaikki komponentit vaadittuja erittelyita? Esimerkiksi:
= Ympériston lampétila
= Kosteus

Onko kaikki kiinnitysruuvit kiristetty kunnolla?

Onko SGC500 asennettu oikein DIN-kiskoon?

Onko SGC500 asennettu oikein ajatellen optimaalista lammén hajaantumista pystysuoraan
suunnattujen jadhdytyslaippojen kanssa?

Endress+Hauser

13



Séhkoliitanta

FieldEdge SGC500

Onko virransydttd oikea?

Onko virransy6tén napaisuus oikea?

6 Sahkoliitanta

6.1 Liitdntdolosuhteet

Seuraavien ehtojen on téytyttévéa:

® Varmista, ettd kaapelissa ei ole jannitettd, kun liitdt SGC500:aan
» Noudata tdmaén kdyttéoppaan liitdntda koskevia tietoja

= Syottdjannite 9 ... 36 Vp¢

= Sallittu jdnnitteenvaihtelu = 10 %

6.2 Laitteen kytkenta

6.2.1 Syéttéjannitteen kytkeminen

HUOMAUTUS

Laitteen vaurioitumisvaara
» Al avaa FieldEdge SGC500:n koteloa.

LEEAETERRTNCRRT Y

o Jo o Jolel 1o

H
L ~rvrvhrvvvvv v urrrru ‘\nm_J
123

5 Virransyétté SGC500:ssa, pistoke 3-napaiselle liittimelle
1  Syédttdjdnnite, miinusnapa

2 Eikdytdssd

3 Syéttéjannite, plusnapa

Toimitukseen siséltyy 3-napainen syottéjénnitteen liitin.

3-napaisen liittimen liittdminen sy6ttéjénnitteeseen

1. Liita virransyotén miinusnapa syottojannitteen liittimeen 1 (-).

14
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FieldEdge SGC500 Kéyttoévaihtoehdot

2. Liita virransy6tén plusnapa syéttéjannitteen liittimeen 3 (+).

ﬂ Syottojannitteen liittdminen: > B 15

6.2.2 LAN-porttien liittdminen
ﬂ LAN-porttien liittdminen: > B 15

6.3 Tarkastukset liitdnnén jalkeen

Onko laite ehja (silméamaarainen tarkastus)? Onko laite ehja (silmdmaérainen tarkastus)?

Vastaako syottojannite laitekilven mééritysta?

Onko syo6ttéjannite liitetty oikein?

7 Kayttovaihtoehdot

SGC500 voidaan liitt&4 paikalliseen mééritykseen kannettavalla tietokoneella, joka on
verkkoyhteydessd. SGC500 voidaan maarittdé verkkoselaimella, kuten Chromella tai
Firefoxilla.

8 Jarjestelmén integrointi

Jarjestelmén integrointi tapahtuu Netilionin kautta ja se suoritetaan automaattisesti taustalla
kuvatulla tavalla. Heti, kun internetyhteys on muodostettu SGC500:1le, SGC500 nékyy Netilion
Cloudissa ja sitd voidaan ohjata sielt&.

9 Kéyttdéonotto

9.1 SGC500:n liittaminen

9.1.1 Erilliset liitinné&t internetiin ja kenttdverkkoon

ﬂ = Kannattaa kéyttéa internetin eri verkkoja ja kenttéverkkoja, kuten téssa osiossa
kuvataan.
= Jarjestelmén palomuuriasetukset eivdt esté luvattomia internetin
kenttéverkkopyyntéjé ja sallivat pddsyn Netilioniin osoitteesta
https://*.netilion.endress.com. https://api.netilion.endress.com ja
https://downloads.netilion.endress.com ovat kaytossa.

Endress+Hauser 15



Kéyttéonotto FieldEdge SGC500
Internet
https://* .netilion.endress.com
(port443)
I
1
4 I —
[ T T 1]
[— T
/@@
3
(AT
A0044505
6 Erilliset liitdnndt internetiin ja kenttdverkkoon

LAN1 (WAN 1 - cloud) internetyhteyttd varten
LAN3 (LAN2 - field) Fieldbus-yhteyttd varten
LANZ ei kéytossd

Jdrjestelmdn palomuuri

W N =

ﬂ Ethernet-kaapelit eivat sisélly toimitukseen.

SRR

Kytke syottojannite. > B 14

- Virta-LEDin pit44 palaa sinisen& SGC500:ssa.

16

Laita kdyttamattomaan LAN-liitdntdan polysuoja.

Liita Ethernet-kaapeli SGC500:n internetyhteytta varten LAN1:een (WAN 1 - cloud).
Liit4 Ethernet-kaapeli SGC500:n kenttaverkkoa varten LAN3:een (LAN2 - field).

Endress+Hauser



FieldEdge SGC500 Kéyttéonotto

9.1.2 Internetin ja kentt&verkon yhteinen liitdnta

ﬂ = Kannattaa kéyttéa internetin eri verkkoja ja kenttaverkkoja. - 15

= Jos internetille ja kenttdverkolle on asetettu vain yksi kenttdverkko, sinun on
kaytettava LAN1-liitdntad (WAN 1 - pilvi).

» Jérjestelman palomuuriasetukset eivat estd luvattomia internetin
kenttaverkkopyyntéjé ja sallivat pd&syn Netilioniin osoitteesta
https://*.netilion.endress.com. https://api.netilion.endress.com ja
https://downloads.netilion.endress.com ovat kayt6ssa.

Internet

https://* netilion.endress.com
(port443)

6
——
I —
5 I —
——
4

A0044631

®

7 Internetin ja kenttdverkon yhteinen liitdntd

LANS3 ei kdytossd
LAN2 ei kdytéssd
LAN1 (WAN 1 - pilvi)
Kenttdverkko
Jdrjestelmdn palomuuri
Internetyhteys

N W N

Ethernet-kaapelit eivét sisélly toimitukseen.

1. Liita Ethernet-kaapeli jarjestelman palomuurista SGC500:n LAN1:een (WAN 1 - pilvi).

Endress+Hauser 17
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Laita kayttdmattomiin LAN-liitdnt6ihin pélysuoja.
Liitd kentén verkko jérjestelmén palomuuriin.
Liitd internet jérjestelman palomuuriin.

Kytke syottojannite. > B 14
- Virta-LEDin pit44 palaa sinisend SGC500:ssa.

S Bl B2 I

ﬂ Jos kéyt6ssa on vain LAN2-liitdnt4, EtherNet/IP-yhteytta ei tueta.

9.2 SGC500:n liittdminen automaattisesti Netilion Cloudiin
Vaatimukset
Endress+Hauser Netilioniin on luotu paésy.
1. Kirjaudu sisddn Endress+Hauser Netilioniin https://netilion.endress.com/app/id/.
2. Netilionissa ké&yta navigointitoimintoa avataksesi Edge Devices -sivun.

3. Valitse SGC500 Edge Devices -sivulla.
= Kun SGC500 on liitetty Netilion Cloudiin, vihred piste ilmestyy SGC500:n viereen.

ﬂ = Jos SGC500 ei tule nayttdon vihredn pisteen kanssa, odota muutama minuutti ja
pdivita reunalaitteiden (F5) lista.
= Jos SGC500 ei tule edelleenkddn ndyttoon vihredn pisteen kanssa, liitd SGC500
manuaalisesti Netilion Cloudiin > & 18.

9.3 SGC500:n liittdminen manuaalisesti Netilion Cloudiin

Jos SGC500:n automaattinen liitdnta Netilion Cloudiin epdonnistuy, sinun on liitettava
SGC500 Netilion Cloudiin manuaalisesti.
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Netilion

B o

A0042272

1 Ethernet-kaapeli kannettavan tietokoneen ja LAN3:n (LAN2 - field) vdlissd
2 Kannettava tietokone, jossa on verkkoselain mddritystd varten

1. Liitad kannettava tietokone Ethernet-kaapelilla SGC500:n LAN3:een (LAN2 - field).
Avaa verkkoselain.

Syotd URL 169.254.1.1.
= SGC500-sovellus avautuu.

4. Kirjaudu sisédén. Kayttdjatunnus: admin. Salasana: SGC500:n sarjanumero.
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5. Noudata SGC500-sovelluksen ohjeita ja tee méaritys.

ﬂ Jos liitdnta Netilioniin epdonnistuu, tarkasta DNS:n kdytettavyys.
Tarkasta seuraavat DNS-skenaariot SGC500-verkossa:
Skenaario 1: SGC500 internetpadsy proxy-palvelimen kautta (suositeltu).

1a: SGC500 voi muodostaa yhteyden proxy-palvelimeen proxyn IP-osoitteesta. proxy
maééritetddn SGC500-sovelluksessa sen [P-osoitteella. SGC500 ei edellytéd DNS-
konfigurointia.

1a: SGC500 voi muodostaa yhteyden proxy-palvelimeen proxyn nimesté. proxy
madritetddn SGC500-sovelluksessa sen proxy-nimelld. SGC500 edellyttdd p&ésyé DNS-
palvelimeen proxy-nimen selvitysté varten.

Skenaario 2: SGC500 voi p4éstd suoraan osoitteeseen https://*.netilion.endress.com,
proxy-palvelin ei ole kéytettévissd. Tata ei suositella, silld palomuuria ei ole. SGC500
edellyttaé padsya DNS-palvelimeen, jotta voidaan selvittdd *.netilion.endress.com.

6. Heti, kun internetyhteys on luotu, kytke irti SGC500:n Ethernet-kaapeli LAN3:ta (LAN2
- field).

7. Liitad Ethernet-kaapeli SGC500:n kenttéverkkoa varten LAN3:een (LAN2 - field).

8. Liitd SGC500 Netilion Cloudilla. - 18

ﬂ Sarjanumero 16ytyy laitekilvestd ja osiosta "Ohjelmistopaivitykset' > B 24.

Jos yhteytta ei voi luoda SGC500-sovellukseen:
1. Tarkasta TCP/IP-asetukset liitetyssd kannettavassa tietokoneessa.

2. Salli IP-osoitteen (DHCP) automaattinen mééritys ja kiintedn IP-osoitteen méaéritys.
3. Vaihtoehtoisesti madrité IP-osoite 169.254.1.2 aliverkon peitteelld 255.255.0.0.
4. Tarkasta myos, ettd http proxyn kaytto ei ole sallittu.
5

Sy6té osoite kannettavan tietokoneen osoite samaan verkkoon
https://api.netilion.endress.com/status.

= Tila I am alive vahvistaa rajoittamattoman internetyhteyden osoitteeseen
netilion.endress.com.

ﬂ Ota yhteys IT-jarjestelméavalvojaa, jos SGC500:sta ei voi muodostaa yhteyttd Netilioniin.

9.4 Kytkenta kenttdverkkoon

Vaatimukset
® Endress+Hauser Netilioniin on luotu paasy.
® SGC500 on nahtévissé Netilion Cloudissa.
1. Kirjaudu sisdan Endress+Hauser Netilioniin https://netilion.endress.com/app/id/.

2. Avaa Edge Devices -sivu Netilionin navigointitoiminnolla.
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3. [Edge Devices -sivulla napsauta kyseistd SGC500.
L~ Nayttdon tulee "Edge Device Details" -sivu.

4. Kohdassa "Network Interfaces' napsauta LAN2 - field (LAN3).
L~ Nayttdon tulee "Network Interface Details"

Napsauta Edit.
Maérita kenttéverkon [P-asetukset.
Tallenna asetukset napsauttamalla Save.

Odota asetusten péivittymistéa.

= I B =

Kéyta F5 paivittédéksesi reunalaitteiden listan.
L= SGC500 tulee naytt6dn vihredn pisteen kanssa.

10. Fieldbus kenttdyhdyskaytavéan kautta: > B 21. EtherNet/IP: > B 22

ﬂ Kenttélaitteisiin tai kenttdyhdyskaytéviin liittdminen on mahdollista ainoastaan
konfiguroidussa kenttéverkossa. Aliverkon reititysta ei tueta.

9.5 Kenttdyhdyskaytavaan liittdminen
ﬂ T&ama osiota ei voi soveltaa EtherNetiin/IP:hen.

Vaatimukset
= Endress+Hauser Netilioniin on luotu paésy.
= SGC500 on liitetty Netilion Cloudiin.

1. Kirjaudu sisddn Endress+Hauser Netilioniin https://netilion.endress.com/app/id/.

Netilionissa kéyta navigointitoimintoa avataksesi Edge Devices -sivun.

Edge Devices -sivulla napsauta kyseistd SGC500.
-~ Nayttoon tulee "Edge Device Details" -sivu.

4. 'Field Gateways' -kohdassa napsauta Create.
L= Sivu "Create Field Gateway" tulee ndytt6on.

Valitse kenttadyhdyskaytavan tyyppi.
Syota kenttadyhdyskéaytavan asetukset.
Tallenna asetukset napsauttamalla Save.

Odota asetusten paivittymista.

CROR RORT

Kayta F5 paivittadksesi reunalaitteiden listan.

L SGC500 tulee nayttdon vihredn pisteen kanssa.
Maadritetty kenttdyhdyskaytéva on liitetty SGC500:aan.

10. Toista ndma vaiheet, jos tarvitaan toista yhdyskaytavaa.
& SGC500 on nyt valmis kaytettavéksi Netilion Services -palvelun kanssa.

Endress+Hauser
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9.6 EtherNetiin/IP:hen liittdminen

Taté osiota ei voi soveltaa kenttavayliin, jotka on liitetty SGC500:aan
kenttayhdyskéytavan kautta.

Vaatimukset

s Endress+Hauser Netilioniin on luotu péésy.

= SGC500 on liitetty Netilion Cloudiin.
Kirjaudu sisdan Endress+Hauser Netilioniin https://netilion.endress.com/app/id/.
Netilionissa kéyta navigointitoimintoa avataksesi Edge Devices -sivun.

Edge Devices -sivulla napsauta kyseistd SGC500.
L~ Nayttdon tulee "Edge Device Details" -sivu.

4. Napsauta Edit.
L~ Nayttdon tulee "Edge Device Details" -sivu.

Osiossa "EtherNet/IP Activation Status" muuta tilaksi Activate.
Tallenna asetukset napsauttamalla Save.

Odota asetusten péivittymista.

& B B B

Kayta F5 paivittadksesi reunalaitteiden listan.

L= SGC500 tulee ndytt66n vihredn pisteen kanssa.
Ethernet-kenttéverkko on liitetty SGC500:aan. SGC500 on nyt valmis kaytettavaksi
Netilion Services -palvelun kanssa.

10 FieldEdge SGC500 ja Netilion

10.1 FieldEdge :nSGC500:n kéytto Netilionissa

Seuraavat liitdnnat ovat mahdollisia:
= Netilion Services tai
= Netilion Connect

Netilion Services

Lisatiedot Netilion Servicesista, katso
https://netilion.endress.com

Netilion Connect

Lisatiedot Netilion Connectista, katso
= Dokumentit kenttélaitetietoihin API:n kautta paasyéa varten, katso
https://developer.netilion.endress.com/discover
= Dokumentit kenttélaitetietoihin API:n kautta padsyéa varten, katso
https://api.netilion.endress.com/doc/v1/ tai QR-koodi.
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8 Tiedot kenttdlaitetietoihin pddsyyn QR-koodin kautta.

10.2 Tietoja Netilionista

Netilion on Endress+Hauserin IloT-ekosysteemi, joka mahdollistaa dly- ja verkotettujen
sovellusten kdyton teollisuuden esineiden internetissd. Reuna- ja turvalliset
internetteknologiat mahdollistavat ndma digitaaliset palvelut teollisen tuotannon prosessien
teknologioihin yhdistettyn&. Kaikki Netilion Services -palvelumme ovat helppoja ja niiden
kéayttddnotto on vaivatonta.

Lis&a tietoja Netilionista Netilion Help

netilion.endress.com help.netilion.endress.com

11 Huolto

Poista lika kotelosta saannéllisesti.

Toimi puhdistuksen yhteydessé seuraavasti:

= K&yta kosteaa liinaa

= Ala kdytd kemiallisia lisdaineita

= Pajkallinen kunnossapito ei ole tarpeen, silld péivitykset ajetaan taustalla automaattisesti.
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12 Diagnostiikka ja vianetsinta

Yleinen vianetsintd

Vika Vianetsinta

FieldEdge ei néy Netilion Cloudissa Tarkasta internetyhteys
Tarkasta Ethernet-kaapelin liitdntd - 15
Tarkasta FieldEdgen IP-asetukset

Tarkasta palomuuri

FieldEdge ilmestyy Netilion Cloudiin, mutta kenttéatietoja | ® Tarkasta kentt&verkon yhteys
ei lahetetd. = Tarkasta kenttdyhdyskaytavan asetukset

Lisatietoja Netilion Connectista:
Dokumentit kenttélaitetietoihin APL:n kautta p&ésyé varten, katso:
https://developer.netilion.endress.com/discover

13 Ohjelmistopaivitykset

Ohjelmistopaivitykset ovat olennainen osa Netilion Servicesié ja ne ldhetetdén
automaattisesti SGC500:aan. Kéyttdjéalta ei edellytetd toimia tai hyvéksyntaa.

14 SGC500:n sarjanumero

15 Korjaukset

15.1 Yleisid huomioita

Laitteelle ei saa tehdé korjauksia. Vikatapauksessa ota yhteys Endress+ Hauserin huoltoon.

15.2  Palautus ja / tai Netilionin tilauksen peruuttaminen

Laite on palautettava Endress+Hauserille seuraavissa tapauksissa:
= Netilionin tilauksen peruuttamisen jélkeen
® Jos Endress+Hauserin huolto ldhettdd pyynnon laitteen vaihdon yhteydessé
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15.3 Havittdminen

Voit hévittda laitteen ainoastaan Endress+Hauserin huollon luvalla. Noudata Endress
+Hauserin huollon ohjeita turvallisesta h&vittdmisesta.
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