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Rovid kezelési utmutato
Deltabar M PMD55

Nyomaskiilénbség-mérés
PROFIBUS PA
Nyomaskiilénbség-tavadé fém mérdcellaval

Ez a Révid hasznélati itmutaté nem helyettesiti a késztilékhez
tartoz6 Hasznéalati utmutatot.

A késziilékre vonatkozo részletes informdaciok megtalalhaték a
Haszndlati utmutatdban és a kiegészité dokumentéciéban.

Minden eszkodzvaltozathoz elérhetd innen:
= Internet: www.endress.com/deviceviewer
s Okostelefon/tablagép: Endress+Hauser Operations app

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation


http://www.endress.com/deviceviewer

Kapcsolédo dokumentacio Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA

1 Kapcsolodé dokumentacio
Endress+Hauser £Z1]
Order code:  PXXOKXXXXXXX | =
1. @ Ser.no.: XXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

l Operations App

I 7 Download on the

:I ‘j-l-' o App Store
ANDROID APP ON

M > P> Google Play

A0023555

2 Néhany sz6 err6l a dokumentumrél
2.1 A dokumentum funkciéja

A Rovid haszndlati utmutaté minden lényeges informadciot tartalmaz az atvételtsl az elsé
izembe helyezésig.
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Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA Néhany sz6 errél a dokumentumroél

2.2 Alkalmazott szimbélumok

2.2.1 Biztonsagi szimbélumok

Ez a szimbélum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa sulyos vagy halélos sértiléshez vezet.

A\ FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa sulyos vagy halélos sértiléshez vezethet.

A VIGYAZAT )
Ez a szimbdlum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyésa konnyebb vagy kézepes sulyossagu sériiléshez vezethet.

Ez a szimbolum olyan eljarasokat és egyéb tényeket jel6l, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sériilést.

2.2.2 Elektromos szimbélumok

@ Védéfoldelés (PE)

Foéldel6 csatlakozok, melyeket minden mas csatlakozas kialakitasa elétt féldelni kell.
A foldelé csatlakozék a késziilék belsejében és kiilsején helyezkednek el:

= Bels6 foldeld csatlakozo: a védéfoldelést a halozati betap foldel6kabeléhez csatlakoztatja.
= Kiilsé foldeld csatlakozo: a késziiléket az tizem foldeld rendszeréhez csatlakoztatja.

2.2.3 Bizonyos tipusu informaciokra és dbrakra vonatkoz6 szimboélumok

Bizonyos tipusu informdciokra és abrakra vonatkozé szimboélumok

Megengedett
Megengedett eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

E4Tilos
Tiltott eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

B3 Tipp
Tovabbi informécidkat jelez

Dokumentaciéra valo hivatkozas

Oldalra valo hivatkozas

=

Szemrevételezés

>
Figyelmeztetés vagy betartando egyedi lépés

1,2,3,..
Tételszamok
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Alapvetd biztonsagi utasitasok Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA

1, 2,3
Lépések sorrendje

—
Egy lépés eredménye

2.3 Bejegyzett védjegyek

PROFIBUS PA®
A PROFIBUS User Organization bejegyzett védjegye, Karlsruhe, Németorszadg

3 Alapvet6 biztonsagi utasitasok
3.1 A személyzetre vonatkozé kovetelmények

A személyzetnek az alabbi kdvetelményeknek kell megfelelnie feladatai ellatasdhoz:

» A feladathoz megfelelé szakképesitéssel rendelkeznek

» Rendelkeznek az tizem tulajdonosanak/iizemeltetéjének engedélyével

» Ismerik a szévetségi/nemzeti szabalyozésokat

» A munka megkezdése elétt elolvassak és értelmezik az utmutato, a kiegészité
dokumentécié, valamint a tanusitvanyok szerinti utasitdsokat (az alkalmazastol fiiggéen)

» Betartjak az utasitasokat és az alapveto feltételeket

3.2 Rendeltetésszerti hasznalat

A Deltabar M egy nyomadskiilénbség tavadd, mely nyoméaskiilénbség, dramlas és szint
mérésére szolgdl.

3.2.1 El6relathaté helytelen hasznalat

A gyarté nem felel a nem megfelel§ vagy nem rendeltetésszerd hasznélatbél eredé karokért.

Hatéresetek igazolasa:

» Specidlis folyadékok és tisztitofolyadékok esetén az Endress+Hauser érémmel nyujt
segitséget a nedvesitett alkatrészek korrézioallésdganak ellenérzésében, de semmilyen
garanciat vagy felel6sséget nem véllal.

3.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszk0z0On és az eszkodzzel végzett munkak esetén:
» A sziikséges személyi védéfelszerelést a szévetségi/nemzeti el6irdsok szerint kell viselni.
» A készulék csatlakoztatdsa el6tt kapcsolja ki a tapfesziiltséget.

3.4 Uzembiztonsag

Sértilésveszély!
» Az eszkozt csak megfeleld és lizembiztos muszaki allapotban muikddtesse.
» Az iizemeltetd felel az eszkdz zavartalan mikodéséért.
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Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA Atvétel és termékazonositas

Az eszko6z atalakitasa

Az eszkoz jogosulatlan médositasai nem megengedettek és elére nem lathato veszélyekhez
vezethetnek.
» Ha ennek ellenére modositasokra van sziikség, forduljon az Endress+Hauser-hez.

Javitas

A folyamatos lizembiztonsag és megbizhat6sag érdekében:

» A késziiléken végzett javitasokat csak akkor szabad elvégezni, ha azok kifejezetten
megengedettek.

» Tartsa be a villamos késziilékek javitasaval kapcsolatos szovetségi/nemzeti eléirdsokat.
» Csak az Endress+Hauser-t6l szarmazo eredeti potalkatrészeket és tartozékokat hasznaljon.

Veszélyes teriilet

Az eszkdz veszélyes teriileteken torténé alkalmazasakor a személyek vagy a létesitmények

veszélyeztetésének kikiiszobolése érdekében (pl. robbanas elleni védelem, nyomas alatti

tartalyok biztonsaga):

» Az adattédbla alapjan ellendrizze, hogy a megrendelt késziilék veszélyes teriileten térténé
hasznalata engedélyezett-e.

» Tartsa be az ezen utmutaté szerves részét képezé, kilénallo kiegészité dokumentacioban
szereplé eldirasokat.

3.5 Termékbiztonsag

Ez a méréeszkoz a j6 miiszaki gyakorlatnak megfeleléen, a legmagasabb szintd biztonsagi
kovetelményeknek valé megfelelés szerint lett kialakitva és tesztelve és biztonsadgosan
Uzemeltethetd allapotban hagyta el a gyarat.

Megfelel az altaldnos biztonsagi és jogi kdvetelményeknek. Az eszkdzspecifikus EK-
megfeleléségi nyilatkozatban felsorolt EK-irdnyelveknek is megfelel. Az Endress+Hauser ezt a
CE-jelolés alkalmazasaval igazolja.

4 Atvétel és termékazonositas

4.1 Atvétel

m / N
N

AD016870

Endress+Hauser 5



Felszerelés Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA

= Megegyeznek-e a szallitasi bizonylaton (1) és a termék matricajan (2) talalhato rendelési
kodok?

= Sértetlenek-e az aruk?

® Az adattdblan szereplé adatok megfelelnek-e a rendelési specifikdciéknak és a szallitasi
bizonylatnak?

= Rendelkezésre all-e a dokumentdaci6?

= Szlikség esetén (lasd az adattablat): rendelkezésre dllnak-e a Biztonsagi utasitasok (XA)?

Ha ezen feltételek egyike nem teljestl, forduljon az Endress+Hauser értékesitési
irodajahoz.

4.2 Tarolas és szallitas

4.2.1 Tarolasi feltételek
Az eredeti csomagolast hasznalja.

A mérbeszkdzt tiszta és szaraz helyen tarolja, és 6vja az iitédések altal okozott karosodasoktdl
(EN 837-2).

4.2.2 A termék mérési helyszinre térténé szallitasa

A FIGYELMEZTETES
Helytelen szallitas!
A haz vagy a membréan megsériilhet, és sériilésveszély &ll fenn!
» A mér6eszkozt az eredeti csomagoldsaban vagy a folyamatcsatlakozasnél megtartva
szallitsa a mérési ponthoz.
» Tartsa be a 18 kg-ndl (39,6 lbs) nehezebb eszkézokre vonatkozé biztonsagi és szallitasi
utasitasokat.

5 Felszerelés
5.1 Szerelési kovetelmények

5.2 A beépitése

Helytelen kezelés!

Az eszkdz karosodasa!

» Az (1) tételszammal jelolt csavarok kiszerelése semmilyen kortilmények kozott nem
megengedett és a garancia elvesztésével jar.

6 Endress+Hauser



Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA Felszerelés

A0024166

52.1 T4jolas

= A Deltabar M orientéciéjabol eredéen nyomasnévekedés léphet fel a mért értékben, azaz
amikor a tartaly Ures, a mért érték nem nullat mutat. Ezt a nullpont eltolodast az alabbi
modszerek valamelyikével végrehajtott poziciobedllitas elvégzésével korrigalhatja:
= Az elektronikai modulon 1évé gombokkal (- 16, ,A kezel6elemek funkciéja”)
= A kezel6menii segitségével (, ,Poziciobeallitas”)

= A csovek kiépitésére vonatkozé altaldnos ajanlasokat tekintse meg a vonatkozé nemzeti
vagy nemzetkdzi szabvanyokban.

= Egy haromjaratu vagy otjaratu szelep konnytl tizembe helyezést, beépitést és a folyamat
megszakitasa nélkuli karbantartést tesz lehetévé.

= Az impulzuscsovek kiiltérben valo vezetése esetén tigyeljen arra, hogy elégséges mértéki
fagyvédelmet hasznaljon, pl. fitécsovet.

= A cséveket legaldbb 10%-0s monoton lejtéssel épitse ki.

= Az Endress+Hauser egy csovekre vagy falra torténd szereléshez hasznalatos rogzité konzolt
kinal (, ,Falra és csére torténé szerelés (opcionalis)”).

Beépitési pozicié aramlasméréshez

Aramldsmérés gdzokban

A Deltabar M-et ugy szerelje fel a mérési pont f6lé, hogy az esetlegesen jelen 1évé
kondenzatum le tudjon folyni a folyamatcsévekbe.

Aramldsmérés gézékben

= A Deltabar M-et a mérési pont ala szerelje fel.

= A kondenzdtumcsapdékat a megcsapoldsi ponttal egy magassagban és a Deltabar M-t6l
mérten azonos tavolsagban szerelje fel.

= Az lizembe helyezés el6tt a kondenzatumcsapdédk magassagaig toltse fel az
impulzuscséveket.

Endress+Hauser 7



Felszerelés Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA

Aramldsmérés folyadékokban

= A Deltabar M-et ugy szerelje fel a mérési pont ald, hogy az impulzuscsévek mindig
folyadékkal teltek legyenek, és a gdzbuborékok visszajuthassanak a folyamatcsévekbe.

= Ha szilard részecskéket tartalmazo kozeg, példaul piszkos folyadék mérését végzi, hasznos
lehet levélasztok és leereszté szelepek beépitése az iiledékek felfogasa és eltavolitasa
szempontjabol.

Szintmérésre vonatkozé beépitési pozici6
Szintmeérés nyitott tartdlyban

= A Deltabar M-et ugy szerelje fel az alsé mérési csatlakozas ald, hogy az impulzuscsévek
mindig folyadékkal teltek legyenek.

= Az alacsony nyomadsu oldal nyitott a 1égkdri nyomaés felé.

= Ha szilard részecskéket tartalmazo kozeg, példaul piszkos folyadék mérését végzi, hasznos
lehet levalasztok és leereszté szelepek beépitése az iiledékek felfogdsa és eltavolitdsa
szempontjabdl.

Szintmeérés zdrt tartdlyban

s A Deltabar M-et ugy szerelje fel az alsé mérési csatlakozas ald, hogy az impulzuscsévek
mindig folyadékkal teltek legyenek.

= Az alacsony nyomadsu oldalt mindig a maximalis szint f6lé csatlakoztassa.

» Ha szilard részecskéket tartalmazo kozeg, példaul piszkos folyadék mérését végzi, hasznos
lehet levalasztdk és leeresztd szelepek beépitése az iiledékek felfogasa és eltavolitdsa
szempontjabdl.

Zdrt, gbzfdzist tartalmazo tartdlyban torténé szintmérés

= A Deltabar M-et ugy szerelje fel az alsé mérési csatlakozés ald, hogy az impulzuscsévek
mindig folyadékkal teltek legyenek.

= Az alacsony nyomasu oldalt mindig a maximalis szint f61é csatlakoztassa.

= Egy kondenzdtumcsapda alland6 nyomast biztosit az alacsony nyomadsu oldalon.

» Ha szilard részecskéket tartalmazo kozeg, példaul piszkos folyadék mérését végzi, hasznos
lehet levélasztok és leereszté szelepek beépitése az iiledékek felfogasa és eltavolitasa
szempontjabol.

Beépitési pozicié nyomaskiilonbség mérés esetén
Nyomadskiilénbség mérése gdzokban és gézékben

= A Deltabar M-et ugy szerelje fel a mérési pont f61¢, hogy az esetlegesen jelen 1évé
kondenzéatum le tudjon folyni a folyamatcsévekbe.

= Az alacsony nyomadsu oldal nyitott a 1égkdri nyomaés felé.

= Ha szilard részecskéket tartalmazo kozeg, példaul piszkos folyadék mérését végzi, hasznos
lehet levalasztok és leereszté szelepek beépitése az iiledékek felfogdsa és eltavolitdsa
szempontjabdl.

8 Endress+Hauser



Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA Felszerelés

Nyomdskiilénbség mérése folyadékokban

= A Deltabar M-et ugy szerelje fel a mérési pont ald, hogy az impulzuscsévek mindig
folyadékkal teltek legyenek, és a gdzbuborékok visszajuthassanak a folyamatcsévekbe.

= Ha szilard részecskéket tartalmazo kézeg, példaul piszkos folyadék mérését végzi, hasznos
lehet levalasztok és leeresztd szelepek beépitése az tiledékek felfogasa és eltavolitasa
szempontjabol.

5.2.2 Falra és csére torténé szerelés

Az Endress+Hauser a kdévetkezd rogzitékonzolokat kinélja az eszkdz csévekre vagy falakra
torténo felszereléséhez:

Sztenderd kivitel Nagy teherbirasu valtozat

A0031326 A0031327

A rogzit6konzol sztenderd valtozata nem alkalmas vibraciénak kitett helyeken valo
alkalmazasra.

A régzit6konzol nagy teherbirasu valtozatanak vibracioval szembeni ellenallésaga az IEC
61298-3 szerint lett tesztelve, 1asd a Miszaki informécidk ,Rezgésallésag” c. részét.

Szelepblokk haszndlatakor figyelembe kell venni a blokk méreteit.

Konzol a falra és csére torténé rogzitéshez, beleértve a csére térténd rogzitéshez valo
tartékonzolt és két anyat.

Miiszaki adatok (pl. a csavarok méretei vagy rendelési szamai), lasd az SD01553P/00/EN
kiegészité dokumentumot.

Felszereléskor kérjiik, a kévetkezéket vegye figyelembe:

= A rdgzitécsavarok ténkremenetelének megeldzése érdekében felszerelés el6tt kenje be a
csavarokat tébbcélu zsirral.

= Csdre torténd szerelés esetén a konzolon 1év6 anyakat egyenletesen, legaldbb
30 Nm (22.13 1bf ft) nyomatékkal kell meghuizni.

= A beépitéshez csak a (2) tételszamu csavarokat hasznalja (lasd az alabbi rajzot).

Endress+Hauser 9



Felszerelés Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA

ERTESITES
Helytelen kezelés!
Az eszkoz karosodasa!

» Az (1) tételszdmmal jeldlt csavarok kiszerelése semmilyen korilmények kozott nem
megengedett és a garancia elvesztésével jar.

A0024167
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Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA

Felszerelés

Tipikus telepitési elrendezések

-y

s

Impulzuscsé fiiggéleges, V1 valtozat, 90-os bedllitds
Impulzuscsé vizszintes, H1 vdltozat, 180™os bedllitds
Impulzuscsé vizszintes, H2 vdltozat, 90%os bedllitds
Deltabar M

Adapterlemez

Tartékonzol

Nyomévezeték

AW RO

Endress+Hauser
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Elektromos csatlakoztatas Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA

6 Elektromos csatlakoztatas

6.1 Csatlakozasi kdvetelmények

6.1.1  Arnyékolas/potencialkiegyenlités

= Abban az esetben érhet el optimadlis zavarokkal szembeni drnyékolast, ha az drnyékolas
mindkét oldalon csatlakoztatva van (a szekrényben és az eszk6zon). Ha az lizemben
potencidlkiegyenlité dramokra lehet szdmitani, akkor az arnyékoldst csak az egyik oldalon
foldelje le, célszeriien a tdvadonal.

= Veszélyes teriileteken torténd haszndlat esetén be kell tartani a vonatkozé eléirdsokat.
Minden Ex rendszerhez kiilénall6 Ex dokumentacié és tovabbi miszaki adatok és utasitasok
tartoznak. Csatlakoztassa az dsszes eszkdzt a helyi potencialkiegyenlitéshez.

6.2 Az eszkoz csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES

Tapfesziiltség lehet csatlakoztatva!

Aramiités és/vagy robbanas veszélye!

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a létesitményben nem aktivdlédnak ellenérizetlen folyamatok.

» Az eszkoz csatlakoztatdsa el6tt kapesolja ki a tapfesziiltséget.

» A mér6eszkoz veszélyes teriileteken torténd hasznalata esetén a beépitésnek meg kell
felelnie a vonatkoz6 nemzeti szabvanyoknak és eldirdsoknak, valamint a Biztonsagi
utasitdsok vagy a Beépitési vagy Ellen6rzési rajzok eléirasainak.

» Az [EC/EN61010 szabvanynak megfeleléen egy megfelelé megszakitot kell biztositani az
eszkdzhoz.

» Az integrélt tulfesziiltség-védelemmel ellatott eszkdzoket foldelni kell.

» Védoaramkorok vannak beépitve forditott polaritds, HF (magasfrekvencids) hatasok és
tulfesziiltség ellen.

Az eszkozt a kdvetkez6 sorrend szerint csatlakoztassa:

1. Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség megegyezik-e az adattablan feltiintetett
tapfesziiltséggel.

2. Az eszkoz csatlakoztatasa eldtt kapcsolja ki a tapfesziiltséget.
Tavolitsa el a haz fedelét.

4. Vezesse at a kdbelt a toémszelencén. Lehet6leg sodrott, arnyékolt kétvezetékes kabelt
hasznaljon.

Az eszkozt az alabbi dbra szerint csatlakoztassa.
Csavarja le a haz fedelét.

Kapcsolja be a tapfesziiltséget.

12 Endress+Hauser



Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA Elektromos csatlakoztatas

A0029967

Kiilsé féldelé kapocs

Féldel6 kapocs

PROFIBUS PA: tdpfesziiltség: 9...32 VDC (szegmenscsatold)
Kapcsok a tdpfesziiltséghez és jeltovdbbitdshoz

W N =

6.2.1 M12 dugdéval ellatott eszk6zok csatlakoztatasa

A0011175
+ jel
Nincs hozzdrendelve
- jel
Foldelés

W N =
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Mikodési lehetéségek Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA

6.2.2 Tapfesziiltség

PROFIBUS PA
Nem veszélyes tertileti véaltozat: 9-32 V DC

6.2.3  Aramfelvétel
11 mA +1 mA, a bekapcsolasi dram az IEC 61158-2, 21. pontjanak felel meg.

6.2.4 Kapcsok

= Tapfesziiltséq és belsé foldels kapocs: 0.5 ... 2.5 mm? (20 ... 14 AWG)
= Kiilsg foldel6kapocs: 0.5 ... 4 mm? (20 ... 12 AWG)

6.2.5 Kabelspecifikaciék

PROFIBUS PA

® Sodrott, arnyékolt, kétvezetékes kabelt hasznéljon, lehetéleg A tipusu kabelt.

= Kabel kiilsé atméréje: 5 - 9 mm (0,2 - 0,35 inch) a hasznalt kabeltémszelencétél fliggéen

ﬂ A kébel specifikdciokra vonatkoz6 tovabbi informaciokért 1asd: BAOOO34S Hasznalati
utmutaté ,PROFIBUS DP/PA: Tervezési és iizembe helyezési utmutato”, PNO 2.092
irdnymutatéds ,PROFIBUS PA Felhasznaloi és telepitési utmutato” és IEC 61158-2 (MBP).

7 Miikodési lehetdségek

7.1 Miikodtetés kezel6menii nélkiil
Miikddési lehetéségek | Magyarazat Grafikus Leiras
Helyi kezelés A késziilék kezelése az elektronikus betéten > B15
eszkozkijelzé nélkil talalhaté kezel6gombokkal és DIP O
kapcsolokkal torténik. apeay S

e
| S5ERHA]-

A0029997

7.1.1 A kezel6elemek elhelyezkedése
A kezel6gomb és a DIP kapcsolok a késziilék elektronikus betétjén talalhatok.

14 Endress+Hauser



Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA Miikodési lehet6ségek
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Z6ld LED a sikeres miivelet jelzéséhez
Kezelégomb a nullpozicié bedllitdshoz (nulla) vagy visszadllitdshoz
Nyilds az opciondlis helyi kijelz6héz
DIP-kapcsolé az SW/HW buszcimhez
DIP-kapcsolé a hardver cimhez

A0032659

DIP-kapcsol6 a kimeneti jellemz6k és a mérési mod vezérléséhez

Nincs haszndlatban

DIP-kapcsol6 a csillapitds be-/kikapcsoldsdhoz
0 DIP-kapcsolé a mért érték szempontjdbdl relevdns paraméterek zdroldsdhoz/felolddsdhoz

1
2
3
4
5
6  DIP-kapcsolé a nagynyomdsu oldal meghatdrozdsdhoz
7
8
9
1

A DIP-kapcsolok funkcidja

Szimbdlum/
cimkézés

Kapcsolasi pozicié

»off” (ki)

»on” (be)

L=

A0011978

Az eszkoz fel van oldva. A mért értékre
vonatkozé paraméterek modosithatok.

Az eszkoz zérolva van. A mért értékre vonatkozd
paraméterek nem moédosithatok.

csillapitas, T

A csillapitas ki van kapcsolva. A kimeneti jel
a mért érték valtozasait idébeli késleltetés
nélkil kéveti.

A csillapitas be van kapcsolva. A kimeneti jel a
mért érték valtozasait t késleltetési id6vel
Kkoveti. !

Cim

Allitsa be az eszkoz cimét az 1-7 kapcsolokkal

SW/HW

Hardveres cimzés

Szoftvercimzés

Endress+Hauser
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Szimbo6lum/ Kapcsolasi pozicié

cimkézés
Joff” (ki) »on” (be)

SW/V A mérési modot és a kimeneti A mérési mod ,Flow” és a kimeneti
karakterisztikat a kezelémenii beallitdsai karakterisztika ,Square root”, fiiggetleniil a
hatéarozzak meg. kezeldment beallitasatol.

= Setup” > ,Measuring mode”
= Setup” » ,Extended setup”

SW/P2=High A nagynyomasu oldalt (+/HP) a A nagynyomasu oldal (+/HP) a P2
kezelémentiben megadott bedllitds hatdrozza | nyomascsatlakozashoz van rendelve, fiiggetlentil
meg. (,Setup” > ,High Press. Side”) a kezelémenii beéllitasatol.

1) A Kkésleltetési id6 értéke a kezeldmeniiben konfiguralhato (,Setup” - ,Damping”). Gyari bedllitas: 1= 2 s vagy a

rendelési specifikaciok szerint.

A kezel6elemek funkciéja

Gomb Jelentés
Zero legalabb 3 mésodpercig Poziciébeallitas
lenyomva Nyomja meg a gombot legalédbb 3 mésodpercig. Az elektronikus betéten 1évé LED

révid ideig felvillan, ha az alkalmazott nyomads elfogadésra keriilt a
poziciébeallitdshoz. Lasd még a kdvetkezo fejezetet: ,Poziciobedllitds végrehajtasa a
helyszinen.”

Zero legalabb 12 masodpercig Reset
lenyomva Minden paraméter visszadll a rendelési konfiguréciora.

Pozici6bedllitas végrehajtasa a helyszinen

= A kezelést fel kell oldani.

= Az eszkoz alapértelmezetten a ,Pressure” (Cerabar, Deltabar) vagy ,Level” mérési modra
(Deltapilot) van konfigurélva.

= Az alkalmazott nyomdasnak az érzékel6 névleges nyoméas hatarértékein belill kell lennie.
Lasd az adattablan talalhat6 informaciokat.

Végezzen poziciobedllitast:
1. Nyomas hat az eszkdzre.
2. Nyomja meg a gombot legaldbb 3 masodpercig.

3. Ha az elektronikus betéten 1évé LED révid ideig felvillan, akkor az alkalmazott nyomas
elfogadésra kertilt a poziciébedllitdshoz. Ha a LED nem vildgit, az alkalmazott nyomas
nem kertlt elfogadésra. Vegye figyelembe a bemeneti hatarértékeket. A hibaiizeneteket
lasd a Hasznélati utmutatoban.

7.2 Operation eszkozkijelzével (opcionalis)

A kijelzéshez és kezeléshez 4 soros folyadékkristalyos kijelz6 (LCD) all rendelkezésre. A helyi
kijelzé a mért értékeket, a parbeszéd szévegeket, a hibaiizeneteket és a figyelmeztetd
lizeneteket jeleniti meg. Az egyszert kezelés érdekében a kijelz6t ki lehet venni a hazbol (lasd

16 Endress+Hauser
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az dbra 1-3. 1épéseit). Ez egy 90 mm (3.54 in) hosszusagu kéabellel csatlakozik az eszk6zhoz.
A késziilék kijelz6je 90°-os lépéskozokben elforgathaté (lasd az dbra 4-6. lépéseit). Az eszkoz
beépitési pozicidjatél fliggéen ez megkodnnyiti az eszkdz lizemeltetését és a mért értékek
leolvasésat.

A0028500

Funkciok:

= 8 szamjegyd mértérték-kijelzés, beleértve a jelet és a tizedespontot.

= Oszlopdiagram az anal6g bemeneti blokk sztenderdizalt értékének grafikus
megjelenitéseként ( ,A kimeneti érték skalazasa (OUT Value)", abra)

= Harom gomb a kezeléshez

= Egyszerd és teljes kérd meniivezérlés a paraméterek killénbdzé szintek és csoportok szerinti
lebontasanak készénhetéen

= Minden paraméter egy 3 jegyd paraméterkdddal rendelkezik a kénnyii navigacié érdekében

= [ehetdség van a kijelzé egyéni igényeknek és preferencidknak megfelel6 konfiguralasara,
pl. nyelv, valtakozé kijelzés, egyéb mért értékek megjelenitése, mint példaul az érzékeld
hémérséklete, kontrasztbedllitas

s Atfogo diagnosztikai funkciok (hiba és figyelmeztetd iizenet stb.)

Endress+Hauser 17
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2
|

I—
42 nhar«— 4

A0030013

Fésor

Erték
Szimbdlum
Meértékegység
Oszlopdiagram
Informdcids sor
Kezel6gombok

NO b WN =

Az alabbi tablazat a helyszinen kijelezhet6 szimbolumokat szemlélteti. Négy szimbélum
jelenhet meg egyszerre.

Szimbélum | Jelentés

Zarolas szimbélum
Az eszkoz muikodése zarolva van. Az eszkoz feloldasa, .

A0018154

Kommunikaciés szimb6lum
Adatétvitel kommunikdcioval

A0018155

Gy6k szimbélum
Aktiv mérési mod , Aramlasmérés”
Az dramlasi gyokjel az aramkimenethez hasznalatos.

A0030015

,»Out of specification” hibaiizenet
Az eszkozt a muszaki specifikacioin kivill mikddtetik (pl. izembe helyezéskor vagy tisztitaskor).
A0013958

»Service mode” hibaiizenet
A késziilék szerviz izemmodban van (pl. szimulacié kozben).
A0013959

M »Maintenance required” hibaiizenet

Karbantartas sziikséges. A mért érték érvényben marad.
A0013957

,Failure detected” hibaiizenet
Uzemelési hiba tértént. A mért érték mar nem érvényes.
A0013956

18 Endress+Hauser
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7.2.1 Kezelégombok a kijelzén és a kezelémodulon

Miikédtet6gomb (ok)

Jelentés

A0017879

= Lefelé navigalas a valasztéklistaban
= Szamérték vagy karakter szerkesztése egy funkcion beliil

=)

A0017880

s Felfelé navigalas a vélasztéklistaban
» Szamérték vagy karakter szerkesztése egy funkcion beliil

=)

A0017881

= Bevitel meger6sitése
s Ugras a kovetkezd pontra
= Viélasszon ki egy meniipontot, és aktivalja a szerkesztési modot

A0017879

« [£]

A0017881

A helyi kijelzé kontrasztbeéllitasa: sététebb

A0017880

=) « ]

A0017881

A helyi kijelzé kontrasztbeallitdsa: vildgosabb

A0017879

& .G

A0017880

ESC funkcidk:

= Kilépés a paraméterszerkesztési modbol a modositott érték elmentése nélkiil

= On egy menii kivalasztési szintjén van. Minden alkalommal, amikor egyszerre megnyomja a
gombokat, egy szinttel feljebb 1ép a mentiben.

7.2.2 Kezelési példa: paraméterek egy kivalasztasi listaval

Példa: a ,Deutsch” kivalasztdsa a ment nyelveként.

Nyelv 000 | Uzemelés
1| v English Mentnyelvként az ,English” (angol) van bedllitva (alapértelmezett érték).
A mentszdveg el6tti ,v” jelzi a pillanatnyilag aktiv opciot.
Deutsch
2 Deutsch Valassza ki a ,Deutsch” lehetdséget a ) vagy ) segitségével.
v English
3| v Deutsch = Valassza ki a [E) lehet6séget a megerésitéshez. A meniiszéveg el6tti v jelzi az aktiv opciot
(,Deutsch” (német) van kivalasztva fényelvként).
Angol = A B segitségével léphet ki a paraméter szerkesztési modjabol.
7.2.3 Kezelési példa: Felhasznal6 altal meghatarozhaté paraméterek
Példa: a ,Set URV (014)” paraméter beallitasa 100 mbar (1.5 psi) értékrél 50 mbar (0.75 psi)
értékre.
Endress+Hauser 19
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Meniiutvonal: Setup - Extended setup - Current output - Set URV

Set URV 014 Uzemelés

A helyi kijelz6 mutatja a médositand6 paramétert. A ,mbar”
mértékegységet egy masik paraméter hatarozza meg, és itt nem
modosithato.

1 100 . 00O mbar

A [ vagy a [ gombbal lépjen be a szerkesztési modba.

2 100 . 000 mbar Az els6 szamjegy feketével van kiemelve.

,17-r6l ,5"-re valé valtashoz hasznélja a J gombot.
3 500 . 000 mbar Az 5" meger6sitéséhez hasznalja a (E) gombot. A kurzor a kovetkezé

poziciora ugrik (feketével kiemelve).
Erésitse meg a ,0” értéket a [E] gombbal (masodik pozicio).

A harmadik szamjegy feketével van kiemelve és most szerkeszthetd.
4 500 . 00 O0| mbar

Hasznalja a &) gombot a , <" szimbolumra valo valtashoz.
Haszndlja a (E] lehetéséget az Uj érték elmentéséhez és a szerkesztési
modbol valé kilépéshez. Lasd a kovetkezé rajzot.

5 504 . 000 mbar

A fels6 tartomanyérték uj értéke 50 mbar (0.75 psi).

A [E] seqgitségével léphet ki a paraméter szerkesztési modjabol.
A szerkesztési modba valo visszatéréshez hasznélja a (2 vagy (&
gombot.

6 50. 000 mbar

7.2.4 Kezelési példa: az eszkdzre haté nyomas elfogadasa
Példa: pozicidbeallitds beallitasa.

Menitutvonal: Main menu - Setup - Position adjustment

Poziciébeallitas 007 | Uzemelés
1|v Mégse A poziciébedllitashoz sziikséges nyomas hat az eszkdzre.
Megerésit
2 Mégse A [ vagy ) gombbal valtson a ,Confirm” (megerdsités) opciora. Az aktiv opcio

feketével van kiemelve.

3 A bedllitas A [E] gomb segitségével fogadja el a poziciobedllitdshoz alkalmazott nyomast. Az
elfogadasra eszkdz megerdsiti a bedllitast, és visszalép a ,Position adjustment” paraméterre.
kertilt!

4 | v Mégse A B segitségével léphet ki a parameéter szerkesztési modjabol.

Meger6sit

20 Endress+Hauser



Deltabar M PMD55 PROFIBUS PA Uzembe helyezés

8 Uzembe helyezés

Az eszkdz alapértelmezetten a ,Nyomasmérés” modra van konfigurélva.

A mérési tartomany és az a mértékegység, amelyben a mért érték tovabbitasra kertil, megfelel

az adattablan szerepld adatoknak.

A FIGYELMEZTETES

A megengedett folyamatnyomas tullépve!

Az alkatrészek szétrobbandsabél eredé sériilésveszély! Figyelmeztetések jelennek meg, ha a

nyomas tul magas.

» Ha az eszkozre haté nyomds a minimélisan megengedett nyoméasnal kisebb vagy a
maximadlisan megengedett nyomdasnal nagyobb, akkor egymast kdvetéen a kovetkezé
iizenetek keriilnek megjelenitésre (az ,,Alarm behavior” (050) paraméterben megadott
beallitas fiiggvényében): ,S140 Working range P” vagy ,F140 Working range P” ,S841
Sensor range” vagy ,F841 Sensor range” ,S971 Adjustment”

» Csak az érzékel6 tartomdanyhatérain belill hasznélja a késziiléket!

ERTESITES

A megengedett folyamatnyomas alulléve!

Uzenetek jelennek meg, ha a nyomas tul alacsony.

» Ha az eszkozre haté nyomas a minimélisan megengedett nyoméasnal kisebb vagy a
maximalisan megengedett nyomdasnal nagyobb, akkor egymast kévetéen a kévetkezd
lizenetek kertilnek megjelenitésre (az ,Alarm behavior” (050) paraméterben megadott
beallitas fliggvényében): ,S140 Working range P” vagy ,F140 Working range P” ,S841
Sensor range” vagy ,F841 Sensor range” ,S971 Adjustment”

» Csak az érzékeld tartomanyhatérain belill hasznélja a késziléket!

8.1 Kezel6meniivel térténé iizembe helyezés

8.1.1 A nyelv, a mérési mod és a nyomasmértékegység kivalasztasa

Nyelv (000)

Navigacié Fémenii > Nyelv

[rasi engedély Operator/Maintenance/Expert

Leiras Valassza ki a menil nyelvét a helyszini kijelz6hoz.
Kivalasztas = Angol

s Masik nyelv (az eszk6z megrendelésekor kivalasztva)
= Adott esetben egy harmadik nyelv (a gyartas helyének
nyelve)

Gyari beallitas Angol

Endress+Hauser
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Press. eng. unit (125)

Irasi engedély

Leiras

Kivalasztas

Gyari beallitas

8.1.2 Poziciébeallitas

Operator/Maintenance/Expert

Valassza ki a nyomas mértékegységét. Uj
nyomasmértékegyséq kivélasztasa esetén az dsszes
nyomads-specifikus paraméter atvéltasra keril és az uj
mértékegységgel kerill kijelzésre.

= mbar, bar

= mmH20, mH20
= inH20, ftH20

= Pa, kPa, MPa

= psi

= mmHg, inHg

= kgf/cm?

mbar vagy bar az érzékel6 névleges mérési tartomanyatol
fligg6en vagy a rendelési specifikaciok szerint.

Corrected press. (172)

Navigacio
Irasi engedély

Leiras

Megjegyzés

Setup - Corrected press.
Operator/Maintenance/Expert

Megjeleniti az érzékelétrimmelés és poziciobeallitas utani
mért nyomasértéket.

Ha ez az érték nem ,0”, akkor a poziciébedllitas segitségével
lehet ,0”-ra korrigélni.

Pos. zero adjust (007) (tulnyomasérzékelGk)

22
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frasi engedély

Leiras

Példa

Kivalasztas

Gyari beallitas

Operator/Maintenance/Expert

Nullpozicio-bedllitas - a nulla (alapérték) és a mért nyomas
kozotti nyomaskillénbséget nem szlikséges ismerni.

= Mért érték = 2.2 mbar (0.033 psi)

= A mért értéket a ,Pos. zero adjust” (nullpont beallitas)
parameéter segitségével a ,Confirm” (megerdsités)
opcioval korrigdlja. Ez azt jelenti, hogy a 0,0 értéket
rendeli az aktudlis nyomdashoz.

= Meért érték (nullpozicio-beallitas utan) = 0,0 mbar

» Az aktudlis érték is javitasra kerilt.

= Megerdsit
= Mégse

Mégse

Calib. offset (192) / (008) (abszolitnyomas-érzékeld)

frasi engedély

Leiras

Példa

Gyari beallitas

Endress+Hauser

Maintenance/Expert

Poziciobedllités - az alapérték és a mért nyomas kozotti
nyomaskilénbséget ismerni sziikkséges.

= Mért érték = 982.2 mbar (14.73 psi)

= A mért értéket a megadott értékkel korrigalja, pl.
2.2 mbar (0.033 psi) a ,Calib. offset” paraméterrel. Ez azt
jelenti, hogy az értéket hozzarendeli az aktualis
nyomashoz 980.0 mbar (14.7 psi).

= Meért érték (nullpoz. beallitas utéan) =
980.0 mbar (14.7 psi)

» Az aktudlis érték is javitasra kerilt.

0,0
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8.2 Nyomasmérés konfiguralasa
8.2.1 Kalibracio referencianyomas nélkiil (szaraz kalibracio)
Példa:

Ebben a példaban egy 400 mbar (6 psi)-os érzékelével rendelkezé eszkoz a
0 ...+300 mbar (O ... 4.5 psi)-os mérési tartoményra van konfiguralva, azaz rendre a 0 mbar
és a 300 mbar (4.5 psi) nyomasérték van hozzarendelve.

Elé6feltétel:

Ez egy elméleti kalibracié, azaz az als¢ és felsé tartomanyra vonatkoz6 nyomésértékek
ismertek.

nyomasmentes allapotban mért érték nem nulla. A poziciébedllitas elvégzésével
kapcsolatos informdciokért 1asd: > 8 21.

Leiras

1| A ,Measuring mode” (mérési moéd) paraméter segitségével valassza ki a ,Pressure” (nyomds) mérési modot.
Mentdtvonal: Setup > Measuring mode

A FIGYELMEZTETES

A mérési mod megvaltoztatasa befolyasolja a tartomanyt (URV)

Ez a helyzet a termék tulcsorduldsdhoz vezethet.

» Ha a mérési mod megvaltozik, akkor a ,Setup” meniiben ellenérizni kell a térkoz beallitast (URV) és szikség
esetén modositani kell.

2 | A Press eng. unit” parameéter segitségével valasszon ki egy nyomdas mértékegységet, itt pl. ,mbar”.
Mentatvonal: Setup - Press. eng. unit

3 | Sziikség esetén skaldzza az analog bemeneti blokk ,OUT Value” paraméterét, , paraméterleirdsok: ,Measured value
scaling” és ,Output scaling”.

4 | Eredmény:
A mérési tartomdny O ... +300 mbar (O ... 4.5 psi)-ra van konfiguralva.
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