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RIA14

O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Doplnujici
dokumentace

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpe¢nosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni prfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, dokument lze objednat.

Tento dokument tvoti nedilnou souéast nasledujicich Navodu k obsluze:

= Navod k obsluze: BAOO278R
= Stru¢ny navod k obsluze: KAOO277R
= Technické informace: TIO0143R

Prirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Prirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZeni -> BroZury a katalogy -> Textové
vyhledavani: CP00021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZzenou na CD

Endress+Hauser
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Osvédéeni Certifikat IECEx
vyrobce Cislo certifikatu: IECEx KEM 10.0012X

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nasledujicimi normami
(v z&vislosti na verzi pfistroje)

= [EC 60079-0:2017
= [EC 60079-1:2014

.
Certifikat ATEX

Cislo certifikatu: KEMA 04ATEX2307 X
EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlageni: EC_00183

Certifikat UKCA

Cislo certifikatu: CML 21UKEX11003X
UKCA prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni: UK_00409

Adresa vyrobce Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Némecko

Endress+Hauser 5
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Bezpecnostni Explosion h d \ h q
pokyny: xplosion hazardous area i Non-hazardous
Zone 1, 2 . area
EPL Gb, Gc !
A WARNING

ATMOSPHERE MAY BE PRESENT
[)

electrical
i +| connection values
- (see tables)

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE :

e.g. process
transmitter

Marking of version:
M for thread M20x1.5
Local potential equalization N for thread ¥%“ NPT

Terminal 2 and 3

Open Collector Active Configuration
o2 $i-r - L
W e Ayl
©sl----- --- - -

Connecting an active current source
e.g. a certified sensor with its own power supply i

Terminal 2 and 3

Open Collector Passive Configuration Passive
ozl 15-r --- S +|electrical
}:{\:7 M\ connection values
©s---- --- - - |(see tables)
Y

+

Connecting a passive current source
e.g. a certified 2-wire transmitter with
additional loop power supply

A0048126

1 Instalace polniho indikdtoru
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Bezpecnostni
pokyny: Instalace

Bezpecnostni

pokyny: Zvlastni
podminky pouZiti

Teplotni tabulky

Udaje pro
elektrické
pripojeni

Endress+Hauser

s DodrZujte montdZni a bezpe¢nostni pokyny v Navodu k obsluze.

= Pfistroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s veSkerymi dals$imi
platnymi normami a pfedpisy (napt. EN/IEC 60079-14).

s Kryt polniho displeje musi byt pfipojen k vedeni pro vyrovnani
potencialu.

= Musi byt pouZity pouze schvalené kabelové prichodky uvedené
v odstavci 10.3 normy EN/IEC 60079-14, odstavci 16 normy EN/IEC
60079-0, odstavci 13 normy EN/IEC 60079-1.

= PYi pfipojeni pres instalacni prachodky schvalené pro tento ucel se
pfislusny tésnici prvek musi pfimontovat pfimo ke krytu.

s Utésnéte kabelové prichodky certifikovanymi kabelovymi
pruchodkami nebo zaslepovacimi prvky s typem ochrany nejméné
Ex db.

= Pro provoz displeje pfi okolni teploté nizsi nez —20 °C je nutné pouZit
vhodné kabely a kabelové priichodky povolené pro toto pouZiti.

= Pro okolni teploty vy3si nez +70 °C pouZijte tepelné odolné kabely
nebo vodice, kabelové prichodky a tésnéni pro teplotu Ta +5K.

s Béhem provozu musi byt kryt zcela zasroubovén a musi byt zajiSténa
bezpecnostni zdpadka krytu.

A VAROVANI

Prostfedi s nebezpeéim vybuchu
» NepreruSujte elektrické pfipojeni napajeciho obvodu v prostredi
s nebezpe¢im vybuchu.

= Nehotlavé spoje nejsou urfeny k pfipadnym opravam.

= Pokud je kryt opatfen nevodivym povlakem, je tfeba se vyhnout
elektrostatickym nabojlim na krytu zafizeni. Dalsi podrobnosti viz
bezpecnostni pokyny.

Typ Teplotni tfida Okolni teplota
RIA14 T6 -40°C<Ta<+55°C
TS -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+80°C
Typ Elektrické udaje
RIA14 Napajeni U <35 Vpe
(Svorky +a — nebo +a 1) <200 mA
P<3W
Otevteny kolektor U <35 Vpe
(svorky 2 a 3) 1< 100 mA
P <875 mW




XA00091R RIA14
Kategorie Typ ochrany (ATEX) Typ
112G Ex db IIC T6...T4 Gb RIA14
Typ ochrany (IEC) Typ
Ex db IIC T6...T4 Gb RIA14
8 Endress+Hauser
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