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Om dette
dokument

Medfelgende
dokumentation

Supplerende
dokumentation

Dette dokument er oversat til flere sprog. Kun den oprindelige
engelske kildetekst er juridisk gyldig.

Dokumentet kan fas oversat til EU-sprog:

= [ downloadomradet pa Endress+Hausers websted: www.endress.com
-> Downloads -> Manualer og datablade -> Type: Ex Sikkerheds
Brugsanvisning (XA) -> Tekst Sgg: ...

= [ Device Viewer: www.endress.com -> Product tools -> Access device
specific information -> Check device features

ﬂ Hvis dokumentet endnu ikke er tilgeengeligt, kan det rekvireres.

Dette dokument er en integreret del af folgende betjeningsvejledninger:

= Betjeningsvejledning: BAOO278R
= Kort betjeningsvejledning: KAOO277R
= Tekniske oplysninger: TIO0143R

Brochure om eksplosionsbeskyttelse: CP00021Z/11

Brochuren om eksplosionsbeskyttelse kan findes:

= [ downloadomradet pa Endress+Hausers websted:
www.endress.com -> Downloads -> Brochurer og kataloger ->
Tekst Seg: CP00021Z

= P3 cd'en til instrumenter med cd-baseret dokumentation

Endress+Hauser
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Producentens
certifikater

Producentens
adresse

Endress+Hauser

EU-overensstemmelseserklaering
Erkleeringsnummer: EC_00170

Det paferte certifikatnummer bekraefter overensstemmelse med
folgende standarder (afheengigt af instrumentets version)

= ENIEC 60079-0: 2018
= EN 60079-15: 2010

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Tyskland
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Sikkerhedsanvisn
inger:

Hazardous area Non-hazardous area
Zone 2, EPL Gc

Power supply
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Standard power supply
e.g. RN221IN-A
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Open Collector configuration Passive
N oo +|See electrical connection
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- Standard power supply
- e.g. RN221N-A
T

A0048961

Sikkerhedsanvisn = Fglg installations- og sikkerhedsanvisningerne i
inger: Installation betjeningsvejledningen.
= Installer instrumentet i henhold til producentens anvisninger og
andre geeldende standarder og regler (f.eks. EN/IEC 60079-14).
= Forsegl kabelindgangene med certificerede kabelforskruninger (min.
IP6X) IP6X i overensstemmelse med EN/IEC 60529.
= Ved brug af feltindikatoren ved en omgivende temperatur under
-2.0 °C skal der anvendes kabler, kabelindgange og forseglinger, som
er velegnet til denne anvendelse.

6 Endress+Hauser
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Temperaturtabell
er

Elektriske
tilslutningsdata

Endress+Hauser

s Feltindikatorens hus skal sluttes til potentialudligningsledningen.

= Ved omgivende temperaturer over +70 °C skal der anvendes
varmebestandige kabler eller ledninger, kabelindgange og
forseglinger til Ta +5 K over den omgivende temperatur.

s Feltindikatoren skal installeres og vedligeholdes, sa der ikke er risiko
for gnistdannelse fra friktion mellem huset og jern/stal.

A\ ADVARSEL

Eksplosiv atmosfaere

» Enheden ma ikke dbnes i eksplosive atmosfaerer, nér den star under
spaending (IP76-kapslingsklassen for huset skal opretholdes under
drift).

Type Temperaturklasse Omgivende temperatur
RIA14 T6 -40°C<Ta<+50°C
T5 -40°C<Ta<+65°C
T4 -40°C<Ta<+80°C
Type Beskyttelsestype Stremforsyning Brudt kollektor
(klemmerne + og -) (klemmerne 2 og
3)
RIA14 | ExnAIICT6...T4 Ge U, <35 Ve U, <35 Ve
P<1.75mW P <875 mW
Kategori Beskyttelsestype Type
113G ExnAIlICT6...T4 Ge RIA14
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