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Informations
relatives au
document

Documentation
correspondante

Documentation
complémentaire

Certificats
constructeur

Ce document a été traduit en plusieurs langues. Seul le texte
source en anglais est défini légalement.

Le document traduit dans les langues de I'UE est disponible :

= Dans lespace téléchargement du site Web Endress+Hauser :
www.endress.com -> Télécharger -> Manuels et fiches techniques ->
Type: Conseils de sécurité (XA) -> Recherche de texte : ...

= Dans Device Viewer: www.endress.com -> Outils en ligne ->
Accédez aux informations spécifiques des appareils -> Vérifier les
caractéristiques de l'appareil

ﬂ Sil n'est pas encore disponible, le document peut étre commandé.

Le présent document fait partie intégrante des manuels de mise en
service suivants :

HART
= BA00270P/00
= BA0O274P/00

PROFIBUS PA
= BA00294P/00
= BA0O0296P/00

FOUNDATION Fieldbus
= BAOO301P/00
= BAOO303P/00

Brochure sur la protection contre les explosions : CP00021Z/11

La brochure sur la protection contre les explosions est disponible :

= Dans la zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser :
www.endress.com -> Télécharger -> Brochures et catalogues ->
Recherche de texte : CPO0021Z

= Pour les appareils avec documentation sur CD : Sur le CD

Déclaration UE de conformité

Numéro de déclaration :
EU_ 00932

La Déclaration UE de Conformité est disponible :

Dans la zone de téléchargement sur le site Internet Endress+Hauser :
www.endress.com -> Télécharger -> Déclaration -> Type :
Déclaration UE -> Code produit : ...

Endress+Hauser
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Attestation d'examen UE de type

Numéro de certificat :
EU 00932 X

Liste des normes appliquées : Voir la Déclaration UE de conformité.

Adresse du Endress+Hauser SE+Co. KG
fabricant HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Allemagne

Adresse du site de production : Voir plaque signalétique.

Autres normes Pour une installation conforme, il convient, entre autres, de respecter
les normes suivantes dans leur version actuelle :
= [EC/EN 60079-14 : "Atmospheéres explosives - Partie 14 : Conception,
sélection et construction des installations électriques"
= EN 1127-1 :"Atmosphéres explosives - Prévention de l'explosion et
protection contre l'explosion - Partie 1 : Notions fondamentales et

méthodologie"
Référence de La référence de commande étendue (Extended order code) est indiquée
commande sur la plaque signalétique qui est apposée de fagon bien visible sur
étendue lappareil. Pour plus dinformations sur la plaque signalétique : Voir

manuel de mise en service correspondant.

Structure de la référence de commande étendue

pMD75r _ kkkkkkhkkkhkkhkkkx *RACENDNFIEFLRKT
FMD7x +  A*B*C*D*E*F*G*..
(Type (Spécifications de (Spécifications

dappareil) base) optionnelles)

* = (Caractére de remplacement

Position pour une option sélectionnée dans la spécification
(chiffre ou lettre).

Spécifications de base

Les caractéristiques indispensables pour l'appareil sont définies dans les
spécifications de base. Le nombre de positions dépend du nombre de
caractéristiques disponibles, l'option choisie pour une caractéristique
pouvant étre composée de plusieurs positions.
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Spécifications optionnelles

Les caractéristiques additionnelles de l'appareil sont décrites dans les
spécifications optionnelles. Le nombre de positions dépend du nombre
de caractéristiques disponibles. Afin d'identifier les caractéristiques,
elles sont composées de deux caractéres (par ex. JA). La premiére
position (identifiant), qui correspond a un groupe de caractéristiques
(par ex. ] = Test, certificat) se compose d'un chiffre ou d'une lettre. La
deuxiéme position représente la valeur qui correspond a la
caractéristique au sein du groupe (par ex. A = Matériau 3.1 (en contact
avec le produit), certificat de réception).

Pour plus d'informations sur l'appareil, voir les tableaux suivants.
Chaque caractere Ex ou chaque identifiant de la référence de
commande étendue est décrit ici.

Référence de commande étendue : Deltabar S

Les indications suivantes représentent un extrait de la structure du

produit et permettent l'affectation :

= De cette documentation a l'appareil (a l'aide de la référence de
commande étendue sur la plaque signalétique).

= Des options dappareil indiquées dans le document.

Type dappareil
PMD75, FMD77, FMD78

Spécifications de base

Position 1 (Agrément)

Option sélectionnée Description

PMD75 7 ATEX II3 GEx eclICT6 Gc
FMD7x

Position 2 (Sortie, programmation)

Option sélectionnée Description

PMD75 A B,C 4-20 mA HART
FMD7x

D,E,F |4-20mAHART,L =0

M, N, O | PROFIBUS PA

P,Q,R FOUNDATION Fieldbus
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Conseils de
sécurité :
Généralités

Endress+Hauser

Spécifications optionnelles

Identifiant Jx (Test, Certificat)

Option sélectionnée Description

PMD75 JN Transmetteur de température ambiante -50 °C/-58 °F
FMD7x

= ['appareil est congu pour l'utilisation dans des atmospheéres explosives

telles que définies dans le champ d'application de EN IEC 60079-0 ou
des normes nationales équivalentes. En l'absence d'atmospheéres
potentiellement explosives ou si des mesures de protection
supplémentaires ont été prises : l'appareil peut étre utilisé
conformément aux spécifications du fabricant.

= Tenir compte des conseils dinstallation et de sécurité du manuel de

mise en service.

= Le personnel réalisant le montage, l'installation électrique, la mise en

service et la maintenance de l'appareil doit remplir les conditions

suivantes :

= Disposer de la qualification correspondant a ses fonctions et a ses
activités

= Etre formé sur la protection contre les explosions

= Etre informé sur les directives nationales en vigueur

= [nstaller l'appareil daprés les instructions du fabricant et les directives

nationales en vigueur.

= Nutiliser l'appareil que dans des produits contre lesquels les

matériaux en contact sont suffisamment résistants.

= Eviter les charges électrostatiques :

= De surfaces en plastique (p. ex. boitier, élément sensible, vernis
spécial, plaques fixées supplémentaires, ...)
= De capacités isolées (p. ex. plaques métalliques isolées)

= Couple de serrage des vis des bornes : 2 Nm.
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Conseils de
sécurité :
Conditions
particuliéres

Conseils de
sécurité :
Installation

Tableaux des
températures

» En cas de raccords process en matiére synthétique ou avec
revétements synthétiques : Eviter le chargement électrostatique des
surfaces synthétiques.

= Dans le cas de brides et placages en titane ou zirconium : Eviter les
étincelles dues aux frottements ou aux chocs.

= En présence d'une couche de vernis spécial supplémentaire ou
alternative sur le boitier ou d'autres pieces métalliques :

s Tenir compte des risques liés aux charges et aux décharges
électrostatiques.
= Ne pas frotter les surfaces avec un chiffon sec.

= Dans une atmospheére de condensation : l'appareil ne doit pas étre
maintenu ni installé.

= ['appareil doit étre protégé extérieurement contre les surtensions
transitoires jusqua 140 % de la tension maximale.

2N
g i

]

A0041997

Zone 2, Electronique
Zone 2, Process
Alimentation électrique
PMD75, FMD77, FMD78

N~ o

En cas datmospheres explosibles : Ne pas déconnecter sous tension.

Mode de protection Température ambiante T, (ambiante) : boitier

I3 GExeclICT6 Gc -40°C<T,<+60°C
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Valeurs de
raccordement

Endress+Hauser

Spécification optionnelle, ID Jx = JN
Le seuil de température ambiante inférieur pour la protection contre les
explosions passe a =50 °C.

Spécification de base, position 2 =A, B, C,D, E, F

Alimentation

U <45 Ve

Spécification de base, position 2 =M, N, O, P, Q, R

Alimentation

U <32 Ve
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