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Instructiuni de siguranta
RID14

PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX: I 3G ExiclICT6...T4 Gc

Instructiuni de sigurantd pentru aparate electrice in
zone cu pericol de explozie
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Despre acest
document

Documentatie
asociata

Documentatie
suplimentara

Acest document a fost tradus in mai multe limbi. Din punct de
vedere legal, prevaleaza textul in limba engleza.

Documentul tradus in limbile din UE este disponibil:

# In zona de descércare a site-ului web Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads (Descércari) -> Manuals and
Datasheets (Manuale si fise tehnice) ->
Type: Ex Safety (Tip: Sigurantd Ex) Instruction (Instructiuni) (XA) ->
Text Search: (Cautare text:) ...

= In Device Viewer: www.endress.com -> Product tools (Instrumente
produs) -> Access device specific information (Accesare informatii
specifice dispozitiv) -> Check device features (Verificare caracteristici
dispozitiv)

ﬂ Dacd nu este incd disponibil, documentul poate fi comandat.

Acest document este parte integrantd a urmatoarelor instructiuni de
operare:

= [nstructiuni de operare: BAOO282R si BAO1267K
= [nstructiuni de operare sintetizate: KAOO281R si KAO1156K
= [nformatii tehnice: TIO0145R

Brosura privind protectia impotriva exploziei: CP00021Z/11

Brosura privind protectia impotriva exploziei este disponibila:

= Tn sectiunea Download (Descarcari) a site-ului web Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads (Descércéri) ->
Brochures and Catalogs (Brosuri si cataloage) -> Text Search
(Cautare text): CP00021Z

= Pe CD-ul pentru dispozitivele cu documentatie bazatd pe CD
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Certificatele
producatorului

Adresa
producatorului

Endress+Hauser

Declaratie de conformitate UE

Numdr certificat: EC_00170

Prin aplicarea numarului certificatului se atestd conformitatea cu
urmaétoarele standarde (in functie de versiunea dispozitivului)

= ENIEC 60079-0: 2018
= EN 60079-11: 2012

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Germania
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Instructiuni de
siguranta:

Instructiuni de
siguranta:
Instalarea

Hazardous area Non-hazardous area

Zone 2, EPL Gc
Ta

Power supply

Process

) See electrical connection
transmitter

data

Local potential equalization

A0048971

1 Instalarea indicatorului de teren

= Respectati instructiunile de siguranta si instalare din instructiunile de

operare.
Instalati dispozitivul conform instructiunilor producdtorului si altor
standarde si norme valabile (de exemplu, EN/IEC 60079-14).
Dispozitivul este adecvat numai pentru conectarea la echipamente
certificate, cu sigurantd intrinsecd, cu protectie impotriva exploziei de
cel putin Ex ic.

Dacé conditiile Ui > Uo, (Ii > Io), Ca > Ci + C cablu si La > Li + L cablu
sunt indeplinite, conceptul de instalare cu energie limitata (Ex ic)
permite conectarea dispozitivelor cu energie limitatd sau a
dispozitivelor cu energie limitatd asociate conform conceptului de
entitate.

Respectati instructiunile pertinente cand interconectati circuite cu
sigurantd intrinseca (de exemplu, EN/IEC 60079-14, dovada de
sigurantd intrinsecd).

Carcasa indicatorului de teren trebuie s& fie conectata la linia de
egalizare a potentialului.

Circuitele indicatorului sunt izolate de carcasa acestuia in
conformitate cu EN/IEC 60079-11, capitolul 6.3.13.

Indicatorul de teren trebuie sd fie instalat si intretinut astfel incat,
chiar si in cazul unor incidente rare, sa fie exclusa o sursa de
aprindere cauzatd de impactul sau frecarea dintre carcasa si fier/otel.
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RID14 XA01157K
Tabele cu Tip Clasé de temperatura Temperaturd ambianti
temperaturi - .
RID14 T6 -40°C<Ta<+55°C
T5 -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+85°C
Date de racordare | Tip Date electrice
electrica
RID14 Alimentare Ui < 17,5 Vp¢ sau Ui <32 Vp
PROFIBUS® PA | (bornele +si-) i < neaplicabil i < 11 mA (nominal)
RID14 (circuit controlat prin
FOUNDATION curent)
Fieldbus™
Pi < neaplicabil Pi < neaplicabil
Ci<5nF
Li=10 pH
Aplicabil pentru conexiunea la un sistem Fieldbus conform modelului
FISCO
Categorie Tip de protectie Tip
113G ExiclICT6...T4 Ge RID14
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