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Despre acest
document

Acest document a fost tradus în mai multe limbi. Din punct de
vedere legal, prevalează textul în limba engleză.

Documentul tradus în limbile din UE este disponibil:
• În zona de descărcare a site-ului web Endress+Hauser:

www.endress.com -> Downloads (Descărcări) -> Manuals and
Datasheets (Manuale şi fişe tehnice) ->
Type: Ex Safety (Tip: Siguranţă Ex) Instruction (Instrucţiuni) (XA) ->
Text Search: (Căutare text:) …

• În Device Viewer: www.endress.com -> Product tools (Instrumente
produs) -> Access device specific information (Accesare informaţii
specifice dispozitiv) -> Check device features (Verificare caracteristici
dispozitiv)

Dacă nu este încă disponibil, documentul poate fi comandat.

Documentaţie
asociată

Acest document este parte integrantă a următoarelor instrucţiuni de
operare:
• Instrucţiuni de operare: BA00278R
• Instrucţiuni de operare sintetizate: KA00277R
• Informaţii tehnice: TI00143R

Documentaţie
suplimentară

Broşură privind protecţia împotriva exploziei: CP00021Z/11
Broşura privind protecţia împotriva exploziei este disponibilă:
• În secţiunea Download (Descărcări) a site-ului web Endress+Hauser:

www.endress.com -> Downloads (Descărcări) -> 
Brochures and Catalogs (Broşuri şi cataloage) -> Text Search
(Căutare text): CP00021Z

• Pe CD-ul pentru dispozitivele cu documentaţie bazată pe CD
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Certificatele
producătorului

Declaraţie de conformitate UE
Număr declaraţie: EC_00170
Prin aplicarea numărului certificatului se atestă conformitatea cu
următoarele standarde (în funcţie de versiunea dispozitivului)
• EN IEC 60079-0: 2018
• EN 60079-15: 2010

Adresa
producătorului

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Germania
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Instrucţiuni de
siguranţă:

 

Ta RIA14
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Hazardous area

Zone 2, EPL Gc

Non-hazardous area

Local potential equalization

Power supply

See electrical connection

data

Standard power supply

e.g. RN221N-A

Process

transmitter

Active

Passive

See electrical connection

data

Standard power supply

e.g. RN221N-A

Active

configuration

Passive

configuration

Terminals 2 and 3

Open Collector

Terminals 2 and 3

Open Collector

  A0048961

Instrucţiuni de
siguranţă:
Instalarea

• Respectaţi instrucţiunile de siguranţă şi instalare din instrucţiunile de
operare.

• Instalaţi dispozitivul conform instrucţiunilor producătorului şi altor
standarde şi norme valabile (de exemplu, EN/IEC 60079-14).

• Sigilaţi intrările cablurilor cu presgarnituri de cablu certificate (min.
IP6X) IP6X în conformitate cu EN/IEC 60529.

• Pentru funcţionarea indicatorului de teren la o temperatură ambiantă
de sub –20 °C, trebuie utilizate cabluri adecvate, intrări de cablu şi
elemente de etanşare permise pentru această aplicaţie.
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• Carcasa indicatorului de teren trebuie conectată la linia de egalizare a
potenţialului.

• Pentru temperaturi ambiante mai mari decât +70 °C, utilizaţi cabluri
sau fire, intrări de cablu şi unităţi de etanşare rezistente la căldură
pentru Ta +5 K peste mediul înconjurător.

• Indicatorul de teren trebuie instalat şi întreţinut astfel încât, chiar şi
în caz de incidente rare, să fie exclusă o eventuală sursă de aprindere
din cauza impactului sau a frecării dintre carcasă şi fier/oţel.

LAVERTISMENT
Atmosferă explozivă
‣ În atmosferă explozivă, nu deschideţi dispozitivul în timpul

alimentării cu tensiune (asiguraţi-vă că protecţia IP67 a carcasei este
menţinută în timpul funcţionării).

Tabele cu
temperaturi

Tip Clasă de temperatură Temperatură ambiantă

RIA14 T6 –40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

T5 –40 °C ≤ Ta ≤ +65 °C

T4 –40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C

Date de racordare
electrică

Tip Tip de protecţie Alimentare cu energie
electrică
(bornele + şi -)

Colector deschis
(bornele 2 şi 3)

RIA14 Ex nA IIC T6…T4 Gc Ub ≤ 35 VDC
P ≤ 1,75 mW

Ub ≤ 35 VDC
P ≤ 875 mW

Categorie Tip de protecţie Tip

II 3G Ex nA IIC T6…T4 Gc RIA14
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