KA01393D/12/DA/03.22-00
71581838
2022-08-01

Products Solutions Services

Kort betjeningsvejledning
Flowmaler
Proline Promass A

Coriolis-sensor

Denne korte betjeningsvejledning er ikke beregnet til at
erstatte betjeningsvejledningen til instrumentet.

Kort betjeningsvejledning del 1 af 2: Sensor
Indeholder information om sensoren.

Kort betjeningsvejledning del 2 af 2: Transmitter > 3.

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation



Flowmaler Proline Promass A

H
0]

2. www.endress.com/deviceviewer

Endress +Hauser (1]

Order code:  XXXXX=XXXXXX
Ser.no.: XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXXXXXKCXX

I

Serial number

Endress+Hauser
Operations App

#Z Download on the
o App Store
ANDROID APP ON
P> Google Play

A0023555

Endress+Hauser



Flowmaler Proline Promass A Kort betjeningsvejledning til flowmaler

Kort betjeningsvejledning til flowmaler
Enheden bestdr af en transmitter og en sensor.

Processen med ibrugtagning af disse to komponenter beskrives i to separate vejledninger, som
sammen udger den Korte betjeningsvejledning til flowmaéleren:

= Kort betjeningsvejledning del 1: Sensor

= Kort betjeningsvejledning del 2: Transmitter

Se begge de korte betjeningsvejledninger, ndr instrumentet tages i brug, da indholdet i
vejledningerne supplerer hinanden:

Kort betjeningsvejledning del 1: Sensor

Den korte betjeningsvejledning henvender sig til specialister, som er ansvarlige for installation
af maleinstrumentet.

= Modtagelse og produktidentifikation

= Opbevaring og transport

= Installation

Kort betjeningsvejledning del 2: Transmitter

Den korte betjeningsvejledning til transmitteren henvender sig til specialister, som er
ansvarlige for ibrugtagning, konfiguration og parametrisering af méaleinstrumentet (indtil den
forste malte veerdi).

= Produktbeskrivelse

= [nstallation

= Elektrisk tilslutning

= Betjeningsmuligheder

= Systemintegration

= [brugtagning

= Diagnosticeringsoplysninger

Yderligere dokumentation til enheden
ﬂ Denne korte betjeningsvejledning er Kort betjeningsvejledning del 1: Sensor.

'Kort betjeningsvejledning del 2: Transmitter” er tilgeengelig via:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
s Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-app

Der kan findes yderligere oplysninger om enheden i betjeningsvejledningen og den
gvrige dokumentation:

s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-app
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Flowmaler Proline Promass A Om dette dokument

1 Om dette dokument

1.1 Symboler

1.1.1 Sikkerhedssymboler

Dette symbol gar dig opmeerksom pa en farlig situation. Der sker dgdsfald eller alvorlig
personskade, hvis denne situation ikke undgés.

A\ ADVARSEL
Dette symbol ger dig opmaerksom pa en farlig situation. Der kan forekomme dedsfald eller
alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgas.

A\ FORSIGTIG
Dette symbol gar dig opmaerksom pa en farlig situation. Der kan forekomme mindre eller
mellemstor personskade, hvis denne situation ikke undgas.

BEMARK
Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medferer
personskade.

1.1.2 Symboler for bestemte typer oplysninger

Symbol Betydning Symbol Betydning

Tilladt Foretrukket

Procedurer, processer eller handlinger, Procedurer, processer eller handlinger,
der er tilladte. der foretraekkes.

Forbudt ﬂ Tip
Procedurer, processer eller handlinger, Angiver yderligere oplysninger.
der ikke er tilladte.

Reference til dokumentation Reference til side

@ Reference til figur i, 2, B... Serie af trin
Resultat af et trin @ Visuel kontrol

F
[

113 Elektriske symboler

Symbol Betydning Symbol Betydning
- Jeevnstrem ~o Vekselstrem
~ Jeevnstregm og vekselstram | Jordforbindelse

En klemme, som i forhold til brugeren
er jordforbundet via et jordingssystem.

Endress+Hauser 5



Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger Flowmaler Proline Promass A

Symbol Betydning

@ Potentialudligningstilslutning (PE: beskyttende jord)
Jordklemmer skal forbindes, for der foretages anden form for tilslutning.

Jordklemmerne findes bade indvendigt og udvendigt pa instrumentet:
= Indvendig jordklemme: Potentialudligningen er sluttet til forsyningsnetvaerket.
= Udvendig jordklemme: Instrumentet er sluttet til anleeggets jordforbindelsessystem.

1.1.4 Veerktgjssymboler

Symbol Betydning Symbol Betydning

0 é Torx-skruetraekker 0 / Skruetraekker med flad klinge

{= % Phillips-skruetraekker O é Unbrakonggle
% Fastnegle

1.15 Symboler i grafik

Symbol Betydning Symbol Betydning
1,2,3,. Delnumre i, B, B Serie af trin
AB,C, ... Visninger A-A,B-B, C-C, ... Afsnit
i Farligt omrade & Sikkert omrade (ikke-farligt omrade)
=mp Flowretning
2 Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

Personalet skal opfylde folgende krav:

» Uddannede, kvalificerede specialister: Skal have en relevant kvalifikation til denne
specifikke funktion og opgave.

» Er autoriseret af anleeggets ejer/driftsansvarlige.

Kender landets regler.

» For arbejdet pdbegyndes, skal man serge for at laese og forstd anvisningerne i vejledningen
og supplerende dokumentation samt certifikaterne (afheengigt af anvendelsen).

» Folger anvisningerne og overholder de grundleeggende kriterier.

v
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Flowmaler Proline Promass A Grundlzeggende sikkerhedsanvisninger

2.2 Tilsigtet brug

Anvendelse og medier
Maleinstrumentet, som beskrives i denne vejledning, er kun beregnet til flowmaling af veesker
0g gasser.

Afheengigt af den bestilte version kan méleinstrumentet ogséd male potentielt eksplosive,
breendbare, giftige og oxiderende medier.

Maleinstrumenter til brug i farlige omréader, i hygiejneanvendelser, eller hvor der er aget
risiko pé& grund af procestryk, er meerket pa typeskiltet.

Sédan sikres det, at méleinstrumentet forbliver i korrekt tilstand i driftsperioden:

» Overhold altid det angivne tryk- og temperaturomrade.

» Brug kun maleinstrumentet i fuld overensstemmelse med dataene pa typeskiltet og de
generelle forhold, der er angivet i betjeningsvejledningen og supplerende dokumentation.

» Kontrollér ud fra typeskiltet, om det bestilte instrument er tilladt til den tilsigtede brug i
det farlige omrade (f.eks. eksplosionsbeskyttelse, trykbeholdersikkerhed).

» Brug kun maleinstrumentet til medier, som de materialer, der er i kontakt med mediet, er
tilstreekkeligt modstandsdygtige over for.

» Hvis den omgivende temperatur for méleinstrumentet er uden for rumtemperaturen, er det
helt afgerende, at de relevante grundleeggende forhold, der er angivet i dokumentationen
til instrumentet, overholdes.

» Beskyt mdleinstrumentet permanent mod korrosion pga. miljgpavirkninger.

Forkert brug
Brug pa anden made end som beskrevet kan bringe sikkerheden i fare. Producenten patager
sig ikke noget ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller utilsigtet brug.

A\ ADVARSEL

Fare for brud pa grund af korroderende eller slibende vaeske og omgivende forhold!

» Kontrollér procesvaeskens kompatibilitet med sensormaterialet.

» Alle materialer, der kommer i kontakt med vaeske under processen, skal kunne tdle det.
» Overhold altid det angivne tryk- og temperaturomrade.

BEMZRK

Verificering i greensetilfaelde:

» Ved specialvaeske og vaeske til rengering er Endress+Hauser gerne behjeelpelig med at
tjekke korrosionsbestandigheden for materialer, der kommer i kontakt med vaesken, men
yder ingen garanti og pétager sig ikke noget ansvar, da sma aendringer i temperaturen,
koncentrationen eller niveauet af kontaminering i processen kan sendre egenskaberne,
hvad angar korrosionsbestandighed.

Endress+Hauser 7



Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger Flowmaler Proline Promass A

Yderligere risici

A\ ADVARSEL

Hvis mediet eller elektronikenheden har en hgj eller lav temperatur, kan instrumentets

overflader blive meget varme eller kolde. Det medferer risiko for forbraending eller

forfrysning!

» Ved meget varme eller kolde medietemperaturer skal der installeres relevant beskyttelse
mod kontakt.

A\ ADVARSEL

Fare for udtreengende medie!

Enhedsversioner med brudskive: Medie, der treenger ud under tryk, medfarer risiko for

person- eller tingskade.

» Treef nedvendige forholdsregler for at forhindre person- og tingskade, hvis brudskiven
aktiveres.

2.3 Sikkerhed pa arbejdspladsen

Ved arbejde p& og med instrumentet:
» Brug de nedvendige personlige vaernemidler i overensstemmelse med landets regler.

2.4 Driftssikkerhed

Risiko for personskade!
» Anvend kun instrumentet i korrekt teknisk og fejlsikret tilstand.
» Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at instrumentet anvendes uden interferens.

Omgivende krav til transmitterhus i plast

Huvis et plasttransmitterhus permanent udsaettes for visse damp- og luftblandinger, kan huset
blive beskadiget.

» Kontakt dit Endress+Hauser-salgscenter for at f& yderligere oplysninger, hvis du er i tvivl.
» Serg for, at oplysningerne pé typeskiltet falges ved brug i et godkendelsesrelateret omrade.

2.5 Produktsikkerhed

Dette maleinstrument er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, s& det
opfylder de hgjeste sikkerhedskrav og er testet og udleveret fra fabrikken i en tilstand, hvor
det er sikkert at anvende.

Det opfylder de generelle sikkerhedsstandarder og lovkrav. Det er ogsd i overensstemmelse
med de EU-direktiver, der er angivet i den EU-overensstemmelseserkleering, som geelder for
det specifikke instrument. Endress+Hauser bekreefter dette med at forsyne instrumentet med
CE-meerkning.

Instrumentet overholder endvidere relevante britiske lovkrav (for lovpligtige instrumenter).
Disse fremgar af UKCA-overensstemmelseserklaeringen og de tilhgrende standarder.

Med tilvalgsmuligheden for UKCA-meerkning bekreefter Endress+Hauser, at instrumentet er
blevet testet og evalueret og bekraefter godkendelsen ved at forsyne instrumentet med UKCA-
meerkningen.

8 Endress+Hauser



Flowmaler Proline Promass A Modtagelse og produktidentifikation

Kontaktadresse til Endress+Hauser i Storbritannien:
Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Storbritannien

www.uk.endress.com

2.6 IT-sikkerhed

Vores garanti er kun gyldig, hvis produktet installeres og bruges som beskrevet i
betjeningsvejledningen. Produktet er udstyret med sikkerhedsmekanismer, der hjeelper med
at beskytte det mod utilsigtet aendring af indstillingerne.

Operatererne er selv ansvarlige for at implementere IT-maessige sikkerhedsforanstaltninger i
forhold til produktet og de tilhgrende data i henhold til egne sikkerhedsstandarder.

3 Modtagelse og produktidentifikation

3.1 Modtagelse

: : Er ordrekoderne pa
folgesedlen (1) og

produktets meerkat (2)
identiske?
1l 1 S
7\g I

7 e
22

il

Er ordrekoderne pa
i N\ folgesedlen (1) og
S produktets maerkat (2)
Q identiske?
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Modtagelse og produktidentifikation Flowmaler Proline Promass A

=<

'4
<~

el Er produkterne

(HO) Em ubeskadigede?

o) Stemmer dataene pa
=] @ = typeskiltet overens med

DELIVERY NOTE

bestillingsoplysningerne
pa felgesedlen?

Er de tilherende
dokumenter i kuverten?

el Medfelger det
(HO) tilhgrende
sikkerhedsdatablad?

ﬂ = Hvis et af disse kriterier ikke er opfyldt, skal du kontakte dit Endress+Hauser-
salgscenter.
= Den tekniske dokumentation findes pa internettet eller via Endress+Hauser
Operations-appen.
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Flowmaler Proline Promass A Opbevaring og transport

3.2 Produktidentifikation

Der er folgende muligheder for identifikation af instrumentet:

= Specifikationer pa typeskilt

= Ordrekode med specifikation af instrumentets egenskaber pa falgesedlen

= Indtast serienumrene fra typeskiltene i Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
Alle oplysningerne om instrumentet vises.

= Indtast serienumrene fra typeskiltene i Endress+Hauser Operations-app, eller scan -
DataMatrix-koden pé typeskiltet med Endress+Hauser Operations-app: Alle oplysninger om
instrumentet vises.

s >{ Endress+Hauser (1] —
1 T R

Order code:
2 Ser. no.:
Ext. ord. cd

A0030196

1 Eksempel pd et typeskilt

1 Ordrekode

2 Serienummer (Ser. no.)

3 Udvidet ordrekode (Ext. ord. cd.)
4 2-D-matrixkode (QR-kode)

Yderligere oplysninger om typeskiltets specifikationer kan findes i
betjeningsvejledningen til instrumentet.

4 Opbevaring og transport

4.1 Opbevaringsforhold

Folgende skal overholdes ved opbevaring:

» Opbevar i den originale emballage for at sikre beskyttelse mod sted.

» Fjern ikke beskyttelsesdeeksler eller beskyttelsesheetter, der er installeret pd
procestilslutninger. De forhindrer mekaniske skader pa teetningsfladerne og
kontaminering i mélereret.

Beskyt mod direkte sollys, sd uacceptabelt hgje overfladetemperaturer undgas.
Opbevares pé et tort sted uden stev.

Opbevares pé et tart sted.

M4 ikke opbevares udenders.

vvyyy

4.2 Transport af produktet

Transportér maleinstrumentet til malepunktet i den originale emballage.

Endress+Hauser 11
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Opbevaring og transport Flowmaler Proline Promass A

)3

A0029252

Fjern ikke beskyttelsesdaeksler eller -haetter, der er installeret pa procestilslutninger. De
forhindrer mekaniske skader pa teetningsfladerne og kontaminering i malergret.

4.2.1 Maleinstrumenter uden lgftegjer

A ADVARSEL
Maleinstrumentets tyngdepunkt er hgjere end bzereselernes ophangspunkter.
Risiko for personskade, hvis méaleinstrumentet glider.

» Fastger méleinstrumentet, s det ikke kan glide eller dreje.
» Overhold den vaegt, der er angivet pa emballagen (klistermaerke).

A0029214

4.2.2 Maleinstrumenter med laftegjer

A FORSIGTIG

Seerlige transportanvisninger for instrumenter med loftegjer

» Brug kun de loftegijer, der sidder pd instrumentet eller flangerne, til at transportere
instrumentet.

» Instrumentet skal altid fastgeres med mindst to laftegjer.

423 Transport med en gaffeltruck

Hvis der transporteres i traekasser, gor gulvstrukturen det muligt at lofte kasserne i laengden
eller i begge sider vha. en gaffeltruck.

12 Endress+Hauser



Flowmaler Proline Promass A

Montering

5 Montering

5.1 Krav til montering

Der er ikke behov for seerlige foranstaltninger som f.eks. understgtninger. Eksterne kraefter

absorberes af instrumentets konstruktion.
5.1.1 Monteringsposition

Monteringssted

fi

¥

Installation i nedadgdende ror

Felgende installationsforslag tillader dog installation i en ben vertikal rerfering.

A0028772

Rerindsnaevringer eller brug af en mélebleende med et mindre tveersnit end den nominelle

diameter forhindrer, at sensoren lgber ter, mens maling er i gang.

Endress+Hauser
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Montering

Flowmaler Proline Promass A

1
)
2 \
3
4
OA
s |t
A0028773
2 Installation i et nedadgdende ror (f.eks. i forbindelse med dosering)
1 Forrddstank
2 Sensor
3 Madleblende, rerindsneevring
4 Ventil
5 Doseringstank
DN @ malebleende, rerindsnaevring
[mm] [tommer] [mm] [tommer]
1 You 0.8 0.03
2 Yiz 1.5 0.06
4 s 3.0 0.12
Retning
Pilens retning pa sensorens typeskilt hjeelper dig med at installere sensoren i henhold til
flowretningen.
Endress+Hauser

14



Flowmaler Proline Promass A Montering

Retning Anbefaling
A Lodret placering M~ D
A0015591
B Vandret placering, transmitter foroven [ ] /] 2
A0015589
C Vandret placering, transmitter 3
forneden
A0015590
D Vandret placering, transmitter i siden EM:& ]
A0015592
1) Denne retning anbefales for at sikre selvdraening.
2) Anvendelser med lave procestemperaturer kan reducere den omgivende temperatur. Denne retning anbefales for

at opretholde min. omgivende temperatur for transmitteren.
3) Anvendelser med hgje procestemperaturer kan gge den omgivende temperatur. Denne retning anbefales for at
opretholde maks. omgivende temperatur for transmitteren.

Ind- og udleb

Der skal ikke treeffes seerlige forholdsregler for fittings, som skaber turbulens, f.eks. ventiler,
begjninger, T-stykker, sd leenge der ikke opstér kavitation > & 16.

A0029322 A0029323

Oplysninger om instrumentets mél og installationsleengder findes i dokumentet
"Tekniske oplysninger", afsnittet "Mekanisk konstruktion".

5.1.2 Milje- og proceskrav

Omgivende temperatur

Lees mere om det omgivende temperaturomrade i betjeningsvejledningen til enheden.

Endress+Hauser 15




Montering Flowmaler Proline Promass A

Ved udenders brug:

= Installer maleinstrumentet pa et sted med skygge.

= Undga direkte sollys, iseer i omrdder med et varmt klima.

= Undga at udseette instrumentet for direkte vejrpavirkning.

Temperaturtabeller

Laes mere om temperaturtabeller i det separate dokument med sikkerhedsanvisninger
(XA) for enheden.

Systemtryk

Det er vigtigt, at der ikke opstér kavitation, og at gasser i veesken ikke udgasses. Dette
forhindres vha. et tilstreekkeligt hejt systemtryk.

Derfor anbefales fglgende monteringsplaceringer:
= P3 det laveste punkt i et lodret ror
= Nedstrems fra pumper (ingen risiko for vakuumdannelse)

v

o] -

4l

0
\

A0028777

Varmeisolering

For visse vaesker er det vigtigt at holde den varme, der udstréles fra sensoren til transmitteren,
pa et lavt niveau. Der kan bruges et bredt udvalg af materialer til den pakreevede
varmeisolering.

BEMZARK

Overophedning af elektronik med varmeisolering!

» Anbefalet retning: vandret retning, transmitterhus (Promass 100, 200, 300) eller
sensortilslutningshus (Promass 500), som peger nedad.

» Undga at isolere transmitterhuset eller sensortilslutningshuset.

» Maks. tilladt temperatur i den nedre ende af transmitterhuset eller sensortilslutningshuset:
80°C (176 °F)

» Termisk isolering med forleenget hals fri: Vi anbefaler, at du ikke isolerer den forleengede
hals, da det hjeelper med at opné optimal varmefordeling.

16 Endress+Hauser



Flowmaler Proline Promass A Montering

=]

=

~

A0034391

3 Varmeisolering med ikke-isoleret forleenget hals

Opvarmning
BEMARK

Elektronikken kan overophede pa grund af for hgj omgivende temperatur!

» Overhold den maksimalt tilladte omgivende temperatur for transmitteren.

» Afheengigt af medietemperaturen skal der tages hejde for kravene til instrumentets
placering.

BEMZRK

Risiko for overophedning ved opvarmning

» Sorg for, at temperaturen ved den nederste ende af transmitterhuset ikke overstiger
80°C (176 °F).

» Sorg for, at der er tilstraekkelig konvektion ved transmitterhalsen.

» Sorg for, at et tilstraekkeligt stort omrdde af transmitterhalsen forbliver fritlagt. Den
utildeekkede del fungerer som varmeelement og beskytter elektronikken mod
overophedning og for meget kgling.

» Ved brug i potentielt eksplosive atmosfaerer skal oplysningerne i den instrumentspecifikke
Ex-dokumentation falges. Laes mere om temperaturtabeller i det separate dokument med
sikkerhedsanvisninger (XA) for instrumentet.

Opvarmningsmuligheder

Huvis en vaeske kraever, at der ikke forekommer varmetab ved sensoren, kan felgende
opvarmningsmuligheder benyttes:

s Elektrisk opvarmning, f.eks. med elektriske bAndopvarmere D

= Via ror, der transporterer varmt vand eller damp

= Via varmekapper

. Yderligere oplysninger om opvarmning med elektriske bandopvarmere kan findes i
betjeningsvejledningen til instrumentet.

1) Brug af parallelle elektriske bandopvarmere anbefales generelt (flow med elektricitet i to retninger). Brug af et
varmekabel med en enkelt kerne kraever sarlige tiltag. Der kan findes yderligere oplysninger i dokumentet
EA01339D "Installationsanvisninger til elektriske varmeledningssystemer".
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Montering Flowmaler Proline Promass A

Vibrationer

Malergrenes hgje svingningsfrekvens sikrer, at malesystemets korrekte drift ikke forstyrres af
anlaegsvibrationer i rorene.

5.1.3 Seerlige monteringsanvisninger

Temning

Hvis enheden installeres lodret, kan maleregret tammes helt og beskyttes mod akkumulerede
aflejringer, hvis malevaeskens egenskaber tillader det. Der anvendes endvidere kun et enkelt
malerer, sa flowet hindres ikke, og risikoen for, at produktet bevares i maleenheden,
reduceres til et minimum. Malergrets sterre indvendige diameter ?) ogsa risikoen for
indespeerrede partikler i malesystemet. Risikoen for tilstopning er generelt ogsa mindre pa
grund af det enkelte malerers sterre tvaersnit.

Brudskive

A\ ADVARSEL

Fare for udtreengende medie!

Medie, der treenger ud under tryk, kan fordrsage personskade eller materiel skade.

» Treef nedvendige forholdsregler for at undgé person- og tingsskade, hvis brudskiven
aktiveres.

» Folg oplysningerne pd brudskivens meerkat.

» Kontrollér, at brudskivens funktion og drift ikke besveerliggeres under installation af
instrumentet.

» Brudskiven, dreentilslutningen og advarselsskiltene ma ikke fjernes og skal beskyttes mod
skader.

Brudskivens position er angivet med et maerkat. Pa versioner uden dreentilslutning
(ordremulighed CU) gdeleegges maerkatet, hvis brudskiven aktiveres. Brudskiven kan derfor
overvages visuelt.

Der fas en dreentilslutning til den integrerede brudskive i sensoren, som ger det muligt at
dreene medie, der treenger ud, pa en kontrolleret made: Ordrekode for "Sensortilvalg",
valgmulighed CU "Dreentilslutning for brudskive". Denne tilslutning er beregnet til en
rertilslutning med %, "NPT-gevind og forseglet med en beskyttende endeprop.

2) Sammenlignet med design med to malrer og en tilsvarende flowkapacitet reducerer mélergr med en mindre
indvendig diameter
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Flowmaler Proline Promass A Monteri

ng

Dreentilslutningen skal sluttes hermetisk teet til dreeningssystemet for at sikre, at brudskiven
med dreentilslutning fungerer optimalt.

ﬂ Dreentilslutningen monteres af producenten og mé ikke fjernes.

Det er ikke muligt at bruge holderen sammen med et méaleinstrument med
dreentilslutning for brudskive: Ordrekode for 'Sensortilvalg', valgmulighed CU
‘Dreentilslutning for brudskive"

Det er ikke muligt at bruge en varmekappe, hvis der ogsa bruges en dreentilslutning:
Ordrekode for "Sensortilvalg’, valgmulighed CU "Dreentilslutning for brudskive"

Yderligere oplysninger om brug af en brudskive kan findes i betjeningsvejledningen til
instrumentet.
Sensorholder

Sensorholderen bruges til at fastgere instrumentet til en vaeg, et bord eller et rgr (ordrekode
for "Medfelgende tilbeher", valgmulighed PR).

Endress+Hauser
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©20...70
(#0.79...2.75)

A0036471

2 x unbrakoskrue M8 x 50, skive og fjederskive A4

1 x klemme (madleinstrumentets hals)

4 x sikringsskrue til montering pd vaeg, bord eller ror (medfelger ikke)
1 x basisprofil

2 x klemme (rermontering)

Central linje til maleinstrument

U W N

Hvis holderen bruges med et méleinstrument, der er udstyret med en brudskive, er det vigtigt
at sikre, at brudskiven i halsen ikke er tildeekket, og at brudskivens daeksel ikke er beskadiget.

Smer alle gevindsamlinger for montering. Skruerne til montering pé vaeg, bord eller rer
medfglger ikke sammen med instrumentet og skal veelges, s& de passer til den enkelte
installationsposition.

A\ ADVARSEL

Belastning af ror!

For meget belastning af et ikke-understottet rer kan bevirke, at der opstér brud pa reret.

» Installer sensoren pé et rer, der er tilstreekkeligt understgttet. Ud over brug af
sensorholderen kan sensoren af hensyn til mekanisk stabilitet ogsé understattes pa
indgangs- og udgangssiderne pa stedet for installationen, f.eks. ved hjeelp af rerklemmer.
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Fglgende monteringsversioner anbefales til installationen:

Brug af sensorholderen.

A0036492

1 Sensorholder (ordrekode for "Medfalgende tilbehor’, valgmuligheden PR)

Veaegmontering

Skru sensorholderen pa veeggen med fire skruer. To af de fire huller til sikring af holderen er
beregnet til skruerne.

Montering pa et bord

Skru sensorholderen pa bordet med fire skruer.

Rermontering
Fastger sensorholderen pé rgret med to klemmer.

A\ ADVARSEL

Manglende overholdelse af specifikationerne for modstandsdygtighed over for

vibrationer og sted kan beskadige maleinstrumentet!

» Under drift, transport og opbevaring skal det sikres, at specifikationerne for maksimal
modstandsdygtighed over for vibrationer og sted overholdes .

Nulpunktsverificering og nuljustering

Alle méleinstrumenter er kalibreret iht. avanceret teknologi. Kalibrering udferes under
referenceforhold . Derfor er nuljustering i felten generelt ikke p&kraevet.

Erfaringen viser, at nuljustering kun anbefales i seerlige tilfaelde:

= Til at opnd maksimal méalengjagtighed selv ved lave flowhastigheder.

= Under ekstreme proces- eller driftsforhold (f.eks. meget hgje procestemperaturer eller
vaesker med meget hgj viskositet).

Yderligere oplysninger om kontrol af nulpunktet og udferelse af nuljustering kan findes i
betjeningsvejledningen til instrumentet.

5.2 Montering af maleinstrumentet

5.2.1 Pakraevede veerktgjer
Til flanger og andre procestilslutninger skal der anvendes et passende monteringsveerktgj

5.2.2 Klargering af maleinstrumentet
1. Fjern al resterende transportemballage.
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2. Fjern alle beskyttelsesdaeksler eller beskyttelseshaetter fra sensoren.

3. Fjern klistermeerket pd elektronikrummets 1ag.

5.2.3 Montering af sensoren

A ADVARSEL

Fare pa grund af utilstraekkelig procestaetning!

» Serg for, at pakninger har samme eller stgrre diameter end procestilslutningerne og
rgrene.

» Serg for, at teetningerne er rene og ubeskadigede.

» Fastger teetningerne korrekt.

1. Serg for, at pilens retning pé sensorens typeskilt stemmer overens med mediets

flowretning.
2. Installer maleinstrumentet, eller drej transmitterhuset, sd kabelindgangene ikke peger
opad.
Le
A0029263
5.3 Kontrol efter installation
Er instrumentet beskadiget (visuel kontrol)? m]

Er maleinstrumentet i overensstemmelse med specifikationerne for malepunktet?

F.eks.:
= Procestemperatur 0
= Procestryk (se afsnittet om "Tryk-/temperaturveerdier’ i dokumentet "Tekniske oplysninger")
= Omgivende temperatur

s Maéleomrdde

Vender sensoren korrekt ?

= Tht. sensortype
s [ht. medietemperatur
= [ht. medieegenskaber (udgasning, med medrevne faststoffer)

O

Stemmer pilen pé sensorens typeskilt overens med vaeskens flowretning gennem regrene - 147

Er mélepunktets ID og meerkning korrekt (visuel kontrol)?

Er instrumentet tilstraekkeligt beskyttet mod nedber og direkte sollys?

0/00o|o

Er laseskruerne og laseklemmen spaendt sikkert?
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6 Bortskaffelse

Hvis det kraeves iht. Rddets direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE), er produktet meerket med det viste symbol for at minimere affald fra
elektrisk og elektronisk udstyr WEEE som usorteret kommunalt affald. Produkter, der er
forsynet med dette maerke, mé ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i
stedet returneres til producenten iht. de geeldende forhold.

6.1 Afmontering af maleinstrumentet

1. Sluk for instrumentet.

A\ ADVARSEL

Fare for personskade pa grund af procesforhold!
» Pas pa farlige procesforhold som f.eks. tryk i maleinstrumentet, heje temperaturer eller
aggressive vaesker.

2. Udfer monterings- og tilslutningstrinnene fra afsnittene "Montering af
maleinstrumentet" og "Tilslutning af méleinstrumentet' i modsat raekkefglge. Folg
sikkerhedsanvisningerne.

6.2 Bortskaffelse af maleinstrumentet

A\ ADVARSEL
Fare for personalet og miljget fra vaesker, der er sundhedsfarlige.

» Sgrg for, at méleinstrumentet og alle hulrum er fri for vaeskerester, der er sundhedsfarlige
eller skadelige for miljget, f.eks. stoffer, der er treengt ind i spraekker eller er blevet spredt

gennem plast.

Overhold de fglgende bemaerkninger ved bortskaffelse:
» Overhold de geeldende fgderale/nationale bestemmelser.
» Serg for, at instrumentets dele adskilles og genbruges korrekt.

Endress+Hauser
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