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Rovid kezelési utmutatod
Aramlasmeéro
Proline Promass F

Coriolis érzékeld

Ez a Rovid hasznalati utmutaté nem helyettesiti az eszkézhoz
tartozo Hasznalati utmutatot.

Rovid hasznalati itmutaté 1/2 rész: Erzékels
Az érzékelével kapesolatos informaciokat tartalmaz.

Révid hasznalati utmutato, 2/2 rész: Tavadd - 3.
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2. www.endress.com/deviceviewer

Endress +Hauser (1]

Order code:  XXXXX=XXXXXX
Ser.no.: XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXXXXXKCXX

I

Serial number

Endress+Hauser
Operations App

#Z Download on the
o App Store
ANDROID APP ON
P> Google Play

A0023555
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Rovid hasznalati utasitas aramlasméréhoz
A késziilék egy tavaddbdl és egy érzékel6bél all.

A két alkatrész tizembe helyezésének folyamatat két kiilon kézikényv irja le, melyek
egylttesen az daramlasmérd Rovid hasznalati utmutatéjat képezik:

= Rovid hasznalati utmutato, 1. rész: érzékel6

= Rovid hasznalati utmutato, 2. rész: tavado

Az eszkdz lizembe helyezésekor olvassa el a Rovid haszndlati utmutaté mindkét részét, mivel
azok tartalmilag kiegészitik egymaést:

Rovid hasznalati utmutato, 1. rész: érzékel6

Az Erzékel6 révid hasznalati itmutatéja a méréberendezés beszereléséért felelss
szakembereknek szol.

= Atvétel és termékazonosités

= Tarolas és szallitas

= Beépités

R6vid hasznalati utmutato, 2. rész: tavado

A Téavado révid hasznélati utmutatéja a méréberendezés belizemeléséért, konfiguralasaért és
parametrizalasaért felel6s szakembereknek szol (az elsé mérés megkezdésével bezarolag).
® Termék leirasa

= Beépités

= Elektromos csatlakozas

= Mukédési lehetéségek

= Rendszer-integracio

= UJzembe helyezés

= Diagnosztikai informaciok

Tovabbi eszk6zdokumentacié
ﬂ A jelen Rovid hasznalati utmutaté a Révid hasznalati itmutaté 1. része: Erzékeld.

A ,Révid haszndlati utmutatoé 2. része: Tavadd” itt érhet6 el:
= Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Okostelefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

A készilékre vonatkozé részletes informéciék megtalalhaték a Hasznalati utmutatéban
és a tobbi dokumentacioban:

s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= QOkostelefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

Endress+Hauser 3
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1 Néhany sz6 errél a dokumentumrol

1.1 Szimbolumok

1.1.1 Biztonsagi szimbélumok

__
Ez a szimbdlum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyésa sulyos vagy haldlos sériiléshez vezet.

A\ FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa sulyos vagy haldlos sértiléshez vezethet.

A VIGYAZAT

Ez a szimbélum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa kdnnyebb vagy kdzepes sulyossagu sértiléshez vezethet.

Ez a szimbolum olyan eljardsokat és egyéb tényeket jelél, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sériilést.

1.1.2 Bizonyos tipusu informaciékra vonatkoz6 szimbélumok
Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés
Megengedett . . Elényben részesitett
Megengedett eljarasok, folyamatok Elényben részesitett eljarasok,
vagy tevékenységek. folyamatok vagy tevékenységek.
Tilos ﬂ Tipp
Tiltott eljarasok, folyamatok vagy Tovébbi informéacidkat jelez.
tevékenységek.
Dokumentdciora valé hivatkozéas Oldalra valé hivatkozas
@ Abréra valo hivatkozés i, 2, B... Lépések sorrendje
Egy lépés eredménye @ Szemrevételezés

F
[

1.1.3 Elektromos szimbélumok

Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés
- Egyenaram ~ Valtakozo dram
~

Egyenaram és valtakozo dram 1 Foldcsatlakozas

— Foldelt kapocs, amely a kezel6t illetéen
egy féldel6rendszeren keresztil van
foldelve.

Endress+Hauser 5
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Szimbdlum

Jelentés

S)

Potencialkiegyenlit6 csatlakozas (PE: védéfoldelés)
Féldel6 csatlakozok, melyeket minden mas csatlakozas kialakitasa elétt foldelni kell.

A foldel§ csatlakozok a késziilék belsejében és kiilsején helyezkednek el:
= Bels6 f6ldel6 csatlakozd: a potencidlkiegyenlités a tdphalézathoz van csatlakoztatva.
= Kiilsé foldeld csatlakozo: a késziiléket az tizem foldel6 rendszeréhez csatlakoztatja.

1.1.4 Eszk6z szimbélumok
Szimbdélum | Jelentés Szimbdélum | Jelentés
0 é Torx csavarhizo 0 / Lapos csavarhuzé
{= % Phillips csavarhuzo O é Imbuszkulcs
@ Villaskulcs
1.15 Az abrakon 1évé szimbélumok
Szimbdélum | Jelentés Szimbdlum Jelentés
1,2,3,. Tételszdmok i, B, B Lépések sorrendje
AB,C,... Nézetek A-A,B-B, C-C, ... Szakaszok
i Veszélyes teriilet & Biztonsagos tertlet (nem veszélyes
teriilet)
=mp Aramlasi irdny
2 Alapvet6 biztonsagi utasitasok
2.1 A személyzetre vonatkozé kovetelmények

A személyzetnek az aldbbi kovetelményeket kell teljesitenie a feladatai elvégzése érdekében:
» Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfeleld szakképesitéssel
rendelkeznek.

» Rendelkeznek az lizem tulajdonosanak/iizemeltetéjének engedélyével.

v

Ismerik a szovetségi/nemzeti szabélyozasokat.

» A munka megkezdése el6tt elolvassék és értelmezik az utmutaté, a kiegészito
dokumentécio, valamint a tanudsitvanyok szerinti utasitasokat (az alkalmazastol fliggéen).
» Betartjk az utasitadsokat és az alapvet6 feltételeket.

Endress+Hauser




Aramlasmérs Proline Promass F Alapvet6 biztonsagi utasitasok

2.2 Rendeltetésszeri hasznalat

Alkalmazas és kozeg
A jelen utmutatéban leirt méréeszkoz kizarélag folyadékok és gazok dramlasmérésére szolgal.

A megrendelt valtozattol fliggéen a mérdeszkdzzel potencidlisan robbandsveszélyes,
gyulékony, mérgezé és oxidalo kdzegeket is mérhet.

A higiénias alkalmazasra, veszélyes vagy az lizemi nyomas miatti fokozott kockdzata
terlileteken torténé felhaszndlasra kialakitott méréeszkdzok adattablajan a felhasznalasi
terilet fel van tlntetve.

Annak érdekében, hogy a méréeszkdz a muikodési idé alatt megfeleld allapotban maradjon:

» Tartsa be a megadott nyomads- és hémérséklet-tartomanyt.

» A mér6eszkozt csak az adattablan szereplé adatoknak és a Hasznalati utmutatéban,
valamint a kiegészité dokumentacioban felsorolt altalanos feltételeknek megfeleléen
hasznalja.

» Az adattabla alapjan ellenérizze, hogy a megrendelt eszkdz veszélyes teriileten torténé
hasznalata engedélyezett-e (pl. robbanasvédelem, nyomastart6 berendezések biztonsaga).

» A mér6eszkozt csak olyan kézegekhez hasznélja, melyekkel szemben az ezen anyagokkal
érintkezésbe keriilé alkatrészek ellenalloak.

» Ha a mérdeszkdzt nem atmoszferikus hémérsékleten muikddtetik, akkor elengedhetetlen a
kapcsolddo dokumentéciéban meghatarozott alapveté feltételeknek valé megfelelés..

» A mérdeszkozt folyamatosan védeni kell a kérnyezeti hatasok okozta korrézié ellen.

Helytelen hasznalat
A nem rendeltetésszert hasznalat veszélyeztetheti a biztonsagot. A gyart6é nem felel a nem
megfelelé vagy nem rendeltetésszert hasznalatbol eredé karokeért.

A\ FIGYELMEZTETES

Korroziv vagy abraziv hatasu folyadékok és a kdrnyezeti feltételek miatti torés veszélye!

» Ellendrizze, hogy a folyadék és az érzékelé anyaga kompatibilis-e egymassal.

» Biztositsa, hogy a folyadékkal érintkezésbe keriild valamennyi anyag ellendllé legyen a
folyadék hatésaival szemben.

» Tartsa be a megadott nyomas- és hémérséklet-tartomanyt.

ERTESITES

Hataresetek igazolasa:

» Specidlis folyadékok és tisztitofolyadékok esetén az Endress+Hauser érémmel nyujt
segitséget a nedvesitett alkatrészek korrézioallésdganak ellenérzésében, de semmilyen
garanciat vagy feleldsséget nem véllal, mivel a hémérséklet, a koncentracié vagy a
szennyezédések mennyiségének kismértéki valtozadsa megvaltoztathatja a korréziéallosagi
jellemzéket.

Endress+Hauser 7
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Fennmaradé kockazat

A\ FIGYELMEZTETES

Ha az adathordozé vagy az elektronikai egység hémérséklete til magas vagy alacsony, a

késziilék feliiletei felmelegedhetnek vagy lehiilhetnek. Ez égési vagy fagyasos sériilések

veszélyét jelenti!

» Meleg vagy hideg k6zeghémérséklet esetén telepitsen megfelel§ védelmet az hozzaérés
ellen.

A FIGYELMEZTETES

A méréesé cs6torésébol eredé burkolattorés veszélye!

Ha egy mérécsé eltorik, akkor az érzékel6hazon belili nyomas az tizemi folyamatnyomas
szintjére emelkedik.

» Hasznaljon hasadétarcsat.

A FIGYELMEZTETES
A kozeg kijutasanak veszélye!
Hasadotarcsaval ellatott eszkdzvaltozatok esetén: a nyomads alatt kilépé kdzeg sériilést vagy
anyagi kéart okozhat.
» Hasadotarcsa hasznalata esetén tegyen 6vintézkedéseket a sériilések és anyagi karok
megel6zése érdekében.

2.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszkdz0On és az eszkdzzel végzett munkék esetén:
» Viseljen a nemzeti el6irdsoknak megfelel6 egyéni védoéfelszerelést.

2.4 Uzembiztonsag

Sériilésveszély!
» Az eszkozt csak megfeleld és tizembiztos miszaki allapotban miikddtesse.
» Az lzemeltet6 felel az eszkdz zavartalan mikodéséért.

A mianyagbol késziilt tavadohazra vonatkozo6 kornyezeti kovetelmények

Ha egy mianyag tavadotest tartosan ki van téve bizonyos géz- és levegékeverékek hatésainak,

az karosithatja a hazat.

» Ha nem biztos valamiben, forduljon az Endress+Hauser értékesitési kézpontjahoz.

» Engedélykoteles tertileten torténd alkalmazas esetén vegye figyelembe az adattablan
szerepld informaciokat.

2.5 Termékbiztonsag

Ez a mér6eszkoz a j6 muiszaki gyakorlatnak megfeleléen, a legmagasabb szintd biztonsagi
kovetelményeknek valé megfelelés szerint lett kialakitva és tesztelve, ezaltal biztonsagosan
lzemeltetheté &llapotban hagyta el a gyarat.

Megfelel az altaldnos biztonsagi eléirasoknak és a jogi kdvetelményeknek. Az
eszkozspecifikus EU megfeleléségi nyilatkozatban felsorolt EU-irdnyelveknek is megfelel. Az
Endress+Hauser ezt a CE-jel6lés eszkdzon valo feltiintetésével erésiti meg.

8 Endress+Hauser



Aramlasméré Proline Promass F Atvétel és termékazonositas

Ezenkivil a készlilék megfelel az Egyesiilt Kirdlysdgban érvényes térvényi eléirasoknak
(torvényi szabélyozas ald es6 eszkdzok). Ezeket a UKCA megfelelségi nyilatkozat tartalmazza
a kijeldlt szabvanyokkal egyiitt.

Az UKCA jeldlés rendelési opcidjanak kivalasztasa esetén az Endress+Hauser az UKCA jelzés
elhelyezésével er6siti meg az eszkdz sikeres kiértékelését és tesztelését.

Kapcsolattartasi cim: Endress+Hauser UK:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

United Kingdom
www.uk.endress.com

2.6 Informatikai biztonsag

A jotéllasunk csak abban az esetben érvényes, ha a termék beépitése és hasznélata a
Haszndlati utmutatéban leirtaknak megfeleléen térténik. A termék a bedllitasok véletlen
megvaltoztatdsa elleni biztonsagi mechanizmusokkal van ellatva.

A biztonsagi szabvanyokkal 6sszhangban 1évé informatikai (IT) biztonsagi intézkedéseket,
amelyek célja, hogy kiegészit6 védelmet nyujtsanak a termék és a kapcsolodé adatatvitel
szempontjabol, maguknak a felhasznaloknak kell végrehajtaniuk.

3 Atvétel és termékazonositas

3.1 Atvétel

Megegyeznek-e a

(1) és a termék
matricajan (2) talalhato
1 N S rendelési kodok?
I

"

JiIF
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6]

10

=

2

),

DELIVERY NOTE

Megegyeznek-e a
szallitasi bizonylaton
(1) és a termeék
matricajan (2) talalhato
rendelési kodok?

Sértetlenek-e az aruk?

Az adattablan
feltiintetett adatok
megegyeznek a
szallitolevélen szerepld
megrendelési
informaciokkal?

A boriték és a kisérd
dokumentumok
rendelkezésre allnak?

A biztonsagi adatlapot
mellékelték?

= Ha ezen feltételek egyike nem teljesiil, forduljon az Endress+Hauser Ertékesitési
kozpontjahoz.

Endress+Hauser
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= A muszaki dokumentécio elérhetd az interneten vagy az Endress+Hauser Operations
App segitségével.

3.2 Termékazonositas

Az eszkdz azonositdsahoz az alabbi lehetéségek allnak rendelkezésre:

= Az adattdblan feltiintetett jellemzék

= Az eszkdztulajdonsagokat tartalmazo rendelési kdd a szallitasi bizonylaton

= [rja be az adattabléan feltiintetett sorozatszamokat a Device Viewer
(www.endress.com/deviceviewer) alkalmazéasba: megjelenik az eszkézre vonatkozo ésszes
informacio.

= Adja meg az adattablak sorszamat az Endress+Hauser Operations App alkalmazdsban, vagy
az Endress+Hauser Operations App segitségével olvassa be az adattablan 1évé DataMatrix
kodot (QR-kdd): megjelenik az eszkozre vonatkozo 6sszes informacio.

s >{ Endress+Hauser (1] —
1 = I —
e — =

Order code:
2 Ser. no.:
Ext. ord. cd

AD030196

1]

1 Példa egy adattdbldra

Rendelési kéd

Sorozatszdm (Ser. no.)

Kiterjesztett rendelési kéd (Ext. ord. cd.)
2-D matrix kéd (QR-kod)

NN =

Az adattdblan feltiintetett jellemz6k részletezésével kapcsolatos informaciok az eszkoz
Hasznalati utmutatéjaban talalhatok.

4 Tarolas és szallitas

4.1 Tarolasi feltételek

Tartsa be a kévetkezd taroldsra vonatkozé megjegyzéseket:

» Az t6dések elleni védelem biztositdsa érdekében az eredeti csomagoldsban térolja.

» Ne tavolitsa el a véd6éburkolatokat vagy a folyamatcsatlakozdsok védgsapkait. Ezek
megakadalyozzak a tomitéfelillet mechanikai kdrosodasat és a mérécsé szennyezddését.

» Ovja a kdzvetlen napsugarzas hatésaitél a nem megengedhets feliileti hémérsékletek
elkertilése érdekében.

» Térolja szaraz és pormentes helyen.

» Tarolja szaraz helyen.

Endress+Hauser 11
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» Ne tarolja a szabadban.

4.2 A termék szallitasa

A mér6eszkozt az eredeti csomagolasaban szallitsa a mérési ponthoz.

)3

A0029252

Ne tavolitsa el a védéburkolatokat vagy a folyamatcsatlakozdsokra szerelt véd6sapkakat.
Ezek megakadalyozzak a tomitéfeliillet mechanikai kdrosodasat és a mérécsé
szennyez&dését.

4.2.1 Méréeszk6zok emeldéfiil nélkiil

A FIGYELMEZTETES

A méréeszkoz sulypontja magasabban van, mint a hevederek felfiiggesztési pontjai.
A mér6eszkoz elcsuszasabol eredd veszély.

» Biztositsa a méréeszkozt csuszas vagy elfordulés ellen.
» Tartsa be a csomagolason feltiintetett tomeget (ragasztott cimke).

A0029214
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4.2.2 Meérdeszkozok emelofiillel

AVIGYAZAT

Emeléfiiles eszk6zokre vonatkoz6 specialis szallitasi utasitasok

» Az eszkoz szallitdsdhoz kizarolag az eszkozre vagy a kariméra szerelt emel6fiileket szabad
hasznalni.

» Az eszkézt mindig legalabb két emel6fillel kell régziteni.

4.2.3 Targoncaval torténé mozgatas

Falddaban torténd szallitas sordn a padloszerkezet lehet6vé teszi a ladak villas targoncéval
torténd hosszanti irdnyban vagy mindkét oldalon val6 emelését.

5 Felszerelés

5.1 Felszerelési kévetelmények

Kiilénleges intézkedések (mint példaul a berendezés kitdmasztasa) nem sziikségesek. A kiilsé
eréket felveszi a berendezés szerkezeti kialakitasa.

5.1.1 Felszerelési pozicié

Felszerelés helye

=mp{ | l

fi

R

A0028772

Leszallo csévekbe vald beépités

A kovetkezd beépitési javaslat azonban lehet6vé teszi a nyitott fiiggéleges cs6évezetékbe valo
beépitést. A cs6 lesziikitése vagy a névleges atmérénél kisebb keresztmetszeti méréperem
(sztikit6) hasznéalata megakadalyozza, hogy az érzékel6 leiiriiljon a mérés kozben.

Endress+Hauser 13
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1
: i
3
4
]

A0028773

2 Egy leszallo csébe vald beépités (pl. adagoldsi alkalmazdsokhoz)
1 ],"dptartdly
2 Erzékeld
3 Meéréperem, csésziikités
4 Szelep
5 Adagolétartdly
DN @ méréperem, csésziikités
[mm] [in] [mm] [in]
8 ) 6 0.24
15 2 10 0.40
25 1 14 0.55
40 1% 22 0.87
50 2 28 1.10
80 3 50 1.97
100 4 65 2.60
150 6 90 3.54
250 10 150 591
Tajolas

Az érzékeld adattablajan talalhato nyil iranya segit az érzékeld dramlasi irdnynak megfeleld
beépitésében.

14 Endress+Hauser
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Felszerelés

Tajolas Ajanlas
A Fiigg6leges tajolas w@"
0
A0015591
B Vizszintes tajolas, tavado feliil w@ ?
Kivétel:
> ®3,815
A0015589
C Vizszintes tajolas, tavado alul M~ 3)
Kivétel:
> 3,B15
A0015590
D Vizszintes tajolas, tavado oldalt Em@:[mj
A0015592
1) Ez az orientacié ajanlott az dniirités biztositasa érdekében.
2) Az alacsony folyamat-hémeérsékletd alkalmazasok lecsokkenthetik a kdrnyezeti hémérsékletet. A tavado
minimalis kérnyezeti h6mérsékletének fenntartasa érdekében ez a tajolas ajanlott.
3) A magas folyamat-hémérsékletd alkalmazasok megnovelhetik a kdrnyezeti hdmérsékletet. A tdvadé maximalis

kornyezeti hémeérsékletének fenntartasa érdekében ez a tdjolds ajanlott.

3 Az érzékel6 orientdcidja ivelt méréesével

A0028774

1 Keriilje el ezt az orientdcidt a szildrd anyagokat tartalmazo folyadékok esetén: szildrd anyagok

felhalmozéddsdnak veszélye.

2 Keriilje ezt az orientdcidt kigdzosodo folyadékok esetén: gdzfelgyiilemlés kockdzata.

Endress+Hauser
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Felszerelés Aramlasméré Proline Promass F

Bemeneti és kimeneti cs6hosszak

A turbulenciét el6idézé szerelvényekre, példaul szelepekre, konyokokre vagy T-idomokra
vonatkozoan nem sziikkséges kiilénleges évintézkedéseket tenni mindaddig, amig kavitacio
nem kovetkezik be > B 16.

| -

A0029322 A0029323

Az eszkdz méreteit és a beépitési hosszusagokat lasd a , Miszaki informdaciok”
dokumentum ,Miszaki felépités” fejezetében

5.1.2 Kornyezeti és folyamatkovetelmények

Kornyezeti h6mérsékleti tartomany

A kornyezeti hémérsékleti tartomanyra vonatkozo részletes informaciok az eszkoz
Hasznalati utmutatéjaban talalhatok.

Kiltérben valé lizemeltetés esetén:

= A mér6eszkdzt drnyékos helyen szerelje fel.

= Keriilje a kdzvetlen napfényt, killénésen meleg éghajlatu tertileteken.
= Ne tegye ki kdzvetlentll az idéjarasi viszonyok hatasainak.
Hémérsékleti tabldzatok

. A hémérsékleti tablazatokra vonatkozé részletes informéaciok az eszkézhoz tartozo
,Biztonsagi utasitasok” (XA) kiilon dokumentaciéban talalhatok.

Rendszernyomas

Fontos, hogy ne 1épjen fel kavitacio, illetve a folyadékokban széllitott gdzok ne gazosodjanak
ki. Ez egy megfelel6en magas rendszernyomadssal el6zheté meg.

Ezért a kévetkez6 szerelési helyeket javasoljuk:
= Fligg6leges cs6 legalacsonyabb pontjan
= Szivattyuk utdn (nincs vakuumveszély)

V)

o] -

Al

0
\

A0028777
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Aramlasméré Proline Promass F Felszerelés

Hészigetelés

Néhény folyadék esetében fontos az érzékeldrdl a tdvaddra sugarzott hdmennyiség alacsony
szinten tartdsa. A szlikséges szigeteléshez szdmos anyag hasznalhato.

A hészigetelt valtozatokhoz a kévetkez6 eszkdzvaltozatok javasoltak:
= Hosszabbitott nyaku valtozat szigeteléshez (Promass 100, 300, 500):
,Erzékel6 opcié” rendelési kod, CG opcié megnévelt nyakhosszisdggal (105 mm (4.13 in)).
» Kibgvitett h6mérsékletii valtozat (Promass 100, 200, 300, 500):
,Mérécsé anyaga” rendelési kéd, SD, SE, SF vagy TH opcié megnévelt nyakhosszuséggal
(105 mm (4.13 in)).
= Magas hémérsékletti véltozat (Promass 300, 500):
,Mérécsé anyaga” rendelési kéd, TS, TT vagy TU opcié megndvelt nyakhosszusdggal
(142 mm (5.59 in)).

ERTESITES

Az elektronika hészigetelés miatti tulmelegedése!

» Javasolt tajolas: vizszintes tajolas, a tdvadéhaz (Promass 100, 200, 300) vagy az érzékeld
csatlakozohaza (Promass 500) lefelé néz.

» Ne szigetelje le a tAvadohdzat vagy az érzékeld csatlakozohézat.

» Maximalis megengedett h6mérséklet a tdvadohaz vagy az érzékeld csatlakozohéz alsd
végén: 80 °C (176 °F)

» Hoszigetelés szabadon hagyott toldonyakkal: javasoljuk, hogy ne szigetelje le a toldott
nyakat az optimélis hédisszipacié érdekében.

=
R

A0034391

4 Hészigetelés szigeteletlen toldényakkal

Alacsony hémérsékletd valtozat: ltaldban nem sziikséges szigetelni a tavadohazat
(Promass 300) vagy az érzékel6 csatlakozohazat (Promass 500). A felszerelt szigetelésre
ugyanazok a szabalyok érvényesek, mint hdszigetelés esetén.

Fiités

ERTESITES
Az elektronika tilmelegedhet a megnévekedett kérnyezeti hémérséklet kévetkeztében!
» Tartsa be a tdvadora vonatkoz6 maximalisan megengedett kérnyezeti hémérsékletet.

» A kozeg hémérsékletétél fliggéen vegye figyelembe az eszkdz tajolasara vonatkozo
kévetelményeket.

Endress+Hauser 17



Felszerelés Aramlasméré Proline Promass F

ERTESITES

Tulmelegedés veszélye melegités kozben

» Gy6z6djon meg rola, hogy a tdvadohaz alsé részének hémeérséklete nem haladja meg a
80°C (176 °F) értéket.

» Gy6z6djon meg rola, hogy a tdvadényakndl elégséges a konvekcio.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a tdvadényak megfelelé nagysagu feliilete tovébbra is szabadon
marad. A fedetlen rész radidtorként miikédik és megvédi az elektronikat a tulmelegedést6l
és a tulzott lehtléstél.

» Potencidlisan robbandsveszélyes légkorben térténd alkalmazas esetén vegye figyelembe az
eszkozre vonatkozo robbanasvédelmi (Ex) dokumentacio el6irasait. A hémérsékleti
tablazatokra vonatkozo részletes informécidk az eszkdzhoz tartozé ,Biztonsagi utasitasok”
(XA) kilon dokumentécioban talalhatok.

Fiitési opcidk

Ha egy folyadék megkéveteli, hogy az érzékel6n ne keletkezzen héveszteség, a felhasznalék a
kovetkezé flitési lehetéségeket vehetik igénybe:

s Elektromos fiités, pl. elektromos szalagftitékkel D

s Meleg vizet vagy gézt szallitd csévekkel
= Fitékopenyekkel

Az elektromos szalag melegitékkel valo fiitésre vonatkozo6 tovabbi informéaciokért lasd az
eszkdz Hasznalati utmutatéjat.

Vibracio
A mérdcsévek magas oszcillacios frekvencidja biztositja, hogy a mérérendszer helyes
miikodését ne befolyasolhassak a rendszerbél érkezd rezgések.

5.1.3 Specidlis szerelési utasitasok

Letirithet6ség

Fligg6leges beépités esetén a mérdcsovek teljesen leiiritheték és védve vannak a lerakodasok
ellen.

1) A parhuzamos elektromos szalagftiték altalanosan ajanlottak (kétiranyu elektromos dramlas). Egyvezetékes
flit6kabel hasznalata esetén kiilénleges szempontokat kell figyelembe venni. Tovabbi informaciék az EA01339D,

18 Endress+Hauser



Aramlasméré Proline Promass F Felszerelés

Hasaddtarcsa

A\ FIGYELMEZTETES

A kozeg kijutdsanak veszélye!

A nyomas alatt kilép6 kézeg sériilést vagy anyagi kart okozhat.

» Hasadotarcsa hasznalata esetén ovintézkedéseket kell tenni a személyi sériilések és karok
megel§zése érdekében.

» Vegye figyelembe a hasaddtércsa matricajan talalhaté informéaciokat.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hasadoétarcsa funkciéja és mikédése nincs-e akadalyoztatva
az eszkoz beépitése kovetkeztében.

» Ne hasznéljon ftitékopenyt.

» Ne tavolitsa el és ne karositsa a hasadotarcsat.

A hasadoétarcsa pozicidja a mellette taldlhaté cimkén van feltiintetve.

A szallitasi védelmet el kell tavolitani.

A meglévé csatlakozési csévégek nem oblitési vagy nyoméasmeérési célokat szolgalnak, hanem
a hasadotércsa felszerelési helyét jelentik.

A hasadétarcsa meghibasodésa esetén a hasadotéarcsa belsé menetére egy tirit6eszkodz
szerelhet6 fel, hogy el lehessen vezetni a kilép6 kdzeget.

DN 8 (%8")...150 (6") DN 250 (10"

RUPTURE DISK

2 3 1 2 3

A0028903

1 Hasadétdrcsa cimke
Hasadotdarcsa 1/2” NPT belsé menettel és 1” siklap tavolsdggal
3 Szdllitdsi védelem

[\

A hasaddtarcsara hasznalatara vonatkozoé részletes informéaciokeért 1asd az eszkoz
Haszndlati utmutatdéjat.
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Felszerelés Aramlasméré Proline Promass F

Nullpont ellenérzés és nullpont beallitas

Minden méréeszkoz a legkorszer(ibb technologiaval dsszhangban lett kalibralva. A kalibralas
referencia kortilmények kozott toérténik . Ezért a terepen é&ltaldban nincs szitkség nullpont
beéllitasra.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a nullpont beéllitas csak specidlis esetekben tanécsos:

s Maximalis mérési pontossag elérése alacsony aramlasi sebességek mellett is.

= Sz@1séséges lizemelési vagy folyamatkérilmények kozott (pl. nagyon magas folyamat-
hémérséklet vagy nagyon magas viszkozitasu folyadékok).

A nullpont ellendrzésével és a nulla beallitas végrehajtasaval kapcsolatos informaciokért lasd
az eszkdz Hasznalati utmutatéjat.

5.2 A mérieszkoz felszerelése

5.2.1 Sziikséges eszk6zok

A karimakhoz és egyéb folyamatcsatlakozasokhoz megfelelé szereléeszkdzt hasznaljon

5.2.2 A méréeszkoz el6készitése
1. Téavolitson el minden visszamaradt szallitdsi cscomagoléanyagot.
2. Téavolitson el minden védéburkolatot vagy véd6sapkat az érzékel6rol.

3. Téavolitsa el az elektronikadoboz fedelére ragasztott cimkét.

5.2.3 Az érzékel6 felszerelése

A FIGYELMEZTETES

Szakszeriitlen folyamattomitésbél ered6 veszély!

» Gy6z6djon meg rola, hogy a témitések belsé dtméréje nagyobb vagy egyenlé a
folyamatcsatlakozasok és a csévezetékek atméréjével.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a tomitések tisztak és sértetlenek.

» Biztositsa a megfelel§ tomitést.

1. Gyézédjon meg arrol, hogy az érzékeld adattablajan lathato nyil irdnya megegyezik a
folyadék dramlasi irdnyéval.
2. Ugy szerelje be a méréeszkézt vaqy gy forgassa el a tdvadohazat, hogy a

kéabelbevezetések ne felfelé nézzenek.
[

1
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Aramlasméré Proline Promass F Artalmatlanitas

5.3 Beépités utani ellenérzés
Az eszkoz sértetlen (szemrevételezéses ellendrzés)? ]

A méréeszkdz megfelel a mérési pontra vonatkozé eldirdsoknak?

Példaul:

= Folyamat-hémérséklet

= Folyamatnyomas (lasd a ,Miszaki informaciok” c. dokumentum ,Nyomashémeérséklet névértékek” c. u
részét)

= Kornyezeti hémérséklet

= Mérési tartomany

Megfelel6 orientaci¢ lett valasztva az érzékeléhoz ?

= Az érzékeld tipusa szerint
= A kozeghémérséklet szerint
= A kézegtulajdonsagok szerint (kiragadott szilard anyagokkal torténd kigazosodas)

O

Az érzékeld adattablajan 1évo nyil megfelel a folyadék csévezetékbeli dramlési irdnyanak-> 147

Helyes-e a mérési pont azonositasa és cimkézése (vizualis ellenérzés)?

Az eszkoz a csapadék és a kdzvetlen napfény hatasaival szemben megfeleléen védett-e?

0|/00|o

A régzité csavar és a rogzité bilincs megfeleléen meg van-e huzva?

6 Artalmatlanitas

N=1
N‘
)5

Ha azt az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) hulladékairél sz6l6 2012/19/EU
iranyelv el6irja, a terméket a megadott szimbolummal kell megjel6lni a WEEE hulladékok
szelektélatlan haztartési hulladékként valé artalmatlanitdsdnak minimalizéldsa érdekében.
Az ilyen jeldléssel ellatott termékeket ne selejtezze szelektalatlan kommunélis hulladékként.
Ehelyett az ilyen hulladékot kiildje vissza a gyart6 szdmaéra, az alkalmazandé feltételekkel
térténé artalmatlanités céljabol.

6.1 A mérieszkoz eltavolitasa

1. Kapcsolja ki az eszkozt.

A FIGYELMEZTETES

Folyamatkoriilmények jelentette veszély!
» Legyen dvatos a veszélyes folyamatkoriilményekkel, mint pl. a méréeszkdzben 1évé
nyomas, hémérséklet vagy agressziv folyadékok.

2. Forditott sorrendben végezze el a ,Mérdeszkoz felszerelése” és a ,Mér6eszkoz

csatlakoztatdsa” részben szereplé szerelési és bekotési lépéseket. Tartsa be a biztonsagi
utasitasokat!
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6.2 A méréeszkoz artalmatlanitasa
A FIGYELMEZTETES

Egészségre veszélyes folyadékok személyzetre és a kérnyezetre vonatkozo veszélyei.

» Gy6zd8djon meg rola, hogy a mérbeszkoz és az dsszes lireg mentes az olyan
folyadékmaradékoktdl, amelyek veszélyesek lehetnek az egészségre vagy a kérnyezetre, pl.
résekbe szivargott vagy miianyagon atdiffundalt anyagok.

Az artalmatlanitds sorén tartsa be a kévetkezéket:
» Tartsa be a hatdlyos szdvetségi/nemzeti eléirdsokat.
» Biztositsa az eszkdz 6sszetevdinek megfeleld szétvalogatasat és ujrafelhasznalasat.

22 Endress+Hauser






71581617

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation



	Tartalomjegyzék
	1 Néhány szó erről a dokumentumról
	1.1 Szimbólumok
	1.1.1 Biztonsági szimbólumok
	1.1.2 Bizonyos típusú információkra vonatkozó szimbólumok
	1.1.3 Elektromos szimbólumok
	1.1.4 Eszköz szimbólumok
	1.1.5 Az ábrákon lévő szimbólumok


	2 Alapvető biztonsági utasítások
	2.1 A személyzetre vonatkozó követelmények
	2.2 Rendeltetésszerű használat
	2.3 Munkahelyi biztonság
	2.4 Üzembiztonság
	2.5 Termékbiztonság
	2.6 Informatikai biztonság

	3 Átvétel és termékazonosítás
	3.1 Átvétel
	3.2 Termékazonosítás

	4 Tárolás és szállítás
	4.1 Tárolási feltételek
	4.2 A termék szállítása
	4.2.1 Mérőeszközök emelőfül nélkül
	4.2.2 Mérőeszközök emelőfüllel
	4.2.3 Targoncával történő mozgatás


	5 Felszerelés
	5.1 Felszerelési követelmények
	5.1.1 Felszerelési pozíció
	5.1.2 Környezeti és folyamatkövetelmények
	5.1.3 Speciális szerelési utasítások

	5.2 A mérőeszköz felszerelése
	5.2.1 Szükséges eszközök
	5.2.2 A mérőeszköz előkészítése
	5.2.3 Az érzékelő felszerelése

	5.3 Beépítés utáni ellenőrzés

	6 Ártalmatlanítás
	6.1 A mérőeszköz eltávolítása
	6.2 A mérőeszköz ártalmatlanítása


