ﬁg;:ggg/og/nﬁ/oz.zz-oo Products Solutions Services
2022-06-20

Sicherheitshinweise
iTEMP TMT162

HART®
ATEX, IECEx: Exia IIC T6 Ga

Sicherheitshinweise fiir elektrische Betriebsmittel
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XA01688T

iTEMP TMT162

Hinweise zum
Dokument

Zugehorige

Dokumentation

Ergidnzende
Dokumentation

Dieses Dokument wurde in mehrere Sprachen iibersetzt. Rechtlich
verbindlich ist ausschliefllich der englische Ausgangstext.

Das in EU-Sprachen tbersetzte Dokument ist verfiigbar:

= Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com -> Downloads -> Technische Dokumentationen ->
Typ: Sicherheitshinweise (XA) -> Textsuche: ...

= Im Device Viewer: www.endress.com -> Online Tools ->
Von der Seriennummer zur Geradteinformation & Dokumentation
(Device Viewer) -> Geratemerkmale tiberpriifen

ﬂ Falls noch nicht vorhanden, kann das Dokument bestellt werden.

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitun-
gen:

HART®:

= Betriebsanleitung: BAO1801T

= Kurzanleitung: KAOO250R

= Technische Information: TI01344T

Explosionsschutz-Broschiire: CP00021Z/11

Die Explosionsschutz-Broschiire ist verfiigbar:

= Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com -> Downloads -> Broschiiren und Kataloge ->
Textsuche: CPO0021Z

= Bei Geraten mit Dokumentation auf CD: Auf der CD

Endress+Hauser



iTEMP TMT162

XA01688T

Herstellerbe-
scheinigungen

Herstelleradresse

Endress+Hauser

IECEx-Zertifikat
Zertifikatsnummer: IECEx EPS 17.0077X

Das Anbringen der Zertifikatsnummer bescheinigt die Konformitét mit
den folgenden Normen (abhéngig von der Gerateausfithrung)

= [EC 60079-0: 2017
= [EC 60079-11: 2011

ATEX-Zertifikat
Zertifikatsnummer: EPS ATEX 1 131X
EU-Konformitéatserklarung

Nummer der Konformitétserklarung: EC_00605

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Deutschland



XA01688T iTEMP TMT162

Sicherheitshin-
weise:

Hazardous area : Non-hazardous area
Zone 0,1, 2 |
EPL Ga, Gb, Gc

Remote mounted
sensor configuration:

e.g. RTD, TC Sensor
(simple apparatus)
optional two channels

Associated intrinsically safe
+ | power supply unit with max.
| | electrical specifications

I from tables below

Integral mounted
sensor configuration:
(

Associated intrinsically safe
power supply unit with max.
= electrical specifications
from tables below

Local potential equalization

A0050218

Sicherheitshin- = Installations- und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung
weise: beachten.
Installation = Gem&fR Herstellerangaben und den giiltigen Normen und Regeln

installieren (z. B. EN/IEC 60079-14).

= Beim Zusammenschalten der Gerdte mit bescheinigten eigensicheren
Stromkreisen der Kategorie ib &ndert sich die Ziindschutzart wie
folgt: Ex ib IIC . Beim Zusammenschalten mit einem eigensicheren
Stromkreis der Kategorie ib Sensor nicht in Zone O betreiben.

= Beim Anschluss von zwei unabhéngigen Sensoren ist darauf zu ach-
ten, dass die Potenzialausgleichsleitungen das gleiche Potenzial auf-
weisen.

6 Endress+Hauser



iTEMP TMT162

XA01688T

Sicherheitshin-
weise: Zone 0

s Explosionsfahige Dampf-/Luftgemische diirfen nur unter atmosphé-
rischen Bedingungen auftreten:
= -50°C<Ta<+60°C
= 0,8bar<p<1,1bar

= Liegen keine explosionsfahigen Gemische vor oder sind Zusatzmaf3-
nahmen gemdaf EN 1127-1 getroffen, diirfen die Geréte auch aufier-
halb der atmosphérischen Bedingungen gemaf ihrer
Herstellerspezifikation betrieben werden.

s Zugehorige Betriebsmittel mit galvanischer Trennung zwischen
eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen sind zu bevorzu-
gen.

Sicherheitshin- Der Temperaturtransmitter muss so eingebaut werden, dass auch in
weise: Besondere  selten auftretenden Fallen eine Ziindquelle durch Stof3 oder Reibung
Bedingungen zwischen Metall/Stahl und dem Gehéause ausgeschlossen ist.
Temperaturtabel-
len
Typ Temperaturklasse Umgebungstemperatur
Zone 1 EPL Gb Zone 0 EPL Ga

iTEMP TMT162 | T6

-50°C<Ta<+55°C -50°C<Ta<+40°C

(HART®)

T5 -50°C<Ta<+70°C -50°C<Ta<+50°C
T4 -50°C<Ta<+85°C -50°C<Ta<+60°C
Elektrische
Anschlussdaten
Typ Elektrische Daten
iTEMP TMT162 | Versorgung (Klemmen + und -): Ui <30 Vp
(HART®) Ii < 300 mA
Pi< 1000 mW
Ci<5nF
Li=0
Sensorstromkreis (Anschliisse 1 bis 6): Uo< 7,6 Vpe
lo<13mA
Po < 24,7 mW
Maximale Anschlusswerte:
ExiallC Lo =40 mH Co=10,4 pF
ExialIB Lo=150 mH Co =160 pF
Exia lIA Lo =300 mH Co=1000 pF

Endress+Hauser
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iTEMP TMT162

Kategorie

Ziindschutzart (ATEX/IECEx)

Typ

I1G

ExialICT6..T4 Ga

iTEMP TMT162
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