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Informacje o
niniejszym
dokumencie

Ten dokument został przetłumaczony na kilka języków. Prawnie
obowiązuje wyłącznie tekst źródłowy w języku angielskim.

Przetłumaczony na języki unijne dokument jest dostępny:
• do pobrania ze strony internetowej Endress+Hauser pod adresem:

www.endress.com-> Do pobrania -> Karty katalogowe i instrukcje
obsługi-> Typ: Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) ->
Wyszukiwanie tekstowe: …

• Za pomocą narzędzia Device Viewer: www.endress.com -> Narzędzia
-> Dostęp do wszystkich danych dotyczących urządzeń -> Sprawdzić
cechy urządzenia

Jeśli nie jest jeszcze dostępny, można go zamówić.

Dokumentacja
uzupełniająca

Niniejsza dokumentacja stanowi integralną część następujących instrukcji obsługi:

TM371
• Instrukcja obsługi: BA01581T
• Skrócona instrukcja obsługi: KA01272T

TM372
• Instrukcja obsługi: BA02224T
• Skrócona instrukcja obsługi: KA01563T

Dokumentacja
uzupełniająca

Broszura dot. zabezpieczenia przeciwwybuchowego: CP00021Z/11
Broszura dotycząca zabezpieczenia przeciwwybuchowego jest dostępna:
• Na stronie internetowej Endress+Hauser: www.endress.com ->

Pobierz -> Wyszukiwanie tekstowe -> Oznaczenie dokumentacji:
CP00021Z

• Na płycie CD dla przyrządów z dokumentacją dostarczoną na płycie
CD

Adres producenta Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Niemcy

Certyfikaty
producenta

Certyfikat IECEx
Numer certyfikatu: IECEx EPS 21.0068X
Umieszczenie numeru certyfikatu potwierdza zgodność z następującymi
normami (zależnie od wersji urządzenia):
• IEC 60079-0 : 2017
• IEC 60079-11 : 2011
• IEC 60079-26 : 2021
Certyfikat ATEX
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Numer certyfikatu: EPS 21 ATEX 1 214 X
Deklaracja zgodności UE
Nr deklaracji zgodności: EC_01013
Certyfikat UKCA
Numer certyfikatu: CML 22UKEX2331X
Deklaracja zgodności UKCA
Nr deklaracji zgodności: UK_00489

Instrukcje
bezpieczeństwa
Ex

 

A
B

1 (BN) +

2 (WH) nc

3 (BU) -
4 (BK) nc

M12x1

1

12...30 VDC

(4...20 mA)

3

0 V

(4...20 mA)

4

2

Hazardous area

Zone 1, 2 or Zone 21, 22

EPL Gb, Gc or EPL Db, Dc

Non-hazardous area

Power supply

Associated intrinsically safe

power supply unit with

maximum electrical

specifications from table below2

43

1

Tp

Local potential equalization

Process

Zone 0, 1, 2 or Zone 20, 21, 22

EPL Ga, Gb, Gc or EPL Da, Db, Dc

Ta

e.g. TM371

Avoiding electrostatic charge

on the M12 connector!"

  A0049293
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Wskazówki
bezpieczeństwa:
Montaż

• Należy przestrzegać instrukcji dotyczących montażu i bezpieczeństwa,
podanych w instrukcji obsługi.

• Przyrząd należy zamontować zgodnie ze wskazówkami producenta i
wszelkimi innymi obowiązującymi normami i przepisami (np. PN-EN
60079-14).

• Obudowa termometru powinna być podłączona do lokalnej linii
wyrównania potencjałów lub zamontowana w uziemionym
metalowym rurociągu lub zbiorniku.

• Nie można zagwarantować, że w przypadku stosowania złączek
zaciskowych z niemetalowymi pierścieniami zaciskowymi
dwustożkowymi montaż w układzie metalowym zapewni niezawodne
uziemienie. Dlatego należy zapewnić dodatkowe bezpieczne
połączenie z linią wyrównania potencjałów.

Instrukcje
dotyczące
bezpieczeństwa
Ex: montaż w
urządzeniu Grupy
III

Termometr powinien być zamontowany i konserwowany w taki sposób,
aby wykluczyć możliwość zapłonu wskutek uderzenia lub tarcia między
obudową a elementami z żelaza/stali.

Instrukcje
dotyczące
bezpieczeństwa
dla
iskrobezpieczeńst
wa: montaż

• Gdy urządzenia są podłączone do iskrobezpiecznych obwodów
posiadających atest dla poziomu zabezpieczenia "ib", typ ochrony
przeciwwybuchowej ulegnie zmianie na Ex ib IIC. Zgodnie z normą
PN-EN 60079-26, czujnik podłączony do obwodu iskrobezpiecznego
o poziomie zabezpieczenia "ib", nie może być używany w Strefie 0 bez
osłony termometrycznej.

• Termometr nie jest odizolowany od metalowej obudowy zgodnie z
punktem 6.3.13 normy PN-EN 60079-11.

• Do zasilania wymagane są urządzenia towarzyszące posiadające
izolację galwaniczną między obwodami iskrobezpiecznymi a
nieiskrobezpiecznymi.

• Parametry opcjonalnie dostarczonych kabli użytych do podłączenia
termometru powinny być następujące: Cc = 200 pF/m i Lc = 1µH/m.

Instrukcje
dotyczące
bezpieczeństwa
Ex: ściana
oddzielająca

• Termometr należy montować w ścianie oddzielającej przestrzeń
zagrożoną wybuchem spełniającej wymagania normy PN-EN
60079-26.

• Dostarczone osłony termometryczne, zgodnie z wybraną opcją kodu
zamówieniowego, są wykonane ze stali AISI 316L/1.4404 lub 1.4435
o grubości ścianki ≥ 1 mm
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Wskazówki
dotyczące
bezpieczeństwa:
Warunki specjalne

• Z punktu widzenia bezpieczeństwa, termometr należy uznać za
połączony z uziemieniem. Szczegółowe informacje podano w
instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

• Niedopuszczalne jest używanie styków 2 i 4 przewodu do
konfiguracji, gdy termometr jest podłączony do zasilania.

• Należy zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych na
złączu M12 w pyłowych atmosferach wybuchowych w trakcie obsługi
i konserwacji.

Tabele
temperatur

 
 

Typ przyrządu Klasa temperaturowa Zakres temperatury otoczenia
obudowy Ta

Maksymalna temperatura
powierzchni obudowy

TM371
TM372

T6 –40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C T85°C

T5 –40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C T100°C

T4 –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C T135°C

Typ przyrządu Średnica wkładu Zakres temperatury medium Tp Klasa temperaturowa/
maksymalna temperatura
powierzchni czujnika

TM371
TM372

3 mm
6 mm

–50 °C ≤ Tp ≤ +75 °C T6/T85°C

–50 °C ≤ Tp ≤ +90 °C T5 / T100°C

–50 °C ≤ Tp ≤ +125 °C T4 / T135°C

–50 °C ≤ Tp ≤ +190 °C T3/T200°C

–50 °C ≤ Tp ≤ +285 °C T2/T300°C

–50 °C ≤ Tp ≤ +435 °C T1/T450°C
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Parametry
podłączenia
elektrycznego

 

Typ przyrządu Parametry elektryczne

TM371
TM372

Obwód zasilania
Gniazdo podłączeniowe
Styki 1(+) i 3(-)

Ui ≤ 30 VDC
Ii ≤ 100 mA
Pi = 750 mW
Pi = 600 mW (tylko dla zastosowań pyłowych)
Ci = bliska zeru
Li = bliska zeru

Konfiguracja
Gniazdo podłączeniowe
Styki 2 i 4

Ui ≤ 30 VDC
Ii ≤ 100 mA
Pi = 600 mW (tylko dla zastosowań pyłowych)
Ci = bliska zeru
Li = bliska zeru

Kategoria Typ ochrony przeciwwybuchowej (wg ATEX) Typ przyrządu

II1/2G Ex ia IIC T6…T4 Ga/Gb TM371
TM372

II1/2D Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db

Typ ochrony przeciwwybuchowej (wg IEC) Typ przyrządu

Ex ia IIC T6…T1 Ga/Gb TM371
TM372

Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
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