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Néhany sz6 errél
a dokumentumrol

Kapcsolodo
dokumentacio

Kiegészit6é
dokumentacio

Ezt a dokumentumot t6bb nyelvre leforditottak. Joghatassal
kizaroélag az angol nyelvd forrdsszéveg rendelkezik.

Az EU nyelvekre leforditott dokumentum elérhet6:

= Az Endress+Hauser webhely let6ltési felilletén: www.endress.com ->
Downloads -> Manuals and Datasheets -> Type: Ex Safety Instruction
(XA) -> Text Search: ...

= A Device Viewer-ben: www.endress.com -> Product tools ->
Access device specific information -> Check device features

ﬂ A dokumentum megrendelhet$, amennyiben még nem all
rendelkezésre.

Ez a dokumentum a kévetkezé Uzemeltetési utasitas szerves részét
képezi:

HART®:

= Haszndlati utmutaté: BAO1801T

= Rovid hasznalati utmutato: KAOO250R

= Miiszaki informacio: TIOO086R, TI01344T

PROFIBUS® PA:

= Haszndlati utmutaté: BAOO275R

= Rovid hasznalati utmutato: KAOO276R
= Miiszaki informacio: TIOO086R

FOUNDATION Fieldbus™:

= Hasznalati utmutatd: BAOO224R
Rovid hasznalati utmutato: KAOO189R

= Muszaki informécié: TIO0O086R

Robbanasvédelmi brostra: CP00021Z

A robbandsvédelmi prospektus elérheté:
s Az Endress+Hauser weblap letdltések feliiletén:
www.endress.com -> Letoltések ->
Prospektusok és katalégusok -> Szdveg keresése: CP00021Z
s A CD-alapt dokumentéciéval rendelkezé eszkdzékhoz: a CD-n
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Gyartoi
tanusitvanyok

Gyart6 cime
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IECEx tanusitvany
Tanusitvany szama: IECEx KEM 06.0020X

A tanusitvanyszam feltiintetése a kovetkezé szabvanyoknak vald

= [EC60079-0:2017
= [EC60079-31:2013

ATEX tanusitvany

Tanusitvany szama: KEMA 02ATEX2338 X
EU-megfeleléségi nyilatkozat
Nyilatkozat szdma: EC_00164

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Németorszag
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Biztonsagi
utasitasok:

Non-hazardous
area

Hazardous area
Zone 21, 22
EPL Db, Dc

Hazardous area

+ Power supply

A WARNING TMT162

DO NOT OPEN WHEN ; » Local potential
AN EXPLOSIVE ATMOS- equalisation
PHERE MAY BE PRESENT

Remote or integral
e.g. RTD, TC Sensor

Zone 20, 21 mount approved .
EPL Da, Db sensor assembly optional two channels
Biztonsagi A FIGYELMEZTETES
utasitasok: Robbanasveszélyes kornyezet
Beépités » Robbanasveszélyes kérnyezetben ne nyissa fel a késztléket

(gy6z6djon meg rola, hogy a haz IP 66/67 védelmi szintje mtikodés
kozben is megmarad).

eléirasait.

= A gyartoi utasitasok és egyéb érvényes szabvanyok és el6irasok (pl.
EN/IEC 60079-14) szerint szerelje be a késziiléket.

= A kabelbevezetéseket tanusitvannyal rendelkezé
kabeltomszelencékkel kell tomiteni (min. IP6X) IP6X, az EN/IEC
60529 szerint.

= A mellékelt kdbelbemenetek az opciokod szerinti ATEX/IECEx
tanusitott tomszelencék, amelyek hémérséklet-tartomanya:
-20..+95°C.

= A tdvadoéhaz -20 °C alatti kornyezeti h6mérsékleten térténd
mukodtetéséhez az erre a célra alkalmazhaté kabeleket és
kébelbevezetéseket kell hasznalni.

= A terepi tdvado6 hazat csatlakoztatni kell a potencidlkiegyenlité
vonalhoz.
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= +70 °C feletti kdrnyezeti h6mérséklet esetén megfelels, +5 K-re
méretezett h64allo kabelt vagy huzalokat, kdbelbevezetéseket és
tomitéeszkézoket hasznaljon.

s A 20.vagy 21. zéndban valé haszndalat esetén a beépitett
hémeérséklet-érzékel6khoz kizarélag az 1D vagy 2D kategériara
tanusitott, legalabb I11/2D Ex ta/Ex tb IIIC T110 °C Da/Db vagy 112D
Ex tb IIIC T110 °C Db jel6léssel ellatott, jovahagyott érzékeléket
hasznaljon.

= A 21.zonéban valé hasznalat esetén a tavoli hdmérséklet-
érzékel6khoz kizdrolag a 2D kategoéridra tanusitott, legalabb 112D Ex
tb IIIC T110 °C Db jeloléssel ellatott, jovahagyott érzékel6ket
hasznaljon.

s A tanusitott hémérséklet-érzékelére megadott maximalis felileti
hémeérsékletet figyelembe kell venni.

Hoémérsékleti Tipus Maximalis feliileti Koérnyezeti h6mérséklet
tablazatok

iTEMP TMT162 +110°C -40°C<Ta<+80°C
Elektromos Tipus Elektromos adatok
csatlakoztatdsi iTEMP TMT162 (HART® - protokoll) U<40V,

i - protoko < be
adatok P<3W

iTEMP TMT162 (PROFIBUS® PA) U <35 Vpc

iTEMP TMT162 (FOUNDATION Fieldbus™) P<3W

Kategoéria Védelem tipusa (ATEX/IECEx) Tipus

2D Ex tb [IIC T110 °C Db {TEMP TMT162
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