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Hurtigveiledning
Deltabar PMD75B

Differensialtrykkmaling
HART

Disse anvisningene er en hurtigveiledning; de er ikke en
erstatning for bruksanvisningen som gjelder enheten.

Du finner detaljert informasjon om enheten i
bruksanvisningen og annen dokumentasjon:

Tilgjengelig for alle enhetsversjoner via:

= [nternett: www.endress.com/deviceviewer

= Smarttelefon/nettbrett: Endress+Hauser Operations App

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation


http://www.endress.com/deviceviewer

Tilknyttet dokumentasjon Deltabar PMD75B HART

1 Tilknyttet dokumentasjon

Endress+Hauser £Z1]
H Order code:  PXXOKXXXXXXX | =
1. (O) Ser.no.  IXXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

l Operations App

I 7 Download on the

:I ‘j-l-' o App Store
ANDROID APP ON

M > P> Google Play

A0023555

2 Om dette dokumentet

2.1 Dokumentets funksjon

Hurtigveiledningen inneholder all vesentlig informasjon som omfatter alt fra mottakskontroll
til forste idriftsetting.

2.2 Symboler

2.2.1 Sikkerhetssymboler
A\ FARE

2 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Om dette dokumentet

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngas, vil den
fare til alvorlig personskade eller dgden.

A\ ADVARSEL

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngés, kan
den fore til alvorlig eller dgdelig personskade.

A\ FORSIKTIG

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngas, kan
den fore til mindre eller middels alvorlig personskade.

LES DETTE

Dette symbolet inneholder informasjon om prosedyrer og andre fakta som ikke forer til
personskade.

2.2.2 El-symboler

Jordforbindelse: =

Klemme for tilkobling til jordingssystem.
2.2.3 Symboler for ulike typer informasjon

Tillatt: &)
Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er tillatt.

Forbudt:
Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er forbudt.

Tilleggsinformasjon: ()

Henvisning til dokumentasjon:
Henvisning til side:

Trinn i en fremgangsmate: 1., 2., 3.
Resultat av et individuelt trinn: L.
2.2.4 Symboler i illustrasjoner
Elementnumre: 1, 2, 3 ...

Trinn i en fremgangsmate: 1., 2., 3.
Visninger: A, B, C, ...

2.2.5 Symboler pa enheten

Sikkerhetsanvisninger: A —
Folg sikkerhetsanvisningene i den tilknyttede bruksanvisningen.
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Grunnleggende sikkerhetsanvisning Deltabar PMD75B HART

2.2.6 Kommunikasjonssymboler

2.3 Registrerte varemerker

HART®
Registrert varemerke for FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Bluetooth®

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og all
bruk av disse varemerkene av Endress+Hauser er lisensiert. Andre varemerker og
foretaksnavn tilherer respektive eiere.

Apple®
Apple, Apple-logoen, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og
andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Android®
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google Inc.

3 Grunnleggende sikkerhetsanvisning

3.1 Krav til personalet

Det stilles folgende krav til personer som utferer installasjon, idriftsetting, diagnostikk og

vedlikehold:

» Itillegg til generell fagutdanning mé de ha relevante kvalifikasjoner for denne spesifikke
funksjonen og oppgaven

» De ma veere autorisert av anleggets eier/operater

» De mad veere kjent med federale/nasjonale forskrifter

» For spesialistene begynner arbeidet, ma de ha lest og gjort seg kjent med instruksene i
bruksanvisningen og i den ekstra dokumentasjonen samt i sertifikater (avhengig av
bruksomréadet)

» Folg anvisninger og overhold betingelser

Folgende krav stilles til driftspersonellet:
» Blir instruert og autorisert ifelge oppgavekravene av anleggets eier-operater
» De ma folge instruksene i denne bruksanvisningen

3.2 Tiltenkt bruk
Deltabar er en differensialtrykkgiver for maling av trykk, flow, niva og differensialtrykk.

3.2.1 Feil bruk
Produsenten er ikke ansvarlig for skade som oppstar pa grunn av feil eller ikke-tiltenkt bruk.

Verifisering ved grensetilfeller:

» For spesialvaesker og veesker for rengjering gir Endress+Hauser hjelp til 4 kontrollere
korrosjonsmotstanden til de vaeskefuktede materialene, men gir ikke garanti eller pétar
seg ansvar.
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Deltabar PMD75B HART Grunnleggende sikkerhetsanvisning

3.3 Arbeidssikkerhet

Nar du arbeider pé og med enheten:
» Bruk personlig verneutstyr i samsvar med nasjonale forskrifter.
» Sla av stremforsyningen fgr du kobler til enheten.

3.4 Driftssikkerhet

Fare for personskade!
» Bare bruk enheten hvis den er i skikkelig teknisk stand og uten feil og mangler.
» Operateren har ansvar for at driften foregér uten interferens.

Modifiseringer av enheten

Uautoriserte modifikasjoner av enheten er ikke tillatt og kan fere til uforutsett fare.
» Hvis det likevel skulle vaere behov for endringer, ma Endress+Hauser kontaktes.

Reparasjon

Slik oppnas driftssikkerhet og -palitelighet:

» Bare utfar reparasjoner pa enheten hvis de er uttrykkelig tillatt.
» Overhold nasjonale forskrifter om reparasjon av elektrisk utstyr.
» Bruk bare reservedeler og tilbeher fra Endress+Hauser.

Fareomrade

For & eliminere fare for personer eller anlegget nar enheten brukes i det

godkjenningsrelaterte omrédet (f.eks. eksplosjonsvern, trykkutstyrsikkerhet):

» Kontroller typeskiltet for & se om den bestilte enheten kan benyttes til sin tiltenkte bruk i
det godkjenningsrelaterte omrédet.

» Overhold spesifikasjonene i den ekstra dokumentasjonen, som utgjer en nedvendig del av
denne bruksanvisningen.

3.5 Produktsikkerhet

Denne enheten er utformet i samsvar med god teknisk praksis for & oppfylle moderne
sikkerhetskrav, har blitt testet og sendt fra fabrikken i en driftsikker tilstand.

Den er i samsvar med generelle sikkerhetsstandarder og oppfyller lovpadlagte krav. Den er ogsa
i samsvar med EF-direktivene oppfert i den enhetsspesifikke EF-samsvarserklaeringen.
Endress+Hauser bekrefter dette ved & pafgre CE-merket pd enheten.

3.6 Funksjonssikkerhet SIL (valgfritt)

Héndboken for funksjonell sikkerhet mé folges strengt for enheter som brukes i
funksjonssikkerhetsbruksomréder.

3.7 IT-sikkerhet

Endress+Hausers garanti gjelder bare hvis instrumentet er installert og brukt som beskrevet i
bruksanvisningen. Enheten er utstyrt med sikkerhetsmekanismer for  beskytte den mot
utilsiktede endringer i enhetsinnstillingene. IT-sikkerhetstiltak er i trdd med operaterers
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Mottakskontroll og produktidentifisering Deltabar PMD75B HART

sikkerhetsstandarder og er beregnet pa 4a gi ytterligere beskyttelse for enheten, og
enhetsdataoverfering ma implementeres av operatgrene selv.

3.8 Enhetsspesifikk IT-sikkerhet

Enheten tilbyr spesifikke funksjoner for a stotte vernetiltak av operateren. Disse funksjonene
kan konfigureres av brukeren og garanterer sterre driftssikkerhet ved riktig bruk. En oversikt
over de viktigste funksjonene gis i det fglgende avsnittet:

= Skrivebeskyttelse via skrivebeskyttelsesbryter for maskinvare
= Tilgangskode for & endre brukerrollen (gjelder bruk via display, Bluetooth eller FieldCare,
DeviceCare, verktey for aktivastyring (f.eks. AMS, PDM)

4 Mottakskontroll og produktidentifisering

4.1 Mottakskontroll

‘ DELIVERY NOTE ‘

m / N
\

A0016870

= Er bestillingskoden pa pakkseddelen (1) identisk med bestillingskoden pé produktetiketten
(2)?

= Er varene uskadde?

= Samsvarer dataene pd typeskiltet med ordrespesifikasjonene og pakkseddelen?

= Er dokumentasjonen tilgjengelig?

= Eventuelt (se typeskiltet): folger sikkerhetsinformasjonen (XA) vedlagt?

ﬂ Hvis du kan svare "nei" pd noen av disse spgrsmalene, mé du kontakte Endress+Hauser.

4.2 Lagring og transport

4.2.1 Oppbevaringsvilkar

= Bruk originalemballasjen
= Oppbevar enheten under rene og terre forhold og beskyttet mot skade forarsaket av stet

Oppbevaringstemperaturomrade
Se Teknisk informasjon.

6 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Montering

4.2.2 Transporter produktet til malepunktet

A\ ADVARSEL

Feil transport!
Hus og membran kan bli skadet, og det er fare for personskade!
» Transporter enheten til malepunktet i originalemballasjen.

5 Montering

Enheten kan bli skadet hvis den handteres uriktig.
» Fjerningen av skruene med artikkelnummer (1) er ikke tillatt under noen omstendigheter
og vil gjgre garantien ugyldig.

A0025336

5.1 Monteringskrav

511 Generelle anvisninger

= [kke rengjer eller bergr membranen med harde og/eller spisse gjenstander.
= Jkke fjern beskyttelsen pd membranen fer like for installasjon.

Husdekselet og kabelinnferingene mé alltid veere godt strammet.
1. Motstram kabelinnfgringene.
2. Trekk til koblingsmutteren.

5.1.2 Installasjonsanvisning

= Sikre optimal lesbarhet pa lokaldisplayet ved & justere huset og lokaldisplayet

= Endress+Hauser tilbyr en monteringsbrakett for & montere enheten pé rar eller vegger

= Nar du maler i medier med faststoffer (for eksempel tilsmussede vaesker), er det nyttig &
installere separatorer og temmeventiler for & fange og fjerne sediment

Endress+Hauser 7



Montering Deltabar PMD75B HART

= Hvis du bruker en ventilmanifold, gir dette mulighet for enkel idriftsetting, installasjon og
vedlikehold uten & matte avbryte prosessen

= Ved montering av enheten, oppretting av den elektriske tilkoblingen og under drift: Hindre
penetrering av fukt i huset

= Rett kabelen og pluggen nedover i stgrst mulig grad for & hindre fukt i 4 trenge inn (f.eks.
regnvann eller kondens)

5.1.3 Installere trykkror

= Du finner anbefalinger om legging av trykkrer i DIN 19210 "Differential pressure piping for
flow measurement devices" eller tilsvarende nasjonale eller internasjonale standarder

= Ved legging av trykkreret utenders ma du sikre tilstrekkelig frostvern, f.eks. ved bruk av
rgrvarmesporing

= Installer trykkrgret med monoton gradient pa minst 10 %

5.2 Montere enheten
5.2.1 Mengdemaling

Mengdemaling i gasser
Monter enheten over mélepunktet slik at kondensat kan temmes i prosessreret.

Mengdemaling i damper

= Monter enheten under mélepunktet

= Monter kondensatfellene i samme hgyde som tappepunktene og i samme avstand til
enheten

= For idriftsetting mé du fylle rgret til hoyden av kondensatfellene

Mengdemaling i veesker

= Monter enheten under mélepunktet slik at reret alltid er fylt med vaeske, og gassbobler kan
renne tilbake til prosessrgret

» Ndr du maler i medier med faste deler, for eksempel tilsmussede vaesker, er det nyttig 4
installere separatorer og temmeventiler for d fange og fjerne sediment

5.2.2 Nivamaling

Nivamaling i apne beholdere

= Monter enheten under nedre maletilkobling slik at reret alltid er fylt med vaeske

= Siden med lavt trykk er d&pen mot atmosfaerisk trykk

= Nar du maler i medier med faste deler, for eksempel tilsmussede veesker, er det nyttig a
installere separatorer og temmeventiler for & fange og fjerne sediment

Nivamaling i en lukket beholder

= Monter enheten under nedre maletilkobling slik at reret alltid er fylt med vaeske

= Koble alltid til lavtrykkssiden over maksimumsnivaet

= Nar du maler i medier med faste deler, for eksempel tilsmussede veesker, er det nyttig a
installere separatorer og temmeventiler for & fange og fjerne sediment

8 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Elektrisk tilkobling

Nivamaling i en lukket beholder med overlagt damp

= Monter enheten under nedre méletilkobling slik at regret alltid er fylt med veeske

= Koble alltid til lavtrykkssiden over maksimumsnivéet

= Kondensatfellen sikrer konstant trykk pé lavtrykkssiden

= Nér du maler i medier med faste deler, for eksempel tilsmussede vaesker, er det nyttig &
installere separatorer og temmeventiler for & fange og fjerne sediment

523 Trykkmaling

Trykkmaling med 160 bar (2400 psi) og 250 bar (3 750 psi) malecelle

= Monter enheten over mélepunktet slik at kondensatet kan temmes i prosessreret
= Den negative siden er &pen mot atmosfeerisk trykk via de innskrudde referanseluftfiltrene
skrudd inn pa lavtrykkssiden

5.2.4 Differensialtrykkmaling

Differensialtrykkmaling i gasser og damper
Monter enheten over malepunktet slik at kondensat kan temmes i prosessraret.

Differensialtrykkmaling i vaesker

= Monter enheten under malepunktet slik at reret alltid er fylt med vaeske, og gassbobler kan
renne tilbake til prosessrgret

= Nar du méler i medier med faste deler, for eksempel tilsmussede vaesker, er det nyttig &
installere separatorer og temmeventiler for 4 fange og fjerne sediment

5.2.5 Lukke husdekselet

Gjenge og husdeksel skadet av skitt og smuss!

» Fjern tilsmussing (f.eks. sand) pa gjenget til dekselet og huset.

» Huvis du fortsetter & mate motstand nér du lukker dekselet, ma du kontrollere gjengen igjen
for tilsmussing.

Husgjenge
Gjenget til elektronikk- og tilkoblingsrommet er lakkert med smerelakk.
Unnga ytterligere smering.

6 Elektrisk tilkobling

6.1 Tilkoblingskrav

6.1.1 Potensialutjevning

Beskyttelsesjordingen pd enheten ma ikke veere koblet til. Dersom det er nedvendig, kan
potensialutligningsledningen kobles til enhetens eksterne jordingsklemme far enheten kobles
til.

Endress+Hauser 9



Elektrisk tilkobling Deltabar PMD75B HART

A0045412

1 Jordingsklemme for a koble til potensialutligningsledningen

A\ ADVARSEL

Eksplosjonsfare!
» Du finner sikkerhetsforskriftene i den separate dokumentasjonen for bruksomréader i
fareomréder.

ﬂ For optimal elektromagnetisk kompatibilitet:
= Hold potensialutligningsledningen sa kort som mulig
= Qppretthold et tverrsnitt p4 minst 2,5 mm? (14 AWG)

6.2 Koble til enheten

A0043806

1 Deksel til tilkoblingsrom

Husgjenge
Gjenget til elektronikk- og tilkoblingsrommet er lakkert med smerelakk.
Unnga ytterligere smgring.

6.2.1 Forsyningsspenning

» Ex d, Ex e, non-Ex: forsyningsspenning: 10.5 - 35 Vp¢

® Ex i: forsyningsspenning: 10.5 - 30 Vpc

= Nominell strem: 4 til 20 mA HART

ﬂ Stremenheten ma testes for a sikre at den oppfyller sikkerhetskravene (f.eks. PELV,
SELV, klasse 2) og ma overholde de aktuelle protokollspesifikasjonene. Kravene for 4 til
20 mA er de samme som for HART.

Avhengig av forsyningsspenningen og stremforbruket slas av eller p& bakgrunnsbelysning.
Avhengigheten er beskrevet i diagrammet:

Avhengig av forsyningsspenningen og stremforbruket kan Bluetooth valgfritt slds av eller pa.
Avhengigheten er beskrevet i diagrammet:

10 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Elektrisk tilkobling

18.5
17.5
16.5
15.5

14.5 \\\
13.5

12.5 ~
11.0 \\ ~_
105 ~

3.6 3.8 4 4.2 44 46 48 5 52 54

ILOOP

A0047056

A Displaybelysning sldtt pd, Bluetooth kan slds pd valgfritt
B Displaybelysning sldtt av og Bluetooth kan slds pa valgfritt
C  Displaybelysning sldtt av og Bluetooth ikke aktiv

6.2.2 Klemmer

= Forsyningsspenning og intern jordingsklemme: 0.5 - 2.5 mm? (20 - 14 AWG)
= Ekstern jordingsklemme: 0.5 - 4 mm? (20 - 12 AWG)

6.2.3 Kabelspesifikasjon

= Jordingsvern eller jording av kabelvern: nominelt tverrsnitt > 1 mm? (17 AWG)
Nominelt tverrsnitt pa 0,5 mm? (20 AWG) til 2,5 mm? (13 AWG)

= Kabelens ytre diameter: @5 - 12 mm (0.2 - 0.47 in) avhenger av kabelmuffen som brukes
(se Teknisk Informasjon)

Endress+Hauser 11



Elektrisk tilkobling Deltabar PMD75B HART

6.2.4 4-20 mA HART

A0028908

®

1 Blokkdiagram av HART-kobling

Enhet med HART-kommunikasjon
HART-kommunikasjonsresistor
Stremforsyning

Multimeter

W N =

HART-kommunikasjonsresistor for 250 Q i signalledningen er alltid nedvendig i tilfelle
en stremforsyning med lav impedans.

Ta hensyn til spenningsfallet:
Maks. 6 V for en kommunikasjonsmotstand pa 250 Q

6.2.5 Overspenningsvern

Enheter uten valgfritt overspenningsvern

Utstyr fra Endress+Hauser oppfyller kravene i produktstandard IEC / DIN EN 61326-1
(tabell 2 Industrimiljg).

Avhengig av typen port (DC-forsyning, inn-/utgangsport) brukes forskjellige testnivaer i
henhold til IEC / DIN EN 61326-1 mot kortvarige overspenninger (spenningspuls) (IEC / DIN
EN 61000-4-5-spenningspuls):

Previngsniva pa DC-stremporter og inngangs- / utgangsporter er 1000 V ledning til jord
Enheter med valgfritt overspenningsvern

= Gnist-overspenning: min. 400 V DC
= Testet i henhold til IEC / DIN EN 60079-14 punkt 12.3 (IEC / DIN EN 60060-1 kapittel 7)
= Nominell utslippsstrem: 10 KA

Overspenningskategori
Overspenningskategori I
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Deltabar PMD75B HART Elektrisk tilkobling

6.2.6 Kabling

A\ ADVARSEL

Forsyningsspenning kan vzere tilkoblet!

Fare for elektrisk stagt og/eller eksplosjon!

» Hvis enheten brukes i farlige omréder, folg nasjonale standarder og spesifikasjonene i
sikkerhetsanvisningene (XA-ene). Bruk angitt kabelmuffe.

» Forsyningsspenningen ma samsvare med spesifikasjonene pé typeskiltet.

» Sl4 av stremforsyningen for du kobler til enheten.

» Dersom det er nedvendig, kan potensialutligningsledningen kobles til giverens eksterne
jordingsklemme for enheten kobles til.

» En egnet effektbryter mé leveres for enheten i samsvar med IEC/EN 61010.

» Kablene mé veere godt isolert, med tanke pa forsyningsspenning og
overspenningskategorien.

» Koblingskablene ma ha tilberlig temperaturstabilitet, med tanke pa
omgivelsestemperaturen.

» Enheten skal bare betjenes med dekslene lukket.

Koble til enheten i falgende rekkefoelge:

1. Losne dekselldsen (hvis dette finnes).

2. Skru lgs dekselet.

3. For kablene inn i kabelmuffene eller kabelinnferingene.
4. Koble til kabelen.
5

Stram kabelmuffene eller kabelinnferingene slik at de er lekkasjetette. Motstram
husinngangen. Bruk et egnet verktey med bredde over flatene AF24/25
8 Nm (5.9 Ibf ft) for M20-kabelmuffen.

Skru dekselet godt tilbake pé tilkoblingsrommet.

Hvis montert: Stram skruen pa dekselldasen med en unbrakongkkel 0.7 Nm (0.52 Ibf ft)
+0.2 Nm (0.15 Ibf ft).

Endress+Hauser 13



Elektrisk tilkobling Deltabar PMD75B HART

6.2.7 Klemmekonfigurasjon

Hus med enkeltrom

A0042594

2 Koblingsklemmer og jordingsklemme i koblingskammeret

1  Positiv klemme
2 Negativ klemme
3 Intern jordingsklemme

14 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Elektrisk tilkobling

Hus med dobbeltrom

A0042803
3 Koblingsklemmer og jordingsklemme i koblingskammeret

1 Positiv klemme
2 Negativ klemme
3 Internjordingsklemme

6.2.8 Kabelinnferinger

A0045414

1 Kabelinnforing
2 Blindplugg

Typen kabelinnfering avhenger av bestilt enhetsversjon.
Leqg alltid tilkoblingskabler nedover slik at fukt ikke kan penetrere tilkoblingsrommet.
Opprett om ngdvendig en dryppslayfe eller bruk et vaerbeskyttelsesdeksel.

Endress+Hauser 15



Elektrisk tilkobling Deltabar PMD75B HART

6.2.9 Tilgjengelige enhetsplugger
Ved enheter med plugg er det ikke ngdvendig & &pne huset for tilkoblingsformaél.

Bruk de medfglgende tetningene for & hindre fuktpenetrering i enheten.

Enheter med en Harting-plugg Han7D

A B -

I+

I e v N
T Han7D

A0041011

A Elektrisk tilkobling for enheter med Harting-plugg Han7D
B Visning av den pluggbare tilkoblingen pd enheten

- Brun

= Greonn/qul

+ Bla

6.3 Sikring av kapslingsgraden

6.3.1 Kabelinnferinger

s Muffe M20, plast, IP66/68 TYPE 4X/6P

s Muffe M20, messingnikkelbelagt, [IP66/68 TYPE 4X/6P

= Muffe M20, 316L, [P66/68 TYPE 4X/6P

= Gjenge M20, [P66/68 TYPE 4X/6P

= Gjenge G1/2,1P66/68 TYPE 4X/6P
Hvis G1/2-gjenget er valgt, leveres enheten med et M20-gjenge som standard. En G1/2-
adapter folger med leveransen, sammen med tilhgrende dokumentasjon

= Gjenge NPT1/2,1P66/68 TYPE 4X/6P

= Blindplugg transportbeskyttelse: [P22, TYPE 2

= HAN7D plugg, 90 grader, [P65 NEMA-type 4X

s M12-plugg
Nar hus er lukket og tilkoblingskabel er koblet i: IP66/67, NEMA type 4X
Nar hus er dpne eller tilkoblingskabel ikke koblet i: IP20, NEMA type 1

16 Endress+Hauser



Deltabar PMD75B HART Betjeningsalternativer

Plugg M12 og plugg HAN7D: uriktig montering kan ugyldiggjere kapslingsgraden!

» Kapslingsgraden gjelder bare hvis den brukte tilkoblingskabelen er koblet i og skrudd tett.

» Kapslingsgraden gjelder bare hvis den benyttede tilkoblingskabelen er angitt i henhold til
P67, NEMA Type 4X.

» Kapslingsgraden opprettholdes bare hvis blindhetten brukes eller kabelen er koblet til.

7 Betjeningsalternativer

7.1 Betjeningstaster og DIP-brytere pa elektronikkinnsatsen

ﬁl
o—= | AIaer AR 2
kO

A0039285

Betjeningstast for nedre mdleverdi (Zero)
Betjeningstast for gvre mdleverdi (Span)
DIP-bryter for alarmstrem

DIP-bryter for ldsing og oppldsing av enheten

W N =

ﬂ Innstillingen av DIP-bryterne prioriteres fremfor innstillinger gjort via andre
betjeningsmetoder (f.eks. FieldCare/DeviceCare).

7.2 Tilgang til betjeningsmenyen via det lokale displayet

7.2.1 Enhetsdisplay (tilleggsutstyr)

Funksjon:

= Visning av méleverdier og feil og merknadsmeldinger

= Bakgrunnsbelysning, som bytter fra grent til redt ved en feil
= Enhetsdisplayet kan fjernes for enklere drift

ﬂ Enhetens displayer er tilgjengelige med det ytterligere tilvalget for tradles Bluetooth®-
teknologi.

Avhengig av forsyningsspenningen og stremforbruket slas av eller pa
bakgrunnsbelysning.

Avhengig av forsyningsspenningen og stremforbruket kan Bluetooth valgfritt slas av
eller pa.
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A0047143

®

4 Segmentdisplay

Malt verdi

Saylediagram proporsjonal med gjeldende utgang

Enhet for malt verdi

Last (symbol vises ndr enheten er ldst)

Bluetooth (symbol blinker hvis Bluetooth-tilkobling er aktiv)

HART-kommunikasjon (symbolet vises hvis HART-kommunikasjon er aktiv) (kun HART og PROFINET
med Ethernet-APL)

Kvadratrotuttrekking (vises hvis en kvadratrotuttrekking av den mdlte verdien sendes som utdata)

8  Maleverdiutdata i %

[ N O R N ]

N

Felgende grafikker er eksempler. Displayet avhenger av visningsinnstillingene.
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9 10111213

©) @) @77

A0047141

5 Grafikkvisning med optiske betjeningstaster.

1 Maltverdi

2 Enhet for malt verdi

3 Seylediagram proporsjonal med gjeldende utgang

4  Stolpediagramenhet

5 Symbol for stromutgang

6  Symbol for vist maleverdi (f.eks. p = trykk)

7 Optiske betjeningstaster

8  Symboler for tastetilbakemelding. Forskjellige displaysymboler er mulige: sirkel (ikke fylt ut) = tast
trykket inn kort; sirkel (fylt ut) = tast trykket inn lenger; sirkel (med X) = ingen drift mulig pd grunn
av Bluetooth-tilkobling

9  Enhetskode

10 Bluetooth (symbol blinker hvis Bluetooth-tilkobling er aktiv)

11 HART-kommunikasjon (symbolet vises hvis HART-kommunikasjon er aktiv) (kun HART og PROFINET
med Ethernet-APL)

12 Last (symbol vises ndr enheten er ldst)

13 Symbol for kvadratrotekstraksjon

tast

= Navigere nedover i utvalgslisten

= Redigere tallverdiene eller tegnene i en funksjon

(=) tast

= Navigere oppover i utvalgslisten

= Redigere tallverdiene eller tegnene i en funksjon

tast

= Bekrefte angivelse

= Hoppe til neste element

= Velg et menyelement og aktiver redigeringsmodus

= L&s / 1&s opp displaydriften

= Trykk og hold inne tasten [El for & vise en kort beskrivelse av den valgte parameteren
(hvis tilgjengelig)

(+)-tast og [=)-tast (ESC-funksjon)

= Avslutt redigeringsmodus for en parameter uten 4 lagre den endrede verdien

= Meny pa et valgniva: Hvis du trykker pa tastene samtidig, tas du tilbake opp et niva pa
menyen

= Trykk og hold inne tastene samtidig for & ga tilbake til gverste niva
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8 Idriftsetting

8.1 Forberedelser

Maleomréddet og enheten der den malte verdien overfgres, tilsvarer dataene pa typeskiltet.

A\ ADVARSEL

Innstillingene for stremutgangen er relevante for sikkerheten!

Denne situasjonen kan fore til produktoverlap.

» Innstillingen for stremutgangen avhenger av innstillingen i Assign PV parameter.

» Etter endring av Assign PV parameterma du kontrollere innstillingene for omradet (LRV
og URV) og konfigurere dem pa nytt om nedvendig.

A\ ADVARSEL

Prosesstrykk over eller under tillatt maksimum/minimum!

Fare for personskade dersom delene sprekker! Advarsler vises hvis trykket er for hgyt.

» Huvis et trykk under laveste tillatte trykk eller over hoyeste tillatte trykk er til stede pa
enheten, sendes en melding ut.

» Bruk bare enheten innenfor méleomradegrensene!

8.1.1 Statusen Som levert

Hvis ingen tilpassede innstillinger ble bestilt:

= Assign PV parameter Pressure alternativ

= Kalibreringsverdier definert av definert malecelles nominelle verdi

= Alarmstrgmmen settes til min. (3,6 mA), (bare hvis ikke annet ekstrautstyr ble valgt ved
bestilling)

= DIP-bryter til Av-posisjon

= Hvis Bluetooth er bestilt, er Bluetooth slétt pé

8.2 Funksjonskontroll
Utfer en funksjonskontroll fer idriftsetting av malepunktet:

= Sjekklisten "Kontroll etter installasjon" (se avsnittet "Installasjon")
= Sjekklisten "Kontroll etter tilkobling" (se avsnittet "Elektrisk tilkobling")

8.3 Angivelse av betjeningsspraket

8.3.1 Lokalt display

Angivelse av betjeningsspraket

ﬂ For & stille inn betjeningsspraket mé displayet ferst lases opp:

1. Trykk pé tasten "E)"i minst 2 s.
“~ En dialogboks vises.

2. Las opp displaybetjeningen.
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Velg Language parameter pd hovedmenyen.
Trykk pa tasten (E).

Velg gnsket sprak med #- eller [F)-tasten.
Trykk pé tasten [E.

SN B B B2

Displaydrift 1dses automatisk:

= etter 1 min pa startsiden dersom det ikke har blitt trykket p& noen tast

s etter 10 min i driftsmenyen dersom det ikke har blitt trykket pad noen tast
Displaydrift - 1asing eller opplasing
(E)-tasten ma trykkes ned i minst 2 sekunder for & lase eller lase opp de optiske tastene.
Displaydrift kan lases eller l&ses opp i dialogboksen som vises.

Displaydrift lases automatisk (unntatt i SIL-veilederen):

= Etter 1 minutt pd startsiden dersom det ikke har blitt trykket pa noen tast

= Etter 10 minutter i driftsmenyen dersom det ikke har blitt trykket pa noen tast
8.3.2 Betjeningsverktey

Se beskrivelsen av betjeningsverktgyet.

8.4 Konfigurering av maleenheten

8.4.1 Idriftsetting med tastene pa elektronikkinnsatsen

Falgende funksjoner er mulig via tastene pa elektronikkinnsatsen:
= Posisjonsjustering (nullpunktskorrigering)
Enhetens orienteringen kan fordrsake en trykkforandring
Denne trykkforandringen kan korrigeres av en posisjonsjustering
= [nnstilling nedre maleverdi og gvre méleverdi
Det anvendte trykket ma ligge innen sensorens nominelle trykkgrenser (se spesifikasjonene
pa typeskiltet)
= Tilbakestilling av enheten
Utfore posisjonsjustering
1. Enhet installert i gnsket posisjon, og trykk ikke anvendt.
2. Trykk pa tastene "Zero" og "Span" samtidig i minst 3 s.

3. Nér LED-en lyser kort, er det tilstedevaerende trykket akseptert for posisjonsjustering.

Angi den nedre maleverdien (trykk eller skalert variabel)
1. Onsket trykk for verdi for nedre omrade er til stede pa enheten.
2. Trykk pé tasten 'Zero"i minst 3 s.

3. Nér lysdioden tennes kort, er trykket godkjent for verdien i nedre omréde.

Angi den gvre méleverdien (trykk eller skalert variabel)

1. Onsket trykk for verdi for gvre omrade er til stede pé enheten.
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Trykk pé tasten "Span"i minst 3 s.
Nar lysdioden tennes kort, er trykket godkjent for verdien i gvre omrade.

4. Tennes ikke lysdioden pé elektronikkinnsatsen?

- Anvendt trykk er ikke godtatt for gvre maleverdi.
Vétkalibrering er ikke mulig hvis Scaled variable alternativ er valgt i Assign PV
parameter og Table alternativ er valgt i Scaled variable transfer function
parameter.

Kontrollere innstillingene (trykk eller skalert variabel)
1. Gitasten Zeroet kort trykk for & vise verdien i nedre omrade.
2. Gitasten Spanet kort trykk for 4 vise verdien i nedre omrade.

3. Trykk pd tastene "Zero" og "Span" samtidig for & vise kalibreringsforskyvningen.

Tilbakestilling av enheten

» Hold inne tastene "Zero" og "Span" samtidig i minst 12 s.

8.4.2 Idriftsetting med veiviseren for idriftsetting

I FieldCare er DeviceCare !, SmartBlue og pa displayet er Commissioning veiviser tilgjengelig
for 4 veilede brukeren gjennom de innledende idriftsettingstrinnene. Idriftsetting er ogsa
mulig via AMS eller PDM.

Koble til enheten med FieldCare eller DeviceCare .

Apne enheten i FieldCare eller DeviceCare.
- Enhetens dashbord (hjemmeside) vises:

3. [ Guidance meny klikker du pd Commissioning veiviser for & dpne veiviseren.

4. Angi egnet verdi for hver parameter eller velg egnet alternativ. Disse verdiene skrives
direkte til enheten.

Klikk pa "Next" (neste) for 4 ga til neste side.

Straks alle sidene er fullfgrt, klikker du pa «End» for & lukke Commissioning veiviser.

Hvis Commissioning veiviser avbrytes fer alle ngdvendige parametere er konfigurert,
kan enheten ha en udefinert status. I slike situasjoner er det tilradelig & tilbakestille
enheten til standardinnstillingene fra fabrikken.

Eksempel: Utlasting av trykkverdien ved stremutgangen

ﬂ Trykk og temperaturenheter konverteres automatisk. Andre enheter er ikke konvertert.

1) DeviceCare tilgjengelig for nedlasting pa www.software-products.endress.com. Du ma registrere deqg i Endress
+Hausers programvareportal for & laste ned produktet.
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I det fglgende eksempelet ber trykkverdien madles i en tank og mates ut pa stremutgangen.
Heyeste trykk pa 450 mbar (6.75 psi) tilsvarer 20 mA-stremmen. 4 mA-strgmmen tilsvarer et
trykk pa 50 mbar (0.75 psi).
Forutsetninger:
= Malevariabel i direkte forhold til trykket
= P3 grunn av orienteringen av enheten kan det veere trykkforandringer i den malte verdien
(nar beholderen er tom eller delvis fylt, er ikke den malte verdien null)
Utfer om nedvendig en posisjonsjustering
= | Assign PV parameter ma Pressure alternativ velges (fabrikkinnstilling)
Display: I Guidance meny Commissioning veiviser holder du tasten () inne til du nar

Assign PV parameter. Trykk pé tasten E for & bekrefte, velg Pressure alternativ og trykk
pa E for & bekrefte.

I _

ma) %
201 -, B
450 mbar
20 mA

A
50 mbar
4 mA

$A0039093
A Lower range value output
B Upper range value output

Justering:

1. Angi trykkverdien for 4 mA-strgmmen via Lower range value output parameter
(50 mbar (0.75 psi)).

2. Angi trykkverdien for 20 mA-stremmen via Upper range value output parameter
(450 mbar (6.75 psi))

Resultat: Médleomrddet angis som 4 til 20 mA.

Eksempel: Utlasting av flowverdien ved stremutgangen
[ det fglgende eksempelet ber flowverdien males og mates ut pa stremutgangen.

= Utfer om ngdvendig posisjonsjustering
= Mat ut flowsignalet O — 100 m3/h som en verdi mellom 4 og 20 mA
100 m3/h tilsvarer 30 mbar (0.435 psi)
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Menybane: Guidance - Commissioning

= [ Assign PV parameter velger du Scaled variable alternativ
= [ Pressure unit parameter og Scaled variable unit parameter velger du gnsket enhet
= [ Output current transfer function parameter velger du Square alternativ
= Pressure value 1 parameter / Scaled variable value 1 parameter
Angi 0 mbar (0 psi) / 0 m3/h
= Pressure value 2 parameter / Scaled variable value 2 parameter
Angi 30 mbar (0.435 psi) / 100 m3/h

Gjer det folgende dersom flow ikke ma vises som en maleverdi, og du bare gnsker & mate ut
en kvadratrotekstraksjon.

Menybane: Guidance - Commissioning

= | Assign PV parameter velger du Pressure alternativ

= [ Output current transfer function parameter velger du Square alternativ
= [ Lower range value output parameter angir du 0 mbar (O psi)

= [ Upper range value output parameter angir du 30 mbar (0.435 psi)

8.4.3 Idriftsetting uten veiviseren for idriftsetting

Eksempel: Idriftsetting av volummaling i en tank

ﬂ Trykk og temperaturenheter konverteres automatisk. Andre enheter er ikke konvertert.

I det folgende eksempelet ber volumet i en tank males i liter. Sterste volum pa
10001 (264 gal) tilsvarer et trykk pa 450 mbar (6.75 psi).

Minste volum pa O liter tilsvarer et trykk pa 50 mbar (0.75 psi).

Forutsetninger:

= Mélevariabel i direkte forhold til trykket

= P3 grunn av orienteringen av enheten kan det veere trykkforandringer i den malte verdien
(nar beholderen er tom eller delvis fylt, er ikke den malte verdien null)
Utfer om nedvendig posisjonsjustering
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v _
il % B
1000+

-+ 50 mbar
01

A0039100

A 'Pressure value 1" parameter og 'Scaled variable value 1" parameter
B 'Pressure value 2" parameter og 'Scaled variable value 2" parameter

Trykket som finnes, vises i betjeningverktoyet p& samme innstillingsside i feltet
‘Pressure".

1. Angi trykkverdien for det nedre kalibreringspunktet via Pressure value 1 parameter:
50 mbar (0.75 psi)

~ Menybane: Application - Sensor - Scaled variable - Pressure value 1

2. Angivolumverdien for det nedre kalibreringspunktet via Scaled variable value 1
parameter: 01 (0 gal)

= Menybane: Application - Sensor - Scaled variable - Scaled variable value 1

3. Angi trykkverdien for det gvre kalibreringspunktet via Pressure value 2 parameter:
450 mbar (6.75 psi)

- Menybane: Application - Sensor - Scaled variable - Pressure value 2

4. Angi volumverdien for det gvre kalibreringspunktet via Scaled variable value 2
parameter: 10001 (264 gal)

= Menybane: Application - Sensor - Scaled variable - Scaled variable value 2

Resultat: Maleomradet er satt for 0 - 10001 (O - 264 gal). Bare Scaled variable value 1
parameter og Scaled variable value 2 parameter er stilt inn med denne innstillingen. Denne
innstillingen har ingen effekt pé stremutgangen.

Lav stremningsgrense (kvadratrotekstraksjon)
Med Low cutoff parameter kan positiv nullretur konfigureres i nedre méleomrade.
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Forutsetninger:

= Malevariabel med kvadratrotekstraksjon i forbindelse med trykk
= [ Qutput current transfer function parameter, angi Square alternativ.
Menybane: Application - Sensor - Sensor configuration - Output current transfer

function

= Angi innkoblingspunktet for lav stremningsgrense i Low cutoff parameter (standard 5%)
Menybane:Application - Sensor - Sensor configuration - Low cutoff

0%

Ap

Qmax

6% —

5%

0%

— e — 2

Ap

A0025191

= Hysteresen mellom innkoblingspunktet og utkoblingspunktet er alltid 1 % av sterste

gjennomstrgmningsverdi
= Hvis 0 % er angitt for innkoblingspunktet, deaktiveres lav stremningsgrense

I Assign PV parameter ma Pressure alternativ velges (fabrikkinnstilling)
Menybane: Application - Sensor - Scaled variable - Assign PV

Alternativ menybane: Application > HART output
Den angitte enheten er ogsa utgang pa feltbussen.
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