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Liiteasiakirjat Kaikkai dokumentit ovat saatavana internetissä:
www.endress.com/Deviceviewer
(syötä laitekilvessä oleva sarjanumero).

Jos käännöstä ei vielä saatavissa, se voidaan tilata EU-kielillä.

Noudata käyttöönotossa laitteen käyttöohjeita:
www.endress.com/<tuotekoodi>, esim. TMT142

Täydentävät
asiakirjat

Räjähdyssuojausesite: CP00021Z
Räjähdyssuojausesite on saatavana internetistä:
www.endress.com/Downloads

Sertifikaatit ja
ilmoitukset

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Sertifiointinumero: EC_00165 X
UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Ilmoituksen numero: UK_00433
Todistuksen numeromerkintä osoittaa seuraavien standardien
noudattamisen (laiteversiosta riippuen)
• EN IEC 60079-0 : 2018
• EN 60079-15 : 2010
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana internetistä:
www.endress.com/Downloads

Valmistajan
osoite

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Germany
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Standard power supply

e. g. RN221N-A

See electrical connection data

Local potential equalisation

  A0048871

 1 Lähettimen asennus

Turvallisuusohjeet:
Asennus

• Noudata käyttöohjeiden asennus- ja turvallisuusohjeita.
• Asenna laite valmistajan antamien ohjeiden ja muiden voimassa

olevien standardien ja määräysten mukaan (esim. EN/IEC
60079-14).

• Tiivistä läpivientiaukot sertifioiduilla kaapeliläpivienneillä (vähint.
IP6X) IP6X EN/IEC:n 60529:n mukaan.

• Jotta lähetintä voidaan käyttää ympäristön lämpötilassa alle –20 °C,
on käytettävä tähän sovellukseen sopivia kaapeleita,
läpivientiaukkoja ja tiivisteitä.

• Kenttälähettimen kotelo on liitettävä potentiaalin sovitusjohtoon.
• Kun ympäristön lämpötila on yli +70 °C, käytä soveltuvia

lämpöeristettyjä kaapeleita tai johtoja, läpivientiaukkoja ja
tiivistysvuorauksia sovelluksen lämpötilassa yli +5 K ympäristön
lämpötilan.

• Lämpötilalähetin on asennettava ja sitä on pidettävä kunnossa niin,
että harvinaisissakaan tapauksissa ei voi käydä niin, että kotelon ja
raudan/teräksen välissä pääsee syntymään kipinöintiä törmäyksen
tai hankauksen johdosta.

• Käytettäessä plug-in -liitintä (esim. TURCK PA-liitin) on
varmistettava, että luokkaa 3 ja käyttölämpötilaa koskevia
vaatimuksia noudatetaan.
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LVAROITUS
Räjähdysvaarallinen ympäristö
‣ Älä avaa laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, kun laitteessa

on jännitteensyöttö (varmista, että kotelo on toimenpiteen aikana
suojattu vähintään suojausluokan IP67 suojalla).

Lämpötilataulukot Laiteluokka Suojaustaso Tyyppi

II 3G Ex nA IIC T6…T4 Gc TMT162, TMT142

Tyyppi Lämpötilaluokka Ympäristön lämpötila

TMT162,
TMT142

T6 –40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

T5 –40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

T4 –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C

Sähkökytkentätie
dot

Tyyppi Suojaustaso Virtalähde
(navat + ja -)

TMT162,
TMT142

Ex nA IIC T6…T4 Gc Ub = 11 … 40 VDC
Lähtö: 4 … 20 mA (HART®-protokolla)
Virran kulutus ≤ 23 mA

TMT162 Ex nA IIC T6…T4 Gc Ub = 9 … 32 VDC
Lähtö:
FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA®
Virran kulutus ≤ 11 mA
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