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XA00035R iTEMP TMT162, TMT142

Bijbehorende Alle documentatie is beschikbaar op het internet:
documentatie www.endress.com/Deviceviewer
(voer het serienummer op de typeplaat in).

Indien niet al beschikbaar, kan een vertaling in EU-talen worden
besteld.

Houd voor de inbedrijfname van het instrument, de
bedieningshandleiding behorende bij het instrument aan:
www.endress.com/<productcode>, bijv. TMT142

Aanvullende Brochure explosieveiligheid: CP00021Z

documentatie De brochure explosiebeveiliging is beschikbaar via internet:

www.endress.com/Downloads

Certificaten en EU-conformiteitsverklaring

verklaringen Certificaatnummer: EC_00165 X
UKCA-conformiteitsverklaring
Nummer conformiteitsverklaring: UK_00433

Het aanbrengen van het certificaatnummer bevestigt de conformiteit
met de volgende normen (afhankelijk van de instrumentversie)

= ENIEC 60079-0:2018
= EN 60079-15: 2010

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het internet:
www.endress.com/Downloads

Adres van de Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
fabrikant Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Germany
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iTEMP TMT162, TMT142 XAO0035R

Veiligheidsinstruc
ties:
Power supply
Non-hazardous - -
area See electrical connection data
Standard power supply
e.g. RN221N-A
Hazardous area
Zone 2, EPL Gc Ta IMT162/
TMT142
[
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P 55 358
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5 £g8¢
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Local potential equalisation

A0048871

1 Installatie van de transmitter

Veiligheidsinstruc = Houd de installatie- en veiligheidsinstructies in de
ties: installatie bedieningshandleiding aan.

= Installeer het instrument conform de instructies van de fabrikant en
andere geldende normen en regelgeving (bijv. EN/IEC 60079-14).

= Dicht de kabelinvoeren goed af met gecertificeerde kabelwartels
(min. IP6X) IP6X conform EN/IEC 60529.

= Voor gebruik van de transmitter bij een omgevingstemperatuur lager
dan -20 °C, moeten daarvoor geschikte kabels, kabelwartels en
afdichtingen worden gebruikt, toegelaten voor deze applicatie.

= De behuizing van de veldtransmitter moet worden aangesloten op de
potentiaalvereffening.

= Voor omgevingstemperaturen boven +70 °C, moeten geschikte
warmtebestendige kabels, kabelwartels en afdichtingen worden
gebruikt voor Ta +5 K boven de omgevingstemperatuur.

= De transmitter moet zodanig worden geinstalleerd en onderhouden,
dat zelfs in geval van uitzonderlijke incidenten, een ontstekingsbron
door botsing of wrijving tussen de behuizing en ijzer/staal uitgesloten
is.

= Waarborg bij gebruik van een insteekconnector (bijv. TURCK PA
connector), dat aan de voorwaarden voor categorie 3 en de
bedrijfstemperatuur is voldaan.
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iTEMP TMT162, TMT142

Temperatuurtabe
llen

Specificaties
elektrische
aansluiting

A WAARSCHUWING

Explosieve atmosfeer

» Open het instrument niet in een explosieve atmosfeer wanneer
spanning is aangesloten (waarborg dat de IP67 beschermingsklasse
van de behuizing wordt aangehouden tijdens bedrijf).

Categorie Type beveiliging Type
113G Ex nAIIC T6...T4 Gc TMT162, TMT142
Type Temperatuurklasse Omgevingstemperatuur
TMT162, T6 -40°C<Ta<+55°C
TMT142
T5 -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+85°C
Type Type beveiliging Voedingsspanning
(klemmen + en -)
TMT162, Ex nAIIC T6...T4 Gc U,=11...40 V¢
TMT142 Uitgang: 4 ... 20 mA (HART®-protocol)
Stroomverbruik < 23 mA
TMT162 Ex nATIC T6...T4 Ge Up=9..32Vp
Uitgang:
FOUNDATION Fieldbus™
PROFIBUS PA®

Stroomverbruik < 11 mA
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