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Virtausmittari Proline 300 Virtausmittarin lyhyt kéyttdopas

Virtausmittarin lyhyt kayttéopas
Laite koostuu lahettimestd ja anturista.

Niiden kaytté6notto on kuvattu kahdessa erillisessé kayttdoppaassa, jotka muodostavat
yhdessa virtausmittarin lyhyen kayttéoppaan:

= Lyhyt kéyttdopas osa 1: anturi

= Lyhyt kéyttdopas osa 2: ldhetin

Noudata laitteen kayttdonotossa lyhyen kédyttéoppaan molempia osia, koska kayttdoppaiden
tiedot tdydentévét toisiaan:

Lyhyt kayttéopas osa 1: anturi

Anturin lyhyt kdyttéopas on tarkoitettu asiantuntijoiden kaytt66n, joiden teht&dvéna on
asentaa mittauslaite.

= Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

= Varastointi ja kuljetus

= Asentaminen

Lyhyt kéyttoopas osa 2: 1dhetin

Lahettimen lyhyt kdyttoopas on tarkoitettu asiantuntijoiden kéyttéon, joiden tehtdvana on
kayttoonottaa, konfiguroida ja parametroida mittauslaite (ensimmaiseen mittaukseen asti).
= Tuotekuvaus

= Asentaminen

= Sahkoliitdnté

= Kéyttévaihtoehdot

= Jérjestelman integrointi

= Kayttéonotto

= Diagnostiikkatiedot

Laitteen lisdasiakirjat
ﬂ Téma lyhyt kéyttéopas on Lyhyt kdyttoopas osa 2: Lahetin.

'"Lyhyt kéyttoopas osa 1: Anturi’ on saatavana osoitteessa:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Alypuhelin/tabletti: Endress+Hauserin kdyttdsovellus

Lisatietoja laitteesta saat kdyttoohjeista ja muista asiakirjoista:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Alypuhelin/tabletti: Endress+Hauserin kdyttosovellus
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Virtausmittari Proline 300 Tésta asiakirjasta

1 Téasta asiakirjasta

1.1 Symbolit

1.1.1 Turvallisuussymbolit

A\ VAARA
Tamaé symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jdttdminen aiheuttaa
vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

A\ VAROITUS
Téamaé symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jattdminen voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

A HuomIO
Té&maé symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jdttdminen voi
aiheuttaa lievi& tai keskivaikeita vammoja.

Téma symboli sisaltéd tietoja menettelytavoista ja muista asioista, jotka eivét aiheuta
tapaturmavaaraa.

1.1.2 Tiettyjen tietotyyppien symbolit

Symboli Merkitys Symboli Merkitys

Sallittu Etusijaiset
Sallitut menettelyt, prosessit tai Etusijaiset menettelyt, prosessit tai
toimenpiteet. toimenpiteet.

Kielletty ﬂ Vinkki
Kielletyt menettelyt, prosessit tai Ilmoittaa lis4tiedoista.
toimenpiteet.

Asiakirjaviite Sivuviite

@ Kuvaviite i, 2, B... Toimintavaiheiden sarja
Toimintavaiheen tulos @ Silméma&éarainen tarkastus

F
[

1.1.3 Sahkosymbolit

Symboli Merkitys Symboli Merkitys
- Tasavirta ~~ Vaihtovirta
~ Tasavirta ja vaihtovirta | Maadoitus

Maadoitettu liitin, joka maadoitetaan
kéyttdjan osalta
maadoitusjérjestelmén kautta.
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Tésta asiakirjasta

Virtausmittari Proline 300

Symboli

Merkitys

S)

Potentiaalintasausliitdnté (PE: protective earth (suojamaadoitus))

Maadoitusliittimet on kytkettdvé ennen muita kytkentéja.

Maadoitusliittimet sijaitsevat laitteen sisalla ja ulkopuolella:

= Sisapuolen maadoitusliitin: liittda potentiaalintasauksen verkkojénnitteeseen.
= Ulkopuolen maadoitusliitin: liittaa laitteen laitoksen maadoitusjérjestelmaan.

1.1.4 Tiedonsiirtoa koskevat symbolit
Symboli Merkitys Symboli Merkitys
Q Wireless Local Area Network Promass 10
° (WLAN) Bluetooth

Tietoliikenne langattoman
paikallisverkon valitykselld.

Langaton lyhyiden etéisyyksien
tietoliikenne laitteiden valilla.

LED

Valoa lahettéva diodi on paalla.

LED
Valoa lahettéva diodi on pois paalta.

LED
Valoa l&hettavé diodi vilkkuu.

1.1.5 Ty6kalusymbolit
Symboli Tarkoitus Symboli Tarkoitus
c é Torx-ruuvitaltta 0 Z Uraruuvitaltta
:} % Phillips-kannan ruuvitaltta O é Kuusiokoloavain
@ Kiintoavain
1.1.6 Kuvien symbolit
Symboli Merkitys Symboli Merkitys
1,2,3,.. Kohtien numerot i, &, B.. Toimintavaiheiden sarja
AB,C, ... Nékymat A-A,B-B, C-C, ... Kappaleet
f Réjahdysvaarallinen tila & Turvallinen tila (ei-
rajahdysvaarallinen tila)
=mp Virtaussuunta
6 Endress+Hauser




Virtausmittari Proline 300 Turvallisuusohjeet

2 Turvallisuusohjeet
2.1 Henkilokuntaa koskevat vaatimukset

Henkilokunnan téytyy tayttaa tehtévissddn seuraavat vaatimukset:

» Koulutetuilla ja patevilld ammattilaisilla taytyy olla asiaankuuluva patevyys kyseiseen
toimenpiteeseen ja tehtdvaan.

» Laitoksen omistajan/kéyttdjan valtuuttama.

» Tunnettava kansainvéliset/maakohtaiset sddnnokset.

» Ennen kuin ryhdyt téihin, lue kdyttdohjeen ja lisdasiakirjojen ohjeet ja todistukset
(sovelluksesta riippuen) l&pi ja varmista, ettd ymmaérréat niiden siséllon.

» Noudata ohjeita ja varmista, ettd kayttéolosuhteet vastaavat méarayksia.

2.2 Kayttotarkoitus

Sovellus ja véliaineet

= T&ssé kayttdoppaassa kuvattu kenttélaite on tarkoitettu ainoastaan nesteiden ja kaasujen
virtausmittaukseen.

= T&ssé kayttdoppaassa kuvattu kenttélaite on tarkoitettu ainoastaan nesteiden
virtausmittaukseen.

Tilatusta versiosta riippuen kenttélaite voi myos mitata mahdollisesti radjahdysherkkid,
syttyvid, myrkyllisid ja hapettavia aineita.

Kenttélaitteet, jotka on tarkoitettu kéytettédvéksi rdjdhdysvaarallisissa tiloissa,
hygieniasovelluksissa tai sovelluksissa, jotka ovat prosessipaineen takia vaarallisia
kayttokohteita, on merkitty tatd vastaavasti laitekilpeen.

Varmistaaksesi, ettd kenttélaite pysyy hyvésséd kunnossa kéyttéaikana:

» Noudata ohjeenmukaisia paine- ja l&mpétilarajoja.

» Kaytd kenttélaitetta vain laitekilven mukaisissa kéyttdolosuhteissa, kdyttdohjeissa ja
lisdasiakirjoissa annettujen ohjeiden mukaan.

» Tarkasta laitekilven perusteella, saako tilattua laitetta kéyttaa rajahdysvaarallisessa tilassa
(esimerkiksi rajahdyssuojaus, painesailion turvallisuus), jos aiot kayttéa sitd tallaisessa
sovelluksessa.

» Kaytd kenttélaitetta vain sellaisille valiaineille, joita sen kostuvat osat kestévét
asiaankuuluvasti.

» Jos kenttélaitetta ei kdytetd normaalissa ilmanlampétilassa, on ehdottomasti
varmistettava, ettd se téyttaa asiaankuuluvat perusedellytykset, jotka on ilmoitettu
mukana toimitetuissa laiteasiakirjoissa.

» Suojaa kenttélaite kestavasti ulkoisten tekijoiden aiheuttamalta korroosiolta.

Virheellinen kaytto
Kayttoétarkoituksen vastainen kéytto voi vaarantaa turvallisuuden. Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat vaérasta tai kayttotarkoituksen vastaisesta kaytosta.
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Turvallisuusohjeet Virtausmittari Proline 300

A VAROITUS

Korrodoivat tai hankaavat nesteet ja ympaéristdolosuhteet aiheuttavat
rikkoutumisvaaran!

» Varmista prosessinesteen yhteensopivuus anturin materiaalin kanssa.
» Varmista kaikkien kostuvien materiaalien kestavyys prosessissa.

» Noudata ohjeenmukaisia paine- ja ldmpétilarajoja.

HUOMAUTUS

Kestdvyyden varmistaminen rajatapauksissa:

» Kun kyse on erikoisnesteisté ja puhdistusnesteistd, Endress+Hauser auttaa mielelld&n
varmistamaan kostuvien osien materiaalien korroosionkestavyyden. Endress+Hauser ei
kuitenkaan anna tastd mitddn takuuta tai ota mitdan vastuuta, koska lampétilan,
pitoisuuden tai epdpuhtauksien pienetkin muutokset voivat heikentaa
korroosionkestavyytta.

Jadnnosriskit
A VAROITUS

Jos véliaine- tai elektroniikkayksikon lampétila on korkea tai matala, laitteen pinnoista
voi tulla kylmié tai kuumia. Tima aiheuttaa palovamma- tai paleltumisvaaran!
» Josvaliaine on kuumaa tai kylméa, asenna tarvittavat kosketussuojaukset.

Koskee vain malleja Proline Promass A, E, F, O, X ja Cubemass C

A VAROITUS

Kotelon rikkoutumisvaara mittausputken rikkoutumisen takia!
Jos putki murtuu, anturikotelon sisdinen paine kasvaa kédytetyn prosessipaineen mukaan.
» Kéyta murtolevyé.

A VAROITUS

Viliaineen purkautumisen aiheuttama vaara!

Laiteversiot, joissa on murtolevy: paineen alaisena purkautuva véaliaine voi aiheuttaa

loukkaantumisen tai aineellisia vaurioita.

» Varo, etteivat ihmiset loukkaannu eiké aineellisia vaurioita paédse syntymaan, jos
murtolevy laukeaa.

2.3 Tydépaikan turvallisuus

Laitteen luona ja kanssa tehtavissé toissa:
» Pue vaadittavat henkildsuojaimet maakohtaisten sddnndstéjen mukaan.

2.4 Kéayttoturvallisuus

Loukkaantumisvaara!

» Kayta laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa eika siiné ole hairi6ita
eikd vikoja.

» Kayttdja on vastuussa laitteen hairidttdmasta toiminnasta.

8 Endress+Hauser



Virtausmittari Proline 300 Turvallisuusohjeet

2.5 Tuoteturvallisuus

Té&maé kenttélaite on suunniteltu huolellisesti tekniikan nykyista tasoa vastaavien
turvallisuusmadrédysten mukaan, testattu ja toimitettu tehtaalta kéyttoturvallisessa kunnossa.

Se téyttéad yleiset turvallisuusstandardit ja lakimé&éréykset. Se vastaa my6s EY-direktiive;ja,
jotka on lueteltu laitekohtaisessa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Endress+Hauser
vahvistaa tdmaén kiinnittdmall4 laitteeseen CE-merkin.

Lisaksi laite tayttaa sovellettavien Ison-Britannian sdannosten (Statutory Instruments)
lakimé&araykset. Ne seké tarkoituksenmukaiset standardit on ilmoitettu UKCA-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kun UKCA-merkinnén toimitusvaihtoehto valitaan, Endress+Hauser vahvistaa, etta laite on
arvioitu ja testattu onnistuneesti, lisdédmalla siihen UKCA-merkinnén.

I[son-Britannian Endress+Hauserin yhteydenotto-osoite:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

United Kingdom

www.uk.endress.com

2.6 IT-turvallisuus

Takuu on voimassa vain siiné tapauksessa, ettéd tuotteen asennus ja kéyttd tapahtuu
kayttdohjeissa kuvattujen ohjeiden mukaan. Tuote on varustettu turvallisuusmekanismeilla,
jotka suojaavat asetusten tahattomilta muutoksilta.

IT-turvallisuustoimet, joiden tarkoituksena on antaa lisaturvaa tuotteelle ja tiedonsiirrolle, on
kéyttéjien itse pantava toimeen yhdessé kayttajien omien turvallisuusstandardien kanssa.

2.7 Laitekohtainen IT-turvallisuus

Laite sisdltdd monia erikoistoimintoja, jotka ovat hyddyksi kayttajan tekemissa
suojaustoimenpiteissd. Namé toiminnot ovat kayttdjadn konfiguroitavissa ja ne varmistavat
oikein kdytettyna entistd paremman kéyttoturvallisuuden.

Katso laitekohtaista IT-turvallisuutta koskevat lisatiedot laitteen kéyttdohjeista.

2.7.1 Padsy huoltoliittymésté (CDI-RJ45)

Laite voidaan liittd4 verkkoon huoltoliittymaélld (CDI-RJ45). Laitekohtaiset toiminnot
varmistavat, ettd laite toimii verkossa turvallisesti.

Kansallisissa ja kansainvalisissa turvallisuuskomiteoissa maéritettyjen teollisuusstandardien
ja maaraysten, esimerkkind [EC/ISA62443 tai IEEE, kdytt6 on suositeltavaa. Tdmaé siséltaa
organisatoriset turvallisuustoimenpiteet, kuten paddsyoikeuden maéarittdminen seké tekniset
toimet, kuten verkon segmentointi.

Léhettimi, joilla on Ex de -hyvaksyntd, ei voi liittd4 huoltoliittymélla (CDI-RJ45)!

Tilauskoodi kohteelle "Approval transmitter + sensor’, vaihtoehdot (Ex de): BA, BB, C1,
C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

Endress+Hauser 9



Tuotekuvaus Virtausmittari Proline 300

3 Tuotekuvaus
Laite koostuu Proline 300 -lahettimesta ja Proline Promass tai Cubemass Coriolis -anturista.

Laite on saatavana kompaktina versiona:
Léahetin ja anturi muodostavat mekaanisen yksikon.

A0029586

Kytkentdikotelon kansi
Nayttémoduuli
Ldhettimen kotelo
Elektroniikkakotelon kansi
Anturi

vl W N =

ﬂ Laitteen kaytto etanéytolld ja kayttomoduulilla DKX001 > B 22.

Katso laitekuvauksen lisdtiedot laitteen kayttéoppaasta > 3

10 Endress+Hauser



Virtausmittari Proline 300 Asennus

4

Asennus

Katso anturia koskevat lisdohjeet anturin lyhyestd kayttéoppaasta - 3

4.1

Lahettimen kotelon kdantdminen

Lahettimen koteloa voidaan kaantéd, jotta kytkentdkoteloon tai ndyttémoduuliin padstaan
helpommin késiksi.

(O |4 mm[7 Nm (5.2 b fr)] 3.

Do

®1

B = B B B B

AD029993

Ei-Ex -kotelo

Laiteversiosta riippuen: avaa kytkentékotelon kannen kiinnike.
Kierra kytkentékotelon kansi auki.

Hoéllenna kiinnitysruuvia.

K&&nné koteloa haluamaasi suuntaan.

Kiristé kiinnitysruuvi.

Kierrd kytkentdkotelon kansi paikalleen.

Laiteversiosta riippuen: sulje kytkentékotelon kannen kiinnike.

Endress+Hauser 11



Asennus

Virtausmittari Proline 300

A
?ﬁ'%
©
ol ., |][®

1. [O]4mm[7 Nm (5.2 Ibf ft)] 3.

2 Ex-kotelo

1. Kierrd kiinnitysruuvit auki.

2. Kaéanné koteloa haluamaasi suuntaan.

3. Kiristé kiinnitysruuvit.

12

A0043150
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Virtausmittari Proline 300 Asennus

4.2 Nayttomoduulin kddntdminen

Nayttémoduulia voidaan kadntda nayton luettavuuden ja kéytettdvyyden optimoimiseksi.

N

'A0030035

Laiteversiosta riippuen: avaa kytkentékotelon kannen kiinnike.
Kierra kytkentékotelon kansi auki.
K&&nna nayttémoduuli haluamaasi asentoon: maks. 8 x 45° kuhunkin suuntaan.

Kierra kytkentékotelon kansi paikalleen.

S B B B

Laiteversiosta riippuen: sulje kytkentdkotelon kannen kiinnike.

Endress+Hauser 13



Asennus Virtausmittari Proline 300

4.3 Kannen lukitseminen

HUOMAUTUS

Tilauskoodi "Housing", vaihtoehto L "Cast, stainless": l1dhettimen kotelon kansissa on
reikd kannen lukitsemista varten.

Kansi voidaan lukita ruuveilla ja ketjulla tai asiakkaan omalla vaijerilla.
» On suositeltavaa kayttédd ruostumattomasta terdksestéd valmistettuja vaijereita tai ketjuja.

» Jos suojapinnoite on kdytdssd, on suositeltavaa kayttdd ldmpokutisteputkea kotelon
maalipinnan suojaamiseen.

A SW 2.5

5(0.2) min. 15 (0.6)

|| <—>‘

%1§| [ ]

A0029800
1 Kannen reikd kiinnitysruuvia varten
2 Kannen lukitseva kiinnitysruuvi

4.4 Lahettimen asennuksen jalkeen tehtéava tarkastus

Asennuksen jalkeen tehtdvé tarkastus on tehtdva aina seuraavien toimenpiteiden jalkeen:
s Lihettimen kotelon kdantédminen

= Nayttdmoduulin k&d&ntdminen

Onko laite ehja (silmamaarainen tarkastus)?
Lahettimen kotelon kdantaminen:

= Onko kiinnitysruuvi kiristetty pitavasti? o
= Onko kytkentédkotelon kansi pitavésti paikallaan?

= Onko kiinnike kiristetty pitavasti?

Néyttémoduulin kddntdminen:
= Onko kytkentékotelon kansi pitévésti paikallaan?
= Onko kiinnike kiristetty pitavasti?

14 Endress+Hauser



Virtausmittari Proline 300

Séhkoliitanta

5 Sahkoliitanta
A VAROITUS

Jannitteiset osat! Virheellinen sahkéliitdnnéille tehty ty6 voi aiheuttaa sdhkdéiskun.
» Asenna irtikytkentalaite (kytkin tai virrankatkaisija) kytkeéksesi laitteen helposti irti

syottéjannitteesta.
» Laitteen sulakkeen lisdksi ota mukaan ylivirtasuojayksikkd, jossa maks. 10 A
laitosasennuksessa.

5.1 Sahkoéturvallisuus

Vastaa asiaankuuluvia maakohtaisia vaatimuksia.

5.2 Liitdntavaatimukset

5.2.1 Vaadittavat ty6kalut

= Kaapelien lapivientejd varten: kdytd vastaavia tydkaluja

= Kiinnitintd varten: kuusiokoloavain 3 mm

= Kaapelinkuorija

= Kun kéytat saikeellisid kaapeleita: paatehylsyjen puristuspihdit

= Johtojen irrottamiseksi liittimista: uraruuvitaltta < 3 mm (0.12 in)

5.2.2 Liitdntdkaapelia koskevat vaatimukset

Asiakkaan jarjestdmien liitdntdkaapeleiden taytyy téyttda seuraavat vaatimukset.

Suojamaadoituskaapeli ulkoiselle maadoitusliittimelle
Johtimen poikkipinta-ala < 2.1 mm? (14 AWG)
Kaapelikengéan kayttd mahdollistaa suuremmat poikkileikkaukset.

Maadoitusimpedanssin on oltava alle 2 Q.

Sallittu l1ampétila-alue

= Asennusmaan asennusohjeita tulee noudattaa.
= Kaapeleiden tulee soveltua kéytettaviksi odotettavissa olevissa minimi- ja
maksimildmpétiloissa.

Virransyottokaapeli (sis. sisdisen maadoitusliittimen johtimen)
Normaali asennuskaapeli on riittava.

Endress+Hauser
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Sahkoliitdnta Virtausmittari Proline 300

Signaalikaapeli

Virtaldht6 4-20 mA HART
Suosittelemme suojattua kaapelia. Huomioi laitoksen maadoituskonsepti.

Virtaldht6 0/4 - 20 mA

® Normaali asennuskaapeli on riittdva

s Laskutusmittauksessa kéyté suojattua kaapelia: tinalla paallystetty kuparipunos, optinen
kansi > 85 %

Pulssi /taajuus /kytkentdldhto

= Normaali asennuskaapeli on riittédva

= Laskutusmittauksessa kayté suojattua kaapelia: tinalla paallystetty kuparipunos, optinen
kansi > 85 %

Kaksoispulssildhto

» Normaali asennuskaapeli on riittdva
= Laskutusmittauksessa kédyté suojattua kaapelia: tinalla paallystetty kuparipunos, optinen
kansi > 85 %

Releldhté
Normaali asennuskaapeli on riittava.
Virtatulo 0/4-20 mA

= Normaali asennuskaapeli on riittédva
= Laskutusmittauksessa kéyté suojattua kaapelia: tinalla paallystetty kuparipunos, optinen
kansi > 85 %

Tilatulo

» Normaali asennuskaapeli on riittdva
= Laskutusmittauksessa kédyté suojattua kaapelia: tinalla paallystetty kuparipunos, optinen
kansi > 85 %

Kaapeleiden lapimitta

= Toimitukseen kuuluvat kaapelien holkkitiivisteet:
M20 x 1,5, kaapelin @ 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in)

= Jousiliittimet: sopivat kierrettyihin ja pééatehylsyilla varustettuihin kierrettyihin kaapeleihin.
Johtimen poikkipinta-ala0.2 ... 2.5 mm? (24 ... 12 AWG).

Liitdntdkaapelia koskevat vaatimukset - etdnéytto ja kdyttomoduuli DKX001

Lisdvarusteena saatava liitdntdkaapeli

Normaali kaapeli 2 %2 x0.34 mm? (22 AWG) PVC-kaapeli, tavanomaisesti suojattu (2 paria,
parikierretty)

Liekinkestévyys DIN EN 60332-1-2 mukainen

Oljynkestavyys DIN EN 60811-2-1 mukainen
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Virtausmittari Proline 300

Séhkoliitanta

Suojaus Tinalla pééllystetty kuparipunos, optinen kansi > 85 %
Kapasitanssi: ydin/suojaus <200 pF/m
L/R <24 pyH/Q

Saatavana olevan kaapelin
pituus

5m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)

Kayttslampbtila

Kun asennettu kiinteddn asentoon: =50 ... +105 °C (=58 ... +221 °F); kun kaapeli voi
liikkkua esteettomaésti: =25 ... +105°C (=13 ... +221°F)

Normaali kaapeli - asiakaskohtainen kaapeli

Seuraavan tilauskoodin mukaan laitteen mukana ei ole kaapelia ja asiakkaan on hankittava

Se:

Tilauskoodi DKX001:1le: Tilauskoodi 040 "Kaapelille", vaihtoehto 1 "Ei mit&én, asiakas hankkii,

maks. 300 m"

Normaalia kaapelia, jossa on seuraavat minimivaatimukset voidaan kayttaa
kytkentdkaapelina myos rajahdysvaarallisilla alueilla (vyohyke 2, luokka I, ryhmé 2 ja vyohyke

1, luokka I, ryhma 1):

Normaali kaapeli

4 johtoa (2 paria); parikierretty ja tavanomainen hairiésuojaus, minimi
poikkileikkaus 0.34 mm? (22 AWG)

Suojaus

Tinalla pééllystetty kuparipunos, optinen kansi > 85 %

Kaapelin impedanssi (pari)

Minimi 80 Q

Kapasitanssi: ydin/suojaus

Maks. 1000 nF vyohykkeelle 1, luokka I, ryhmé 1

L/R

Maks. 24 pH/Q vyéhykkeelle 1, luokka I, ryhmaé 1

Endress+Hauser
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Sahkoliitdnta Virtausmittari Proline 300

5.2.3  Liitinjarjestys

Lahetin: sy6tt6jénnite, tulot/1ahdot

Tulojen ja l&htojen liitinjarjestys riippuu tilatusta laiteversiosta. Laitekohtainen liitinjérjestys
loytyy liitinrasian kannessa olevasta tarrasta.

Sy6ttdjannite Tulo/1aht6 1 Tulo/1aht6 2 Tulo/1aht6 3

1(+) 2(-) 26 (+) 27 (=) 24 (+) 25 (=) 22 () 23 (-)

Laitekohtainen liitinjérjestys: liitinrasian kannessa oleva tarra.

ﬂ Etanéyton ja kdyttomoduulin liitinjarjestys > B 22.

5.2.4 Mittauslaitteen valmistelu

HUOMAUTUS

Kotelon riittdméaton tiivistys!
Voi vaarantaa mittauslaitteen toimintavarmuuden.
» Kayta sopivaa suojausluokkaa vastaavia holkkitiivisteita.

Irrota mahdollinen tulppa.

Jos mittauslaite on toimitettu ilman holkkitiivisteita:
Hanki kyseiselle liitdntakaapelille sopiva holkkitiiviste.

3. Jos mittauslaite on toimitettu holkkitiivisteiden kanssa:
Huomioi liitdntakaapeleita koskevat vaatimukset > 15.

5.3 Mittalaitteen liittdminen

Virheellinen kytkentd heikentda sahkoéturvallisuutta!

» Sahkokytkentétoitd saavat tehdd vain asianmukaisesti koulutetut séhkoéasentajat.
Noudata kansainvalisid/maakohtaisia asennusohjeita ja -maarayksia.

Noudata paikallisia tydturvallisuusmaarayksia.

Tee aina ensin suojamaadoitusjohdon ® kytkentd ennen kuin kytket muita johtoja.
Réjahdysvaarallisissa ympéristdisséd kayttod varten huomioi laitekohtaisissa Ex-
asiakirjoissa annetut tiedot.

vvyywvyy
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Virtausmittari Proline 300 Sahkoliitdnta

5.3.1 Lahettimen kytkenta

=W e

N =

A0026781
Syéttdjanniteliitin
Signaalinsiirtoliitin, tulo/ldhto6
Signaalinsiirtoliitin, tulo/ldhté, tai verkkoliitin huoltoliittymdn (CDI-RJ45); lisdvaruste: liitdntd
ulkoiselle WLAN-antennille tai etdndytélle ja kdyttémoduulille DKX001
Suojamaadoitus (PE)

Bow o e

A0029813

Loyséaa kytkentékotelon kannen kiinnitinta.
Kierré kytkentékotelon kansi auki.
Purista ndyttémoduulin pitimen korvakkeita yhteen.

[rrota nayttémoduulin pidin.
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N
&Y

A0029814

5. Liité pidin elektroniikkakotelon reunaan.

6. Avaa liitinrasian kansi.

Sy

nmp

=

w

A0029815
7. Tyonna kaapeli lapivientiaukon lépi. Jotta l&piviennista saadaan tiivis, &l& poista sen
tiivistetta.

8. Kuori kaapeli ja kaapelin péét. Kun kéytetddn kierrettyja johtimia, kiinnitd myos
paatehylsyt.

9. Liitd suojamaadoitus.
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Virtausmittari Proline 300 Sahkoliitdnta

10.

11.

12.
13.
14.
15.

A0029816

Liit4 kaapeli liitinjarjestyksen mukaan.

L~ Signaalikaapelin liitinjarjestys: laitekohtainen liitinjarjestys on merkitty
liitinrasian kannen tarraan.
Sy6ttéjannitteen liitinjarjestys: tarra liitinrasian kannessa tai > 18.

Kiristd kaapelildpiviennit tiukasti.

L~ Té&man jalkeen johtojen kytkentatoimet on saatu valmiiksi.
Sulje liitinrasian kansi.

Asenna nayttémoduulin pidin elektroniikkakoteloon.

Kierré kytkentdkotelon kansi paikalleen.

Sulje kytkenté&kotelon kannen kiinnike.
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5.3.2 Eténdyton ja kdyttomoduulin DKX001 kytkeminen
Etadnaytto ja kayttomoduuli DKX001 ovat saatavana lisdtarvikkeina.

= Eténéytto ja kayttdmoduuli DKX001 ovat saatavana seuraavaan koteloversioon:
tilauskoodi "Kotelo": vaihtoehto A "Alumiini, pinnoitettu"

= Eténéytto ja kayttdomoduuli DKX001 ovat saatavana seuraaviin koteloversioihin,
tilauskoodi "Kotelo":
= Vaihtoehto A "Alumiini, pinnoitettu"
= Vaihtoehto L "Valettu, ruostumaton"

= Mittalaite toimitetaan aina korvikekannen kanssa, kun etédnéytto ja k&yttdomoduuli
DKX001 on tilattu heti mittalaitteen kanssa. Lahettimen nayttd tai k&ytto ei ole téssa
tapauksessa mahdollista.

= My6hemmin tilattuina etdndyttéa ja kayttomoduulia DKX001 ei voi kytked samaan
aikaan olemassa olevaan mittalaitteen nayttémoduuliin. Ldhettimeen voidaan
kerrallaan liittda vain yksi ndytto tai kayttoyksikke.

A0027518

Etdndytto ja kdayttémoduuli DKX001
Potentiaalitasauksen (PE) liitdntd
Liitdntdkaapeli

Mittalaite

Potentiaalitasauksen (PE) liitdntd

vl W N =

5.4 Potentiaalin tasauksen varmistaminen

5.4.1 Vaatimukset
Ei edellyté erikoistoimenpiteitd potentiaalin tasaukseen.

Huomioi rdjahdysvaarallisissa tiloissa kaytettavien laitteiden yhteydessa
réjahdysvaarallisia tiloja Ex-koskevien asiakirjojen (XA) ohjeet.

5.5 Kotelointiluokan varmistaminen
Té&mé& mittalaite tayttaa kaikki suojausluokan IP66/67, tyypin 4X kotelo .
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Séhkoliitanta

Suojauksen [P66/67, tyypin 4X kotelo varmistamiseksi suorita sdhkékytkenndn jélkeen

seuraavat ty6vaiheet:
1. Tarkista, etté kaikki kotelon tiivisteet ovat puhtaita ja kiinnitetty oikein.
2. Tarvittaessa kuivaa, puhdista tai vaihda tiivisteet.
3. Kirista kaikki kotelon ruuvit ja ruuvisuojukset.
4. Kirista kaapelilépiviennit tiukasti.
5

Jotta saat varmistettua, ettei kosteus paése kaapelin lapiviennin kautta:

sijoita kaapeli niin, ettd se tekee kaarroksen alaspdin ennen kaapelin lépivientia

("vesiloukku").

[

\

oY

6. Asenna tulpat (jotka vastaavat suojausluokitusta) kayttamétta jaaviin kaapeleiden

lapivienteihin.

5.6 Tarkastukset liitdnnéan jalkeen

A0029278

Ovatko kaapelit tai laite vauriottomia (silméamaarainen tarkastus)?

O

Onko suojamaadoitus tehty oikein?

Tayttavatko kaytetyt kaapelit vaatimukset ?

Onko asennetuissa kaapeleissa asianmukaiset vedonpoistajat?

Onko kaikki holkkitiivisteet asennettu, kiristetty pitavéasti ja ovatko ne vuotamattomia? Johdon
kulkureittiin tehty 'vesiloukku' > B 22?

Onko liitinjarjestys oikea ?

Tulevatko arvot nayttémoduuliin, kun sydttéjannite on kytkettyna?

0|0l O |0B

Onko tulpat asennettu kdyttamatta jaaviin kaapeleiden lapivientiaukkoihin ja kuljetustulpat vaihdettu
suojatulppiin?

Endress+Hauser

23



Kéyttévaihtoehdot Virtausmittari Proline 300

6 Kayttovaihtoehdot

6.1 Kéayttévaihtoehtojen yleiskatsaus

= =
e 0o
LI :
1 2 3 4 5 6

A0034513

1 Paikallinen kaytté ndyttomoduulin vdlitykselld

Tietokone ja verkkoselain (esim. Internet Explorer) tai kdyttdsovelluksen (esim. FieldCare, DeviceCare,
AMS Device Manager, SIMATIC PDM) avulla

Field Xpert SEX350 tai SFX370

Field Xpert SMT70

Mobiilipddte

Ohjausjdrjestelmd (esimerkiksi PLC)

N

O o W
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Virtausmittari Proline 300 Kayttévaihtoehdot

6.2 Kéyttovalikon rakenne ja toiminta

6.2.1 Kéyttovalikon rakenne

Kayttovalikko kayttdjille ja huollolle

Language [X

Kayttaja

tehtavapainotteinen

Huolto

Kayttovalikko eksperteille

[ ] toimintopainotteinen

Ekspertti

A0014058-FI

3 Kayttévalikon kaaviorakenne

6.2.2 Kayttofilosofia

Kayttovalikon yksilolliset osat on kohdennettu mééarétyille rooleille (kéyttéja, huolto jne.).
Jokainen kéyttajarooli sisaltaa télle tyypillisid tehtdvia laitteen elinkaaren aikana.

Katso kéyttoéfilosofian lisdtiedot laitteen kayttdohjeista.

Koskee vain malleja Proline Promass, O, Q ja X
Laskutusmittauksen yhteydessd, kun laite on asetettu kiertopiiriin tai sinetéity, sen
kayttoon liittyy rajoituksia.
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Kéyttévaihtoehdot Virtausmittari Proline 300

6.3 Paasy kayttovalikkoon paikallisen nayton valityksella
A XXXXXXX | —2.1
53170 N ) )
o 125 2.4
2.6 Vs——2.5
1.1 —XXXXXXX &Sy 1.4 ﬂ I 1 31
v English
12 | 205|Fi 15 'ES?E_D%AZ
13 — SAA mAl‘ 16 Frangais
ﬂ XXXXXXX
WABCDEFGHI JK
LMNOPQRSTUVW
XYz = xdelC
A.a. 1. £ @. 8. X~
1.7 ﬂ _ : 2+o.ooo ;(x .
5 6 7 8 9
-
v c X
A0014013
1 Toimintandyttd, jossa mitattu arvo ndytetddn "1 arvolla, maks." (esimerkki)
1.1 Device tag
1.2 Nayttoalue mitatuille arvoille (4-rivinen)
1.3 Selittdvdt symbolit mitatulle arvolle: mitatun arvon tyyppi, mittauskanavan numero,
vikatapaussymboli
1.4 Tilatietoalue
1.5 Mitattu arvo
1.6 Mitatun arvon yksikkd
1.7 Kayttéelementit
2 Toimintandyttd, jossa mitattu arvo ndytetddn "1 palkkikaaviolla + 1 arvolla" (esimerkki)
2.1 Palkkikaavio 1. mitatulle arvolle
2.2 1. mitattu arvo ja sen yksikké
2.3 Selittdvdt symbolit 1. mitatulle arvolle: mitatun arvon tyyppi, mittauskanavan numero
2.4 Mitattu arvo 2
2.5 Yksikké mitatulle arvolle 2
2.6 Selittdvdt symbolit 2. mitatulle arvolle: mitatun arvon tyyppi, mittauskanavan numero
3 Navigointindkymd: parametrien valintalista
3.1 Navigointipolku ja tilatietoalue
3.2 Niyttéalue navigointiin: v ilmoittaa nykyisen parametriarvon
4 Muokkausndkymad: tekstieditori syéttémaskin kanssa
5 Muokkausndkymd: numeroeditori syéttémaskin kanssa
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Kayttévaihtoehdot

6.3.1 Toimintanaytto

Selittévét symbolit mitatulle arvolle

Tilatietoalue

= Riippuu laiteversiosta, esimerkiksi:
= |J: Tilavuusvirtaus
= : Massavirtaus
s ©:Tiheys
= G:Johtavuus
= §:Lampdtila
= ¥: Summalaskuri
= (=:Lahto
= 3):Tulo
= (1) [4): Mittauskanavan numero n
L] Vikatapausz)
= §%: Halytys
= /Ay Varoitus

Seuraavat symbolit tulevat toimintandyton oikeassa
yléreunassa olevalle tilatietoalueelle:
= Kayttotilasignaalit
s F:Virhe
s C: Toimintatarkastus
s S: Poikkeaa erittelyista
= M: Huolto tarpeen
= Vikatapaus
= %4 Halytys
= /i: Varoitus
= (3 Lukitus (lukitus laitteiston vélitykselld))
= «: Etdkéayttoisesti ohjattava tietoliikenne on aktivoitu.

1) Jos samalle mitattavan muuttujan tyypille on yhtd useampi kanava (summalaskuri, 1dht6, jne.).
2) Vianmaéaéritystapaukseen, joka koskee ilmoitettua mitattavaa muuttujaa.
6.3.2 Navigointindkyma

Kayttotila-alue

Nayttoalue

Seuraava tulee navigointindkymaén oikean yldkulman
kéyttotila-alueeseen:
= Alivalikossa
s Suora paasykoodi ohjaamaasi parametriin
(esimerkiksi 0022-1)
= Jos vianmaadritystapaus on ilmennyt, vikatapaus ja
kéyttotilasignaali
= Ohjatussa toiminnossa
Jos vianmaéaéritystapaus on ilmennyt, vikatapaus ja
kéyttétilasignaali

= Valikkojen kuvakkeet
= ®:Kaytto
=/ Asetukset
= % Vianmadritys
= 3°: Ekspertti
= »: Alivalikot
= = Ohjatut toiminnot
s ¢ :Parametrit ohjatun toiminnon sisélla
= [@&: Lukitut parametrit

6.3.3 Muokkausndkyméa
Tekstieditori Tekstin korjaussymbolit kohdassa*c«)
Vahvistaa valinnan. © Poistaa kaikki syotetyt merkit.
Lopettaa syottdtoimenpiteen ottamatta B Siirta4 syoéttopaikan yhden paikan verran
muutoksia kayttoon. oikealle.
(c ) Poistaa kaikki syétetyt merkit. B  Siirtda systtopaikan yhden paikan verran
vasemmalle.
Tekee vaihdon korjausty6kalujen valintaan. Poistaa yhden merkin vasemmalta sy6ttépaikan
vieresta.
Vaihtonappain
= Vaihto isojen ja pienten kirjaimien valilla
= Numeroiden syottoon
s Erikoismerkkien sy6ttéén
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Numeroeditori

Vahvistaa valinnan. Siirtad syottopaikan yhden paikan verran

vasemmalle.

Lopettaa syottétoimenpiteen ottamatta
muutoksia kéyttoon.

Lisda desimaalipisteen osoittimen kohtaan.

iU b

(C=") Lis&4 miinusmerkin osoittimen kohtaan. Poistaa kaikki syotetyt merkit.

6.3.4 Kéyttoelementit

Painikkeet ja niiden merkitys

Enter-painike

Mukana toimintandytto
Painikkeen lyhyt painallus avaa kayttévalikon.

Valikossa, alivalikossa
= Painikkeen lyhyt painallus:
= Avaa valitun valikon, alavalikon tai parametrin.
= Kaynnistdd ohjatun toiminnon.
= Jos ohjeteksti on avattuna:
Sulkee parametrin ohjetekstin.
= Paina painiketta 2 s, jos kyseessé on parametri:
Jos kéytettévissd, avaa parametrin toiminnan ohjetekstin.

Ohjatun toiminnon kanssa: Avaa parametrin muokkausnakymaén.

Teksti- ja numeroeditorin kanssa
= Painikkeen lyhyt painallus vahvistaa valinnan.
= Painikkeen 2 s painaminen vahvistaa sy6ton.

Miinuspainike

= Valikossa, alavalikossa: siirtaa valintapalkkia ylospain valintalistassa.
= Ohjatun toiminnon kanssa: vahvistaa parametriarvon ja siirtyy edelliseen parametriin.
= Teksti- ja numeroeditorin kanssa: siirtaa kursorin sijainnin vasemmalle.

Pluspainike

s Valikossa, alavalikossa: siirtaa valintapalkkia alaspéin valintalistassa.
s Ohjatun toiminnon kanssa: vahvistaa parametriarvon ja siirtyy seuraavaan parametriin.
= Teksti- ja numeroeditorin kanssa: siirtaa kursorin sijainnin oikealle.

+ Poistumispainikeyhdistelmé (paina painikkeita samanaikaisesti)

Valikossa, alivalikossa
= Painikkeen lyhyt painallus:
= Poistaa nykyiselté valikkotasolta ja siirtda seuraavaksi korkeammalle tasolle.
= Jos ohjeteksti on avattuna, sulkee parametrin ohjetekstin.
= Painikkeen 2 s pituinen painallus parametrin kohdalla: palauttaa toimintandyttoon ("aloitusnéytts").

Ohjatun toiminnon kanssa: lopettaa ohjatun toiminnon ja siirtaa seuraavaksi korkeammalle tasolle.

Teksti- ja numeroeditorin kanssa: sulkee teksti- tai numeroeditorin ottamatta mitddn muutoksia kayttoon.
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Painikkeet ja niiden merkitys

+ Miinus/Enter-painikeyhdistelmé (paina painikkeita samanaikaisesti)

Mukana toimintandytto:

= Jos néppadimistolukitus on kéytéssa:
Paina painiketta 3 s, jolloin nédppaimistélukitus ei ole kdytdssa.

= Jos néppaimistolukitus ei ole kaytossa:
Painikkeen 3 s painaminen avaa kontekstivalikon mukaan lukien vaihtoehdon, jolla voi aktivoida ndppaimistén
lukituksen.

6.3.5 Lisatietoja

Katso seuraavien teemojen lisétiedot laitteen kayttéohjeista
= Ohjetekstin hakeminen néytt66n
= Kéyttajéroolit ja niihin liittyvé paasyvaltuutus
= Kirjoitussuojauksen poisto padsykoodin valityksella
= Nappaimistolukituksen kytkeminen péélle ja pois

6.4 Paasy kayttovalikkoon ohjaustydkalun valityksella

Katso lisatietoja padsysté FieldCaren ja DeviceCaren avulla laitteen kayttdohjeista
> B3

6.5 Péaéasy kayttovalikkoon verkkopalvelimen vilityksella
Kayttovalikkoon padsee myds verkkopalvelimen vélityksella. Katso laitteen kdyttdohjeet.

7 Jarjestelman integrointi
Katso jarjestelmén integroinnin lisatiedot laitteen kayttoohjeista > B 3

= Laitekuvaustiedostojen yleiskatsaus:
= Laitteen nykyisen version tiedot
= Kayttosovellukset
= HART-protokollalla mitatut muuttujat
= Pursketilatoiminta HART 7 -erittelyjen mukaisesti

8 Kéyttdéonotto

8.1 Toimintatarkastus
Ennen mittalaitteen kéyttédnottoa:

» Varmista, ettd asennuksen ja kytkennén jalkeen tehtdvat tarkastukset on suoritettu.
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Virtausmittari Proline 300

= "Asennuksen jalkeen tehtdvé tarkastus' -tarkastuslista > 14
» 'Liitdnnén jalkeen tehtdva tarkastus' -tarkastuslista > B 23

8.2

Kéayttokielen asetus

Tehdasasetus: englanti tai tilattu maakohtainen kieli

XXXXXXXXX

20.50

1. Display language
@ English
% Operation
/ Setup
Display language 0104-1
2. v English
@ Deutsch
Espafiol
Francais
Display language 0104-1
3. v English
Espafiol
Francais
Hauptmenii
4,

“xBetrieb
/ Setup

Sprache
Deutsch

0104-1

® 4

8.3

Esimerkki paikallisesta nédytdstd

Kenttélaitteen konfigurointi

Kohdan Setup -valikko ja sen alivalikoiden ja eri ohjattujen toimintojen avulla voit ottaa
mittalaitteen nopeasti kayttéon. Se siséltdd kaikki konfigurointiin tarvittavat parametrit,
esimerkiksi mittausta tai tietoliikennetta varten.

A0029420

Alavalikkojen ja parametrien mééré voi vaihdella laiteversion mukaan. Valikoima voi
vaihdella tilauskoodin mukaan.

Esimerkki: kédytettavissa olevat alivalikot,
ohjatut toiminnot

Merkitys

System units

Mittayksikoiden konfigurointi kaikille mitattaville arvoille

Medium selection

Véliaineen maaritys

170 configuration

Kéyttajan konfiguroitavissa olevat I/0-moduulit

30
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Esimerkki: kédytettavissa olevat alivalikot, Merkitys
ohjatut toiminnot
Current input Tulo-/14ht6tyypin konfigurointi

Status input

Current output 1 ton

Pulse/frequency/switch output 1 to n

Relay output

Double pulse output

Naytto Nayttémuodon konfigurointi paikallisella naytélla

Low flow cut off Alhaisen virtauksen katkaisutoiminnon konfigurointi

Partially filled pipe detection Osittain taytettyjen ja tyhjien putkien tunnistuksen konfigurointi
Advanced setup Liséparametrit konfigurointiin:

= (alculated process variables
= Sensor adjustment
Totalizer

Display

WLAN settings

Data backup
Administration

8.4 Asetusten suojaus luvattomalta paasylta

Seuraavat vaihtoehdot ovat kdytettavissé mittalaitteen asetusten suojaamiseksi luvattomilta
muutoksilta kdyttéonoton jélkeen:

= Suojattu paasy parametreihin padsykoodilla

= Suojattu paasy paikalliseen kdytté6n painikelukolla

= Suojattu padsy mittalaitteeseen kirjoitussuojauskytkimelld

Laitteen kayttdohjeissa on annettuja lisdtietoja siitd, miten asetukset suojataan
valtuuttamattomalta padsylta.

Laitteen erikoisasiakirjoissa on annettuja lisétietoja siitd, miten paaset
hallinnansiirtosovelluksiin.
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Virtausmittari Proline 300

9 Diagnostiikkatiedot

Mittalaitteen itsevalvontajdrjestelmén havaitsemat viat ilmoitetaan vianmaéaaritysviestill&

vuorotellen toimintandytdn kanssa. Vian korjausohjeet antavan viestin voi avata

diagnostiikkaviestisté ja se sisdltéa tarkeitd tietoja kyseisesté viasta.

XXXX XXXXX

20.50 «

X XXX XXXXX

Diagnostiikkalista
Diagnostiikka 1

801 Syottéjannite
Diagnostiikka 2
Diagnostiikka 3

2 O

2 — |Syéttdjannite (ID:203)| — 3
4— | AS801 0d00Oh02m25s 5
p % Nosta sy6ttojannitettd
OO
AD029431-FI
5 Korjausohjeiden viesti
1  Diagnostiikkatiedot
2 Lyhyt teksti
3 HuollonID
4 Vikatapaus ja vikakoodi
5  Toiminta-aika virheen ilmestyessd
6  Korjaustoimenpiteet
1. Ka&yttaja on diagnostiikkaviestissa.
Paina [ (®-symboli).
-~ Diagnostic list -alivalikko avautuu nayttoon.
2. Valitse haluamasi diagnostiikkatapahtuma painikkeella ) tai (=) ja paina [E .
-~ Korjaustoimenpiteiden viesti avautuu.
3. Paina painikkeita (& + ] samanaikaisesti.
-~ Korjaustoimenpiteiden viesti sulkeutuu.
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