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1  文档信息

1.1  安全图标
安全信息结构 说明

L危险
原因(/后续动作)
疏略安全信息的后续动作
‣ 校正动作

危险状况警示。
疏忽会导致人员死亡或严重伤害。

L警告
原因(/后续动作)
疏略安全信息的后续动作
‣ 校正动作

危险状况警示。
疏忽可能导致人员死亡或严重伤害。

L小心
原因(/后续动作)
疏略安全信息的后续动作
‣ 校正动作

危险状况警示。
疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。

注意
原因/状况
疏略安全信息的后续动作
‣ 动作/提示

疏忽可能导致财产和设备损坏。

1.2  信息图标
图标 说明

附加信息，提示
允许或推荐的操作
禁止或不推荐的操作
参考文档
参考页面
参考图

 操作结果
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2  基本安全指南

2.1  人员要求
• 仅允许经培训的专业技术人员进行测量系统的安装、调试、操作和维护。
• 执行特定操作的技术人员必须经工厂厂方授权。
• 仅允许电工进行设备的电气连接。
• 技术人员必须阅读《操作手册》，理解并遵守其中的各项规定。
• 仅允许经专业培训的授权人员进行测量点故障排除。

仅允许制造商或其服务机构直接进行《操作手册》中未描述的维修操作。

2.2  指定用途
安装支架广泛适用于水和污水应用场合，允许在带压系统中使用（→   25）。
除本文档指定用途外，其他任何用途均有可能对人员和整个测量系统的安全造成威胁，
禁止使用。
由于不恰当使用，或用于非指定用途而导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

2.3  工作场所安全
用户有责任且必须遵守下列安全标准的要求：
• 安装指南
• 地方标准和法规
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2.4  操作安全
1. 进行整个测量点调试前，应确保所有连接正确。确保电缆和软管连接无损坏。
2. 不得操作已损坏的设备，防止误调试。需要标识已损坏的设备。
3. 故障无法修复时：

设备必须停用，防止误调试。

2.5  产品安全
产品设计符合 先进、 严格的安全要求，通过出厂测试，可以放心使用。必须遵守相
关法规和欧洲标准的要求。
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3  到货验收和产品标识

3.1  到货验收
1. 验证包装是否完好无损。

 如包装损坏，请告知供应商。
在事情未解决之前，请妥善保存包装。

2. 验证物品是否损坏。
 如物品损坏，请告知供应商。

在事情未解决之前，请妥善保存包装。
3. 对照供货清单，检查是否有遗漏。

 对照供货清单，检查是否与订单一致。
4. 使用抗冲击和防潮措施的包装储存和运输产品。

 原包装提供 佳保护。
必须遵守允许环境条件要求(参考“技术参数”)。

如有任何疑问，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

3.2  产品标识

3.2.1  铭牌
铭牌提供下列设备信息：
• 制造商名称
• 订货号
• 扩展订货号
• 序列号
• 环境条件和过程条件
• 安全信息和警告图标

比较铭牌参数和订单参数，确保完全一致。

3.2.2  产品标识

产品主页
www.endress.com/cpa111

订货号说明
下列位置处提供产品订货号和序列号：
• 在铭牌上
• 在发货单中

获取产品信息
1. 进入互联网中的产品主页。
2. 在右侧的导航区中选择“设备支持”下的“检查设备特点”。

 显示另一个窗口。
3. 在搜索区中输入铭牌上的订货号。

 即可获取订货号每一位的详细说明。
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3.3  供货清单
供货清单包括：
• 安装支架
• 《操作手册》

如有任何疑问，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。
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4  安装

4.1  安装条件

4.1.1  外形尺寸
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 3 CPA111-D
单位：mm (inch)
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 4 DN 100 带压法兰，适用于
CPA111-C
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 5 DN 100 法兰，适用于
CPA111-A/B

单位：mm (inch) a =孔口，适用于十字螺丝
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4.1.2  测量系统

5

  A0027136

 6 测量系统结构示意图
1 CYH112 安装支座(带链条) 4 CPS11D pH 电极
2 CYK10 传感器电缆 5 CPS12D ORP 电极
3 CM442 变送器，带防护罩 6 CPA111-D 安装支架(带悬挂安装架)
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4.2  安装安装支架

4.2.1  安装支架，带法兰
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 7 A 型和 C 型，带 DN 100 法兰
1 十字螺丝（x 4）
2 电解液罐 CPY7 专用开孔
3 Pg 13.5 缆塞
4 快接头，用于 Chemoclean 清洗系统
5 安装支架管体
6 保湿帽孔口
7 堵头
8 O 型圈，用于安装电极
9 Chemoclean CPR30 附件
10 等电势端
11 电极安装座（3 个安装位置）
12 O 型圈
13 AMP 连接头，用于等电势（PML）连接
14 DN 100 法兰（A 型：标准法兰，C 型：耐压法

兰）
15 M10 星形手柄螺丝（常压型安装支架）
16 安装支架顶部
17 Pg 16 堵头

1 2

3
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  A0007048

 8 B 型，带 DN 100 可调法兰
1 可调法兰转接环（包含 2 个半壳）
2 O 型圈，用于偏差补偿
3 固定螺丝（x 2）
4 DN 100 法兰
5 传感器安装座
6 卡口锁

安装带 DN 100 法兰的安装支架（A 型和 C 型）
‣ 使用图示作为参考（→   7）。
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安装带 DN 100 可调法兰的安装支架（B 型）

1 2

34

  A0007049

 9 可调法兰转接环

1
2
3
4

十字螺丝
半壳
安装支架管体
“ 终位置”标记

1. 在安装架上安装 DN 100 法兰。
2. 将转接环半壳（→   9，部件 2）安装在管体上的所需位置。
3. 使用两颗十字螺丝（部件 1）拧紧卡壳。
4. 将 O 型圈放入 O 型圈安装槽中（可调法兰转接环以外）。
5. 将安装支架推入做好安装准备的 DN 100 法兰中。
6. 握住安装支架顶部，将安装支架顺时针旋入卡口锁，直至达到“ 终位置”标记处

（部件 4）。

拆卸安装支架
1. 拆除安装架上安装的 DN 100 法兰。
2. 握住安装支架顶部，将安装支架逆时针旋出卡口锁，并从介质中取出安装支架。

4.2.2  带悬挂支架的型号
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  A0027122

1
2
3
4
5
6
7
8

悬挂支架
Pg 16 堵头
安装支架顶部
配重件（半壳）
套管
传感器安装座
电缆固定夹，用于固定半壳
Pg 13.5 缆塞
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在测量点安装安装支架
1. 可以在池边安装安装支架。

为此，使用链条将安装支架悬挂安装在安装支座 CYH112 上。
 通过链条灵活调节安装支架的浸入深度。

2. 配重件（部件 4）用于确保安装支架重心平衡。
向下按压配重块，直至套管位置处（部件 5）。

3. 然后固定电缆夹（部件 8）。
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4.3  安装传感器
准备安装传感器
仅允许安装满足下列要求的传感器：
• Pg 13.5 螺纹插接头
• 传感器杆长度为 120 mm
• 传感器杆直径为 12 mm

2

1

  A0007392

 10

1. 拆除传感器上的保护帽。
2. 检查传感器杆上是否安装有 O 型圈（→   10，部件 2）和止推环（部件 1）。
3. 用水湿润传感器杆。

 确保轻松拧入传感器。

在传感器安装座中安装传感器

1. 2. 3. 4.

1. 从卡口锁上拧下传感器安装座。
2. 从传感器安装座上拧下顶部堵头。
3. 从传感器安装座上推出底部堵头。
4. 用手将传感器拧入传感器安装座（3 Nm）。
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安装传感器电缆

1. 2. 3.

100
(3.94)

1. 从安装支架顶部旋下盖板。
2. 引导测量电缆的连接头端穿过安装支架管体。
3. 将测量电缆的连接头旋紧安装在传感器头上。
4. 仅针对带等电势（PML）端的模拟式传感器：

将等电势电缆连接头连接至 AMP 连接头。
5. 将电极支座拧入卡口锁。
6. 引导测量电缆的另一端穿过 Pg 13.5 缆塞。在安装支架管体中预留约 10 cm 的测量

电缆（为了方便拆除传感器）。
7. 在安装支架顶部安装旋紧盖板。
8. 拧紧 Pg 缆塞。

传感器和变送器的详细连接说明参见传感器配套《操作手册》。
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4.4  安装喷淋清洗系统 CPR31
准备喷淋清洗系统

1 2

34

  A0007418

 11 喷淋清洗系统 CPR31
1 软管接头
2 喷头
3 定位销
4 六角空心螺丝

‣ 安装支架无定位槽。
使用钳子拆下定位销（部件 3）。

在传感器安装座中安装喷淋清洗系统

1. 2. 3.

1. 从卡口锁上拧下传感器安装座。
2. 从传感器安装座上拧下顶部堵头。
3. 从传感器安装座上推出底部堵头。
4. 用手将喷淋清洗系统拧入传感器安装座（3 Nm）。

 调整位置，确保喷头开口指向传感器。
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连接水管

1.

1. 从安装支架顶部旋下盖板。
2. 用 Pg 16 缆塞替换 Pg 16 堵头。
3. 从下方引导软管穿过 Pg 16 缆塞和安装支架管体。
4. 将软管安装到喷淋清洗系统的软管接头上。

 使用软管夹固定软管。
5. 将电极支座拧入卡口锁。
6. 在安装支架顶部安装旋紧盖板。
7. 拧紧 Pg 16 缆塞。

4.5  安装后检查
1. 安装后检查所有连接部件，确保连接牢固，无泄漏。
2. 确保在没有施加任何外力的情况下，喷淋清洗系统软管（选配）不会松脱。软管直

接接液，必须采取固定措施。
3. 检查软管是否完好无损。
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5  维护
L警告

存在介质溢出导致人员受伤的风险
‣ 每次执行维护操作之前，确保工艺管道或容器已完全排空，并且已使用水彻底冲洗。

及时采取所需预维护措施，确保操作安全和整个测量系统的可靠性。

注意
对过程和过程控制的影响
‣ 在系统中执行任何操作时，应注意过程控制或过程本身可能的反应。
‣ 基于安全性考虑，仅允许使用原装附件。维护后能够保证原装部件的功能、测量精度

和可靠性。

5.1  安装支架维护
必须定期维护安装支架。维护频率和方式取决于介质类型。
1. 定期清除安装支架上的粘附。
2. 保持 O 型圈和密封表面洁净。
3. 更换受损 O 型圈。

 在干燥的 O 型圈上涂抹薄薄一层润滑剂（例如 Syntheso Glep）。
4. 更换受损安装支架部件。

最常见的污染物类型以及合适的清洗液
污染物 合适的清洗液
油脂和油 含表面活化成分的（碱性）清洗液或水溶性有机溶剂（不

含卤素，例如乙醇）
 1)

水垢沉积物、金属氢氧化物粘附、疏水性生
物粘附

盐酸（约 3%）

硫化物沉积物 盐酸（3%）和硫脲（市售）混合液
蛋白质粘附 盐酸（3%）和胃蛋白酶（市售）混合液
纤维状物质或悬浮固体颗粒 加压水，可能需要添加表面活性剂
轻微生物粘附物 加压水

1) 禁止使用将含表面活性剂的清洗液（碱性制剂）清洗 Tophit ISFET 电极！使用市售食品工业用酸性清洗
液（例如 P3-horolith CIP、P3-horolith FL、P3-oxonia active）。

L警告
含卤素溶剂和丙酮
误吸入危害人员健康。溶剂（例如氯仿）会诱发癌症并导致安装支架或传感器的塑料部
件损坏（丙酮）。
‣ 禁止使用丙酮或含卤素溶剂。
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5.2  清洗传感器
‣ 仅允许用水以物理方式清洗 ORP 电极。禁止使用化学清洗液清洗。此类清洗液会积

聚在电极上，数小时后才会消散。这可能会导致测量误差。
‣ 禁止使用研磨性清洗液。这会对传感器造成不可修复的损坏。
‣ 如需要，完成清洗后重新执行标定。

必须清洗传感器：
• 每次标定前
• 工作过程中定期执行
• 返厂修理前
可以手动拆除和清洗传感器。也可以使用 Chemoclean 自动喷淋清洗系统对传感器进行
周期性清洗。完整清洗系统包括：
• CPR30 喷头
• CYR10 清洗单元
• 清洗控制器，例如通过带 Plus Package 的 Liquisys CPM223/253 变送器触发清洗操

作。

6  维修

6.1  返厂
产品需维修或进行工厂标定、订购型号错误发货错误时，必须返回产品。
Endress+Hauser 是 ISO 认证企业，根据法规要求需要按照特定程序进行接液产品的返回
操作。
为了快捷、安全和专业地返回设备，请登录以下网址查阅返回步骤和条款：
www.endress.com/support/return-material.

6.2  废弃
设备内置电子部件。因此，必须按照电子垃圾废弃法规进行废弃处理。
遵守地方法规要求。
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7  附件
以下为本文档发布时可提供的重要附件。未列举附件的详细信息请联系 Endress
+Hauser 当地销售中心。

7.1  安装附件
Flexdip CYH112
• 模块化安装支座系统，用于在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
• Flexdip CYA112 水和污水安装支架
• 可以固定在任意位置处：地面、石头、墙壁或直接安装在导轨上。
• 材料：不锈钢
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cyh112

《技术资料》TI00430C

安装架
用于安装 CPA111、CPA510、CPA530 和 CLA111
• 材料：不锈钢 1.4301 (AISI 304)
• 订货号：50066561
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 12 安装架，单位：mm (inch)

DN 100 可调节适配法兰
• 用于安装不同浸入深度的 CPA111 和 CLA111
• 订货号：50070514
DN 100 常压法兰
• 用于安装 CPA111 和 CLA111，适用于可调节适配法兰
• 订货号：50066632

7.2  密封圈
CPA111 的 O 型圈套件
• 材料：EPDM
• 订货号：50091993
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7.3  传感器

7.3.1  玻璃电极
Orbisint CPS11D / CPS11
• pH 电极，用于过程测量
• 可选 SIL 型，连接 SIL 变送器
• 带抗污型 PTFE 隔膜
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps11d 或

www.endress.com/cps11
《技术资料》TI00028C

Ceraliquid CPS41D / CPS41
• pH 电极，带陶瓷隔膜和液态 KCl 电解液
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps41d 或

www.endress.com/cps41
《技术资料》TI00079C

Ceragel CPS71D / CPS71
• pH 电极，带双腔室参比系统，内置盐桥电解液
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps71d 或

www.endress.com/cps71
《技术资料》TI00245C

Orbipore CPS91D / CPS91
• pH 电极，带开放式隔膜，适用于重度污染介质
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps91d 或

www.endress.com/cps91
《技术资料》TI00375C

Orbisint CPS12D / CPS12
• ORP 电极，用于过程测量
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps12d 或

www.endress.com/cps12
《技术资料》TI00367C

Ceraliquid CPS42D / CPS42
• ORP 电极，带陶瓷隔膜和液态 KCl 电解液
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps42d 或

www.endress.com/cps42
《技术资料》TI00373C

Ceragel CPS72D / CPS72
• ORP 电极，带双腔室参比系统，内置盐桥电解液
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps72d 或

www.endress.com/cps72
《技术资料》TI00374C

Orbipore CPS92D / CPS92
• ORP 电极，带开放式隔膜，适用于重度污染介质
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps92d 或

www.endress.com/cps92
《技术资料》TI00435C

http://www.endress.com/cps11d
http://www.endress.com/cps11
http://www.endress.com/cps41d
http://www.endress.com/cps41
http://www.endress.com/cps71d
http://www.endress.com/cps71
http://www.endress.com/cps91d
http://www.endress.com/cps91
http://www.endress.com/cps12d
http://www.endress.com/cps12
http://www.endress.com/cps42d
http://www.endress.com/cps42
http://www.endress.com/cps72d
http://www.endress.com/cps72
http://www.endress.com/cps92d
http://www.endress.com/cps92
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7.3.2  ISFET 电极
Tophit CPS441D / CPS441
• ISFET 电极，可消毒，适用于低电导率的介质
• 液态 KCl 电解液
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps441d 或

www.endress.com/cps441
《技术资料》TI00352C

Tophit CPS471D / CPS471
• ISFET 电极，可消毒和高温灭菌，适用于食品和制药行业、过程测量、
• 水处理和生物技术领域
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps471d 或

www.endress.com/cps471
《技术资料》TI00283C

Tophit CPS491D / CPS491
• ISFET 电极，带开放式隔膜，适用于重度污染介质
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps491d 或

www.endress.com/cps491
《技术资料》TI00377C

7.3.3  组合电极
Memosens CPS16D
• pH/ORP 组合电极，适用于过程测量
• 带抗污型 PTFE 隔膜
• Memosens 数字式传感器
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps16D

《技术资料》TI00503C

Memosens CPS76D
• pH/ORP 组合电极，适用于过程测量
• 卫生型和消毒应用
• Memosens 数字式传感器
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps76d

《技术资料》TI00506C

Memosens CPS96D
• pH/ORP 组合电极，适用于化工过程
• 带抗毒性的参比离子捕捉肼
• Memosens 数字式传感器
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cps96d

《技术资料》TI00507C

7.4  延长电缆
Memosens 数据电缆 CYK11
• 延长电缆，适用于 Memosens 数字式传感器
• 产品主页上的 Configurator 产品选型软件：www.endress.com/cyk11

《技术资料》TI00118C

http://www.endress.com/cps441d
http://www.endress.com/cps441
http://www.endress.com/cps471d
http://www.endress.com/cps471
http://www.endress.com/cps491d
http://www.endress.com/cps491
http://www.endress.com/cyk11
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7.5  标定附件
CPA111 保湿帽
• 防止低水位时电解液完全排空
• 可以在敞口罐、罐体或水池中使用
• 材料：PP
• 订货号：50066569
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CPA111 标定帽
• 适用于 pH/ORP 电极的标定
• 可以临时固定安装在电极支座的分隔螺栓上
• 材料：PP
• 订货号：50066570
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7.6  Chemoclean
Chemoclean CPR30

48(1.89)

Ø10(0.39)

3
2
(1

.2
6
)

~70

(2.76)

自动清洗喷头，用于清洗传感器
订购信息请参考产品选型表
接液部件材料
喷头 PP-GF20
O 型圈 EPDM / VITON

工作参数
过程压力 Max. 4 bar (58 psi)，绝压，20 °C

(68 °F)时
过程温度 Max. 80 °C (176 °F)，在环境压力下
清洗压力 4...6 bar (58...87 psi)，绝压，20 °C

(68 °F)时

CPR31
接液部件材料
喷头、检查阀 PVDF
O 型圈 EPDM / VITON
软管 EPDM，增强型

工作参数
过程压力 Max. 8 bar (116 psi)，绝压， 50 °C

(122 °F)时
过程温度 Max. 120 °C (248 °F)，环境压力下
清洗时的过程压力 Max. 3 bar (43 psi)，绝压
清洗压力 3...6 bar (43 to 87 psi)，绝压，20 °C

(68 °F)时
清洗温度 Max. 30 °C (86 °F)
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8  技术参数

8.1  环境条件

环境温度范围 -10...+80 °C (+10...+180 °F)

8.2  过程条件

过程温度范围 -10...+80 °C (+10...+180 °F)

过程压力 CPA111-A/B/D 常压
CPA111-C Max. 5 bar (72 psi) (绝压)，20 °C (68 °F)时；常

压，max. 80°C (176 °F)

8.3  机械结构

外形尺寸 →   8

重量 约 4.0 kg (8.8 lbs)

材质 传感器支座 PP-GF 20
浸入管 PP
O 型圈 VITON
仅适用于 CPA111-D：
卡壳 铸铁，带 PVC 涂层
电缆固定夹 不锈钢 1.4401 (AISI 316)

电缆入口 1 x Pg 13.5 和 2 x Pg 16

配套传感器 12 mm 玻璃电极、ISFET 电极和组合电极

浸入深度 标准长度 1000 mm (39.4 inch)、2000 mm (78.8 inch)
其他长度 500...3000 mm (19.7...118 inch)

过程连接 CPA111-A DN 100 法兰，带十字螺丝
CPA111-B DN 100 可调节法兰
CPA111-C DN 100 带压法兰
CPA111-D 不锈钢悬挂安装架(1.4571 (AISI 316 Ti))
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