
Denne korte betjeningsvejledning er ikke beregnet til at erstatte betjeningsvejledningen til instrumentet.

Detaljerede oplysninger findes i betjeningsvejledningen og den øvrige dokumentation.

Tilgængelig til alle instrumentversioner via:
• Internet: www.endress.com/deviceviewer
• Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-app

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

Krav til personalet
Personalet skal opfylde følgende krav for at udføre arbejdet:
‣ Uddannede specialister: Skal have en kvalifikation, der er relevant for den

specifikke funktion og opgave.
‣ Skal være autoriseret af anlæggets ejer/driftsansvarlige.
‣ Skal have kendskab til de nationale bestemmelser.
‣ Skal have læst og forstået instruktionerne i vejledningen og supplerende

dokumentation.
‣ De skal følge anvisningerne og overholde de generelt vedtagne politikker.

Tilsigtet brug 

Kompakt instrument til kontinuerlig kontaktfri niveaumåling. Måleområdet er
op til 8 m (26 ft) for væsker og op til 3.5 m (11 ft) for bulkfaststoffer.
Flowmålinger kan udføres i åbne kanaler og overløb med
lineariseringsfunktionen.

Driftssikkerhed
Risiko for personskade!
‣ Brug kun instrumentet, hvis det er i god teknisk stand og uden fejl.
‣ Den driftsansvarlige er ansvarlig for at sikre, at instrumentet fungerer fejlfrit.

Montering
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 1 Installationsbetingelser for sensor til niveaumåling

1 Afstand til beholderens væg: ¹⁄₆ af beholderens diameter
2 Brug af en vejrbeskyttelsesafskærmning til beskyttelse mod direkte sollys og regn
3 Installer ikke sensoren midt i beholderen
4 Undgå målinger gennem påfyldningsstrømmen
5 Punktniveauafbrydere eller temperatursensorer må ikke installeres i strålevinklen
6 Symmetriske indvendige anordninger, f.eks. varmelegemer og afbøjningsplader, forringer

målingen

• Monter kun 1 instrument pr. beholder: Signaler fra flere instrumenter
forstyrrer hinanden.

• Bestem registreringsområdet, anvende 3-dB-vinklen α:

Sensor α Lmax rmax

1 ½" 11 ° 5 m (16 ft) 0.48 m (1.6 ft)

2" 11 ° 8 m (26 ft) 0.77 m (2.5 ft)

Montering af instrumentet
BEMÆRK

Instrumentet kan blive beskadiget.
‣ Tilspænd kun instrumentet ved gevindnavet med maks. 7 Nm (5.16 lbf ft).
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 2 Montering ved gevindnavet, nøgle AF 65
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2 Endress+Hauser

BEMÆRK
Hvis blokeringsafstanden underskrides, kan der opstå fejl i instrumentet.
‣ Monter måleinstrumentet tilstrækkelig højt til, at blokeringsafstanden ikke

nås ved det maksimale påfyldningsniveau.
‣ Angiv sikkerhedsafstanden (SD).
‣ Instrumentet genererer en advarsel eller alarm, hvis niveauet når

sikkerhedsafstanden SD.
‣ Området F må ikke strække sig ind i blokeringsafstanden BD. Niveauekkoer

inden for blokeringsafstanden kan ikke måles pga. udsving i sensorsignalet.

F

E

B
D

S
D

 3 Parametre for korrekt betjening af instrumentet

BD Blokeringsafstand
SD Sikkerhedsafstand
E Tom kalibrering
F Interval

Brug en rørdyse, hvis blokeringsafstanden ikke kan opretholdes.

Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen og den tekniske
information.

Elektrisk tilslutning

LADVARSEL
Risiko for eksplosion ved forkert tilslutning.
‣ Overhold de gældende nationale standarder.
‣ Følg specifikationerne i sikkerhedsanvisningerne (XA).
‣ Kontrollér, at forsyningsspændingen stemmer overens med oplysningerne på

typeskiltet.
‣ Den angivne kabelforskruning skal bruges.
‣ Slå forsyningsspændingen fra før tilslutning.
‣ Før forsyningsspændingen tilsluttes, skal potentialudligningsledningen

sluttes til den ydre jordklemme.
‣ Ved tilslutning til strømnettet skal der installeres en hovedafbryder til

instrumentet, så den er inden for nem rækkevidde af instrumentet. Markér
afbryderen som afbryder for enheden (IEC/EN61010).
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1. Skru husets dæksel af (1).

2. Fjern displayet (2), hvis der er monteret et. Træk stikket til displayet ud.
3. Før kablet (3) gennem forskruningen (4). Undgå fugt i huset. Sørg for en

sløjfe, så fugt kan drænes.
4. Slut instrumentkablet til jordklemmen (5) i klemmerummet.
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1 Forsyningsspænding
2 Sikring iht. IEC 60127, T0, 5A
3 PAL (potentialudligning)
4 4 til 20 mA

1. Træk kablet iht. tilslutningsdiagrammet.
2. Tilspænd kabelforskruningen.
3. Indsæt displayet, hvis der er monteret et.
4. Skru husdækslet på.
5. Tænd for strømforsyningen. Forsyningsspænding direkte ved

instrumentet: 14 til 35 V.

Oplysninger om ibrugtagning, menuindstillinger og betjening fremgår af
betjeningsvejledningen.
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